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Dachantenne DAB-A-GSM-GPS-a

Aktive Kombiflex-Dachantenne — AM/FM, DAB/DAB+, GSM, GPS

GSM/UMTS

Verkaufsstart Highlights

April 2017
= Dachantenne mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

Bestellnummer + DAB-Empfang, aktiv und rauscharm in + gerduscharmer Antennenstab
2006017376603 dem Bereich B IlI » geringe Einbautiefe (15 mm)
Rundfunkempfang, aktiv und * geringer Montageaufwand - nur eine
EAN-Code rauscharm fir AM/FM Montagebohrung fur 4 Funktionen
4260499850470 Mobilfunk im Bereich GSM900/1800, austauschbar mit herkdmmlichen Flex-
UMTS Antennen
12 V-Stromversorgung der Verstarker
wahlweise Uber Innenleiter der Besonders geeignet flir:
Kabelanschliisse oder DIN-Steckhilse * analogen und digitalen Rundfunk
aktive GPS-Antenne (Phantom * Navigationssysteme
Stromversorgung) *  Mobilfunk
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Frequenzbereich AM/FM DAB+ B Il GSM 900/1800 UMTS GPS
Frequenz 0,15-16 MHz/ 174-240 MHz 890-960 MHz/ 1900-2170 1575,42 MHz
87,5-108 MHz 1710-1880 MHz MHz
Impedanz 50Q
Gewinn -10 dBi -2 dBi 32dBic typ.
Max. Leistung 4W
Verstdrkung 6 dB/14dB 10 dB 28 dB+3dB
Rauschmal3 3,5dB 2,0 dB typ. 1,7 dB typ.
Anpassung <25:1 <20:1 <20:1 <30:1 <15:1
Stromversorgung +12V,25mA +3,0...55V
15...40 mA
Kabel RG 174 110 mm 200 mm 148 mm 150 mm
Steckverbinder FAKRA (m)-B FAKRA (m) - G FAKRA (m)-D FAKRA (m) - C
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