
Mit dem Einhell Schutzgas-Schweissgerät TC-GW 190 D lassen sich Metalle dauerhaft verschweißen. Das Gerät ist auch für längere Einsätze mit

einer Ventilatorkühlung gerüstet. Thermoüberlastschutz und Kontrollleuchte sorgen für Sicherheit. Mit der Kette lassen sich die Gasflaschen

befestigen. Die Einstellung des Schweißstroms ist in 12 Stufen möglich. Schlauchpaket inklusive Schweißbrenner sowie Massekabel inklusive

Masseklemme sind fest mit dem Schweißgerät verbunden.  Das mobile Gerät lässt sich bequem transportieren.  Der stufenlose 2-Rollen-

Drahtvorschub sorgt für eine flüssige Arbeitsweise des Schutzgas-Schweißgerätes. Zur Ausstattung gehören Schutzgasschlauch, Druckminderer mit 2

Manometern, Adapterkabel und Schweißschirm. 

TC-GW 190 D

Schutzgas-Schweissgerät
Art.-Nr.: 1574995

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825629040

Ausstattung
12-Stufige Schweißstromeinstellung-

Stufenloser 2-Rollen Drahtvorschub-

Fahrbar-

Ventilatorkühlung-

Thermoüberlastschutz mit Kontrollleuchte-

Schlauchpaket inkl. Schweißbrenner-

Massekabel inkl. Masseklemme-

Kette zur Gasflaschenbefestigung-

Schutzgasschlauch-

Druckminderer mit 2 Manometern-

Adapterkabel-

Schweißschirm-

Technische Daten
- Netzanschluss 230/400 V  |  50 Hz

- Schweißstrom 25  -  160 A

- Schweißstromregelung 6 Stufen

- Leerlaufspannung 36 V

- Absicherung 16 A

- Schweißdraht-Durchmesser 0.6  -  1 mm

- Drahtvorschub Stufenlos

- Schweißdrahtdrommel 5 kg

- Länge Schlauchpaket 1.4 m

Logistische Daten
- Produktgewicht 38.1 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 41 kg

- Maße Einzelverpackung 705 x 325 x 460 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 41 kg

- Maße Exportkarton 460 x 705 x 325 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 260 | 559 | 0
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Als Sonderzubehör erhältlich

Pistolenspray
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576051
EAN-Code: 4006825156522
Einhell Grey

Gasdüse konisch (2 Stk.)
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576110
EAN-Code: 4006825156669
Einhell Grey

Kontaktröhrchen 0,6 mm, 5 St.
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576200
EAN-Code: 4006825156683
Einhell Grey

Kontaktröhrchen 0,8 mm, 5 St.
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576210
EAN-Code: 4006825156690
Einhell Grey

SGA-Draht 0,6mm / 5 kg / Stahl
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576311
EAN-Code: 4006825156089
Einhell Grey

SGA-Draht 0,8 mm / 5kg / Stahl
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576351
EAN-Code: 4006825156324
Einhell Grey

Druckminderer (2 Manometer)
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576506
EAN-Code: 4006825156546
Einhell Grey

SGA-Draht 0,6mm / 0,8kg /Stahl
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576700
EAN-Code: 4006825156157
Einhell Grey

SGA-Draht 0,8mm /0,8 kg/ Stahl
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576702
EAN-Code: 4006825157000
Einhell Grey

SGA-Draht 0,6mm / 0,6kg /Cr Ni
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1576720
EAN-Code: 4006825156171
Einhell Grey

Schutzgas-Gasdüsen-Reiniger
Schutzgas-Zubehör
Art.-Nr.: 1592400
EAN-Code: 4006825156775
Einhell Grey

Praktisches Schweissen, Buch
Schweiss-Zubehör
Art.-Nr.: 1590700
EAN-Code: 4006825156331
Einhell
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