
HELUcond PA6-LWellschlauch aus Polyamid

für leichte Beanspruchung
 

 

Technische DatenMaterial
mod. Polyamid PA 6

HELUcond PA6-L
Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere
mechanische Beanspruchungen.

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +150°C
 

 
Entflammbarkeit nach UL 94: V2
 

Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N
 
Einsatzbereiche

 
• halogenfrei
• phosphorfrei• Anlagen- und Maschinenbau
 • Automatisierungstechnik
Eigenschaften• Fahrzeug- und Schiffsbau
beständig gegen eine Vielzahl von• Installationstechnik
• Kraftstoffe• Schaltschrankbau
• Mineralöle
• Fette
• schwache Basen
• schwache Säuren
 
Hinweise
Passende Anschlussverschraubungen:
HELUquick, HSSV.

 

feines Profil
Netto EUR/100 Meter bei Abnahme vonVPE

Meter
Außen-Ø
mm

Innen-Ø
mm

Nenngröße
mm

Artikel-Nr.
schwarz

Artikel-Nr.
grau 501 - 1000101 - 500bis 100

53,5056,8066,705010,06,87,59962099610
55,2058,6068,805012,810,010,09962199611
73,1077,7091,305015,712,512,09962299612
85,4090,80106,705018,514,414,09962399613
112,50119,50140,505021,116,817,09962499614
174,00184,80217,305028,423,423,09962599615
217,40231,00271,602534,529,229,09962699616
319,80339,80399,702541,834,037,09962799617
449,40477,50561,602553,846,050,09962899618

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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