
HELUcond PA6-SWellschlauch aus Polyamid

für mittlere Beanspruchung
 

 

Technische DatenMaterial
mod. Polyamid PA 6

HELUcond PA6-S
Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe
mechanische Beanspruchungen.

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +150°C
 

 
Entflammbarkeit nach UL 94: V2
 

Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N
 
Einsatzbereiche

 
• halogenfrei
• cadmiumfrei• Anlagen- und Maschinenbau
 • Roboterbau
Eigenschaften• Automatisierungstechnik
beständig gegen eine Vielzahl von• Fahrzeug- und Schiffsbau
• Kraftstoffe• Bahntechnik
• Mineralöle• Installationstechnik
• Fette• Schaltschrankbau
• schwache Basen
• schwache Säuren
 
Hinweise
Passende Anschlussverschraubungen:
HELUquick, HSSV.

 

feines Profil
Netto EUR/100 Meter bei Abnahme vonVPE

Meter
Außen-Ø
mm

Innen-Ø
mm

Nenngröße
mm

Artikel-Nr.
schwarz

Artikel-Nr.
grau 501 - 1000101 - 500bis 100

62,2065,8072,201007,14,54,5920155920154
58,5062,1072,905010,06,67,59272392724
65,4069,4081,605012,89,810,09271392676
105,00111,60131,105015,712,312,09271492677
144,00153,00179,905021,116,617,09271592678
216,30229,90270,305028,423,123,09271692679
287,50305,50359,302534,528,929,09271792685
372,00395,30464,902542,234,037,09271892686
497,00528,10621,202553,845,650,09271992687

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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