
Produktdatenblatt
Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Staubsauger

GAS 18V-10 L

Mobiles Saugen neu definiert: jetzt mit Maximalleistung!

Die wichtigsten Daten
Akkuspannung 18 V

Gewicht exkl. Akku 4.7 kg

Gewicht inkl. Akku 5.5 kg

Bestellnummer 06019C6300

> zum Produkt

Technische Daten
Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Gewicht inkl. Akku 5.5 kg

Länge 442 mm

Breite 334 mm

Höhe 364 mm

Filterfläche 2375 cm²

Max. Volumenstrom (Turbine) 24 l/sec

Max. Unterdruck (Turbine) 90 mbar

Behältervolumen brutto 10 l

Behältervolumen netto 6 l

Behältervolumen netto Wasser 6 l

Staubklasse Nass-/Trockensauger L

Staubklasse Hauptfilter L
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Vorteile:
■ Ununterbrochene Saugkraft - für einen längeren Zeitraum

dank Rotational Airflow Technology
■ Einfacher Transport & bequeme Handhabung - dank

Leichtbauweise und kompaktem Design sowie “Click &
Clean”-Verbindung

■ Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten - dank
Konzipierung ohne Beutel für den Einsatz in trockenem
und feuchtem Arbeitsumfeld und dank des umfangreichen
Zubehörs
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