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Highlights 
 

 Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges 

Design. 

 Polierte Oberfläche. 

 Zweifarbig. 

 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, 

auch für Winkelstecker. 

 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ 

ausschaltbar. 

 Steckdosen mit Kinderschutz. 

 TÜV-GS geprüft. 

 

Technische Daten 
 

 Nennspannung 230V ~  

 Nennstrom 16 A  

 Max. Belastung 3500W 

 Schutzart  IP 20 

 Kabellänge                            1,5m 

 Kabelqualität                         H05VV-F 3G1,5 

 Maße (mit Kabel) 90* 230* 70mm 

 Gewicht (netto)  0,35 kg 

 

 
Lieferumfang/ ArtNr./ EAN Nr.    
 

 In Schrumpffolie verpackt 

 Typenbezeichnung:  ECL 03 DE 3676 

 Art.Nr.: 1153230000 (schw.), 1153230020 (weiß), 1153230070 (rot)   

 EAN:  4007123647880 (schw.); 4007123647545 (weiß); 4007123643172 (rot) 

 VPE: 8 

 Lieferbar ab: KW34/2017 
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