
Wichtig
Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Benutzerhandbuch 
und die Installationsanleitung (separater Band) aufmerksam durch, um 
sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.

• Grundlegende Informationen, angefangen mit dem Verbinden des 
Monitors mit einem Computer bis hin zur Inbetriebnahme, finden Sie 
in der Installationsanleitung.

• Das aktuelle Benutzerhandbuch steht auf unserer Website zum 
Herunterladen zur Verfügung: 
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Stelle der Warnungshinweise
EV2316W / EV2336W

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

EV2416W / EV2436W

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob die 
Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner 
Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem 
Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.
EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich 
zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende 
Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen 
in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von 
EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.
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Hinweise für diesen Monitor

Dieses Produkt ist für allgemeine Zwecke, wie die Erstellung von Dokumenten oder das Anzeigen von Multimedia-
Inhalten geeignet.

Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, 
angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie angegeben möglich.

Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen 
Anwendungen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:
· Dem Produkt beiliegende Netzkabel
· Von uns angegebene Signalkabel

Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie 
nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

Je heller Monitore eingestellt sind desto eher läßt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung langfristig nach. Stellen 
Sie eine möglichst geringe Helligkeit ein um den Monitor für lange Zeit mit nahezu gleichbleibender Anzeige zu 
nutzen.

Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten möglicherweise 
Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe 
Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird.

Wenn  der  Monitor  über  einen  längeren  Zeitraum  kontinuierlich  betrieben  wird,  können  dunkle  Flecken  
auftreten,  oder  es  kann  zum  Einbrennen  kommen.  Wir  empfehlen,  den  Monitor  regelmäßig  auszuschalten,  um  
die  Lebensdauer  des  Monitors  zu  verlängern.

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird eine 
regelmäßige Reinigung empfohlen (Beachten Sie den Abschnitt „Reinigung“ (Seite 4)).

Das LCD-Display wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Auf dem LCD-Display fehlen oder leuchten 
möglicherweise Pixel. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.  Anteil der effektiven Bildpunkte: 
mindestens 99,9994%.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird 
oder flackert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

Drücken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da dies möglicherweise zu Fehlfunktionen 
wie z. B. störende Muster usw. des Displays führt. Durch wiederholtes Ausüben von Druck auf das Display 
verschlechtert sich die Bildschirmanzeige oder es entstehen Schäden am Display. (Wenn Abdrücke auf dem Display 
zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors mit einem vollständig weißen oder schwarzen Musterbild 
laufen. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten.)

Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen, da es dadurch verkratzt und beschädigt werden könnte. 
Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.
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Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an, 
bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten des Monitors. Stellen Sie in 
diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls 
können Schäden am Monitor entstehen.

Reinigung
Achtung

• Chemikalien wie Alkohol und antiseptische Lösungen können bei Gehäuse oder Display zu Veränderungen im Glanz, 
Trübungen, Verblassen und einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen.

• Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oder das Display 
beschädigt werden.

Hinweis

• Der optionale „ScreenCleaner“ wird zur Reinigung des Gehäuses und der Displayoberfläche empfohlen.

Bei Bedarf lassen sich Flecken auf dem Gehäuse und der Displayoberfläche entfernen, indem Sie einen Teil eines 
Tuchs mit Wasser befeuchten.

So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor
• Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der 

Bildschirmanzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.
• Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.
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Kapitel 1 Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich für einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

1-1. Leistungsmerkmale
• 23,0“-Breitbildformat LCD (EV2316W / EV2336W)
• 24,1“-Breitbildformat LCD (EV2416W / EV2436W)
• Unterstützt eine Auflösung von 1920 × 1080 (EV2316W / EV2336W)
• Unterstützt eine Auflösung von 1920 × 1200 (EV2416W / EV2436W)
• IPS-Display mit 89˚ horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkeln (nur EV2336W / EV2436W)
• Gilt für DisplayPort (gilt für 8 Bit)*1 

Der DisplayPort-Eingang empfängt sowohl Bildsignale als auch Audiosignale über das DisplayPort-Kabel.

*1 Bei der Übertragung eines Audiosignals mit einem DisplayPort-Kabel muss die Grafikkarte mit der Audioausgabe 
kompatibel sein (siehe „6-7. Technische Daten“ (Seite 55)).

• Die FineContrast-Funktion ermöglicht dem Benutzer, den bestmöglichsten Anzeigemodus für das 
dargestellte Bild auszuwählen.
 - Der Paper-Modus gibt einen bedruckten Papiereffekt auf dem Monitor wieder. Im Papier-Modus wird der 

Anteil des blauen Lichtes welches der Bildschirm ausstrahlt durch die Änderung des Farbtones und der 
Steuerung der Helligkeit reduziert.
Siehe „So wählen Sie den Anzeigemodus (FineContrast-Modus)“ (Seite 19).

• Die Software „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)“ zur Bildschirmkonfiguration mithilfe der Maus und 
der Tastatur ist im Lieferumfang enthalten. 
Siehe „1-3. EIZO LCD Utility Disk“ (Seite 11).

 - EyeCare Filter
Die Textur des Papiers wird durch die Anzeige eines durchscheinenden Bildes im Vordergrund des Desktops 
reproduziert.
Durch die Verwendung dieser Funktion mit dem Paper-Modus sieht der Bildschirm mehr wie Papier aus.
Siehe „So wählen Sie den Anzeigemodus (FineContrast-Modus)“ (Seite 19).

• Unterstützt die Energiesparsoftware „EIZO EcoView NET“
Weitere Informationen siehe unsere Website (http://www.eizoglobal.com).

• Energiesparfunktion
Durch Geringhalten des Energieverbrauchs*2 wird der Kohlendioxidausstoß verringert. Dieses Produkt ist mit einer 
Energiesparfunktion ausgestattet.

 - 0 W Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Haupt-Netzschalter
Ausgestattet mit Hauptnetz-Schalter.
Wenn der Monitor nicht verwendet wird, kann die Stromzufuhr mit dem Haupt-Netzschalter ausgeschaltet werden.

 - Auto EcoView
Der Umgebungslichtsensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die Helligkeit 
der Bildparameter automatisch und bequem angepasst werden kann. Übermäßig hohe Helligkeit kann zu erhöhtem 
Stromverbrauch und unerwünschten Auswirkungen auf die Umwelt führen. Sie kann auch zu Ermüdung Ihrer Augen 
führen. Verwenden Sie die Funktion Auto EcoView, um die Helligkeit zu verringern.
Siehe „Auto EcoView“ (Seite 36).

 - EcoView Optimizer 2
Der Monitor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch je nach dem Weißwert des Eingangssignals an. Mithilfe 
dieser Funktion kann der Stromverbrauch reduziert werden, während die vom Eingangssignal angegebene Helligkeit 
bewahrt wird.
Siehe „EcoView Optimizer 2“ (Seite 37).

 - EcoView Sense
Der Sensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Bewegungen von Personen. Wenn sich eine Person vom 
Monitor weg bewegt, wechselt der Monitor automatisch in den Energiesparmodus und zeigt keine Bilder mehr 
an. Mithilfe dieser Funktion wird somit der Stromverbrauch reduziert. Die Empfindlichkeit und die Zeit bis 
zum Aktivieren des Energiesparmodus können entsprechend der Verwendungsumgebung des Monitors und der 
Bewegung des Benutzers eingestellt werden.
Siehe „4-4. Einstellen des Energiesparmodus, wenn eine Person sich vom Monitor entfernt“ (Seite 37).

http://www.eizoglobal.com
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*2 Referenzwerte: 
EV2316W
Maximaler Stromverbrauch: 37 W (Maximale Helligkeit, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, der Lautsprecher 
arbeitet, bei Standardeinstellungen)
Standardmäßiger Stromverbrauch: 10 W (Helligkeit 120 cd/m2, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, der 
Lautsprecher nicht arbeitet, bei Standardeinstellungen)
EV2336W
Maximaler Stromverbrauch: 40 W (Maximale Helligkeit, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, der Lautsprecher 
arbeitet, bei Standardeinstellungen)
Standardmäßiger Stromverbrauch: 14 W (100VAC, Helligkeit 120 cd/m2, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, 
der Lautsprecher nicht arbeitet, bei Standardeinstellungen)
Standardmäßiger Stromverbrauch: 15 W (200VAC, Helligkeit 120 cd/m2, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, 
der Lautsprecher nicht arbeitet, bei Standardeinstellungen)
EV2416W
Maximaler Stromverbrauch: 40 W (Maximale Helligkeit, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, der Lautsprecher 
arbeitet, bei Standardeinstellungen)
Standardmäßiger Stromverbrauch: 11 W (Helligkeit 120 cd/m2, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, der 
Lautsprecher nicht arbeitet, bei Standardeinstellungen)
EV2436W
Maximaler Stromverbrauch: 60 W (Maximale Helligkeit, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, der Lautsprecher 
arbeitet, bei Standardeinstellungen)
Standardmäßiger Stromverbrauch: 19 W (Helligkeit 120 cd/m2, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist, der 
Lautsprecher nicht arbeitet, bei Standardeinstellungen)

• Up View (nur EV2316W / EV2416W)
EcoView Sense Der Betrachtungswinkel wird so angepasst, dass der Bildschirm bei der Betrachtung wie eine 
Frontansicht aussieht.

Siehe „3-3. Kompensation eingeschränkter Betrachtungswinkel (nur EV2316W / EV2416W)“ (Seite 31).

• Unterstützt Hoch- und Querformat
• Zeigt HDCP (High-bandwidth Digital Protection) -geschütze Inhalte.

Hinweis

• Dieser Monitor unterstützt die Hochformatanzeige. Mithilfe dieser Funktion kann die Ausrichtung des 
Einstellungsmenüs geändert werden, wenn die Monitorbildparameter in vertikaler Anzeigeposition verwendet werden 
(siehe „3-6. Einstellen der Ausrichtung“ (Seite 32)).

• Zur Verwendung des Monitors im Hochformat ist eine geeignete Grafikkarte erforderlich. Die Einstellungen 
Ihrer Grafikkarte müssen dem Format entsprechend geändert werden. Für weitere Informationen hierzu siehe das 
Benutzerhandbuch der Grafikkarte.
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1-2. Bedienelemente und Funktionen

 ●Vorderseite

6 7 8 9521 3 4

Einstellungsmenü*1

1. EcoView Sense-
Sensor ErkenntdieBewegungeinerPersonvordemMonitor(EcoViewSense-Funktion(Seite37)).

2. Umgebungslichtsensor ErkenntdieUmgebungshelligkeit(AutoEcoView-Funktion(Seite36)).

3.  Taste ZeigtdasEinstellungsmenüderEnergiesparfunktionan(AutoEcoView(Seite36),EcoView
Optimizer2(Seite37))undEcoViewSense(Seite37).

4.  Taste SchaltetzwischendenEingangssignalenfürdieAnzeigeum(Seite52).
5.  Taste ÄndertdenFineContrast-Modus(Seite19).

6.  Taste ZeigtdasEinstellungsmenüan,legteinElementimMenübildschirmfestundspeichert
geänderteWerte(Seite11).

7. ,  Taste*2
• DienenderMenüsteuerungsowiederJustageoderAuswahlvonFunktionen.
• Taste:ZeigtdasLautstärkejustierungsmenüan(Seite30).

Taste:ZeigtdenBildschirmfürdieHelligkeitJustierungsmenü(Seite21).
8.  Taste ZumEin-undAusschalten.

9. Stromanzeige

ZeigtdenBetriebsstatusdesMonitorsan.
Blau: InBetrieb
Orange: Energiesparmodus
AUS: Hauptnetz/Netzschalteraus

*1 Siehe „1-4. Grundlegende Bedienung und Funktionen“ (Seite 11) für die Verwendung.
*2 In diesem Benutzerhandbuch kann die  Taste im Folgenden einfach als , und die  Taste als  angezeigt werden.
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 ●Rückseite

13
16

15

14

20
19
18
17

21

10 11 12

*3

10. Hauptnetz-Schalter SchaltetdieStromzufuhrein( )oderaus( ).

11. Netzanschluss DientzumAnschlussdesNetzkabels.

12. Signaleingang Links:DisplayPort-anschluss/Mitte:DVI-D-anschluss/Rechts:15-poligerMini-D-
Subanschluss

13. Öffnung für 
Diebstahlsicherung KompatibelmitdemKensingtonMicroSaver-Sicherheitssystem.

14. Lautsprecher DientzurAusgabederAudioquelle.

15. Griff

GrifffürdenTransport
Achtung

• Greifen und halten Sie den Monitor gut an der Unterseite, während Sie den Griff greifen, und 
transportieren Sie den Monitor vorsichtig, damit er nicht herunterfällt.

16. Standfuß*4 DientzumJustierenderHöheunddesWinkels(KippenundDrehen)desMonitors.
17. USB-Anschluss 

(unten) VerbindeteinUSB-Peripheriegerät.

18. USB-Anschluss (oben) DientzumAnschließendesUSB-KabelszurVerwendungderUSB-Hub-Funktion(Seite
53).

19. Kopfhörerbuchse DientzumAnschlussderKopfhörer.
20. Stereo Mini-Jack DientzumAnschlussdesStereoMini-Jack-Kabels(ImHandelerhältlichesProdukt).
21. Kabelabdeckung VerdecktdieAnschlusskabel.
*3 Siehe „6-3. Anbringen/Abnehmen der Kabelabdeckung“ (Seite 50) zum Anbringen der Kabelabdeckung.
*4 Ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) kann durch Entfernen des Standfußes angebracht warden (siehe 

„6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms“ (Seite 46)).
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1-3. EIZO LCD Utility Disk
Eine „EIZO LCD Utility Disk“ (CD-ROM) wird ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Die nachstehende 
Tabelle zeigt den CD-Inhalt und eine Übersicht der Softwareprogramme.

 ●CD-Inhalt und Softwareübersicht
Die CD-ROM enthält Softwareprogramme für die Justierung sowie das Benutzerhandbuch. Siehe die Datei 
Readme.txt auf der CD für Vorgehensweisen zur Inbetriebnahme der Software oder zum Zugriff auf Dateien.

Element Übersicht Windows Macintosh
Musterdateienfürdie
Bildjustierung

ZurmanuellenJustierungdesBildesbei
analogemSignaleingang.

√ √

ScreenManagerProforLCD
(DDC/CI)

SoftwarezurJustierungderBildparametermit
MausundTastatur.

√ -

EIZOScreenSlicer Software,dieeinenBildschirmteiltund
mehrereFenstereffizientdaraufanordnet.

√ -

BedienungsanleitungzudiesemMonitor(PDF-Datei) √ √
Readme.txt-Datei √ √

 ●So verwenden Sie „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) / EIZO 
ScreenSlicer“
Für die Installation und die Verwendung von „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) / EIZO ScreenSlicer“ 
siehe die entsprechende Bedienungsanleitung auf der CD.

1-4. Grundlegende Bedienung und Funktionen

 ●Grundlegende Bedienung des Einstellungsmenüs

1. Anzeigen des Einstellungsmenüs
1. Drücken Sie . Das Einstellungsmenü wird eingeblendet.
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2. Justierung / Einstellung
1. Wählen Sie mit ,  ein Menü zum Justieren / Einstellen, und drücken Sie anschließend . Das 

Untermenü wird eingeblendet.

2. Wählen Sie mit ,  ein Element zum Justieren / Einstellen, und drücken Sie anschließend . Das 
Menü „Einstellungen / Justierung“ wird angezeigt.

3. Justieren / stellen Sie das ausgewählte Element mit ,  ein, und drücken Sie anschließend .

3. Beenden
1. Wählen Sie im Untermenü „Zurück“, und drücken Sie . Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Hauptmenü „Beenden“, und drücken Sie . Das Einstellungsmenü wird beendet.

Hinweis

• Durch zweimaliges schnelles Drücken von  können Sie das Einstellungsmenü ebenfalls beenden.
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 ●Funktionen
Die nachstehende Tabelle zeigt das Einstellungsmenü und die Einstellmöglichkeiten der einzelnen Menüs an.

Hauptmenü Einstellung Referenz
Farbe*1 Helligkeit „2-3.JustierungderFarbe“(Seite19)

Kontrast
Temperatur
Gamma
ErweiterteEinst. Sättigung

Farbton
Overdrive*2

Gain-Einstellung
Farbezurücksetzen „SosetzenSiedieFarbeinstellungenzurück“

(Seite33)
Bildparameter Bildgröße „ÄndernderBildgröße“(Seite29)

Glätten „2-4.Bildjustage“(Seite25)
Analogjustierung*3 Autom.Bildeinst.

Auto.Bereichseinst.
Clock
Phase
Hor.Position
Ver.Position

Ton Quelle „3-2.WählenderTonquellebeiDisplayPort-
Signaleingang“(Seite30)

Energiesparen „Audioausgang“(Seite36)
PowerManager Energiesparen „4-1.EinstellenderEnergiesparfunktion“(Seite

35)
Eco-Timer „4-6.AutomatischesAbschaltenEin/Aus“

(Seite39)
Monitoreinst. UpView*4 „3-3.Kompensationeingeschränkter

Betrachtungswinkel(nurEV2316W/
EV2416W)“(Seite31)

Eingangssignal „SostellenSiedieAuswahldes
Eingangssignalsein“(Seite53)

Stromanzeige „4-2.EinstellungderStromanzeige“(Seite36)
Sprache „3-9.EinstellenderSprache“(Seite33)
DDC/CI „3-4.Aktivieren/DeaktivierenderDDC/CI-

Kommunikation“(Seite31)
Randintensität „SostellenSiedieHelligkeitdesnicht

angezeigtenBereichsein“(Seite29)
MenüEinstellung Ausrichtung „3-6.EinstellenderAusrichtung“(Seite32)

Logo „3-7.AnzeigenundAusblendendesEIZO-
Logos“(Seite32)

Menü-Position „3-8.ÄnderungderAnzeigepositiondes
Einstellungsmenü.“(Seite33)

Zurücksetzen „SosetzenSiealleEinstellungenaufdie
Standardeinstellungenzurück“(Seite34)

Informationen „6-6.AnzeigevonMonitorinformationen“(Seite
54)

*1 Die im Menü „Farbe“ verfügbaren Justierungen / Einstellungen hängen vom ausgewählten Farbmodus ab (siehe 
„Justierbare Einstellungen in den einzelnen Modi“ (Seite 20)).

*2 nur EV2336W / EV2436W
*3 Diese Funktionen können mit Analog-Eingang justiert werden.
*4 nur EV2316W / EV2416W
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Kapitel 2 Bildschirmjustierung

2-1. Kompatible Auflösungen
Der Monitor unterstützt die folgenden Auflösungen.

 ●EV2316W
Analoges Eingang (D-Sub)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

148.5MHz
(Max.)

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

Digitales Eingang (DVI-D)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

148.5MHz
(Max.)

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

Digitales Eingang (DisplayPort)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,CEA-861 60Hz

148.5MHz
(Max.)

720×480(4:3) CEA-861 60Hz
720×480(16:9) CEA-861 60Hz

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

*1 Empfohlene Auflösung
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 ●EV2336W
Analoges Eingang (D-Sub)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,VESA ~75Hz

148.5MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA ~75Hz
1024×768 VESA ~75Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA ~75Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

Digitales Eingang (DVI-D)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

148.5MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

Digitales Eingang (DisplayPort)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,CEA-861 60Hz

148.5MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
720×480(4:3) CEA-861 60Hz
720×480(16:9) CEA-861 60Hz

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1080*1 CEA-861 60Hz

*1 Empfohlene Auflösung
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 ●EV2416W
Analoges Eingang (D-Sub)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

193.3MHz
(Max.)

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720*1 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*2 VESACVT,VESACVTRB 60Hz

Digitales Eingang (DVI-D)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

162MHz
(Max.)

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720*1 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*2 VESACVTRB 60Hz

Digitales Eingang (DisplayPort)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,CEA-861 60Hz

162MHz
(Max.)

720×480(4:3) CEA-861 60Hz
720×480(16:9) CEA-861 60Hz

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720*1 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*2 VESACVTRB 60Hz

*1 Für diese Auflösung ist die Einstellung „Bildgröße“ auf „Vollbild“ gestellt (siehe „2-5. Ändern der 
Bildgröße“ (Seite 29)).

*2 Empfohlene Auflösung
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 ●EV2436W
Analoges Eingang (D-Sub)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,VESA ~75Hz

193.3MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA ~75Hz
1024×768 VESA ~75Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA ~75Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*1 VESACVT,VESACVTRB 60Hz

Digitales Eingang (DVI-D)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA 60Hz

162MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*1 VESACVTRB 60Hz

Digitales Eingang (DisplayPort)

Auflösung Geeignete Signale Vertikale 
Abtastfrequenz Punktfrequenz

640×480 VGA,CEA-861 60Hz

162MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
720×480(4:3) CEA-861 60Hz
720×480(16:9) CEA-861 60Hz

800×600 VESA 60Hz
1024×768 VESA 60Hz
1280×720 CEA-861 60Hz
1280×960 VESA 60Hz
1280×1024 VESA 60Hz
1600×1200 VESA 60Hz
1680×1050 VESACVT,VESACVTRB 60Hz
1920×1200*1 VESACVTRB 60Hz

*1 Empfohlene Auflösung
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2-2. Einstellung der Auflösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Auflösung nach dem Anschließen des Monitors an den PC 
mangelhaft ist oder wenn Sie die Auflösung ändern möchten.

 ●Windows 8 / Windows 7
1. Für Windows 8, klicken Sie auf die „Desktop“-Kachel auf der Startseite, um den Desktop aufzurufen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
3. Klicken Sie im angezeigten Menü auf „Bildschirmauflösung“.
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Bildschirmauflösung“ den Monitor aus.
5. Klicken Sie auf „Auflösung“, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Taste „OK“.
7. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf „Änderungen beibehalten“.

 ●Windows Vista
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf „Anpassen“.
3. Klicken Sie im Dialogfenster „Anpassung“ auf „Anzeigeeinstellungen“.
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Anzeigeeinstellungen“ die Registerkarte „Monitor“ und dann die gewünschte 

Auflösung im Feld „Auflösung“ aus.
5. Klicken Sie auf die Taste „OK“.
6. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf „Ja“.

 ●Windows XP
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
2. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option „Eigenschaften“.
3. Wenn das Dialogfeld „Anzeigeeigenschaften“ eingeblendet wird, klicken Sie auf die Registerkarte 

„Einstellungen“, und wählen Sie dort unter „Anzeige“ die gewünschte „Bildschirmauflösung“.
4. Klicken Sie auf die Taste „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.

 ●Mac OS X
1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option „Systemeinstellungen“.
2. Wenn das Dialogfeld „Systemeinstellungen“ angezeigt wird, klicken Sie unter „Hardware“ auf „Monitore“.
3. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte „Monitor“ und anschließend im Feld 

„Auflösungen“ die gewünschte Auflösung.
4. Ihre Wahl wird sofort wiedergegeben. Wenn Sie mit der ausgewählten Auflösung zufrieden sind, schließen 

Sie das Fenster.
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2-3. Justierung der Farbe

 ●So wählen Sie den Anzeigemodus (FineContrast-Modus)
Diese Funktion ermöglicht die einfache Auswahl eines gewünschten Modus entsprechend der 
Monitoranwendung.

Anzeigemodi

Modus Zweck
User1 WählenSiedies,umeinengewünschtenSatzanParametereinstellungenzudefinieren.
User2
sRGB GeeignetfürdenFarbabgleichmitPeripheriegeräten,diesRGBunterstützen.
Paper ProduzierteinenEffektwiebedrucktesPapier.GeeignetfürdieAnzeigevonBildernvon

MedienwieBüchernoderDokumenten.
Movie EinstellungfüranimierteBilder.

DasModusmenü
wirdangezeigt.

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .

Das Modusmenü erscheint in der linken unteren Ecke des Bildschirms.

2. Der Modus wird bei jedem Drücken von  in der Liste hervorgehoben.
Sie können den Modus während der Anzeige des Modusmenüs mit  oder  umschalten.

→User1←→User2←→sRGB←→Paper←→Movie←

Hinweis

• Das Einstellungs-Menü und das Modus-Menü können nicht gleichzeitig angezeigt werden.
• Mit „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)“ können Sie den FineContrast-Modus automatisch, entsprechend 

der verwendeten Anwendung, auswählen (siehe „Kapitel 3 Auto FineContrast“ in der Bedienungsanleitung von 
„ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)“).
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 ●So führen Sie erweiterte Justierungen durch
Mit dem Menü „Farbe“ im Einstellungsmenü können Sie die unabhängigen Farbeinstellungen für jeden Modus 
konfigurieren und speichern.

Achtung

• Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie 
nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

• Führen Sie die Bereichsjustierung als erstes durch, wenn Sie die Farbe für die analogen Signale justieren (siehe „So 
stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein“ (Seite 28)).

• Das gleiche Bild kann u.U. in verschiedenen Farben auf mehreren Monitoren aufgrund ihrer monitorspezifischen 
Eigenschaften gesehen werden. Machen Sie die Feinfarbeinstellung visuell, wenn Sie die Farben mit mehreren 
Monitoren abgleichen.

Hinweis

• Mithilfe des „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)“ können Sie die Farbeinstellung mithilfe der Maus und der 
Tastatur Ihres PCs durchführen. (Siehe für den „ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)“ in der Bedienungsanleitung 
„Kapitel 4 Farbeinstellung“.)

 ●Justierbare Einstellungen in den einzelnen Modi
Die justierbaren Einstellungen hängen vom Modus ab. (Im Modus nicht verfügbare Einstellungen können nicht 
ausgewählt werden.)
√: Justierbar -: Nicht justierbar

Funktion
FineContrast-Modus

User1 User2 sRGB Paper Movie
Helligkeit √ √ √ √ √
Kontrast √ √ - - √
Temperatur √ √ - √ √
Gamma √ √ - - -
ErweiterteEinst. Sättigung √ √ - - √

Farbton √ √ - - √
Overdrive*1 √ √ - - -
Gain-Einstellung √ √ - - -

Farbezurücksetzen √ √ √ √ √
*1 nur EV2336W / EV2436W
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 ●So stellen Sie die Helligkeit ein
Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) 
justiert.

Justierungsbereich
0 bis 100

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .
2. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
3. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, selbst wenn die Helligkeit auf 100 eingestellt ist, justieren Sie 
den Kontrast.

• Alternativ können Sie im Justierungsmenü unter „Farbe“ die Option „Helligkeit“ für die Justierung verwenden.
• Zum automatischen und bequemen Anpassen der Helligkeit der Bildparameter siehe „4-3. Automatische 

Helligkeitsjustierung Ein / Aus“ (Seite 36).

 ●So justieren Sie den Kontrast
Die Helligkeit des Bildschirms wird durch Variieren des Videosignalwerts justiert.

Justierungsbereich
0 bis 100

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Kontrast“, und drücken Sie .

Das Menü „Kontrast“ wird eingeblendet.

3. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Bei einem Kontrast von 50 wird jede Farbabstufung angezeigt.
• Bei der Justierung des Monitors wird empfohlen, die Helligkeitsjustierung, die die Zeichenabstufung nicht verlieren 

darf, vor der Kontrastjustierung durchzuführen.
• Führen Sie die Kontrastjustierung in den folgenden Fällen durch.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, obwohl die Helligkeit auf 100 eingestellt ist (stellen Sie den 
Kontrast auf mehr als 50 ein.)



22 Kapitel2Bildschirmjustierung

 ●So justieren Sie die Farbtemperatur
Die Farbtemperatur kann justiert werden.
Die Farbtemperatur wird normalerweise verwendet, um den Farbton von „Weiß“ und / oder „Schwarz“ durch 
einen numerischen Wert auszudrücken. Dieser Wert wird in Grad „K“ (Kelvin) angegeben.
Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, 
ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt. Ein voreingestellter Gain-Wert wird für jeden 
Farbtemperatur-Einstellungswert festgelegt.

Justierungsbereich
Aus, 4.000 K-10.000 K (angegeben in 500 K-Schritten, einschließlich 9.300 K)

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Temperatur“, und drücken Sie .

Das Menü „Temperatur“ wird eingeblendet.

3. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Der in „K“ angezeigte Wert ist nur ein Referenzwert.
• Mit „Gain-Einstellung“ können Sie weitere erweiterte Justierungen durchführen (siehe „So justieren Sie den Gain-

Wert“ (Seite 24)).
• Wenn Sie die Option auf „Aus“ stellen, wird das Bild in der voreingestellten Farbe auf dem Monitor angezeigt (Gain: 

100 für jedes RGB).
• Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperatur in „Aus“ geändert.

 ●So justieren Sie den Gamma-Wert
Der Gamma-Wert kann justiert werden. Die Helligkeit des Monitors variiert je nach Eingangssignal. Die 
Abweichungsrate verhält sich jedoch nicht proportional zum Eingangssignal. Die Bewahrung des Ausgleichs 
zwischen Eingangssignal und der Helligkeit des Monitors wird als „Gamma-Korrektur“ bezeichnet.

Justierungsbereich
1,8, 2,0, 2,2

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Gamma“, und drücken Sie .

Das Menü „Gamma“ wird eingeblendet.

3. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Wenn „Paper“ im FineContrast-Modus gewählt ist, wird ein Gamma-Wert für Papier angezeigt. Die Einstellung „Paper“ 
ist eine spezielle Einstellung, um die Bildschirmanzeige bedrucktem Papier anzunähern.
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 ●So justieren Sie die Farbsättigung
Mit dieser Funktion können Sie die Farbsättigung justieren.

Justierungsbereich
-50 bis 50

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Erweiterte Einst.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Erweiterte Einst.“ die Option „Sättigung“, und drücken Sie .

Das Menü „Sättigung“ wird eingeblendet.

4. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Mit dieser Funktion sind u.U. einige Farbabstufungen für die Anzeige nicht verfügbar.
Hinweis

• Der Mindestwert (-50) ändert den Bildschirm in monochrom.

 ●So justieren Sie den Farbton
Mit dieser Funktion können Sie den Farbton justieren.

Justierungsbereich
-50 bis 50

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Erweiterte Einst.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Erweiterte Einst.“ die Option „Farbton“, und drücken Sie .

Das Menü „Farbton“ wird eingeblendet.

4. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Mit dieser Funktion sind u.U. einige Farbabstufungen für die Anzeige nicht verfügbar.
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 ●So justieren Sie die Overdrive-Intensität (nur EV2336W / EV2436W)
Die Overdrive-Intensität kann je nach Verwendung des Monitors mit dieser Funktion eingestellt werden. Sie 
können Bildverzögerungen mit der Einstellung „Verbessert“ verringern, wenn Sie animierte Bilder anzeigen.

Justierungsbereich
Verbessert, Standard, Aus

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Erweiterte Einst.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Erweiterte Einst.“ die Option „Overdrive“, und drücken Sie .

Das Menü „Overdrive“ wird eingeblendet.

4. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Die Funktion Overdrive ist in den folgenden Fällen deaktiviert:
- Die vertikale Abtastfrequenz der Eingangssignale beträgt mehr als 60 Hz
- Wählen Sie unter „Bildgröße“ die Option „Normal“ (es sei denn, die Auflösung beträgt 1920 × 1080 (EV2336W) oder 

1920 × 1200 (EV2436W)).

 ●So justieren Sie den Gain-Wert
Die Helligkeit des Rot- / Grün- / Blau-Anteils in der Farbe wird als „Gain“ bezeichnet. Sie können den Farbton 
von „Weiß“ durch die Justierung des Gain-Werts ändern.

Justierungsbereich
0 bis 100

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Erweiterte Einst.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Erweiterte Einst.“ die Option „Gain-Einstellung“, und drücken Sie .

Das Menü „Gain-Einstellung“wird eingeblendet.

4. Justieren Sie den Gain-Wert mit  oder  für jeden Rot-, Grün- und Blauton.
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Mit dieser Funktion sind u.U. einige Farbabstufungen für die Anzeige nicht verfügbar.
Hinweis

• Der Gain-Wert ändert sich mit der Farbtemperatur.
• Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperatur in „Aus“ geändert.
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2-4. Bildjustage

 ●Digitaler Signaleingang
Wenn digitale Signale eingespeist werden, werden die Bilder durch die voreingestellten Daten des Monitors 
korrekt angezeigt. Werden allerdings Zeichen und / oder Zeilen unscharf angezeigt, fahren Sie fort mit „So 
ändern Sie unscharfe Zeichen / Linien“ (Seite 28).
Wenn Sie die erweiterte Justierung durchführen, siehe „2-3. Justierung der Farbe“ (Seite 19) und die 
nachfolgenden Seiten.

 ●Analoger Signaleingang
Achtung

• Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie 
nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

• Die Funktion „Automatischer Abgleich“ (automatische Bildjustierung) funktioniert nicht bei Bildern mit einer 
Auflösung von weniger als 800 × 600 (SVGA).

• Die Selbstjustierungs-Funktion (oder automatische Bildschirm-Justierung) funktioniert ordnungsgemäß, wenn ein 
Bild vollständig über den Windows- oder Macintosh-Anzeigebereich angezeigt wird. Sie arbeitet nicht korrekt in den 
nachstehenden Fällen:
- Wenn ein Bild nur auf einem Teil des Bildschirms gezeigt wird (Eingabeaufforderung, zum Beispiel)
- Wenn ein schwarzes Hintergrund (Wallpaper usw.) benutzt wird
Diese Funktionen können auch mit einige Grafikkarten nicht ordnungsgemäß laufen.

Die Bildjustierung des Monitors wird zur Unterdrückung des Bildschirmflackerns oder zur Justierung der 
Bildposition und -größe entsprechend des eingesetzten PCs verwendet.

Hinweis

• Die Funktion „Automatischer Abgleich“ funktioniert nur, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Wenn ein Signal erstmalig in den Monitor eingeht oder wenn eine zuvor noch nicht verwendete Auflösung oder 

vertikale / horizontale Abtastfrequenz verwendet wird

Falls der Bildschirm selbst nach Ausführen der Funktion Automatischer Abgleich nicht ordnungsgemäß 
angezeigt wird, justieren Sie den Bildschirm gemäß den Vorgehensweisen auf den folgenden Seiten, um den 
Monitor wunschgemäß verwenden zu können.

Einstellungsverfahren

1. Bereiten Sie sich darauf vor, die analogen Bildjustierungsmuster zu 
verwenden.
Legen Sie die „EIZO LCD Dienstprogramm-CD“ in Ihren PC ein, und öffnen Sie dann die „Musterdateien für 
die Bildjustierung“.

Hinweis

• Ausführliche Informationen und Anleitungen zum Öffnen der „Musterdateien für die Bildjustierung“ finden Sie in der 
Readme.txt-Datei.
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2. Führen Sie den automatischen Abgleich mit dem angezeigtem analogen 
Justierungsmuster erneut aus.

 ● So vermeiden Sie Flackern und stellen Bildposition und -größe automatisch ein 

Vorgehensweise
1. Zeigen Sie Muster 1 als Vollbild mithilfe der „Musterdateien für die Bildjustierung“ auf dem Monitor an.

2. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Bildparameter“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Analogjustierung“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie im Menü „Analogjustierung“ die Option „Autom. Bildeinst.“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ja“, und drücken Sie .

Flackern, Bildposition, und Bildgröße werden mithilfe der Auto-Justierungsfunktion korrigiert.

WennderBildschirmnichtordnungsgemäßangezeigtwird,undzwarselbstnachderDurchführungdes
automatischenAbgleichs,führenSiedieJustierungenentsprechendderfolgendenVorgehensweise
durch.WennderBildschirmordnungsgemäßangezeigtwird,fahrenSiefortmit„4.Justierungder
Farbabstufungen.“(Seite28).

3. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Bildparameter“, um erweiterte 
Justierungen durchzuführen.
Passen Sie Clock, Phase und Bildposition in dieser Reihenfolge an.

 ● So vermeiden Sie vertikale Balken

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Analogjustierung“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Analogjustierung“ die Option „Clock“, und drücken Sie .

Das Menü „Clock“ wird eingeblendet.

3. Stellen Sie den Takt mit  oder  ein, um die vertikalen Balken zu entfernen.
Drücken Sie langsam  oder , um nicht den Justierungspunkt zu verpassen.

4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
Wenn Unschärfen, Flackern oder Balken nach der Justierung auf dem Bildschirm auftreten, fahren Sie mit „So 
vermeiden Sie Flackern oder Unschäfe“ fort, um Flackern oder Unschärfen zu entfernen.
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 ● So vermeiden Sie Flackern oder Unschärfe 

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Analogjustierung“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Analogjustierung“ die Option „Phase“, und drücken Sie .

Das Menü „Phase“ wird eingeblendet.

3. Justieren Sie die Phase mit  oder , um das Flackern oder die Unschärfen zu verringern.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Wenn vertikale Balken nach der Justierung auf dem Bildschirm auftreten, kehren Sie zu „So vermeiden Sie vertikale 
Balken“ zurück.
(Clock → Phase → Bildposition)

Achtung

• Flackern oder Unschärfen können eventuell abhängig von Ihrem PC oder Ihrer Grafikkarte nicht entfernt werden.

 ● So korrigieren Sie die Bildschirmposition

Hinweis

• Da die Anzahl der Pixel und die Pixelpositionen auf dem LCD-Monitor festgelegt sind, wird nur eine Bildposition zur 
ordnungsgemäßen Bildanzeige zur Verfügung gestellt. Die Bildpositionsjustierung dient zur Verschiebung eines Bildes 
zur ordnungsgemäßen Bildposition hin.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Analogjustierung“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Analogjustierung“ „Hor. Position“ oder „Ver. Position“, und drücken Sie .

Das Menü „Hor. Position“ oder „Ver. Position“ wird angezeigt.

3. Justieren Sie die Bildposition mit  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

5. Schließen Sie Muster 1.
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4. Justierung der Farbabstufungen.

 ● So stellen Sie die Farbabstufung automatisch ein
Jede Farbabstufung (0 bis 255) kann durch die Justierung des Signalausgangspegels angezeigt werden.

Vorgehensweise
1. Zeigen Sie Muster 2 als Vollbild mithilfe von „Musterdateien für die Bildjustierung“ auf dem Monitor an.

2. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Bildparameter“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Analogjustierung“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie im Menü „Analogjustierung“ die Option „Auto. Bereichseinst.“, und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ja“, und drücken Sie .

Der Ausgangsbereich wird automatisch eingestellt.

6. Schließen Sie Muster 2.

5. Bearbeiten Sie unscharfe Zeichen oder Linien.

 ● So ändern Sie unscharfe Zeichen / Linien
Wenn ein Bild nicht mit der empfohlenen Auflösung angezeigt wird, sind Zeichen oder Linien des 
angezeigten Bilds evtl. unscharf.

Achtung

• Die Glättungseinstellung ist abhängig von der Bildschirmauflösung eventuell nicht erforderlich. (Sie können das 
Symbol für das Glätten nicht auswählen.)

Justierungsbereich
1 bis 5

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Bildparameter“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Glätten“, und drücken Sie .

Das Menü „Glätten“ wird eingeblendet.

3. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
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2-5. Ändern der Bildgröße

 ●Ändern der Bildgröße
Ein Bild mit einer anderen Auflösung als der empfohlenen wird automatisch als Vollbild angezeigt. Sie können 
die Bildgröße über die Option „Bildgröße“ ändern.

Einstellung Funktion
Vollbild ZeigteinBildalsVollbildan.Bildersindmanchmalverzerrt,dadievertikaleRatenichtder

horizontalenRateentspricht.
Vergrößert ZeigteinBildalsVollbildan.InmanchenFällenerscheintzurAngleichungdervertikalen

undhorizontalenRateeinleererhorizontalerodervertikalerRand.
Normal*1 ZeigtBilderindergewünschtenAuflösungan.
*1 nur EV2336W / EV2436W

Beispiel: Bildgröße 1024 × 768
Vollbild Vergrößert Normal

EV2316W: (1920×1080) (1440×1080) (-)
EV2336W: (1920×1080) (1440×1080) (1024×768)
EV2416W: (1920×1200) (1600×1200) (-)
EV2436W: (1920×1200) (1600×1200) (1024×768)

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Bildparameter“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Bildparameter“ die Option „Bildgröße“, und drücken Sie .

Das Menü „Bildgröße“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie „Vollbild“, „Vergrößert“ oder „Normal“ mit  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Wenn Sie „Normal“ wählen, stehen u.U. einige Farbabstufungen für die Anzeige nicht zur Verfügung.
• Wenn ein Bild mit einer Auflösung von 1280 × 720 auf dem EV2416W angezeigt wird, ist die Bildgröße „Vollbild“.

 ●So stellen Sie die Helligkeit des nicht angezeigten Bereichs ein
Um das Bild erscheint im Modus „Normal“ oder „Vergrößert“ ein Rand (schwarzer Bereich ohne Bild).

Rand

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Randintensität“, und drücken Sie .

Das Menü „Randintensität„ wird angezeigt.

3. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
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Kapitel 3 Einstellung des Monitors

3-1. Justieren der Lautstärke
Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke justieren.

Justierungsbereich
0 bis 30

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .
2. Verwenden Sie zur Justierung  oder .
3. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Die Lautstärke der Lautsprecher und des Kopfhörers lassen sich separat einstellen.

3-2. Wählen der Tonquelle bei DisplayPort-
Signaleingang

Mit dieser Funktion können Sie während des DisplayPort-Signaleingangs die Tonquelle wechseln. Sie können den 
Stereo-Kabel oder das DisplayPort mit Klinkenstecker auswählen.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Ton“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Ton“ die Option „Quelle“, und drücken Sie .

Das Menü „Quelle“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  „Stereo Mini-Jack“ oder „DisplayPort“ aus.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Diese Funktion ist während der Verwendung des DisplayPort-Signals verfügbar.
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3-3. Kompensation eingeschränkter 
Betrachtungswinkel (nur EV2316W / EV2416W)

Wenn der Bildschirm von unten betrachtet werden soll, kann der Betrachtungswinkel so kompensiert werden, dass 
der Bildschirm wirkt, als würde er direkt von vorne betrachtet.

-40˚

-20˚
Aus

Justierungsbereich
-40 ,̊ -20 ,̊ Aus

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Up View“, und drücken Sie .

Das Menü „Up View“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie „-40˚“, „-20˚“ oder „Aus“ mit  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Achtung

• Die Einstellung ist in den folgenden Fällen „Aus“:
- Die Option „Ausrichtung“ des Einstellungsmenü ist auf „Hochformat“ eingestellt.
- „sRGB“ ist im FineContrast-Modus ausgewählt.

• Je nach Betrachtungswinkel kann der Bildschirm durch das Umschalten weniger gut sichtbar sein.

3-4. Aktivieren / Deaktivieren der DDC/CI-
Kommunikation 

Mit dieser Funktion können Sie die DDC/CI-Kommunikation aktivieren bzw. deaktivieren (siehe „6-9. Glossar“ 
(Seite 65)).

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „DDC/CI“, und drücken Sie .

Das Menü „DDC/CI“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Der DisplayPort-Eingang unterstützt die DDC/CI-Kommunikation nicht.
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3-5. Sperre der Bedienung
Mit dieser Funktion lässt sich eine Sperre aktivieren, um eine Änderung der Einstellungen zu verhindern.

Vorgehensweise
1. Drücken Sie , um den Monitor auszuschalten.
2. Halten Sie  gedrückt, während Sie  drücken, um den Monitor einzuschalten.

Die Einstellung zum Sperren / Entsperren wird durch Ausführen der Aktion in Schritt 2 gewechselt.

Hinweis

• Die folgenden Funktionen sind auch bei aktivierter Tastensperre verfügbar:
- Ein- oder Ausschalten des Monitors mit der Power-Taste

3-6. Einstellen der Ausrichtung
Mithilfe dieser Funktion kann die Ausrichtung des Einstellungsmenüs geändert werden, wenn die 
Monitorbildparameter in vertikaler Anzeigeposition verwendet werden.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Menü Einstellung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Menü Einstellung“ die Option „Ausrichtung“, und drücken Sie .

Das Menü „Ausrichtung“ wird eingeblendet.

4. Wählen Sie „Querformat“ oder „Hochformat“ mit  oder .
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
6. Drehen Sie die Monitorbildparameter bei der Auswahl von „Hochformat“ um 90˚ im Uhrzeigersinn.

Achtung

• Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
• Drehen Sie den Monitor, nachdem Sie ihn am Standfuß ganz nach oben gezogen und den Bildschirm nach oben gekippt 

haben.
Hinweis

• Zur Verwendung des Monitors in der Bildposition „Hochformat“ ist eine Grafikkarte, die Hochformatanzeige 
unterstützt, erforderlich. Bei Verwendung des Monitors in der Bildposition „Hochformat“ müssen die Einstellungen 
Ihrer Grafikkarte dementsprechend geändert werden. Für weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der 
Grafikkarte. 

3-7. Anzeigen und Ausblenden des EIZO-Logos
Das EIZO-Logo wird beim Einschalten des Monitors auf dem Bildschirm eingeblendet. Sie können wählen, ob Sie 
das EIZO-Logo anzeigen oder ausblenden möchten.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Menü Einstellung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Menü Einstellung“ die Option „Logo“, und drücken Sie .

Das Menü „Logo“ wird eingeblendet.

4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
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3-8. Änderung der Anzeigeposition des 
Einstellungsmenü.

Sie können die Anzeigeposition des Einstellungsmenüs ändern.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Menü Einstellung“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „Menü Einstellung“ die Option „Menü-Position“, und drücken Sie .

Das Menü „Menü-Position“ wird eingeblendet.

4. Wählen Sie die Position mit  oder .
5. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

3-9. Einstellen der Sprache
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine Sprache für das Einstellungsmenü oder Meldungen auszuwählen.

Mögliche Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch,
Traditionelles Chinesisch

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Sprache“, und drücken Sie .

Das Menü „Sprache“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  eine Sprache aus.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

3-10. Zurücksetzen des Monitors auf die 
Standardeinstellungen

Die Einstellwerte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Achtung

• Sie können das Verfahren nach dem Zurücksetzen nicht rückgängig machen.
Hinweis

• Bezüglich der Standardeinstellung siehe „Hauptstandardeinstellungen“ (Seite 60).

 ●So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück
Diese Funktion setzt nur die Farbeinstellungen für den aktuell ausgewählten Modus auf die 
Standardeinstellungen zurück.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Farbe“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Farbe“ die Option „Farbe zurücksetzen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ja“.
4. Drücken Sie .

Die Werte für die Farbeinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
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 ●So setzen Sie „EcoView Sense Einst.“ Zurück
Diese Funktion setzt alle Justierungen für „EcoView Sense Einst.“ auf die Standardeinstellungen zurück.

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „EcoView-Menü“ die Option „EcoView Sense Einst.“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie im Menü „EcoView Sense Einst.“ die Option „Zurücksetzen“, und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ja“.
5. Drücken Sie .

Die Werte für die „EcoView Sense Einst.“ werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis

• „EcoView Sense Einst.“ können nur geändert und zurückgesetzt werden, wenn „EcoView Sense“ auf „Ein“ gestellt ist 
(siehe „4-4. Einstellen des Energiesparmodus, wenn eine Person sich vom Monitor entfernt“ (Seite 37)).

 ●So setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen 
zurück 
Diese Funktion setzt alle Justierungen auf die Standardeinstellungen zurück.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Zurücksetzen“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ja“.
4. Drücken Sie .

Alle Justierungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
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Kapitel 4 Energiesparfunktionen

4-1. Einstellen der Energiesparfunktion

 ●Monitor
Diese Funktion ermöglicht das Wechseln des Monitors in den Energiesparmodus je nach PC-Status. Wenn der 
Monitor in den Energiesparmodus gewechselt hat, werden keine Bilder auf dem Bildschirm angezeigt.

Achtung

• Durch Ausschalten des Hauptnetz-Schalters oder durch Abtrennen des Netzkabels wird die Stromversorgung des 
Monitors vollständig unterbrochen.

• Auch wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet, können die mit dem USB-Eingang verbundenen Geräte 
betrieben werden. Aus diesem Grund variiert der Stromverbrauch des Monitors auch im Energiesparmodus je nachdem, 
welche Geräte verbunden sind.

• Der Stromverbrauch variiert selbst dann, wenn das Stereo Mini-Jack-Kabel angeschlossen ist.
Hinweis

• Nachdem 15 Sekunden kein Signaleingang mehr erkannt wurde, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „PowerManager“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „PowerManager“ die Option „Energie sparen“, und drücken Sie .

Das Menü „Energie sparen“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Energiesparsystem
Analoger Signaleingang

Dieser Monitor entspricht dem VESA DPM-Standard.

PC Monitor Stromanzeige
Ein InBetrieb Blau
Energiesparmodus STAND-BY

SUSPEND
AUS

Energiesparmodus Orange

StromAus Energiesparmodus Orange

Digitaler Signaleingang
• DVI

Dieser Monitor entspricht dem DVI-DMPM-Standard.

• DisplayPort
Dieser Monitor entspricht dem DisplayPort-Standard V1.1a.

PC Monitor Stromanzeige
Ein InBetrieb Blau
Energiesparmodus Energiesparmodus Orange
StromAus Energiesparmodus Orange

Beenden des Energiesparmodus
Wenn der Monitor einen Eingang empfängt, beendet er automatisch den Energiesparmodus und kehrt zum 
normalen Anzeigemodus zurück.
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 ●Audioausgang
An diesem Monitor können Sie die Audioausgabe von den Lautsprechern / Kopfhörern im Energiesparmodus 
ausschalten.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Ton“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Ton“ die Option „Energie sparen“, und drücken Sie .

Das Menü „Energie sparen“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ton Ein“ oder „Ton Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

4-2. Einstellung der Stromanzeige
Mit dieser Funktion können Sie die Stromanzeige (blau) bei eingeschaltetem Monitor ein- bzw. ausschalten.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Stromanzeige“, und drücken Sie .

Das Menü „Stromanzeige“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

4-3. Automatische Helligkeitsjustierung Ein / Aus 

 ●Auto EcoView
Der Umgebungslichtsensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die 
Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem mit der Auto EcoView-Funktion justiert werden kann.

Achtung

• Achten Sie darauf, den Umgebungslichtsensor an der unteren Seite des Monitors nicht zu verdecken, wenn Sie die Auto 
EcoView-Funktion verwenden.

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „EcoView-Menü“ die Option „Auto EcoView“, und drücken Sie .

Das Menü „Auto EcoView“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie „Hoch“, „Standard“ oder „Aus“ mit  oder .
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Wenn „Helligkeit“ im Einstellungsmenü verändert wird, wird auch der automatische Justierungsbereich für Auto 
EcoView geändert.

• Setzen Sie die Einstellung auf „Hoch“, wenn Sie mit der Einstellung „Standard“ nicht zufrieden sind.
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 ●EcoView Optimizer 2
Mit der Funktion EcoView Optimizer 2 wird die Bildschirmhelligkeit automatisch gemäß dem Weißwert des 
Eingangssignals angepasst. Mithilfe dieser Funktion kann der Stromverbrauch reduziert werden, während die 
vom Eingangssignal angegebene Helligkeit bewahrt wird.

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „EcoView-Menü“ die Option „EcoView Optimizer 2“, und drücken Sie .

Das Menü „EcoView Optimizer 2“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Wenn „Movie“ im FineContrast-Modus ausgewählt wird, ist die Einstellung „Aus“.
• Wenn die Funktion EcoView Optimizer 2 auf „Ein“ gestellt ist, kann sich die Darstellung blasser Farben ändern. Wenn 

Sie dies stört, stellen Sie diese Funktion auf „Aus“.

4-4. Einstellen des Energiesparmodus, wenn eine 
Person sich vom Monitor entfernt

Der Sensor an der Vorderseite des Monitors erkennt bei Verwendung der EcoView Sense-Funktion die Bewegung 
einer Person. Wenn sich eine Person vom Monitor weg bewegt, wechselt dieser automatisch in den 
Energiesparmodus und zeigt keine Bilder mehr an, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Wenn wieder eine 
Person in die Nähe des Monitors kommt, schaltet der Monitor aus dem Energiesparmodus zurück und zeigt Bilder 
an. Die Empfindlichkeit und die Zeit bis zum Aktivieren des Energiesparmodus können entsprechend der 
Verwendungsumgebung des Monitors und der Bewegung des Benutzers eingestellt werden.

Hinweis

• Wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.

Ablauf
1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie im Menü „EcoView-Menü“ die Option „EcoView Sense“, und drücken Sie .
Das Menü „EcoView Sense“ wird eingeblendet.

3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Ein“ oder „Aus“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
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5. Wenn „Ein“ gewählt ist, wählen Sie „EcoView Sense Einst.“ zum Einstellen der Details.

Element Einstellungsbereich Beschreibung
Zeit 5,30sec

1,3,5,10,15,30,45,60
min

LegtdieZeitfest,dieverstreicht,bisdieMeldung„Keine
Anwesenheiterkannt“erscheint,nachdemeinePersonden
Monitorverlassenhat.NachAblaufvon20Sekundennach
demAnzeigenderMeldungwechseltderMonitorinden
Energiesparmodus.

Empfindlichkeit Stufe5
Stufe4
Stufe3
Stufe2
Stufe1

WenndieEinstellstufehochist(maximal„Stufe5“)werden
auchgeringeBewegungeneinerPersonerkannt,wodurch
derMonitornurseltenindenEnergiesparmodusschaltet.
WenndagegendieEinstellstufeniedrigist(minimal„Stufe1“),
werdennurgroßeBewegungeneinerPersonerkannt,wodurch
derMonitorhäufigindenEnergiesparmodusschaltet.EcoView
Sensewirdaktiviert,wennderSensoranderVorderseite
desMonitorsdieBewegungeinerWärmequelleerkennt.
DeshalbsolltedieEmpfindlichkeitentsprechenddertypischen
KleidungdesBenutzersoderdertypischenRaumtemperatur
eingestelltwerden.WennderMonitorunerwartetinden
Energiesparmodusschaltetoderdiesenverlässt,probieren
SieeineandereEinstellstufe.

Zurücksetzen - DieseFunktionsetztalleJustierungenaufdie
Standardeinstellungenzurück.

Hinweis

• Wenn der Monitor in der Richtung „Hochformat“ verwendet wird, ist die Erkennungsempfindlichkeit niedriger als in 
Richtung „Querformat“. Versuchen Sie, die Empfindlichkeitseinstellung beim Umschalten auf Energiesparmodus höher 
einzustellen.

• Um den Monitor bequem zu verwenden, steigern Sie die Empfindlichkeit für hohe Temperaturen, die die 
Erkennungsempfindlichkeit verringert, und verringern Sie die Empfindlichkeit für niedrige Temperaturen, die die 
Erkennungsempfindlichkeit steigert.
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4-5. Überprüfen der Energiesparstufe
Das EcoView-Menü erlaubt es Ihnen, die Stromeinsparung, die CO2-Reduzierung und die Öko-Leistungsstufe zu 
überprüfen. Je mehr Anzeigelampen, welche die Öko-Leistungsstufe repräsentieren, desto höher ist die erreichte 
Energiesparstufe.

Beispiel: EV2436W

Anzeige

Vorgehensweise
1. Drücken Sie .

Das Menü „EcoView-Menü“ wird eingeblendet.

Hinweis

• Reduzierung des Stromverbrauchs: Reduzierung des Stromverbrauchs für die Hintergrundbeleuchtung als Ergebnis des 
angepassten Helligkeitswerts. 
CO2-Reduzierung: wird aus dem Wert für die „Stromeinsparung“ berechnet. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der 
Summe der CO2-Emissionen bei einstündiger Verwendung des Monitors.
* Der numerische Wert ist das Ergebnis einer Berechnung einer Standardeinstellung (0,000555 t CO2/kWh), der in 

einer japanischen Ministerialverordnung festgelegt wurde (2006, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, 
Umweltministerium, Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 3) und variiert möglicherweise je nach Land und Jahr.

4-6. Automatisches Abschalten Ein / Aus 
Diese Funktion ermöglicht das Wechseln der Einstellung, um den Monitor nach einer bestimmten Zeit im 
Energiesparmodus automatisch auszuschalten.

Justierungsbereich
Aus, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 min, 1, 2, 3, 4, 5 h

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „PowerManager“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie unter „PowerManager“ die Option „Eco-Timer“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie „Aus“ oder mit  oder  die Zeit zum Ausschalten des Monitors.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.
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Kapitel 5 Fehlerbeseitigung
Besteht ein Problem auch nach Anwendung aller angegebenen Lösungen, wenden Sie sich an einen lokalen EIZO-
Handelsvertreter in Ihrer Nähe.

5-1. Kein Bild
Problem Mögliche Ursache und Lösung

1. Kein Bild
• DieStromanzeigeleuchtetnicht.

• PrüfenSie,obdasNetzkabelordnungsgemäß
angeschlossenist.

• SchaltenSiedenHauptnetz-Schalterein.
• DrückenSie .
• SchaltenSiedasHauptnetzausundeinigeMinuten
späterwiederein.

• DieStromanzeigeleuchtetblau. • ErhöhenSieimEinstellungsmenüdieWertefür
„Helligkeit“,„Kontrast“und/oder„Gain-Einstellung“(siehe
„SoführenSieerweiterteJustierungendurch“(Seite20)).

• DieStromanzeigeleuchtetorange. • WechselnSiedasEingangssignalmit .
• BewegenSiedieMausoderdrückenSieeineTasteauf
derTastatur.

• PrüfenSie,obderComputereingeschaltetist.
• BeiaktivierterEcoViewSense-FunktionhatderMonitor
möglicherweisebereitsindenEnergiesparmodus
gewechselt.KommenSienaheandenMonitorheran.
WenndieBildschirmansichtnichtangezeigtwird,
bewegenSiedieMausoderdrückenSieeineTasteauf
derTastatur.

• JenachdemPCundderGrafikkartekanndas
Eingangssignalmöglicherweisenichterkanntwerden,und
derMonitorschaltetnichtausdemEnergiesparmodus
zurück.WenndasBildschirmbildauchnichtangezeigt
wird,nachdemdieMausbewegtwurdeodereineTaste
aufderTastaturgedrücktwurde,schaltenSiedenMonitor
mitseinemNetzschaltereinundaus.
WenndasBildschirmbildangezeigtwird,führenSie
folgendeSchritteaus.DasProblemwirdmöglicherweise
behoben.

1. DrückenSie ,umdenMonitorauszuschalten.
2. HaltenSie gedrückt,währendSie drücken,

umdenMonitoreinzuschalten.
„x“wirdimMenütitelder„Informationen“im
Einstellungsmenüangezeigt(siehe„6-6.Anzeigevon
Monitorinformationen“(Seite54)).
3. StartenSiedenPCneu.
ZumZurückkehrenzudervorherigenEinstellungführen
SiedieSchritte1bis3erneutaus.
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Problem Mögliche Ursache und Lösung
• DieStromanzeigeblinktorange. • EsbestehteventuelleinProblembeiderDisplayPort-

Verbindung.BehebenSiedasProblem,schaltenSie
denMonitorausunddannwiederein.SchlagenSie
imBenutzerhandbuchdesAusgabegerätesfürweitere
Detailsnach.

2. Die nachstehende Meldung wird 
eingeblendet.

DieseMeldungwirdeingeblendet,wenndasSignal
nichtkorrekteingespeistwird,selbstwennderMonitor
ordnungsgemäßfunktioniert.

• DieseMeldungzeigtan,dasssichdas
Eingangssignalaußerhalbdesangegebenen
Frequenzbereichsbefindet.
Beispiel:

• PrüfenSie,obderPCsokonfiguriertist,dasser
dieAnforderungenfürdieAuflösungundvertikale
AbtastfrequenzdesMonitorserfüllt(siehe„2-1.
KompatibleAuflösungen“(Seite14)).

• StartenSiedenPCneu.
• WählenSiemithilfedeszurGrafikkartegehörenden
DienstprogrammseinegeeigneteEinstellung.Fürweitere
InformationenhierzusiehedasBenutzerhandbuchder
Grafikkarte.
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5-2. Bildverarbeitungsprobleme (für digital und analog)
Problem Mögliche Ursache und Lösung

1. Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel 
eingestellt.

• VerwendenSieimEinstellungsmenüdieOption
„Helligkeit“oder„Kontrast“,umdiesezujustieren.(Die
HintergrundbeleuchtungdesLCD-Monitorshateine
begrenzteLebensdauer.WennderBildschirmdunkelwird
oderflackert,wendenSiesichanIhrenlokalenEIZO-
Handelsvertreter.)

• WennderBildschirmzuhellist,schaltenSiedieAuto
EcoView.DerMonitorerkenntdieUmgebungshelligkeit,
umdieBildschirmhelligkeitautomatischzujustieren.

2. Die Zeichen sind unscharf. • PrüfenSie,obderPCsokonfiguriertist,dasser
dieAnforderungenfürdieAuflösungundvertikale
AbtastfrequenzdesMonitorserfüllt(siehe„2-1.Kompatible
Auflösungen“(Seite14)).

• WenneinBildnichtmitderempfohlenenAuflösung
angezeigtwird,sindZeichenoderLiniendesangezeigten
Bildsevtl.unscharf.VerwendenSieimEinstellungsmenü
dieOption„Glätten“und„Bildgröße“,umdieAnzeige
zujustieren(siehe„SoändernSieunscharfeZeichen/
Linien“(Seite28)und„ÄndernderBildgröße“(Seite29)).

3. Nachbilder treten auf. • NachbildertretenvorallembeiLCD-Monitorenauf.
VermeidenSieeinlangesAnzeigendesselbenBildes.

• VerwendenSiedenBildschirmschoneroderdie
Energiesparfunktion,umzuvermeiden,dassdasselbe
BildüberlängereZeithinwegangezeigtwird.

4. Grüne / rote / blaue / weiße oder fehlerhafte 
Punkte bleiben auf dem Bildschirm.

• DiesliegtanderCharakteristikdesLCD-Displaysundist
keinFehler.

5. Störende Muster oder Abdrücke bleiben 
auf dem Bildschirm.

• LassenSiedenBildschirmdesMonitorsweißoder
schwarz.DieseErscheinungsollteanschließendnicht
mehrauftreten.

6. Störungen entstehen am Bildschirm. • StellenSieimEinstellungsmenüdieOption„Overdrive“
auf„Aus“(siehe„SojustierenSiedieOverdrive-Intensität
(nurEV2336W/EV2436W)“(Seite24)).

• BeimEmpfangvonHDCP-Signalenwerdendienormalen
Bildermöglicherweisenichtsofortangezeigt.
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5-3. Bildverarbeitungsprobleme (nur für digital)
Problem Mögliche Ursache und Lösung

1. Die Monitorkonfiguration wird in der 
Mehrfach-Monitor-Konfiguration zu Einzel-
monitor geändert (wenn DisplayPort ange-
schlossen ist). 

• WennzweiMonitoreüberDisplayPortaneinemPC
angeschlossensind,unddieStromversorgungeines
derMonitoremitdemNetzschalterausgeschaltetwird,
ändertsichdieBildschirmeinstellungmöglicherweisein
dieEinzelmonitor-Konfiguration.AktivierenSieindiesem
FalldieFunktion„DPHotPlug“mithilfederfolgenden
Schritte.DurchdieAktivierungdieserFunktionkannder
Stromverbrauchsteigen.

1. DrückenSie ,umdenMonitorauszuschalten.
2. HaltenSie gedrückt,währendSie drücken,um

denMonitoreinzuschalten.
DieseFunktionwirdmitderentsprechendenAktion
aktiviert/deaktiviert.
DergegenwärtigeEinstellungsstatuskanndurchdieFarbe
erkanntwerden,diebenutztwird,umdenEingangs-Port
oderSignalfehleranzuzeigen.

Einstellung Eingangs-
Anschluss Signalfehler

Ein
(Standard-
einstellung)
Aus

5-4. Bildverarbeitungsprobleme (nur für analog)
Problem Mögliche Ursache und Lösung

1. Die Anzeigeposition ist falsch. • VerwendenSieimEinstellungsmenüdieOption
„Bildposition“,umdieBildpositionzukorrigieren(siehe
„SokorrigierenSiedieBildschirmposition“(Seite27)).

• BleibtdasProblembestehen,verwendenSiedaszur
GrafikkartegehörendeDienstprogramm(fallsvorhanden),
umdieAnzeigepositionzuändern.

2. Vertikale Balken erscheinen auf dem 
Bildschirm, oder ein Teil des Bildes 
flackert.

• VerwendenSieimEinstellungssmenüdieOption„Clock“,
umdenMonitorzujustieren(siehe„SovermeidenSie
vertikaleBalken“(Seite26)).

3. Der gesamte Bildschirm flackert oder ist 
unscharf.

• VerwendenSieimEinstellungssmenüdieOption„Phase“,
umdenMonitorzujustieren(siehe„SovermeidenSie
FlackernoderUnschärfe“(Seite27)).
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5-5. Andere Probleme
Problem Mögliche Ursache und Lösung

1. Das Einstellungsmenü wird nicht einge-
blendet.

• PrüfenSie,obdieBediensperrfunktionaktivist(siehe„3-
5.SperrederBedienung“(Seite32)).

2. „Glätten“ im Einstellungsmenü-
„Bildparameter“ kann nicht ausgewählt 
werden.

• „Glätten“kannnichtausgewähltwerden,wennder
BildschirmmitfolgendenAuflösungenoderEinstellungen
angezeigtwird.
- DieAuflösungbeträgt1920×1080(EV2316W/
EV2336W)
- DieAuflösungbeträgt1920×1200(EV2416W/
EV2436W)
- Bildgrößestehtauf„Normal“(nurEV2336W/
EV2436W)

3. Die Auto-Justierungsfunktion funktioniert 
nicht.

• DieseFunktionfunktioniertwährenddesdigitalen
Signaleingangsnicht.

• DieseFunktionistzurVerwendungaufMacintosh-PCs
undAT-kompatiblenPCsgedacht,aufdenenWindows
ausgeführtwird.Siefunktioniertnichtordnungsgemäß,
wenneinBildnuraufeinemTeilbereichdesBildschirms
angezeigtwird(z.B.einEingabeaufforderungsfenster)
oderwenneineschwarzeHintergrundfarbe(Desktop-
Hintergrundusw.)benutztwird.

• DieseFunktionfunktioniertmiteinigenGrafikkartennicht
ordnungsgemäß.

4. Kein Audioausgang. • PrüfenSie,obdasStereoMini-Jack-Kabel
ordnungsgemäßangeschlossenist.

• PrüfenSie,obdieLautstärkeauf„0“eingestelltist.
• PrüfenSiedieEinstellungdesPCsunddie
Audiowiedergabesoftware.

• PrüfenSiewährenddesSignaleingangsvonDisplayPort
dieEinstellung„Quelle“(siehe„3-2.WählenderTonquelle
beiDisplayPort-Signaleingang“(Seite30)).

5. (Bei Verwendung von EcoView Sense) 
Die Bilder werden auch dann angezeigt, 
wenn Sie sich vom Monitor weg bewegen./ 
Die Bilder erscheinen nicht wieder, wenn 
Sie in die Nähe kommen.

• PrüfenSiedieUmgebungdesMonitors.Der
Anwesenheitssensorfunktioniertindenfolgenden
Umgebungenmöglicherweisenichtordnungsgemäß.
- DerMonitorbefindetsichaneinemPlatzmit
Windeinwirkung.
- InderNähedesMonitorsbefindetsichein
wärmeerzeugendesGerät.
- VordemMonitorbefindetsicheinHindernis.

• PrüfenSiedenSensoraufetwaigeVerschmutzungen.
ReinigenSiedenSensormiteinemweichenTuch.

• SiemüssensichvordemMonitorbefinden.DieFunktion
EcoViewSensewirdaktiviert,wennderSensoran
derVorderseitedesMonitorsdieBewegungeiner
Wärmequelleerkennt.

• BeihohenTemperaturenverlässtderMonitorden
Energiesparmodusmöglicherweisenicht.Wenndas
Bildschirmbildauchnichtangezeigtwird,nachdem
dieMausbewegtwurdeodereineTasteaufder
Tastaturgedrücktwurde,schaltenSiedenMonitor
mitseinemNetzschaltereinundaus.Wenndas
Bildschirmbildangezeigtwird,stellenSiedenWertder
Erkennungsempfindlichkeithöher(siehe„4-4.Einstellen
desEnergiesparmodus,wenneinePersonsichvom
Monitorentfernt“(Seite37)).
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Problem Mögliche Ursache und Lösung
6. An den Monitor angeschlossene 

USB-Geräte funktionieren nicht 
ordnungsgemäß.

• PrüfenSie,obdasUSB-Kabelrichtigverbundenist(siehe
„6-5.VerwendenvonUSB(UniversalSerialBus)“(Seite
53)).

• VerwendenSieeinenanderenUSB-Anschluss.Wenden
SiesichanIhrenlokalenEIZO-HandelsvertretervorOrt,
wennderPCoderdiePeripheriegerätebeiVerwendung
einesanderenUSB-Anschlussesordnungsgemäß
funktionieren.(WeitereDetailsfindenSieimHandbuch
zumPC.)

• StartenSiedenPCneu.
• WenndiePeripheriegerätebeidirektemAnschlussanden
PCordnungsgemäßfunktionieren,wendenSiesichan
IhrenlokalenEIZO-HandelsvertretervorOrt.

• ÜberprüfenSie,obderPCunddasBetriebssystem
USB-kompatibelsind.(ErkundigenSiesichbeiden
entsprechendenHerstellern,obdieGeräteUSB-
kompatibelsind.)

• ÜberprüfenSiebeiderVerwendungvonWindowsdie
BIOS-EinstellungdesPCsfürUSB.(WeitereDetails
findenSieimHandbuchzumPC.)
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Kapitel 6 Referenz

6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms
Durch Abnehmen des Standfußelements kann ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) 
angebracht werden. Hinweise zu einem passenden optionalen Schwenkarm (oder optionalen Standfuß) finden Sie 
auf unserer Website. http://www.eizoglobal.com

Achtung

• Wenn Sie einen Schwenkarm oder einen Standfuß anbringen, befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Benutzerhandbuch.
• Wenn Sie den Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers verwenden, achten Sie im Voraus darauf, dass er dem 

VESA-Standard entspricht. Verwenden Sie die Schrauben, die das Gerät und den Standfuß sichern.
- Lochabstand für die Schrauben: 100 mm × 100 mm
- Stärke der Platte: 2,6 mm
- Ausreichende Stabilität, um das Gewicht des Monitors (außer dem Standfuß) und Zubehör wie Kabel zu tragen.

• Wenn Sie einen Schwenkarm oder Standfuß verwenden, bringen Sie ihn so an, dass der Monitor in den folgenden Winkeln 
geneigt werden kann.
- Nach oben 45 ,̊ nach unten 45˚ (horizontales Display, vertikales Display um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht)

• Schließen Sie die Kabel nach dem Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes an.
• Bewegen Sie den entfernten Standfuß nicht nach oben oder unten. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
• Der Monitor und der Schwenkarm oder Standfuß sind schwer. Wenn sie herunterfallen, kann dies zu Verletzungen oder 

Schäden am Gerät führen.
• Wenn Sie den Monitor auf Hochformatanzeige einstellen möchten, drehen Sie die Bildparameter um 90˚ im Uhrzeigersinn.

Vorgehensweise

1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen 
Unterlage ausgebreitet ist, und zwar mit der Displayoberfläche nach unten.

2. Entfernen Sie den Standfuß.
Sie benötigen dafür einen Schraubendreher. Lösen Sie mit dem Schraubendreher die (vier) Schrauben, die das 
Gerät und den Standfuß verbinden.

3. Bringen Sie den Schwenkarm oder Standfuß am Monitor an.
Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Schwenkarms oder Standfußes angegebenen 
Schrauben am Schwenkarm oder Standfuß.

http://www.eizoglobal.com
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6-2. Abnehmen/Anbringen des Sockels des Standfußes
Abnehmverfahren
Der Sockel des Standfußes, der beim Setup angebracht wurde, kann durch die folgenden Arbeitsschritte 
abgenommen werden.

1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen 
Unterlage ausgebreitet ist. Das Display muss dabei nach unten zeigen.

2. Drehen Sie die Befestigungsschraube am Sockel des Standfußes, um sie 
abzunehmen.

Hinweis

• Die Befestigungsschraube kann mit der Hand herausgedreht werden. Ist die Schraube zu fest angezogen, verwenden Sie eine 
Münze oder einen Schlitzschraubendreher.

3. Drehen Sie den Sockel des Standfußes gegen den Uhrzeigersinn, um ihn 
abzunehmen.

Hinweis

• Befestigen Sie die Befestigungsschraube am Sockel des Standfußes für die nächste Verwendung des Standfußes.
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Anbringverfahren
Der Sockel des Standfußes kann - nachdem er entfernt worden ist - durch die folgenden Arbeitsschritte wieder an 
den Monitor angebracht werden.

1. Prüfen Sie, dass die Befestigungsschraube fest an der Unterseite des Sockels 
des Standfußes befestigt ist.

2. Setzen Sie den Sockel des Standfußes auf eine stabile Oberfläche.

3. Führen Sie die Klammer des Standfußes in den Sockel des Standfußes ein.

KlammerdesStandfußes

SockeldesStandfußes
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4. Drehen Sie die Klammer des Standfußes im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Klick
!
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6-3. Anbringen/Abnehmen der Kabelabdeckung
Eine Kabelabdeckung ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Verwenden Sie den Halter, um die am Monitor
angeschlossenen Kabel zu organisieren.

Anbringverfahren

1. Führen Sie die Kabel durch die Kabelabdeckung.

2. Schließen Sie den Kabelhalter.

3. Befestigen Sie den geschlossenen Kabelhalter am Standfuß.

Hinweis

• Der Kabelhalter kann entweder lotrecht oder parallel zum Standfuß eingesetzt werden. Ändern Sie die Richtung der 
Kabelabdeckung entsprechend den Bedingungen der Kabel.
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Abnehmverfahren

1. Schließen Sie den Kabelhalter.

2. Entfernen Sie den geschlossenen Kabelhalter vom Standfuß.
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6-4. Anschließen mehrerer PCs
Das Produkt hat mehrere Anschlüsse zu Pcs und ermöglicht Ihnen das Umschalten der jeweiligen Anschlüsse für 
die Anzeige.

Beispiele für den Anschluss

DVI-Anschluss

Signalkabel
(FD-C39mitgeliefert)

DVI-D-Anschluss

Digital(DVI)Digital
(DisplayPort)

ZuPC1 ZuPC2

DisplayPort-
Anschluss

DisplayPort-
Anschluss

D-Sub-Anschluss

Signalkabel
(MD-C87-Option)

Analog
(D-Sub)

ZuPC3

15-poligerMini-
D-Sub-Anschluss

Signalkabel
(PP200mitgeliefert)

 ●So wechseln Sie zwischen Eingangssignalen
Das Eingangssignal wechselt bei jedem Drücken von .
Wenn das Signal umgeschaltet wird, wird der Name des aktiven Eingangsanschlusses in der rechten oberen 
Bildschirmecke angezeigt.



53Kapitel6Referenz

 ●So stellen Sie die Auswahl des Eingangssignals ein

Einstellung Funktion
Automatik DerMonitorerkenntdenAnschluss,überdenPC-Signaleempfangenwerden.

WirdeinPCausgeschaltetoderderEnergiesparmodusfürdenPCaktiviert,zeigtder
MonitorautomatischdenEingangdesanderenSignalsan.

Manuell UnabhängigdavonobeinSignalverfügbarist,nutztderMonitordengewähltenAnschluss.
WechselnSiedenAnschluss,bzw.dasSingalmitderBedientaste .

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Justierungsmenü die Option „Monitoreinst.“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie im Menü „Monitoreinst.“ die Option „Eingangssignal“, und drücken Sie .
3. Wählen Sie mit  oder  die Option „Automatik“ oder „Manuell“.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

• Wenn Sie „Automatik“ gewählt haben, schaltet der Monitor erst dann auf den Energiesparmodus, nachdem alle 
angeschlossenen PCs im Energiesparmodus sind oder ausgeschaltet wurden.

6-5. Verwenden von USB (Universal Serial Bus)
Dieser Monitor verfügt über einen USB-Hub. Er funktioniert bei Anschluss an einen USB-kompatiblen PC wie ein 
USB-Hub, der die Verbindung mit externen USB-Geräten ermöglicht.

 ●Erforderliche Systemumgebung
• Ein PC mit USB-Anschluss
• Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 oder Mac OS 9.2.2 und Mac OS X 10.2 oder höher
• USB-Kabel (im Handel erhältliches Produkt)

Achtung

• Dieser Monitor funktioniert je nach PC, Betriebssystem oder Peripheriegerät ggf. nicht. Wenden Sie sich bei Fragen zur 
USB-Kompatibilität an den entsprechenden Hersteller.

• Auch wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet, können die mit dem USB-Eingang verbundenen Geräte 
betrieben werden. Deshalb variiert der Stromverbrauch des Monitors je nach angeschlossenem Gerät auch im 
Energiesparmodus.

• Ein am USB-Eingang des Monitors angeschlossenes Gerät funktioniert nicht, wenn der Netzschalter des Monitors 
ausgeschaltet ist.
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 ●Verbindung (Einrichten der USB-Funktion)
1. Schließen Sie den Monitor mit dem Signalkabel zunächst an einen PC an, und starten Sie den PC.
2. Verbinden Sie mithilfe des USB-Kabels den USB-Eingang des PCs und den USB-Ausgang des Monitors.

Die USB-Hub-Funktion wird nach dem Anschließen des USB-Kabels automatisch eingestellt.

3. Schließen Sie die externen USB-Geräte an den USB-Eingang des Monitors an.

USB-
Eingang

USB-
Ausgang

6-6. Anzeige von Monitorinformationen
Mit dieser Funktion können Sie den Modellbezeichnung, die Seriennummer, die Nutzungsdauer, die Auflösung 
sowie das Eingangssignal anzeigen.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option „Informationen“, und drücken Sie .

Das Menü „Informationen“ wird eingeblendet.

Achtung

• Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal einschalten, beträgt die Nutzungsdauer aufgrund von Werkskontrollen 
möglicherweise mehr als 0.
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6-7. Technische Daten

 ●EV2316W

LCD-Display Größe 23,0Zoll(580mm)
Bauart TFT-Farb-LCD,LED-Hintergrundbeleuchtung
Oberflächenbehandlung Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel Horizontal170 ,̊Vertikal160˚(CR≥10)
Punktabstand 0,2655mm
Reaktionszeit Schwarz-weiß-schwarz:Ca.5ms

Horizontale
Abtastfrequenz

Analog 31-68kHz
Digital DVI 31-68kHz

DisplayPort 31-68kHz
Vertikale
Abtastfrequenz

Analog 55-61Hz(Non-interlace)
Digital DVI 59-61Hz(Non-interlace)

DisplayPort 59-61Hz(Non-interlace)
Auflösung 1920Punkte×1080Zeilen
Max.
Punktfrequenz

Analog 148,5MHz
Digital DVI 148,5MHz

DisplayPort 148,5MHz
Max.Anzeigefarbe Ca.16,77MillionenFarben
Anzeigebereich(H×V) 509,7mm(20,1Zoll)×286,7mm(11,3Zoll)
Stromversorgung 100-120VAC±10%,50/60Hz0,75A

200-240VAC±10%,50/60Hz0,45A
Stromverbrauch BildschirmanzeigeEin 37Woderweniger

Energiesparmodus 0,3Woderweniger („EcoViewSense“:„Aus“,und„Ton“-„Energie
sparen“:„TonAus“)

StromAus 0,3Woderweniger
HauptnetzAus 0W

Signaleingang 15-poligerMini-D-Sub
DVI-D-Anschluss(fürHDCP)
DisplayPort(StandardV1,1a,fürHDCP)
GeeignetesFormat(Audiosignal)
- 2chLinearPCM
 (32kHz/44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz)

AnalogesEingangssignal(Sync) Getrennt,TTL,Positiv/Negativ
AnalogesEingangssignal(Video) Analog,Positiv(0,7Vp-p/75Ω)
DigitalesSignal(DVI)
Übertragungssystem

TMDS(SingleLink)

Audioausgang Lautsprecherausgang:1,0W+1,0W(8Ω,THD+N:10%oderweniger)
Kopfhörerausgang:2mW+2mW(32Ω,THD+N:3%oderweniger)

LineIn Eingangsimpedanz:44kΩ(Typ.)
Eingangsstufe:2,0Vrms(Max.)

Plug&Play Analog/Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructure1,3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructure1,4

Abmessungen
(Breite)×(Höhe)
×(Tiefe)

Hauptgerät 540mm(21,3Zoll)×338,5-478,5mm(13,3Zoll-18,8Zoll)×233mm
(9,2Zoll)

Hauptgerät(ohne
Standfuß)

540mm(21,3Zoll)×317,5mm(12,5Zoll)×56mm(2,2Zoll)

Gewicht Hauptgerät Ca.5,9kg(13,0lbs.)
Hauptgerät(ohne
Standfuß)

Ca.3,5kg(7,7lbs.)
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BeweglicherBereich Neigung: 35˚nachoben,5˚nachunten
Drehen: 344˚
Höhenverstellung: 140mm(5,5Zoll)
Rotation: 90˚(imUhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb: 5˚Cbis35˚C(41˚Fbis95˚F)
Transport/Lagerung: -20˚Cbis60˚C(-4˚Fbis140˚F)

Luftfeuchte Betrieb: 20%bis80%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Transport/Lagerung: 10%bis90%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Luftdruck Betrieb: 700bis1.060hPa
Transport/Lagerung: 200bis1.060hPa

USB Standard USBSpecificationRevision2,0
Anschluss VorgeschalteterAnschluss×1,NachgeschalteterAnschluss×2
Übertragungsgeschwindigkeit 480Mbit/s(hoch),12Mbit/s(voll),1,5Mbit/s(niedrig)
Versorgungsstrom Nachgeschaltet: Max.500mA/1Anschluss

 ●EV2336W

LCD-Display Größe 23,0Zoll(580mm)
Bauart TFT-Farb-LCD,LED-Hintergrundbeleuchtung
Oberflächenbehandlung Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel Horizontal178 ,̊Vertikal178˚(CR≥10)
Punktabstand 0,2652mm
Reaktionszeit Schwarz-weiß-schwarz:Ca.16ms

Grau-zu-grau:Ca.6ms(Overdrive-Einstellung:Verbessert)
Horizontale
Abtastfrequenz

Analog 31-81kHz
Digital DVI 31-68kHz

DisplayPort 31-68kHz
Vertikale
Abtastfrequenz

Analog 55-76Hz(Non-interlace)
Digital DVI 59-61Hz(Non-interlace)(VGATEXT:69-71Hz)

DisplayPort 59-61Hz(Non-interlace)(VGATEXT:69-71Hz)
Auflösung 1920Punkte×1080Zeilen
Max.
Punktfrequenz

Analog 148,5MHz
Digital DVI 148,5MHz

DisplayPort 148,5MHz
Max.Anzeigefarbe Ca.16,77MillionenFarben
Anzeigebereich(H×V) 509,1mm(20Zoll)×286,4mm(11,3Zoll)
Stromversorgung 100-120VAC±10%,50/60Hz0,8A

200-240VAC±10%,50/60Hz0,5A
Stromverbrauch BildschirmanzeigeEin 40Woderweniger

Energiesparmodus 0,3Woderweniger (ohneUSB-Anschlüsse,„EcoViewSense“:„Aus“,
und„Ton“-„Energiesparen“:„TonAus“)

StromAus 0,3Woderweniger
HauptnetzAus 0W

Signaleingang 15-poligerMini-D-Sub
DVI-D-Anschluss(fürHDCP)
DisplayPort(StandardV1.1a,fürHDCP)
GeeignetesFormat(Audiosignal)
- 2chLinearPCM
 (32kHz/44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz)

AnalogesEingangssignal(Sync) Getrennt,TTL,Positiv/Negativ
AnalogesEingangssignal(Video) Analog,Positiv(0,7Vp-p/75Ω)
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DigitalesSignal(DVI)
Übertragungssystem

TMDS(SingleLink)

Audioausgang Lautsprecherausgang:1,0W+1,0W(8Ω,THD+N:10%oderweniger)
Kopfhörerausgang:2mW+2mW(32Ω,THD+N:3%oderweniger)

LineIn Eingangsimpedanz:44kΩ(Typ.)
Eingangsstufe:2,0Vrms(Max.)

Plug&Play Analog/Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructure1,3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructure1,4

Abmessungen
(Breite)×(Höhe)
×(Tiefe)

Hauptgerät 540mm(21,3Zoll)×338,5-478,5mm(13,3Zoll-18,8Zoll)×233mm
(9,2Zoll)

Hauptgerät(ohne
Standfuß)

540mm(21,3Zoll)×317,5mm(12,5Zoll)×56mm(2,2Zoll)

Gewicht Hauptgerät Ca.6,1kg(13,4lbs.)
Hauptgerät(ohne
Standfuß)

Ca.3,7kg(8,2lbs.)

BeweglicherBereich Neigung: 35˚nachoben,5˚nachunten
Drehen: 344˚

Höhenverstellung: 140mm(5,5Zoll)
Rotation: 90˚(imUhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb: 5˚Cbis35˚C(41˚Fbis95˚F)
Transport/Lagerung: -20˚Cbis60˚C(-4˚Fbis140˚F)

Luftfeuchte Betrieb: 20%bis80%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Transport/Lagerung: 10%bis90%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Luftdruck Betrieb: 700bis1.060hPa
Transport/Lagerung: 200bis1.060hPa

USB Standard USBSpecificationRevision2,0
Anschluss VorgeschalteterAnschluss×1,NachgeschalteterAnschluss×2
Übertragungsgeschwindigkeit 480Mbit/s(hoch),12Mbit/s(voll),1,5Mbit/s(niedrig)
Versorgungsstrom Nachgeschaltet: Max.500mA/1Anschluss
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 ●EV2416W

LCD-Display Größe 24,1Zoll(610mm)
Bauart TFT-Farb-LCD,LED-Hintergrundbeleuchtung
Oberflächenbehandlung Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel Horizontal170 ,̊Vertikal160˚(CR≥10)
Punktabstand 0,270mm
Reaktionszeit Schwarz-weiß-schwarz:Ca.5ms

Horizontale
Abtastfrequenz

Analog 31-76kHz
Digital DVI 31-76kHz

DisplayPort 31-76kHz
Vertikale
Abtastfrequenz

Analog 55-61Hz(Non-interlace)
Digital DVI 59-61Hz(Non-interlace)

DisplayPort 59-61Hz(Non-interlace)
Auflösung 1920Punkte×1200Zeilen
Max.
Punktfrequenz

Analog 193,3MHz
Digital DVI 162MHz

DisplayPort 162MHz
Max.Anzeigefarbe Ca.16,77MillionenFarben
Anzeigebereich(H×V) 518,4mm×324,0mm(20,4Zoll×12,8Zoll)
Stromversorgung 100-120VAC±10%,50/60Hz0,8A

200-240VAC±10%,50/60Hz0,5A
Stromverbrauch BildschirmanzeigeEin 40Woderweniger

Energiesparmodus 0,3Woderweniger (ohneUSB-Anschlüsse,„EcoViewSense“:„Aus“,
und„Ton“-„Energiesparen“:„TonAus“)

StromAus 0,3Woderweniger
HauptnetzAus 0W

Signaleingang 15-poligerMini-D-Sub
DVI-D-Anschluss(fürHDCP)
DisplayPort(StandardV1,1a,fürHDCP)
GeeignetesFormat(Audiosignal)
- 2chLinearPCM
 (32kHz/44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz)

AnalogesEingangssignal(Sync) Getrennt,TTL,Positiv/Negativ
AnalogesEingangssignal(Video) Analog,Positiv(0,7Vp-p/75Ω)
DigitalesSignal(DVI)
Übertragungssystem

TMDS(SingleLink)

Audioausgang Lautsprecherausgang:1,0W+1,0W(8Ω,THD+N:10%oderweniger)
Kopfhörerausgang:2mW+2mW(32Ω,THD+N:3%oderweniger)

LineIn Eingangsimpedanz:44kΩ(Typ.)
Eingangsstufe:2,0Vrms(Max.)

Plug&Play Analog/Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructure1,3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructure1,4

Abmessungen
(Breite)×(Höhe)
×(Tiefe)

Hauptgerät 552,5mm(21,8Zoll)×368-499mm(14,5-19,6Zoll)×233mm(9,2
Zoll)

Hauptgerät(ohne
Standfuß)

552,5mm(21,8Zoll)×358mm(14,1Zoll)×57mm(2,24Zoll)

Gewicht Hauptgerät Ca.6,1kg(13,4lbs.)
Hauptgerät(ohne
Standfuß)

Ca.3,7kg(8,2lbs.)
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BeweglicherBereich Neigung: 35˚nachoben,5˚nachunten
Drehen: 344˚
Höhenverstellung: 140mm(5,5Zoll)(131mm(5,2Zoll)beiNeigung

um0˚)
Rotation: 90˚(imUhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb: 5˚Cbis35˚C(41˚Fbis95˚F)
Transport/Lagerung: -20˚Cbis60˚C(-4˚Fbis140˚F)

Luftfeuchte Betrieb: 20%bis80%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Transport/Lagerung: 10%bis90%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Luftdruck Betrieb: 700bis1.060hPa
Transport/Lagerung: 200bis1.060hPa

USB Standard USBSpecificationRevision2,0
Anschluss VorgeschalteterAnschluss×1,NachgeschalteterAnschluss×2
Übertragungsgeschwindigkeit 480Mbit/s(hoch),12Mbit/s(voll),1,5Mbit/s(niedrig)
Versorgungsstrom Nachgeschaltet: Max.500mA/1Anschluss

 ●EV2436W

LCD-Display Größe 24,1Zoll(610mm)
Bauart TFT-Farb-LCD,LED-Hintergrundbeleuchtung
Oberflächenbehandlung Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel Horizontal178 ,̊Vertikal178˚(CR≥10)
Punktabstand 0,270mm
Reaktionszeit Schwarz-weiß-schwarz:Ca.14ms

Grau-zu-grau:Ca.6ms(Overdrive-Einstellung:Verbessert)
Horizontale
Abtastfrequenz

Analog 31-81kHz
Digital DVI 31-76kHz

DisplayPort 31-76kHz
Vertikale
Abtastfrequenz

Analog 55-76Hz(Non-interlace)(WUXGA:-61Hz)
Digital DVI 59-61Hz(Non-interlace)(VGATEXT:69-71Hz)

DisplayPort 59-61Hz(Non-interlace)(VGATEXT:69-71Hz)
Auflösung 1920Punkte×1200Zeilen
Max.
Punktfrequenz

Analog 193,3MHz
Digital DVI 162MHz

DisplayPort 162MHz
Max.Anzeigefarbe Ca.16,77MillionenFarben
Anzeigebereich(H×V) 518,4mm×324,0mm(20,4Zoll×12,8Zoll)
Stromversorgung 100-120VAC±10%,50/60Hz1,0A

200-240VAC±10%,50/60Hz0,6A
Stromverbrauch BildschirmanzeigeEin 60Woderweniger

Energiesparmodus 0,3Woderweniger (ohneUSB-Anschlüsse,„EcoViewSense“:„Aus“,
und„Ton“-„Energiesparen“:„TonAus“)

StromAus 0,3Woderweniger
HauptnetzAus 0W

Signaleingang 15-poligerMini-D-Sub
DVI-D-Anschluss(fürHDCP)
DisplayPort(StandardV1.1a,fürHDCP)
GeeignetesFormat(Audiosignal)
- 2chLinearPCM
 (32kHz/44,1kHz/48kHz/88,2kHz/96kHz)

AnalogesEingangssignal(Sync) Getrennt,TTL,Positiv/Negativ
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AnalogesEingangssignal(Video) Analog,Positiv(0,7Vp-p/75Ω)
DigitalesSignal(DVI)
Übertragungssystem

TMDS(SingleLink)

Audioausgang Lautsprecherausgang:1,0W+1,0W(8Ω,THD+N:10%oderweniger)
Kopfhörerausgang:2mW+2mW(32Ω,THD+N:3%oderweniger)

LineIn Eingangsimpedanz:44kΩ(Typ.)
Eingangsstufe:2,0Vrms(Max.)

Plug&Play Analog/Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructure1,3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructure1,4

Abmessungen
(Breite)×(Höhe)
×(Tiefe)

Hauptgerät 552,5mm(21,8Zoll)×368-499mm(14,5-19,6Zoll)×233mm(9,2
Zoll)

Hauptgerät(ohne
Standfuß)

552,5mm(21,8Zoll)×358mm(14,1Zoll)×57mm(2,24Zoll)

Gewicht Hauptgerät Ca.6,4kg(14,1lbs.)
Hauptgerät(ohne
Standfuß)

Ca.4,1kg(9lbs.)

BeweglicherBereich Neigung: 35˚nachoben,5˚nachunten
Drehen: 344˚
Höhenverstellung: 140mm(5,5Zoll)(131mm(5,2Zoll)beiNeigung

um0˚)
Rotation: 90˚(imUhrzeigersinn)

Umgebungsbedingungen Temperatur Betrieb: 5˚Cbis35˚C(41˚Fbis95˚F)
Transport/Lagerung: -20˚Cbis60˚C(-4˚Fbis140˚F)

Luftfeuchte Betrieb: 20%bis80%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Transport/Lagerung: 10%bis90%relativeLuftfeuchte(ohne
Kondensierung)

Luftdruck Betrieb: 700bis1.060hPa
Transport/Lagerung: 200bis1.060hPa

USB Standard USBSpecificationRevision2,0
Anschluss VorgeschalteterAnschluss×1,NachgeschalteterAnschluss×2
Übertragungsgeschwindigkeit 480Mbit/s(hoch),12Mbit/s(voll),1,5Mbit/s(niedrig)
Versorgungsstrom Nachgeschaltet: Max.500mA/1Anschluss

 ●Hauptstandardeinstellungen

AutoEcoView Standard
EcoViewOptimizer2 Ein
EcoViewSense Aus
FineContrast-Modus User1
Bildgröße Vollbild
Glätten 3
Energiesparen Ein
Eco-Timer Aus
Sprache English
Menü-Position Mitte
Eingangssignal Manuell
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 ●Außenabmessungen
EV2316W / EV2336W
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 ●Zubehör
Signalkabel MD-C87
Reinigungssatz EIZO„ScreenCleaner“

Die aktuellsten Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website.

http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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6-8. Voreingestellte Taktraten
Die folgende Tabelle enthält die werkseitig voreingestellten analogen Signaltaktraten.

Achtung

• Je nach angeschlossenem PC kann die Anzeigeposition variieren, sodass Justierungen mithilfe des Einstellungsmenüs 
erforderlich sein können.

• Wird ein Eingangssignal verwendet, das in der Tabelle nicht aufgeführt ist, passen Sie den Bildschirm mithilfe des 
Einstellungsmenüs an. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass das Bild auch nach den vorgenommen 
Justierungen nicht korrekt angezeigt wird.

• Bei Verwendung von Interlace- Signalen kann das Bild auch nach den vorgenommenen Justierungen im Einstellungsmenü 
nicht korrekt dargestellt werden.

 ●EV2316W

Auflösung Geeignete 
Signale

Frequenz Polarität
Punktfrequenz:

MHz
Horizontal:

kHz Vertikal: Hz Horizontal Vertikal

640×480 VGA 25,18 31,47 59,94 Negativ Negativ
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32 Positiv Positiv
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00 Negativ Negativ
1280×720 CEA-861 74,25 45,00 60,00 Positiv Positiv
1280×960 VESA 108,00 60,00 60,00 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Positiv Positiv
1680×1050 VESACVT 146,25 65,29 59,95 Negativ Positiv
1680×1050 VESACVTRB 119,00 64,67 59,88 Positiv Negativ
1920×1080 CEA-861 148,50 67,50 60,00 Positiv Positiv

 ●EV2336W

Auflösung Geeignete 
Signale

Frequenz Polarität
Punktfrequenz:

MHz
Horizontal:

kHz Vertikal: Hz Horizontal Vertikal

640×480 VGA 25,18 31,47 59,94 Negativ Negativ
640×480 VESA 31,50 37,86 72,81 Negativ Negativ
640×480 VESA 31,50 37,50 75,00 Negativ Negativ
720×400 VGATEXT 28,32 31,47 70,09 Negativ Positiv
800×600 VESA 36,00 35,16 56,25 Positiv Positiv
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32 Positiv Positiv
800×600 VESA 50,00 48,08 72,19 Positiv Positiv
800×600 VESA 49,50 46,88 75,00 Positiv Positiv
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00 Negativ Negativ
1024×768 VESA 75,00 56,48 70,07 Negativ Negativ
1024×768 VESA 78,75 60,02 75,03 Positiv Positiv
1280×720 CEA-861 74,25 45,00 60,00 Positiv Positiv
1280×960 VESA 108,00 60,00 60,00 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 135,00 79,98 75,03 Positiv Positiv
1680×1050 VESACVT 146,25 65,29 59,95 Negativ Positiv
1680×1050 VESACVTRB 119,00 64,67 59,88 Positiv Negativ
1920×1080 CEA-861 148,50 67,50 60,00 Positiv Positiv
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 ●EV2416W

Auflösung Geeignete 
Signale

Frequenz Polarität
Punktfrequenz:

MHz
Horizontal:

kHz Vertikal: Hz Horizontal Vertikal

640×480 VGA 25,18 31,47 59,94 Negativ Negativ
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32 Positiv Positiv
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00 Negativ Negativ
1280×720 CEA-861 74,25 45,00 60,00 Positiv Positiv
1280×960 VESA 108,00 60,00 60,00 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Positiv Positiv
1600×1200 VESA 162,00 75,00 60,00 Positiv Positiv
1680×1050 VESACVT 146,25 65,29 59,95 Negativ Positiv
1680×1050 VESACVTRB 119,00 64,67 59,88 Positiv Negativ
1920×1200 VESACVT 193,25 74,56 59,89 Negativ Positiv
1920×1200 VESACVTRB 154,00 74,04 59,95 Positiv Negativ

 ●EV2436W

Auflösung Geeignete 
Signale

Frequenz Polarität
Punktfrequenz:

MHz
Horizontal:

kHz Vertikal: Hz Horizontal Vertikal

640×480 VGA 25,18 31,47 59,94 Negativ Negativ
640×480 VESA 31,50 37,86 72,81 Negativ Negativ
640×480 VESA 31,50 37,50 75,00 Negativ Negativ
720×400 VGATEXT 28,32 31,47 70,09 Negativ Positiv
800×600 VESA 36,00 35,16 56,25 Positiv Positiv
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32 Positiv Positiv
800×600 VESA 50,00 48,08 72,19 Positiv Positiv
800×600 VESA 49,50 46,88 75,00 Positiv Positiv
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00 Negativ Negativ
1024×768 VESA 75,00 56,48 70,07 Negativ Negativ
1024×768 VESA 78,75 60,02 75,03 Positiv Positiv
1280×720 CEA-861 74,25 45,00 60,00 Positiv Positiv
1280×960 VESA 108,00 60,00 60,00 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 108,00 63,98 60,02 Positiv Positiv
1280×1024 VESA 135,00 79,98 75,03 Positiv Positiv
1600×1200 VESA 162,00 75,00 60,00 Positiv Positiv
1680×1050 VESACVT 146,25 65,29 59,95 Negativ Positiv
1680×1050 VESACVTRB 119,00 64,67 59,88 Positiv Negativ
1920×1200 VESACVT 193,25 74,56 59,89 Negativ Positiv
1920×1200 VESACVTRB 154,00 74,04 59,95 Positiv Negativ
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6-9. Glossar
Auflösung

Das LCD-Display besteht aus einer großen Anzahl von Pixeln bestimmter Größe, die beleuchtet sind, um 
Bilder darzustellen. Dieser Monitor setzt sich aus 1920 horizontalen und 1080 vertikalen Pixeln (EV2316W / 
EV2336W), oder 1920 horizontalen und 1200 vertikalen Pixeln (EV2416W / EV2436W) zusammen. Bei 
einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixel (EV2316W / EV2336W) oder 1920 × 1200 Pixel (EV2416W / 
EV2436W), werden alle Pixel als ein Vollbild beleuchtet (1:1).

Bereichsjustierung
Die Bereichsjustierung steuert die Signalausgangspegel, sodass die gesamte Farbabstufung angezeigt werden 
kann. Es wird empfohlen, die Bereichsjustierung vor der Farbeinstellung vorzunehmen.

Clock
Der analoge Signaleingangsmonitor muss einen Takt derselben Frequenz wie die Punktfrequenz des 
verwendeten Grafiksystems wiedergeben, wenn das analoge Signal in ein digitales Signal zur Bildanzeige 
umgewandelt wird. Das nennt man Taktanpassung. Ist der Taktpuls nicht korrekt eingestellt, sind einige 
vertikale Balken auf dem Bildschirm zu sehen.

DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface)
VESA liefert den Standard für die interaktive Kommunikation der Einstellungsinformationen usw. zwischen 
einem PC und dem Monitor.

DisplayPort
Dies ist der Schnittstellenstandard für Bildsignale, die VESA-konform standardisiert sind. Er wurde mit dem 
Ziel entwickelt, die herkömmlichen DVI- und analogen Schnittstellen zu ersetzen und kann hochauflösende 
Signale sowie Tonsignale übertragen, die nicht von DVI unterstützt werden. Die Anschlüsse mit 
Standardgröße und kleiner Größe wurden standardisiert.

DVI (Digital Visual Interface)
Bei DVI handelt es sich um einen digitalen Schnittstellenstandard. DVI ermöglicht die direkte und 
verlustfreie Übertragung digitaler PC-Daten.
Verwendet werden hierbei das TMDS-Signalübertragungsverfahren sowie DVI-Anschlüsse. Es gibt zwei 
Arten von DVI-Anschlüssen: Der eine ist ein DVI-D-Anschluss für den digitalen Signaleingang. Der andere 
ist ein DVI-I-Anschluss sowohl für den digitalen als auch für analoge Signaleingänge.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM ist eine Energiesparfunktion für digitale Schnittstellen. Der Status „Monitor EIN 
(Betriebsmodus)“ und „Aktiv Aus (Energiesparmodus)“ sind Voraussetzung für die Verwendung von DVI 
DMPM als Strommodus des Monitors.
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Gain
Justiert jeden Farbparameter für rot, grün und blau. Ein LCD-Monitor stellt Farben mithilfe von Licht dar, 
das den Farbfilter des Displays durchdringt. Rot, grün und blau sind die drei Primärfarben. Alle Farben des 
Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann durch Justierung der 
Intensität, mit der das Licht die einzelnen Farbfilter durchdringt, verändert werden.

Gamma
Die Monitorhelligkeit variiert nicht linear mit dem Eingangssignalpegel. Dieses Phänomen wird allgemein 
als „Gamma-Charakteristik“ bezeichnet. Ein geringer Gamma-Wert liefert ein kontrastarmes Bild, 
wohingegen ein hoher Gamma-Wert ein kontrastreiches Bild liefert.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Ein digitales Signalverschlüsselungssystem wurde entwickelt, um die digitalen Inhalte, wie z. B. Video, 
Musik usw. mit Kopierschutz zu versehen.
Dadurch werden die digitalen Inhalte sicher übertragen, indem die digitalen Inhalte auf der Ausgangsseite 
verschlüsselt, über einen DVI- oder HDMI-Anschluss gesendet und auf der Eingangsseite wieder 
entschlüsselt werden.
Digitale Inhalte können nicht reproduziert werden, wenn beide Geräte auf der Ausgangs- als auch auf der 
Eingangsseite nicht mit einem HDCP-System kompatibel sind.

Overdrive
Mit dieser Technologie wird die Reaktionsgeschwindigkeit durch Erhöhen des Spannungsabfalls bei der 
Bewegung der Flüssigkristallpixel verbessert. Sie wird außerdem allgemein für LCD-Fernsehgeräte und 
andere Geräte verwendet. Sie bietet eine klare dreidimensionale Anzeige mit geringem Nachbild durch die 
Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit des Zwischenabstufungsbereichs, der häufig in Bewegtbildern 
erscheint.

Phase
„Phase“ beschreibt das Abtast-Timing für die Umwandlung des analogen in ein digitales Signal. Durch die 
Phasenjustierung wird das Timing justiert. Es empfiehlt sich, die Phasenjustierung erst dann vorzunehmen, 
wenn der Takt (Clock) korrekt justiert wurde.

sRGB (Standard RGB)
Internationaler Standard für die Farbreproduktion und den Farbraum bei Peripheriegeräten (wie Monitoren, 
Druckern, Digitalkameras, Scannern). Als eine Form der einfachen Farbübereinstimmung für das Internet 
können Farben mit Farbtönen angezeigt werden, die denen der Übertragungs- und Empfangsgeräte sehr nahe 
kommen.
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Temperatur
Bei der Farbtemperatur handelt es sich um ein Verfahren zum Messen des weißen Farbtons, üblicherweise 
angegeben in Kelvin. Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei 
hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt.
5.000 K: Leicht rötliches Weiß
6.500 K: Weiß, das als Kunstlichtfarbe bezeichnet wird
9.300 K: Leicht bläuliches Weiß

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Signalübertragungsmethode für die digitale Schnittstelle.

VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power 
Management)

VESA-Spezifikationen erzielen eine erhöhte Energieeffizienz für Computermonitore. Dazu gehört die 
Standardisierung von Signalen, die vom Computer (den Grafikkarten) gesendet werden.
DPM bezeichnet den Status der zwischen Computer und Monitor übertragenen Signale.
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Anhang

Marke
Das DisplayPort Compliance Logo und VESA sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards 
Association.
Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server und Xbox 360 sind eingetragene Marken der Microsoft 
Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime und iBook sind 
eingetragene Marken von Apple Inc.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR und Photoshop sind eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
PowerPC ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.
Pentium ist eine eingetragene Marke von Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
AMD Athlon und AMD Opteron sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.
GRACoL und IDEAlliance sind eingetragene Marken der International Digital Enterprise Alliance.
ColorVision und ColorVision Spyder2 sind eingetragene Marken der DataColor Holding AG.
Spyder3 ist eine Marke der DataColor Holding AG.
Eye-One, ColorMunki und X-Rite sind eingetragene Marken oder Marken von X-Rite Incorporated.
TouchWare ist eine Marke von 3M Touch Systems, Inc.
NextWindow ist eine eingetragene Marke von NextWindow Ltd.
Real Player ist eine eingetragene Marke von RealNetworks, Inc.
NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation. PC-9801 und PC-9821 sind Marken der NEC Corporation.
PlayStation ist eine eingetragene Marke von Sony Computer Entertainment Inc.
PSP und PS3 sind Marken von Sony Computer Entertainment Inc.
ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der United States Environmental Protection Agency in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Die Bezeichnungen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken 
oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Kensington und MicroSaver sind eingetragene Marken der ACCO Brands Corporation.
EIZO, das EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor und 
ScreenManager sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.
ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator und UniColor 
Pro sind Marken der EIZO Corporation.
Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Lizenz
Die für den auf diesem Produkt angezeigten Text verwendete Bitmap-Schriftart „Round Gothic Bold“ wurde von 
Ricoh entworfen.
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ENERGY STAR (EV2316W / EV2336W / EV2416W)
Als Partner von ENERGY STAR erfüllt EIZO Corporation für dieses Produkt die Richtlinien für 
Energieeffizienz von ENERGY STAR.

TCO (EV2336W / EV2436W)
Dieses Produkt erfüllt den TCO-Standard, der sich auf Sicherheit, Ergonomie (EcoView Optimizer 2: Aus, 
Temperatur: Aus), Umweltfreundlichkeit usw. von Büroausrüstung bezieht. 
Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

TCO (EV2316W / EV2416W)
Dieses Produkt erfüllt den TCO-Standard, der sich auf Sicherheit, Ergonomie (EcoView Optimizer 2: Aus), 
Umweltfreundlichkeit usw. von Büroausrüstung bezieht.  
Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Congratulations!

This product is TCO Certifi ed – for Sustainable IT

TCOCertifiedisaninternationalthirdpartysustainabilitycertificationforIT
products.TCOCertifiedensuresthatthemanufacture,useandrecyclingofIT
productsreflectenvironmental,socialandeconomicresponsibility.EveryTCO
Certifiedproductmodelisverifiedbyanaccreditedindependenttestlaboratory.

ThisproducthasbeenverifiedtomeetallthecriteriainTCOCertified,including:

Corporate Social Responsibility
Sociallyresponsibleproduction–workingconditionsandlaborlawinmanufacturingcountry
Energy Effi ciency
Energyefficiencyofproductandpowersupply.EnergyStarcompliant,whereapplicable
Environmental Management System
ManufacturermustbecertifiedaccordingtoeitherISO14001orEMAS
Minimization of Hazardous Substances
Limitsoncadmium,mercury,lead&hexavalentchromiumincludingrequirementsformercury-free
products,halogenatedsubstancesandhazardousflameretardants
Design for Recycling
Codingofplasticsforeasyrecycling.Limitonthenumberofdifferentplasticsused.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimumone-yearproductwarranty.Minimumthree-yearavailabilityofspareparts.Producttakeback
Packaging
Limitsonhazardoussubstancesinproductpackaging.Packagingpreparedforrecycling
Ergonomic, User-centered design
Visualergonomicsinproductswithadisplay.Adjustabilityforusercomfort(displays,headsets)
Acousticperformance–protectionagainstsoundspikes(headsets)andfannoise(projectors,computers)
Ergonomicallydesignedkeyboard(notebooks)
Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions 
Third Party Testing
Allcertifiedproductmodelshavebeentestedinanindependent,accreditedlaboratory.

Adetailedcriteriasetisavailablefordownloadatwww.tcodevelopment.com,whereyoucanalsofinda
searchabledatabaseofallTCOCertifiedITproducts.

TCODevelopment,theorganizationbehindTCOCertified,hasbeenaninternationaldriverinthefield
ofSustainableITfor20years.CriteriainTCOCertifiedaredevelopedincollaborationwithscientists,
experts,usersandmanufacturers.OrganizationsaroundtheworldrelyonTCOCertifiedasatoolto
helpthemreachtheirsustainableITgoals.WeareownedbyTCO,anon-profitorganizationrepresenting
officeworkers.TCODevelopmentisheadquarteredinStockholm,Sweden,withregionalpresencein
NorthAmericaandAsia

Formoreinformation,pleasevisit
www.tcodevelopment.com
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FCC Declaration of Conformity

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity
We, the Responsible Party EIZOInc.

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Phone:(562)431-5011

declare that the product Tradename:EIZO
Model:FlexScanEV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant
toPart15oftheFCCRules.Theselimitsaredesignedtoprovidereasonableprotectionagainst
harmfulinterferenceinaresidentialinstallation.Thisequipmentgenerates,uses,andcanradiateradio
frequencyenergyand,ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions,maycauseharmful
interferencetoradiocommunications.However,thereisnoguaranteethatinterferencewillnotoccurin
aparticularinstallation.Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,
whichcanbedeterminedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrect
theinterferencebyoneormoreofthefollowingmeasures.

* Reorientorrelocatethereceivingantenna.
* Increasetheseparationbetweentheequipmentandreceiver.
* Connecttheequipmentintoanoutletonacircuitdifferentfromthattowhichthereceiverisconnected.
* Consultthedealeroranexperiencedradio/TVtechnicianforhelp.

Changesormodificationsnotexpresslyapprovedbythepartyresponsibleforcompliancecouldvoidthe
user’sauthoritytooperatetheequipment.

Note

UsetheattachedspecifiedcablebeloworEIZOsignalcablewiththismonitorsoastokeepinterference
withinthelimitsofaClassBdigitaldevice.

- ACCord
- ShieldedSignalCable(enclosed)

Canadian Notice
ThisClassBdigitalapparatuscomplieswithCanadianICES-003.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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BEGRENZTE GARANTIE
EIZOCorporation (imWeiterenals „EIZO“bezeichnet)unddieVertragsimporteurevonEIZO (imWeiterenals
„Vertrieb(e)“bezeichnet)garantierendemursprünglichenKäufer(imWeiterenals„Erstkäufer“bezeichnet),derdasin
diesemDokumentvorgegebeneProdukt(imWeiterenals„Produkt“bezeichnet)vonEIZOodereinemVertrieberworben
hat,gemäßdenBedingungendieserbeschränktenGarantie(imWeiterenals„Garantie“bezeichnet),dassEIZOund
derVertriebnacheigenemErmessendasProduktentwederkostenlosreparierenoderaustauschen,fallsderErstkäufer
innerhalbderGarantiefrist (weiterunten festgelegt)eineFehlfunktionbzw.BeschädigungdesProdukts feststellt,
diewährenddesnormalenGebrauchsdesProduktsgemäßdenAnweisungendeszumLieferumfangdesProdukts
gehörendenBenutzerhandbuchs(imWeiterenals„Benutzerhandbuch“bezeichnet)aufgetretenist.
DieDauerderGarantieleistungbeträgt (i) fünf (5)JahreabdemErstverkaufsdatumdesProduktsoder (ii)30.000
BetriebsstundendesProdukts(imWeiterenals„Garantiefrist“bezeichnet).EIZOunddieVertriebeübernehmenüber
denRahmendieserGarantiehinaushinsichtlichdesProduktskeinerleiHaftungoderVerpflichtungdemErstkäuferoder
Drittengegenüber.
NachAblaufvonsieben(7)JahrennachEndederProduktionsolcherTeilewerdenEIZOundVertriebshändlerkeine
Teile (mitAusnahmevonKonstruktionsteilen)mehrvorhaltenundlagern.EIZOundseineVertriebspartnerverpflichten
sich,beieineretwaigenReparaturdesMonitorsausschließlichProduktegemäßdenEIZO-Qualitätssicherungsstandards
zuverwenden. WenndasGerätaufgrundseinesZustandsodereinesFehlbestandsbeieinementsprechendenTeilnicht
repariertwerdenkann,könnenEIZOundVertriebshändlerstattderReparaturdesGerätsdenAustauschgegenein
ProduktmitgleichwertigerLeistunganbieten.
DieseGarantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen
GewährleistungsrechtedesErstkäufersgegenüberdemVerkäuferwerdendurchdieseGarantienichtberührt.
EIZOunddieVertriebebesitzenimRahmendieserGarantiekeinerleiVerpflichtungindenfolgendenFällen:
(a) Produktdefekte,dieaufFrachtschäden,Modifikation,Nachgestaltung,Missbrauch,Fehlbedienung,Unfälle,

unsachgemäßeInstallation,Naturkatastrophen,fehlerhafteWartungund/oderunsachgemäßeReparaturdurcheine
andereParteialsEIZOunddieVertriebezurückzuführensind.

(b) Eine InkompatibilitätdesProduktsaufgrundvon technischenNeuerungenund/oderneuenBestimmungen,die
nachdemKaufinKrafttreten.

(c) JeglicheVerschlechterungdesSensors.
(d) JeglicheVerschlechterungderBildschirmleistung,diedurchVerschleißteilewiedasLCD-Panelund/oderdie

Hintergrundbeleuchtungusw.hervorgerufenwerden(z.B.VeränderungenvonHelligkeitoderHelligkeitsverteilung,
VeränderungenvonFarbeoderFarbverteilung,PixeldefekteeinschließlichvondurchgebranntenPixelnusw.).

(e) Produktdefekte,diedurchexterneGeräteverursachtwerden.
(f) JeglicherDefekteinesProdukts,dessenursprünglicheSeriennummergeändertoderentferntwurde.
(g) NormaleAbnutzungdesProdukts, insbesonderevonVerbrauchsteilen,Zubehörteilenund/oderBeilagen(z.B.

Tasten,drehbareTeile,Kabel,Benutzerhandbuchusw.);sowie
(h) Verformungen,Verfärbungenund/oderVerziehungenamProduktäußeren,einschließlichderOberflächedesLCD-

Panels.
Bei InanspruchnahmederGarantieleistung ist derErstkäufer verpflichtet, dasProduktaufeigeneKostenund
inderOriginalverpackungbzw.eineranderengeeignetenVerpackung,dieeinengleichwertigenSchutzgegen
Transportschädenbietet,andenörtlichenVertriebzuübersenden,wobeiderErstkäuferdasTransportrisikogegenüber
Schädenund/oderVerlust trägt.ZumZeitpunktder InanspruchnahmederGarantieleistungmussderErstkäufereinen
Verkaufsbelegvorweisen,aufdemdasKaufdatumangegebenist.
DieGarantiefrist fürein imRahmendieserGarantieausgetauschtesund/oderrepariertesProdukterlischtnachAblauf
derursprünglichenGarantiefrist.
EIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREHAFTENNICHTFÜRZERSTÖRTEDATENBESTÄNDEODERDIE
KOSTENDERWIEDERBESCHAFFUNGDIESERDATENBESTÄNDEAUFJEGLICHENDATENTRÄGERNODER
TEILENDESPRODUKTS,DIEIMRAHMENDERGARANTIEBEIEIZOODERDENEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN
ZURREPARATUREINGEREICHTWURDEN.
EIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREGEBENWEDEREXPLIZITENOCH IMPLIZITEGARANTIEN
INBEZUGAUFDIESESPRODUKTUNDSEINEQUALITÄT,LEISTUNG,VERKÄUFLICHKEITODEREIGNUNG
FÜREINENBESTIMMTENZWECK.AUFKEINENFALLSINDEIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEURE
VERANTWORTLICHFÜRJEGLICHEZUFÄLLIGE, INDIREKTE,SPEZIELLE,FOLGE-ODERANDERESCHÄDEN
JEGLICHERART (EINSCHLIESSLICHOHNEJEDEBEGRENZUNGSCHÄDENBEZÜGLICHPROFITVERLUST,
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG,VERLUSTVONGESCHÄFTSINFORMATIONODERJEGLICHEANDEREN
FINANZIELLENEINBUSSEN),DIEDURCHDIEVERWENDUNGDESPRODUKTESODERDIEUNFÄHIGKEIT
ZURVERWENDUNGDESPRODUKTESODER IN JEGLICHERBEZIEHUNGMITDEMPRODUKT,SEIES
BASIERENDAUFVERTRAG,SCHADENSERSATZ,NACHLAESSIGKEIT,STRIKTEHAFTPFLICHTODERANDEREN
FORDERUNGENENTSTEHEN,AUCHWENNEIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREIMVORAUSÜBER
DIEMÖGLICHKEITSOLCHERSCHÄDENINFORMIERTWURDEN.DIESERAUSSCHLUSSENTHÄLTAUCHJEDE
HAFTPFLICHT,DIEAUSFORDERUNGENDRITTERGEGENDENERSTKÄUFERENTSTEHENKANN.ZWECK
DIESERKLAUSELISTES,DIEHAFTUNGVONEIZOUNDDENVERTRIEBENGEGENÜBERFORDERUNGENZU
BEGRENZEN,DIEAUSDIESERBESCHRÄNKTENGARANTIEUND/ODERDEMVERKAUFENTSTEHENKÖNNEN.
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Informationen zum Thema Recycling
Recycling Information

Thisproduct,whendisposedof, issupposed tobecollectedand recycledaccording toyourcountry’s
legislationtoreduceenvironmentalburden.Whenyoudisposeofthisproduct,pleasecontactadistributoror
anaffiliateinyourcountry.
ThecontactaddresseesarelistedontheEIZOwebsitebelow.
http://www.eizoglobal.com

ForrecyclinginformationforcustomersinSwitzerland,pleaserefertothefollowingwebsite.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling
DiesesProduktmussgemäßdenVorschriften IhresLandeszurEntlastungderUmwelt recycletwerden.
WendenSiesichbeiderEntsorgungdiesesProduktsaneinenVerteilerodereineTochtergesellschaft in
IhremLand.
DieAdressenzurKontaktaufnahmesindaufderuntenangegebenenWebsitevonEIZOaufgeführt.
http://www.eizoglobal.com

KundeninderSchweizentnehmenInformationenzumRecyclingderfolgendenWebsite:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage
Ceproduitdoitêtrejetéauxpointsdecollecteprévusàceteffetetrecycléconformémentàlalégislationde
votrepays,afinderéduirel’impactsurl’environnement.Lorsquevousjetezceproduit,veuillezcontacterun
distributeurouunesociétéaffiliéedevotrepays.
LesadressesdesdistributeurssontrépertoriéessurlesiteWebEIZOci-dessous.
http://www.eizoglobal.com

Pour lesclientsenSuisse,veuillezconsulter lesiteWebsuivantafind’obtenirdes informationssur le
recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Esteproductodebedesecharse y reciclarse según la legislacióndel paíspara reducir el impacto
medioambiental.Cuandodeseedeshacersedeesteproducto,póngaseencontactoconundistribuidoro
unafilialdesupaís.
EncontrarálasdireccionesdecontactoenelsitiowebdeEIZOqueseindicaacontinuación.
http://www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio
Perlosmaltimentoeilriciclaggiodelpresenteprodotto,attenersiallenormativevigentinelpropriopaeseper
ridurrel’impattoambientale.Perlosmaltimento,rivolgersiadundistributoreounaffiliatopresentinelproprio
paese.
GliindirizzisonoelencatinelsitoWebEIZOriportatodiseguito.
http://www.eizoglobal.com

PerinformazionisulriciclaggiopericlientiinSvizzera,consultareilsitoWebriportatodiseguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation
Närdennaproduktkasserasskadenhanterasochåtervinnasenligt landets föreskrifter föratt reducera
miljöpåverkan.Närdukasserarproduktenskadukontaktaendistributörellerrepresentantidittland.
KontaktadressernalistaspåEIZO-webbplatsennedan.
http://www.eizoglobal.com
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Recycling Information
Thisproduct,whendisposedof, issupposed tobecollectedand recycledaccording toyourcountry’s
legislationtoreduceenvironmentalburden.Whenyoudisposeofthisproduct,pleasecontactadistributoror
anaffiliateinyourcountry.
ThecontactaddresseesarelistedontheEIZOwebsitebelow.
http://www.eizoglobal.com

ForrecyclinginformationforcustomersinSwitzerland,pleaserefertothefollowingwebsite.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling
DiesesProduktmussgemäßdenVorschriften IhresLandeszurEntlastungderUmwelt recycletwerden.
WendenSiesichbeiderEntsorgungdiesesProduktsaneinenVerteilerodereineTochtergesellschaft in
IhremLand.
DieAdressenzurKontaktaufnahmesindaufderuntenangegebenenWebsitevonEIZOaufgeführt.
http://www.eizoglobal.com

KundeninderSchweizentnehmenInformationenzumRecyclingderfolgendenWebsite:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage
Ceproduitdoitêtrejetéauxpointsdecollecteprévusàceteffetetrecycléconformémentàlalégislationde
votrepays,afinderéduirel’impactsurl’environnement.Lorsquevousjetezceproduit,veuillezcontacterun
distributeurouunesociétéaffiliéedevotrepays.
LesadressesdesdistributeurssontrépertoriéessurlesiteWebEIZOci-dessous.
http://www.eizoglobal.com

Pour lesclientsenSuisse,veuillezconsulter lesiteWebsuivantafind’obtenirdes informationssur le
recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Esteproductodebedesecharse y reciclarse según la legislacióndel paíspara reducir el impacto
medioambiental.Cuandodeseedeshacersedeesteproducto,póngaseencontactoconundistribuidoro
unafilialdesupaís.
EncontrarálasdireccionesdecontactoenelsitiowebdeEIZOqueseindicaacontinuación.
http://www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio
Perlosmaltimentoeilriciclaggiodelpresenteprodotto,attenersiallenormativevigentinelpropriopaeseper
ridurrel’impattoambientale.Perlosmaltimento,rivolgersiadundistributoreounaffiliatopresentinelproprio
paese.
GliindirizzisonoelencatinelsitoWebEIZOriportatodiseguito.
http://www.eizoglobal.com

PerinformazionisulriciclaggiopericlientiinSvizzera,consultareilsitoWebriportatodiseguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation
Närdennaproduktkasserasskadenhanterasochåtervinnasenligt landets föreskrifter föratt reducera
miljöpåverkan.Närdukasserarproduktenskadukontaktaendistributörellerrepresentantidittland.
KontaktadressernalistaspåEIZO-webbplatsennedan.
http://www.eizoglobal.com
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Informace o recyklaci
Při likvidaci produktumusíbýt produkt vyzvednuta recyklovánpodle zákonůpříslušnézemě,aby
nedocházelokzatěžováníživotníhoprostředí.Zbavujete-li seproduktu,kontaktujtedistributoranebo
pobočkuvesvézemi.KontaktníadresyjsouuvedenynanásledujícíwebovéstráncespolečnostiEIZO.
http://www.eizoglobal.com

Ringlussevõtu alane teave
Keskkonnakoormusevähendamisekstulekskasutatudtootedkokkukogudajavõttaringlussevastavaltteie
riigiseadustele.Kuikõrvaldatekäesolevatoote,võtkepalunühendustturustajavõifiliaaligaomariigis.
KontaktisikudontoodudEIZOveebileheljärgmiselaadressil:
http://www.eizoglobal.com

Újrahasznosítási információ
Jelenterméket,amikoreldobjuk,az illetőországtörvényeialapjánkellösszegyűjteniésújrahasznosítani,
hogycsökkentsükakörnyezet terhelését.Amikorezta terméketeldobja,kérjük lépjenkapcsolatbaegy
országonbelüliforgalmazóvalvagytársvállalkozással.
AkapcsolatcímeiazEIZOalábbiweboldalántalálhatókfelsorolva:
http://www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju
Obkoncuuporabeodslužen izdelek izročitenazbirnomestoza recikliranjevskladuzokoljevarstveno
zakonodajovašedržave.Prosimo,dasepriodstranjevanju izdelkaobrnetena lokalnegadistributerjaali
podružnico.
KontaktninaslovisoobjavljeninaspodajnavedenihspletnihstranehEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informácie o recyklácii
Prilikvidáciimusíbyťtentovýrobokrecyklovanývsúladeslegislatívouvašejkrajiny,abysaznížilozaťaženie
životnéhoprostredia.Keďsachcetezbaviťtohtovýrobku,kontaktujteprosímdistribútoraalebopobočkuvo
vašejkrajine.
ZoznamkontaktnýchadriesjeuvedenýnanasledovnejwebovejstránkefirmyEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Pārstrādes informācija
Utilizējotšoproduktu, tāsavākšanaunpārstrādeveicamaatbilstoši jūsuvalsts likumdošanasprasībām
attiecībāuzslodzesuzvidisamazināšanu.Laiveiktušīproduktautilizāciju,sazinietiesar izplatītājuvai
pārstāvniecībujūsuvalstī.
KontaktadresesirnorādītaszemākminētajāEIZOtīmekļavietnē.
http://www.eizoglobal.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą
Šalinant(išmetant)šiuosgaminiusjuosreikiasurinktiirperdirbtigrąžinamuojubūdupagaljūsųšaliesteisės
aktus,siekiantsumažintiaplinkos teršimą.Kai reikia išmestišįgaminį,kreipkitės į jūsųšalyjeveikiančią
gaminiųpardavimoatstovybęarbajosfilialą.
KontaktiniaiadresatainurodytiEIZOinternetosvetainėje.
http://www.eizoglobal.com
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Информация относно рециклиране
Приизхвърлянетонатозипродуктсепредлагасъбиранетоирециклиранетомусъобразнозаконитена
вашатастраназадасенамализамърсяванетонаоколнатасреда.Когатоискатедасеосвободитеот
тозипродукт,молясвържетесестърговскиямупредставителилисъссъответнитеорганиотговарящи
затовавъввашатастрана.
ДаннитезавръзкаснассаописанинаследнияИнтернетсайтнаEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informaţie referitoare la reciclare
Acestprodus,cânddebarasat, trebuiecolectatşi reciclatconformlegislaţiei ţării rspectivecasăreducem
sarcinamediului.Cândsedebaraseazădeacestprodus,vărugămsăcontactaţiundistribuitorsauunafiliat
alţăriirespective.
AdreseledecontactlegăsiţipepaginadewebalEIZO:
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
http://www.eizoglobal.com

Geri Dönüşüm Bilgisi
Buürünün,atılacağızaman,ülkenizinçevrekirliliğininazaltılmasıkonusundakimevzuatınagöretoplanması
veyenidendeğerlendirilmesigerekmektedir.Ürünüatacağınızzamanlütfenülkenizdekibirdistribütörveya
ilgilikuruluşlatemasageçiniz.
İrtibatadresleriaşağıdakiEIZOwebsitesindeverilmiştir.
http://www.eizoglobal.com
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