LEDmaxx

Datenblatt: Linienlampen Fassung

Daten zum Artikel:
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Marke LEDmaxx - -
Artikelnummer 105800
EAN-Code 4260452135880
Technische Daten:
Abmessungen (L x B x Hin mm) 300x 34 x 36
Leistungsaufnahme Max. 35W
Gehausefarbe Weil3
Gehausematerial Kunststoff
Sockel S14s
An/Aus Schalter Ja
Montageart Aufbau
Schutzklasse IP20
Eingangsspannung Max. 250V AC 1A
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung CE / RoHS
Verpackungsangaben:
Artikelnummer 105800
EAN-Code 4260452135880
Nettogewicht (kg)
Verpackungsart Retail / farbige Box

Verpackungsgewicht (kg)

Verpackungseinheit

1

Abmessungen Verpackungseinheit (cm)

31x4,1x4,5

Abmessungen Masterverpackung (cm)

Menge Masterverpackung (Stk.)

Gewicht Masterverpackung (kg)

CBM Masterverpackung (m?)
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