
Technische DatenLeistungsmerkmale

DE
CO-9D-DE
Digitaler Kohlenmonoxidmelder

 Hochmoderner elektrochemischer Sensor, der 
präzise geringe Mengen an Kohlenmonoxid 
(CO) erkennt und ein Frühwarnsystem bei giftig 
wirkenden CO-Konzentrationen in Ihrem Zuhause 
bietet.

  Digitale LCD-Anzeige zeigt sowohl die niedrigsten 
Konzentrationen von CO, bis zu 10 ppm, als auch die 
Höchstwerte im Verlaufe der vorherigen 4 Wochen 
an.

 Regelmäßiger Selbsttest, um sicherzustellen, dass 
der Detektor korrekt funktioniert.

 Zertifiziert nach der europäischen Norm für 
Kohlenmonoxidmelder EN 50291-1:2010 und  
EN 50291-2:2010.

 Digitales Raumthermometer.

 7 Jahre Garantie.

 

 

Batterietyp Versiegelt, für 7-jährige 
 Betriebsbereitschaft
Technologie Sensor: Elektrochemisch
Alarm Typ Lautes 85dB Alarmsignal auf 1  
 Meter + rote blinkende LED
Installationsort Decke/Wand/Regal
Betriebstemperatur  -10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  30% bis 90% RH nicht  
 kondensierend
Garantie 7 Jahre
Verpackt per  10
Zertifizierungen  EN 50291-1:2010 und  
 EN 50291-2:2010
Lagertemperatur -20ºC bis +60ºC
Luftfeuchtigkeit 30% bis 90% RH  
 bei Lagerung nicht kondensierend

Länge 125 mm
Höhe 72mm
Breite 40mm
Gewicht 118g

Lithium-Batterie, 7 Jahre  
Betriebsbereit
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