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Federanschluss mit PUSH IN-Technologie

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert

lhre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die
Direktstecktechnik gewahrleistet bei allen Leiterformen
hohe Leiterauszugskrafte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ AEP 3C 4 BK

Best.-Nr. 2486640000
Ausfiihrung A-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN) 4050118497458

VPE 20 Stick
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Abmessungen und Gewichte

Breite 2,1 mm Breite (inch) 0,083 inch
Hohe 71,9 mm Hohe (inch) 2,831 inch
Tiefe 32,35 mm Tiefe (inch) 1,274 inch
Nettogewicht 2,659

Temperaturen

Lagertemperatur, max. 40 °C Lagertemperatur, min. 10°C
Lagertemperatur 10°C..40°C Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C

Systemkennwerte

Ausfiihrung Abschlussplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

mit Rastzapfen Ja rastbar Ja
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886 eClass 6.2 27-14-11-33
eClass 9.1 27-14-11-33

Zulassungen

ROHS Konform
Downloads

Engineering-Daten EPLAN
Engineering-Daten STEP

Erstellungs-Datum 23. Mai 2019 17:41:39 MESZ

Katalogstand 01.05.2019 / Technische Anderungen vorbehalten 2


http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39709

