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SPEZIFIKATION

SENSORTYP:
DIN/EN 60751 “Class B”
1xPt-100

Material Schutzmantel:
AISI304 ( DIN1.4301 ) Edelstahl

Durchmesser: (M)
6 mm

Fiihlerlange: (L)
50 mm

Standard Kabelldnge: ( K)
K01 =1m

Standard Kabeltyp:
Fiberglas+Fiberglas+geflochtene

Litze, 3x0,22mm

Betriebstemperatur:
-50°C...400°C fur geflochtene Litze

Kabelfarbe:

(+):2xRot
(-):1xWeil
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