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Sicherheit

Typografische Konventionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie typografische Konventionen, die wir in diesem Dokument nutzen.
Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

In dieser Anleitung werden bestimmte Textabschnitte fett oder kursiv gedruckt und mit einem Symbol begleitet. Diese

Textabschnitte sind Hinweise, Vorsichts- oder Warnhinweise und werden wie folgt eingesetzt:

HINWEIS: Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung lhres Computersystems

erleichtern.

AAN
ACHTUNG: Ein ACHTUNGshinweis weist auf mdgliche Beschadigungen der Hardware oder auf eventuelle Datenverluste

hin und verréat Ihnen, wie Sie das Problem vermeiden.

A

WARNUNG: Ein WARNHINWEIS weist auf Verletzungsgefahr hin und teilt Thnen mit, wie sich solche Geféahrdungen
vermeiden lassen. Bestimmte Warnungen kénnen auf andere Weise gedruckt sein und werden nicht zwingend von einem

Symbol begleitet. In solchen Féllen wird das Aussehen einer solchen Warnung durch behérdliche Vorschriften vorgegeben.



Stromversorgung

ADer Monitor sollte nur iber den am Etikett angegebenen Stromversorgungstyp betrieben werden. Falls Sie unsicher
beziiglich des Stromversorgungstyps bei sich zuhause sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder den értlichen

Stromversorger.

ADer Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker (einem Stecker mit einem dritten Schutzkontakt) ausgestattet.
Dieser Stecker passt als Sicherheitsfunktion nur in eine geerdete Steckdose. Falls der dreipolige Stecker nicht in lhre
Steckdose passt, lassen Sie eine entsprechende Steckdose von einem Elektriker installieren oder nutzen Sie einen Adapter zur

sicheren Erdung des Gerétes. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers nicht auBRer Kraft.

AZiehen Sie den Netzstecker wahrend eines Gewitters oder bei langerer Nichtbenutzung des Gerétes. Dies schiitzt den

Monitor vor Schaden durch Spannungsspitzen.

AUberIasten Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlangerungskabel. Bei einer Uberlastung drohen Brand- und
Stromschlaggefahr.

ADie Steckdose muss sich in der Nahe des Gerétes befinden und leicht zugénglich sein.



Installation

AStelIen Sie den Monitor nicht auf instabilen Wagen, St&ndern, Stativen, Tischen auf, benutzen Sie keine instabilen
Halterungen. Falls der Monitor umkippen oder fallen sollte, kann es zu schweren Beschadigungen des Gerétes oder zu
Verletzungen kommen. Benutzen Sie ausschlieRlich Wagen, Sténder, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller
empfohlen oder mit dem Gerét verkauft werden. Halten Sie sich bei der Aufstellung des Gerétes an die Anweisungen des
Herstellers, verwenden Sie dabei ausschlieflich vom Hersteller empfohlenes Zubehdr. Ein auf einem Wagen aufgestelltes

Gerdt muss mit Sorgfalt bewegt werden.

ASchieben Sie niemals Fremdkorper in die Offnungen am Monitorgehause. Andernfalls kann es zu Kurzschliissen
kommen, die wiederum Brénde oder Stromschldge verursachen kdnnen. Lassen Sie niemals Flussigkeiten in oder auf den

Monitor geraten.
.&Legen Sie das Gerét nicht mit der Vorderseite auf den Boden.

.LLassen Sie rund um den Monitor etwas Platz frei; siehe unten. Andernfalls wird der Monitor nicht ausreichend bel(iftet,
kann sich berhitzen, in Brand geraten oder anderweitig beschadigt werden.

Beachten Sie die nachstehend empfohlenen Beluftungsbereiche rund um den Monitor, wenn der Monitor am Stander

installiert ist:

Mit Stander installiert

10 cm 10cm

_____ Mindestens so viel

|
|
1 *==* Platz um das Gerat I
I freilassen. I




Reinigung

.i\Reinigen Sie das Gehduse regelméaRig mit einem Tuch. Bei hartndckigen Verschmutzungen kénnen Sie ein mildes
Reinigungsmittel verwenden; aggressive Reinigungsmittel jedoch kénnen das Gehduse beschadigen.

&Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Geréat gelangt. Verwenden Sie ein mdglichst

weiches Tuch, damit es nicht zu Kratzern auf dem Bildschirm kommt.

,i\Bitte ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt reinigen.

( T N i Y




Sonstiges

.LFaIIs das Gerét einen ungewohnlichen Geruch ausstromt, ungewdhnliche Geréusche von sich gibt oder gar Rauch
austritt, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker und wenden sich anschliefend an den Kundendienst.

.&Sorgen Sie dafur, dass die Beliiftungséffnungen nicht blockiert werden; achten Sie auch auf lose Gegensténde wie

Vorhédnge oder Gardinen.
.&Setzen Sie den LCD-Monitor keinen starken Vibrationen oder Erschiitterungen aus; dies gilt besonders im Betrieb.

.&Stof&en Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie den Monitor nicht fallen.

.LBei Bildschirmen mit glédnzender Blende sollten Sie bei Auswahl des Aufstellungsortes beachten, dass die Blende

stérende Reflektionen von Umgebungslicht und hellen Oberflachen verursachen kann.



Einrichtung

Lieferumfang
©
Monitor
* © ©

® (| @ ¢

Anleitung auf CI Monitorful3 Basis Netzkabel
* * * *
& Il =} =
& =
" A Ty ,
Audio DVI Analoges Kabel HDMI

X Nichtalle Signalkabel (Audio-, DVI-, Analog-, HDMI-Kabel), Anleitung auf CD werden in allen Landern und
Regionen bereitgestellt. Bitte priifen Sie dies mit dem 6rtlichen Handler oder der AOC-Zweigstelle.



Basis einrichten

Sie kénnen die Basis mit Hilfe der nachstehenden Schritte anbringen oder entfernen.
Bitte legen Sie den Monitor zur Vermeidung von Kratzern auf einen weichen, flachen Untergrund.

Einrichtung:

Entfernen:
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Betrachtungswinkel anpassen

Damit Sie den Bildschirm optimal ablesen kénnen, sollten Sie direkt von vorne auf den Bildschirm schauen und den

Neigungswinkel dann nach Geschmack angleichen.
Halten Sie dabei den Stander fest, damit der Monitor nicht umkippen kann, wenn Sie den Betrachtungswinkel andern.

Sie kdnnen den Betrachtungswinkel auf -5° bis 23.5° einstellen.

5° 23.5°

il

%HINWEIS:

Stellen Sie den Betrachtungswinkel nicht auf iber 23.5 Grad ein.

11



Monitor anschliel3en

Kabelanschliisse an der Riickseite von Monitor und Computer:

Stromversorgung

HDMI

DVI

Analog (15-poliges D-Sub-VGA-Kabel)
Audioeingang

D g B~ W DN

Kopfhorerausgang

Zum Schutz lhrer Geréte schalten Sie PC und LCD-Monitor grundsétzlich aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder

trennen.

1  SchlieBen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Riickseite des Monitors an.

2 SchlieRen Sie ein Ende des 15-poligen D-Sub-Kabels an der Rickseite des Monitors an; verbinden Sie das andere Ende
mit dem D-Sub-Anschluss des Computers.

3 Optional — (erfordert eine Grafikkarte mit DVI-Port) — SchlieBen Sie ein Ende des DVI-Kabels an der Riickseite des
Monitors an, verbinden Sie das andere Ende mit dem DVI-Port des Computers.

4 Optional — (erfordert eine Grafikkarte mit HDMI-Port) — SchlieRen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an der Riickseite des
Monitors an, verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Port des Computers.

5  Schalten Sie Ihren Monitor und Computer ein.

Falls Ihr Monitor ein Bild anzeigt, ist die Installation abgeschlossen. Falls kein Bild angezeigt wird, beachten Sie bitte die

Probleml&sung.

12



Anpassung

Optimale Auflosung einstellen

Windows 10

Unter Windows 10:

* Rechtsklicken Sie auf Start.

. Klicken Sie auf , Systemsteuerung”.

Programs and Features
Power Options

Event Viewer

Systemn
Device Manager

Metwork Connections
Disk Management
Computer Management

l Command Prompt
Command Prompt (Admin)

Task Manager
Control Panel
File Explorer
Search

Fun

Shut down or sign out >
Desktop

e Klicken Sie auf ,Anzeige"“.

R ——

@ o i Deu
2 @ =
s b For
<= ey &
& Froand B o
= L -
£ « @
2 v
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Klicken Sie auf die , Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

3 Display - m]
4 = « 4 1> ControlPanel > All Control Panel ltems » Display v O Search Control Panel
File Edit View Tools Help

Control Panel Home . .
Change size of items

Adijust resolution To change the size of text, apps, am.i other iterns, use these display settings. If you want to temporarily enlarge
a portion of your screen, use Magnifier. If neither of these makes the changes you want, you can set 5 custom
& Calibrate color scaling level (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.

Change display settings

Adjust ClearType text Change only the text size

Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.

[8eld

Apply

Seealso
Personalization

Devices and Printers

Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Aufldsung auf die optimale voreingestellte Aufldsung ein.

=3 Screen Resolution -

L ] ~ 4 1> ControlPanel > All Control Panelitems > Display > Screen Resolution v & Search Control Panel

File Edit View Tools Help
Change the appearance of your display

Detect

Identify

Display: 1.B24 ~
Resclution: 1920 x 1080 (Recommended) v
Orientation: Landscape 5]

Advanced settings

Make text and other items larger or smaller

What display settings should | choose?

0K Cancel Apply
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Windows 8

Unter Windows 8:

* Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf Alle Apps.

B |

e

AEEBNRED NG 2

o

= 1 B3 » Control Panel »

G

R EanEaRiEa

Stellen Sie ,,Anzeige" auf ,Kategorie“ ein.

Klicken Sie auf , Darstellung und Anpassung”.

Control Panel

Adjust your computer's settings

15
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Klicken Sie auf ,, Anzeige“.

@ ~ T By » ControlPanel » Appearance and Personalization » v & Search Contro! Panel »p
ComtrelPatd Hami q( Personalization
4 Change the theme | Change desktop background
System and Sec)
i Change the color of your taskbar and window berders  Change sound effects | Change screen saver
Network and Internet
Display
H;
e g ot Maks text and other items larger or smaller | Adjust sreen resolution
Programs
User Accounts and Family Taskbar 2
Saf Customize icons on the taskbar

* Appearance and Ease of Access Center
ersonalization

P Accommodate lowvision | Usescreen reader | Turn on easy accesskeys | Tum High Contrast on or off
Cleck, Language, and Region L
Gaveioh Acese Folder Options

Specify single- or double-clickto open  Show hidden files and folders

Fonts
Preview, delete, or show and hide fonts = Change Font Settings = Adjust ClearType text

s m@F A

Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Aufldsung auf die optimale voreingestellite Auflésung ein.
'm - . T SobenResoon - - oiES

© = 7 B, ControlPanel » Appearance and Personalization » Display » Screen Resolution v @ | SeaschControl Panel p

Change the appearance of your display

 Detect

L A

Display: 1.PLXTEH v
Resolution: 1920 » 1080 (Recommended) v/
Orientation: High
1920 x 1080 (Recommended)
Advanced settings
1600 = 900
Make text and othes

What display settin

oK | Cancel | appy
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Windows 7

Unter Windows 7:

. Klicken Sie auf Start.

e  Klicken Sie auf , Systemsteuerung”.

>

8 Paint
€D vincons veaia center

&~ Touch too

nk PowerCinema

| Getting Started

Calculator

% Magnifie
B e

» o Programs

Pictures

Music

Games

Control Panel

De nd Printers

Default Programs

Help and Support

Shutdown  »

. Klicken Sie auf , Darstellung*.

& - L
2 : A p
-] - A Fi
] 5 - ¥
. . 5 -
i
. Klicken Sie auf , Anzeige".
l.._ e T = o prm— — I_ and Py ) 5

=]

el a
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Klicken Sie auf die , Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

e Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Auflosung auf die optimale voreingestellte Aufldsung ein.

L] Screen Resolution -0

G = 1 B ContiolPanel » Appessance and Pessonalization » Display » Screen Resolution ve 2

Change the appearance of your display

Detect
dentdy

Display: 1.PLCTH +
sslutions Lol i
Orientation: /

1920 = 1080 (Recommended)

ng:

1600 % 900
Make text
hat disp

oK Cancel
1024x 768
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Schnelltasten

Quelle / Auto / Verlassen

Clear Vision/<

Lautstarke/>

Menii / Enter

gl |wW|(N|PF

Stromversorgung

Menl / Enter
Zum Anzeigen des OSD-Meniis und zum Bestétigen von Auswahlen.

Stromversorgung
Driicken Sie zum Ein-/Ausschalten des Monitors die Ein-/Austaste.

Lautstérke />
Zur Lautstarke halten Sie die Taste > gedriickt.

Auto- / Verlassen- / Quelle-Schnelltaste

Wenn kein Bildschirmmenii angezeigt wird, driicken Sie die Auto/Quelle-Taste zum automatischen Konfigurieren etwa 2
Sekunden. Wenn das Bildschirmmeni geschlossen ist, fungiert die Quelle-Taste als Quelle-Schnelltaste. Driicken Sie zur
Auswahl der in der Mitteilungsleiste angezeigten Eingangsquelle kontinuierlich die Quelle-Taste; driicken Sie zum Wechseln

zur ausgewahlten Quelle die Meni/Enter-Taste.

19



Clear Vision
1. Wenn kein Bildschirmmenii angezeigt wird, aktivieren Sie mit der ,,<“-Taste Clear Vision.
2. Wihlen Sie mit ,,<* oder ,,>“ zwischen Weak (Schwach), Medium (Mittel), Strong (Stark) und Off (Aus). Die

Standardeinstellung ist immer ,,Off* (Aus).

3. Halten Sie die ,,-“-Taste zum Aktivieren der Clear Vision-Demo 5 Sekunden gedriickt und die Meldung ,,Clear
Vision-Demo: on* (Clear Vision-Demo: Ein) erscheint 5 Sekunden lang im Display. Driicken Sie die Men(- oder
Verlassen-Taste und die Meldung verschwindet. Halten Sie die ,,<"-Taste noch einmal 5 Sekunden gedriickt und Clear

Vision-Demo wird deaktiviert.

Die Clear Vision-Funktion bietet beste Bildbetrachtung durch Konvertierung niedrig aufgeldster, verschwommener Bilder in

klare, lebendige Bilder.

20



OSD Setting (Bildschirmmenieinstellungen)

Grundlegende, einfache Anleitung zu den Bedientaste.

Image Setup Color Setup Picture Boost 0OSD Setup

® <« » B 9

Driicken Sie zum Einblenden des Bildschirmmenis die IE’ Menitaste.

1.

2. Mit < oder > navigieren Sie durch die Funktionen. Sobald die gewiinschte Funktion hervorgehoben ist, driicken Sie
zum Aktivieren die MenUtaste. Falls ein Untermeni vorhanden ist, navigieren Sie mit < oder > durch die
Funktionen des Untermends.

3. Andern Sie mit < oder > die Einstellungen der ausgewéhlten Funktion. Driicken Sie zum Verlassen X AUTO.
Falls Sie weitere Funktionen anpassen méchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.

4. Bildschirmmenii sperren: Halten Sie zum Sperren des Bildschirmmends die IE’ MendUtaste gedriickt, wahrend der
Monitor ausgeschaltet ist; driicken Sie dann zum Einschalten des Monitors die (.') Ein-/Austaste. Halten Sie zum
Freigeben des Bildschirmmens die @ Mendtaste gedriickt, wahrend der Monitor ausgeschaltet ist; driicken Sie
dann zum Einschalten des Monitors die (I) Ein-/Austaste.

Hinweise:

1. Falls das Produkt {iber nur einen Signaleingang verfugt, ist die Option ,,Eingangswahl“ deaktiviert.

2. Falls die BildschirmgroRe 4:3 betragt oder das Eingangssignal in der nativen Auflésung angezeigt wird, ist die Option
,.Seitenverhal.“ deaktiviert.

3. Eine der Funktionen Klar, DCR, Farbverstark. und Bildverstark. ist aktiviert, die anderen drei Funktionen sind

entsprechend abgeschaltet.

21




Luminance (Leuchtkraft)

- > £ L

Image Setup Color Setup

Picture Boost

oAy

0OSD Setup

® <« » B 9

e e —————————

Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die Menitaste.

Wihlen Sie mit < oder > die Option

Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermen.

Driicken Sie zum Anpassen < oder >.
Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

(Luminance (Luminanz)) und driicken zum Aufrufen die Men(taste.

Contrast . .

(Kontrast) 0-100 Kontrast vom Digital-Register

Brightness .

(Helligkeit) 0-100 Helligkeitsregelung
Standard [ ] Standardmodus

1Y
Text H Textmodus
.. Internet é Internetmodus

Eco (Oko)

mode i o:'e’ .
Game (Spiel) ‘:mt Spielmodus

‘ Movie (Film) o Filmmodus

Sports (Sport) Sportmodus
Gammal Anpassung auf Gamma 1

Gamma Gammaz2 Anpassung auf Gamma 2
Gamma3 Anpassung auf Gamma 3
Off (Aus) Deaktiviert das dynamische Kontrastverhaltnis

DCR . (=] L . .
On (Ein) D<E Aktiviert das dynamische Kontrastverhaltnis
Weak (Schwach)

. Medium (Mittel) . .

Overdrive Reaktionszeit anpassen
Strong (Stark)
Off (Aus)

22




Image Setup (Bildeinrichtung)

Color Setup Picture Boost 0SD Setup i Luminance

———————

—_—
1. Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die MenUtaste.

2. Wahlen Sie mit < oder > die Option 43 (Image Setup (Bildeinstellungen)) und driicken zum Aufrufen die
Mendutaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermenl.

4. Drucken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

Clock (Takt) 0-100 Bildtakt zur Reduzierung vertikalen Rauschens anpassen
Phase (Fokus) 0-100 Bildtakt zur Reduzierung horizontalen Rauschens anpassen
Sharpness . .
(Schirfe) 0-100 Bildschérfe anpassen
g H. Position
. Posi . - .
(H-Position) 0-100 Horizontale Bildposition anpassen
V. Position . . .
(V-Position) 0-100 Vertikale Bildposition anpassen

23




Color Setup (Farbeinstellung)

Picture Boost

08D Setup

Image Setup

1. Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die MenUtaste.

2.

MendUtaste.
3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermen.
4. Dricken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

Wahlen Sie mit < oder > die Option & (Color Setup (Farbeinstellungen)) und driicken zum Aufrufen die

Warme Farbtemperatur vom EEPROM

Warm abrufen
Normale Farbtemperatur vom EEPROM
Normal
abrufen
Color Temp. . Kiihle Farbtemperatur vom EEPROM
(Farbtemp.) Cool (Kihl) abrufen
SRGB sRGB-Farbtemperatur vom EEPROM
abrufen
User Benutzerdefinierte Farbtemperatur vom
(Anwender) EEPROM abrufen
Full Enhance - Vollverstarkungsmodus deaktivieren oder
(Vollverstérk.) ON (Ein)/OFF (Aus) aktivieren
Nature Skin - Natirliche-Hautfarbe-Modus deaktivieren
(Natur - Haut) ON (Ein)/OFF (Aus) oder aktivieren
DCB Mode Green Field - Griines-Feld-Modus deaktivieren oder
(DCB Mod.) (Griines Feld) ON (Ein)/OFF (Aus) aktivieren
Sky-blue . Himmelblau-Modus deaktivieren oder
(Himmelblau) ON (Ein)/OFF (Aus) aktivieren
AutoDetect - Auto-Erkennungsmodus deaktivieren oder
(Auto. Erkenn.) ON (Ein)/OFF (Aus) aktivieren
DCB Demo ON (Ein)/OFF (Aus) Demo deaktivieren oder aktivieren
Red (Rot) 0-100 Rotverstarkung vom Digital-Register
Green (Griin) 0-100 Griinverstarkung vom Digital-Register
Blue (Blau) 0-100 Blauverstarkung vom Digital-Register

24




Picture Boost (Bildverstarkung)

s

0OSD Setup

o,

Luminance

Image Setup Color Setup

1.  Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die Mentitaste.

2. Wihlen Sie mit < oder > die Option ~ (Picture Boost (Bildoptimierung)) und driicken zum Aufrufen die
Mendataste.
3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermenti.
4.  Driicken Sie zum Anpassen < oder >.
5. Driicken Sie zum Verlassen AUTO.
Bright Frame . L L
(Heller Rahm.) ON (Ein)/OFF (Aus) Hellen Rahmen aktivieren/deaktivieren
Frame Size .
(Rahmengroie) 14-100 Rahmengroélle anpassen
Brightness . " « .
| (Helligkeit) 0-100 Helligkeitsanpassung fiir verstarkten Bereich
“ Contrast (Kontrast) | 0-100 Kontrastanpassung fiir verstarkten Bereich
H. position . .
(H-Position) 0-100 Horizontale Rahmenposition anpassen
V. position . -
(V-Position) 0-100 Vertikale Rahmenposition anpassen
Hinweis:

Helligkeit, Kontrast und Position des hellen Rahmens zur Steigerung des visuellen Erlebnisses anpassen.
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OSD Setup (OSD-Einstellung)

Luminance

Image Setup

Color Setup Picture Boost

1.  Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die MenUitaste.

2. Wihlen Sie mit < oder > die Option @;‘ (OSD Setup (OSD-Einstellungen)) und driicken zum Aufrufen die

Meniitaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermenti.

4.  Drlcken Sie zum Anpassen < oder

5.  Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

>

Language (Sprache)

English (Englisch), France
(Frankreich), Spanish (Spanisch),
Portugues (Portugiesisch), German
(Deutsch), Italian (Italienisch), Dutch
(Niederlandisch), Swedish
(Schwedisch), Finnish (Finnisch),
Polish (Polnisch), Czech (Tschechisch),
Russia (Russisch), Korea (Koreanisch),
TChina (Traditionelles Chinesisch),
SChina (Vereinfachtes Chinesisch),
Japanese (Japanisch).

Sprache des Bildschirmmenis wahlen

Timeout

Zeitliberschreitung des

(OSD-Auszeit) 5-120 Bildschirmmeniis anpassen
V. Position 0-100 Vertikale Position des
(V-Position) Bildschirmmeniis anpassen
Transparence 0-100 OSD anpassen

(Transpar.)

H. Position 0-100 Horizontale Position des
(H-Position) Bildschirmmeniis anpassen
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Extra

Picture Boost 0SD Setup

Image Setup

Luminance Color Setup

—————————————

1.  Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die Mentitaste.

’

Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermenii.
Driicken Sie zum Anpassen < oder >.
Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

.
Wihlen Sie mit < oder > die Option o\ (Extra) und driicken zum Aufrufen die MenUtaste.

I\

Auto Eingangssignal automatisch erkennen
Input Select D-Sub D-Sub-Signalquelle als Eingang wéhlen
(Eingangswahl) DVI DVI-Signalquelle als Eingang wahlen

HDMI HDMI-Signalquelle als Eingang wéhlen
&15?0§E?:;?é||_) Yes (Ja) / No (Nein) Bild automatisch auf Standard anpassen
Off Timer

(Abschalttimer)

0 - 24 Stunden

Abschaltzeit wahlen

Image Ratio
(Seitenverhal.)

Breitbild oder 4:3

Wahlt das Breitbild- oder 4:3-Format zur
Bildanzeige

DDC/CI

Yes (Ja) / No (Nein)

DDC/CI-Unterstiitzung ein-/ausschalten

Reset (Zuriicksetz.)

Yes (Ja) / No (Nein)

Meni auf Standard riicksetzen
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Exit (Beenden)

Luminance Image Setup Color Setup

1.  Driicken Sie zum Einblenden des Meniis die Mentitaste.

2. Wihlen Sie mit < oder > die Option ‘g (Exit (Verlassen)) und driicken zum Aufrufen die MenUtaste.
3. Driicken Sie zum Verlassen AUTO.

LED-Anzeige

Status LED-Farbe
Betriebsmodus Griin
Energiesparen Orange
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Treiber

Monitortreiber

Windows 10

¢ Windows® 10 starten

. Rechtsklicken Sie auf Start.

< Klicken Sie auf , Systemsteuerung”.

Programs and Features
Power Options

Event Viewer

Systern

Device Manager
Metwork Connections
Disk Management
Computer Management
Command Prompt

Comrmand Prompt (Admin)

Task Manager
Control Panel
File Explorer
Search

Run

Shut down or sign out

Desktop

e Klicken Sie auf das , Anzeige“-Symbol.

B g s

O I

o

3;3@\935’%':_

29



* Klicken Sie auf die , Anzeigeeinstellungen &ndern“-Schaltflache.
1 Display -
4 = ~« 4 [ ControlPanel » All Control Panel ltems » Display v O Search Control Panel
File Edit View Tools Help
Control Panel H . .
ol ranetHeme Change size of items
Adjust resolution To change the size of text, apps, am.i other items, use these display settings. If you want to temporarily enlarge
a portion of your screen, use Magnifier. If neither of these makes the changes you want, you can set s customn
G Calibrate color scaling level (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.
Change display settings
Adjust ClearType text .
Just Hearlype Change only the text size
Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.
Title bars ~| |9 ~| []Bold
Apply
Seealso
Personalization
Devices and Printers
e Klicken Sie auf die , Erweiterte Einstellungen*-Schaltflache.
3 Screen Resolution -
<« ~ ‘N 15 Control Panel > All Control Panel ltems > Display » Screen Resolution v O Search Control Panel
File Edit View Tools Help
Change the appearance of your display
Detect
Identify

Display: 1.B24 ~
Resolution: 1920 x 1080 (Recommended)
Orientation: Landscape ~

Advanced settings
Make text and other items larger or smaller

What display settings should | choose?

OK Cancel Apply
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Klicken Sie auf das , Monitor*-Register und anschlieRend auf die , Eigenschaften®-Schaltflache.

l | Adapter Monitor | Traubleshoot | Color Management | 1 GeForce 9100M G l

Manitar Type

I
*‘I Generic PnP Monitor

Monitor Settings

Screen refiesh rate

60 Herz T

[ IHide modes that this monitar cannot display

Colors:

True Golor (32 bit) ]

o] =

Klicken Sie auf das , Treiber“-Register.
hri(PnPMm.Pmpenies [ =

Generai | Drwver | Details

| *.' Generic PP Manitor

| Driver Provider Microsoft '
Driver Date 6/21/2006
Driver Version 617600 16385 i
| Digital Signer. Microsoft Windows
Dwiver Details To view details about the drver files.
{ |
| Update Driver., To update the driver software for this device.
Roll Back Driver Ifthe device fails afier updating the driver_ roll back
B tothe previously installed driver
Disable Disables the selected device.
[ install To uninstall the driver (Advanced).
| !
(o] [ancer ]

Offnen Sie das Fenster , Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)*, indem Sie auf , Treiber

aktualisieren...” klicken Sie dann auf , Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen*.
= o |

How do you want to search for driver software?

% Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

# Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Cancel
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e Wahlen Sie ,Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen®.

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

DA Drivers\Touch devicel - Boshi

¥ Include subfolders

2 Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

[t

« Klicken Sie auf die , Datentrager”-Schaltflache. Klicken Sie auf , Durchsuchen® und navigieren Sie zu

folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

are - Generic PnP Monitor —

Insert the manufacturer's installation disk. and then make |
\ sure thatthe correct drive is selectad below. |
| Cancel

Copy manufacturer's files from:
FDrivers! 2836V

s
Tell me why driver signing is important

« Waihlen Sie die Datei , xxx.inf* und klicken Sie auf ,, Offnen*“. Klicken Sie auf die , OK“-Schaltflache.

e Wahlen Sie Ihr Monitormodell, klicken Sie auf , Weiter". Die Dateien werden von der CD auf lhre Festplatte
kopiert.
» SchlieBen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.
«  Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.
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Windows 8

*  Windows® 8 starten

* Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf Alle Apps.

L]

R EanEaREa

« Klicken Sie auf das , Systemsteuerung*“-Symbol.

e Stellen Sie ,,Anzeige" auf", GroRe Symbole“ oder ,Kleine Symbole" ein.

i o Pt e B = |
- “ " -
. LF} * *4
= @ s ‘ i
' o - s G e
< & o P -
= [Z RS ] [ - S
¥ i ~ 9 - L8
j g - &
" A 5 i o g v
y

Cemiy— — ..o
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Klicken Sie auf das , Anzeige“-Symbol.

S Clrstes Pares b 28 Contres Pasl e ¢

e . e
-0 3 - L]
@ A i
-3 & -

» e S
-] - L] /
L s 2 ']

= X @
. 1 -
- a4 4 .
a T -
*

Klicken Sie auf die , Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

Klicken Sie auf die , Erweiterte Einstellungen*“-Schaltflache.

W Coriel Paael & A1 Conel Pasl Berrs, b Chapliy b toien hewsuscn

g @El =

120 » 1083 peenmmenaes; =
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Klicken Sie auf das , Monitor“-Register und anschlieRend auf die , Eigenschaften“-Schaltflache.

| Adapter, Monior | Troubleshoot | Color Management | <3 GeForce 9100M G
Maonitar Type I

"‘ Genenc PnP Monitor

Monitor Setings

Sereen iefresh rate:
60 Herz »

Hide modes that this monitar cannot display

Colors:

True Color (32 bit) =

Klicken Sie auf das , Treiber“-Register.

k‘i(?n? Monitor Properties [ 2

General | Driver , Details

| *.' Generic PP Monitor

Driver Provider Microsoft '
| Driver Date 62172006
Driver Version 6.1.7600 16385 |
| Digital Signer. Microsoft Windows
Diiver Details To view details about the dirver fles.
| "

| Update Driver... To update the driver software for this device.

Ifthe device fails afier updating the driver. roll back
to the previously installed driver

Roll Back Driver

Disable Disables the selected device.

install | Ta uninstall the driver (Advanced).

Offnen Sie das Fenster , Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)*, indem Sie auf , Treiber
aktualisieren..." klicken Sie dann auf die , Auf dem Computer nach Treibersoftware

suchen“-Schaltflache.

How do you want to search for driver software?

< Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

# Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Cancel
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Wahlen Sie ,,Aus einer Liste von Geréatetreibern auf dem Computer auswéahlen®.

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

DA Drivers\Touch devicel - Boshi

¥ Include subfolders

2 Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

[Gane |

Klicken Sie auf die , Datentrager”-Schaltflache. Klicken Sie auf , Durchsuchen* und navigieren Sie zu
folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

gftware - Generic PnP Monitor —

Insert the manufacturer's installation disk. and then make |
\ sure thatthe correct drive is selectad below. |
| Cancel

Copy manufacturer's files from:
FDrivers! 2836V

s
Tell me why driver signing is important

Wihlen Sie die Datei ,, xxx.inf* und klicken Sie auf , Offnen*. Klicken Sie auf die , OK*-Schaltflache.
Wabhlen Sie lhr Monitormodell, klicken Sie auf , Weiter“. Die Dateien werden von der CD auf lhre Festplatte
kopiert.

SchlieBen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.

Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.

36



Windows 7

*  Windows® 7 starten

. Klicken Sie auf , Start" und dann auf ,, Systemsteuerung".

o CyberLink PowerCinema

&~ Touch tool

| Getting Started ¥
] i
Calculator
Compute
Sticky Notes »
) ol Panel
2 \( ping Tool

Devices and Printers
% Maagnifier

Default Programs
ﬁ WinRAR »

» Al Programs

Help and Support

. Klicken Sie auf das ,, Anzeige"-Symbol.

13 ¥ it Parl b 50 Conties Pasel ey

- -
C ) - Ll
3 W -

» i -
L] - A /
= 5 ¥

= X @
. 1 -
. a 4 .
o

* Kilicken Sie auf die , Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

W v (o Pames A0 Conmros Fane e o Diapiay
—
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Klicken Sie auf die , Erweiterte Einstellungen*“-Schaltfliche.

B Conmiel Pased # A Lo Dasel Bered 1 Chaplay 1 “aten eusson. 4] 4y )] S Camiri Pt £
— —

Change the appessance of you disgplay

Dwtmt

u Ity
s O

Klicken Sie auf das , Monitor* -Register und anschlieRend auf die , Eigenschaften*-Schaltflache.

=
I jadapiif- Monitor i:l'roubleshoal] 'Cuinﬂ-hnagnmsnt-!n'-g GeForce 3100MG.
Monitar Typa

| Generic PnP Manitor

Monitor Setings
Screen refresh rate
60 Herz x

Colors:

True Color (32 bit) -

ok || cancel |
Klicken Sie auf das , Treiber“-Register.
uerlc PnP Maonitor Properties bX§
General : Driver Details
k Genenc PnP Maonitor
Driver Provider Microsoft |
Driver Date Bf21/2006
Driver Version 6.1 7600 16385 |
Digital Signer. Microsof Windows
i
DiverDetails | Toviewdstails sboutthe driver fles
B ittt boin B il
UpdateDriver. |  Toupdate the driver sofwars for this device
Bac lfthe device fails after updating the driver. roll back
. to the previously installed driver
Disable | Disables the selected device.
= | To uninstall the driver (Advanced).
0K ] Cancal
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«  Offnen Sie das Fenster , Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)*, indem Sie auf , Treiber

aktualisieren...” klicken Sie dann auf , Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®.

How do you want to search for driver software?

2 Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

# Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.

Cancel

e Wahlen Sie ,,Aus einer Liste von Geréatetreibern auf dem Computer auswahlen”.

Brawse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

[¥] Include subfolders

2 Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

(e ) [ concet |

* Kilicken Sie auf die ,, Datentrager”-Schaltflache. Klicken Sie auf , Durchsuchen® und navigieren Sie zu

folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

iftware - Generic PnP Monitor | S

Insert the manufacturer's instaltation disk. and then make
sure that the correct drive is selected below.

Copy manufacurer's fles from:
F\Drivers\e@36Va|

Tell me why driver signing is important
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Waéhlen Sie die Datei , xxx.inf* und klicken Sie auf , Offnen“. Klicken Sie auf die , OK*-Schaltflache.

Wabhlen Sie lhr Monitormodell, klicken Sie auf , Weiter“. Die Dateien werden von der CD auf lhre Festplatte
kopiert.

SchlieRen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.

Starten Sie das System neu. Das System wéahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.
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I-Menu

L
et

Willkommen zur ,,i-Menu“-Software von AOC. i-Menu erleichtert Ihnen die Anpassung Ihrer Monitoranzeigeeinstellungen

durch Bildschirmmenis anstatt der Tasten am Monitor. Bitte befolgen Sie zum AbschlieRen der Installation die

Installationsanweisungen.

O Contrast -:+'- Brightness ry
"/ Gamma Eco Mode 4 i_i

DCR
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e-Saver

S

@
. -saver

Willkommen zur Nutzung der AOC-Monitorenergieverwaltungssoftware e-Saver! Der AOC e-Saver verfigt tber intelligente
Abschaltfunktionen fiir Thren Monitor, mit dem Sie den Monitor zeitnah abschalten kénnen, sobald sich der PC in einem
bestimmten Status befindet (eingeschaltet, ausgeschaltet, Ruhezustand, Bildschirmschoner); die tatsachliche Abschaltzeit
kann wie gewiinscht angepasst werden (siehe nachstehendes Beispiel).

Bitte klicken Sie zum Installieren der e-Saver-Software auf ,,driver/e-Saver/setup.exe”; befolgen Sie zum AbschlieRen der
Softwareinstallation die Anweisungen des Installationsassistenten.

Sie kdnnen zu jedem der vier PC-Zusténde die gewlinschte Zeit (in Minuten) aus dem Auswahlmeni wahlen, nach der sich

der Monitor automatisch abschalten soll. Beachten Sie das nachstehende Beispiel:

1) Der Monitor schaltet sich niemals ab, wenn der PC eingeschaltet ist.

2) Der Monitor schaltet sich 5 Minuten nach Abschaltung des PCs automatisch ab.

3) Der Monitor schaltet sich automatisch 10 Minuten, nachdem der PC den Ruhezustand/Bereitschaftsmodus aufgerufen hat,
ab.

4) Der Monitor schaltet sich automatisch 20 Minuten, nachdem sich der Bildschirmschoner aktiviert hat, ab.

n N

When PC On Sleep Screen Saver

(eIl Never A AfterSminutes AR After 10 minutes UL After 20 minutes A

Durch Anklicken von ,,RESET* setzen Sie e-Saver auf die Werkseinstellungen zuriick (siehe unten).

2=

When PC On Sleep Screen Saver

Vo o Never A ter s minutes  ABN ater 10 minutes AR ter 20 minutes G

(CgﬁVE:I"
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Screen’

Willkommen zur ,,Screen*“-Software von AOC. Die Software Screen™ ist ein Werkzeug zur Bildschirmteilung; es teilt den
Desktop in verschiedene Bereiche, wobei jeder Bereich ein anderes Fenster anzeigt. Sie miissen lediglich das Fenster in den
entsprechenden Bereich ziehen, wenn Sie darauf zugreifen méchten. Es unterstiitzt den Einsatz mehrerer Monitore zur

Vereinfachung Ihrer Arbeit. Bitte befolgen Sie zum Installieren das Installationsprogramm.

>< | |- i
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Problemlosung

Problem/Frage

Ldsungsvorschlage

Betriebs-LED leuchtet nicht

Stellen Sie sicher, dass das Gerét Uber die Ein-/Austaste eingeschaltet und das

Netzkabel richtig an eine geerdete Steckdose und den Monitor angeschlossen ist.

Es werden keine Bilder angezeigt

® Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?
Prifen Sie Netzkabel und Stromversorgung.

® Ist das Kabel richtig angeschlossen?
(Verbindung per D-Sub-Kabel)
Prifen Sie die DB-15-Kabelverbindung.
(Verbindung per DVI-Kabel)
Priifen Sie die DVI-Kabelverbindung.
* Der DVI-Eingang ist nicht bei allen Modellen verfugbar.

® Falls das Gerét eingeschaltet ist, starten Sie den Computer zur Anzeige des
Startbildschirms (Anmeldungsbildschirm) neu.
Sobald der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) erscheint, starten Sie den
Computer im passenden Modus (abgesicherter Modus bei Windows Me/2000)
und andern Sie die Frequenz der Grafikkarte.
(Beachten Sie die Einstellung der optimalen Aufldsung)
Falls der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) nicht erscheint, wenden Sie
sich an das Kundencenter oder lhren Héandler.

® Die Meldung ,,N. Unterst. Eing.” erscheint am Bildschirm?
Sie sehen diese Meldung, wenn das Signal der Grafikkarte die maximale
Auflésung und Frequenz des Monitors Uberschreitet.
Passen Sie die maximale Auflésung und Frequenz entsprechend dem Monitor
an.

® Stellen Sie sicher, dass die AOC-Monitortreiber installiert sind.

Bild ist verschwommen &

Geisterbilder erscheinen

Passen Sie Kontrast und Helligkeit an.

Fihren Sie die automatische Anpassung durch.

Achten Sie darauf, kein Verlangerungskabel und keine Schalterdose zu verwenden.
Sie sollten den Monitor direkt am Grafikkartenausgang an der Riickseite des

Gerétes anschlieflen.

Bild springt, flimmert oder zeigt
wellenférmige Muster

Achten Sie darauf, Elektrogeréte, die Storungen verursachen kénnen, moglichst
weit vom Monitor entfernt aufzustellen.
Verwenden Sie bei der von Ihnen verwendeten Auflésung die maximale

Bildwiederholfrequenz des Monitors.
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Monitor hangt im
Aktiv-Aus-Modus

Der Netzschalter des Computers muss eingeschaltet sein.

Die Grafikkarte des Computers muss sicher in den Steckplatz eingesteckt sein.
Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollstandig in den
Computer eingesteckt ist.

Priifen Sie das Videokabel des Monitors auf verbogene Kontakte.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer betriebsbereit ist, indem Sie die Feststelltaste
an der Tastatur driicken und die Feststell-LED beobachten. Die LED sollte nach

Betétigung der Feststelltaste entweder aufleuchten oder erléschen.

Eine der Primarfarben (Rot,
Griin oder Blau) fehlt

Priifen Sie das Videokabel des Monitors auf beschadigte Kontakte.
Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollstandig in den

Computer eingesteckt ist.

Das Bild ist nicht zentriert, die

GroBe stimmt nicht

Passen Sie H- und V-Position an oder driicken Sie die Schnelltaste (Auto).

Das Bild weist Farbdefekte auf
(WeiR sieht nicht weild aus)

Passen Sie die RGB-Farbwerte an oder wahlen Sie die gewiinschte Farbtemperatur.

Horizontale oder vertikale

Bildstdérungen

Verwenden Sie zum Anpassen von Takt und Phase den Abschaltmodus von
Windows 95/98/2000/Me.
Fihren Sie die automatische Anpassung durch.
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Technische Daten

Allgemeine Angaben

Modellname

E24755WJ

Antriebssystem

TFT-Farb-LCD

Sichtbare Bildgroie

59,8 cm, diagonal

Pixelabstand

0,2715 (H)mm x 0,2715 (V)mm

Bildschirm Video

RGB-Analogschnittstelle&Digital Schnittstelle

Getrennte
Synchronisierung

H/V TTL

Anzeigefarben

16,7M. Farben

Pixeltakt 170MHz

Horizontale

Abtastfrequenz 30~83KHz

Horizontale

Abtastbreite 521,28 mm

(Maximum)

Vertikale

Abtastfrequenz 50Hz ~ 76Hz

Vertlkale Abtastbreite 293,22 mm

(Maximum)

Optimale Auflésung 1920x1080 bei 60 Hz
Sonstige Plug & Play VESA DDC2B

Eingangsverbinder VGA/DVI/ HDMI

Video-Eingangssignal

Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 Ohm, positive,TMDS

Lautsprecher

2Wx2

Stromversorgung

100-240V~ ,50/60Hz

Stromverbrauch

Typischer(Helligkeit = 90, Kontrast = 50) 20W
(Helligkeit = 100, Kontrast = 100) 30W
Energiesparmodus <0,5W

Off timer
(Ausschalttimer)

0 - 24 Stunden

Verbindertyp

VGA\DVIHDMI\Line-in\Kopfhérerausgang

Signalkabeltyp Trennbar
Abmessungen und
Gewicht:
Physische Eigenschaften Hohe (mit Basis) 424.6mm
Breite 558,8mm
Tiefe 198,5 mm
Gewicht (nur Monitor) 3,64 kg
Temperatur:
Betrieb 0°-40°C
Lagerung -20° -55°C
Feuchtigkeit:
Umgebungsbedingungen Betrieb 20 — 85 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 - 90 %, nicht kondensierend
Hohe:
Betrieb 0-5000m
Lagerung 0-12,192 m
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Voreingestellte Anzeigemodi

Standard Aufldsung H. Frequenz (kHz) V. Frequenz (Hz)

VGA 640x480 bei 60Hz 31,469 59,94
VGA 640x480 bei 72Hz 37,861 72,809

VGA 640x480 bei 75Hz 37,5 75
SVGA 800x600 bei 56Hz 35,156 56,25
SVGA 800x600 bei 60Hz 37,879 60,317
SVGA 800x600 bei 72Hz 48,077 72,188

SVGA 800x600 bei 75Hz 46,875 75
XGA 1024x768 bei 60Hz 48,363 60,004
XGA 1024x768 bei 70Hz 56,476 70,069
XGA 1024x768 bei 75Hz 60,023 75,029
SXGA 1280x1024 bei 60Hz 63,981 60,02
SXGA 1280x1024 bei 75Hz 79,976 75,025
WXGA+ 1440x900 bei 60Hz 55,935 59,887
WXGA+ 1440x900 bei 60Hz 55,469 59,901
WSXGA 1680x1050 bei 60Hz 65,29 59,954
WSXGA 1680x1050 bei 60Hz 64,674 59,883

HD 1920x1080 bei 60Hz 67,5 60

el 1152x864 bei 75HZ 67,5 75

ok 1280x960 bei 60HZ 60 60
IBM MODES DOS 640x350 bei 70Hz 31,469 70,087
IBM MODES DOS 720x400 bei 70Hz 31,469 70,087
MAC MODES VGA 640x480 bei 67Hz 35 66,667
MAC MODES SVGA 832x624 bei 75Hz 49,725 74,551
MAC MODES XGA 1024x768 bei 75Hz 60,241 74.927
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Pinbelegung

15-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname

1 Video-Rot 9 +5V
2 Video-Griin 10 Erde
3 Video-Blau 11 Nicht verbunden
4 Nicht verbunden 12 DDC-Serielle Daten
5 Kabelerkennung 13 H-Sync.
6 Erde-R 14 V-Sync.
7 Erde-G 15 DDC-Serieller Takt
8 Erde-B

o o f o o o [

s OO0l /3

7 OO0 OO0 Cee

24-poliges Farbdisplay-Signalkabel
Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname

1 TMDS-Daten 2— 13 TMDS-Daten 3+
2 TMDS-Daten 2+ 14 +5V Stromversorgung
3 TMDS-Daten 2/4, Schild 15 Erde (fur +5 V)
4 TMDS-Daten 4— 16 Hot-Plugging-Erkennung
5 TMDS-Daten 4+ 17 TMDS-Daten 0—
6 DDC-Takt 18 TMDS-Daten 0+
7 DDC-Daten 19 TMDS-Daten 0/5, Schild
8 Nicht verbunden 20 TMDS-Daten 5—
9 TMDS-Daten 1— 21 TMDS-Daten 5+
10 TMDS-Daten 1+ 22 TMDS-Takt, Schild
11 TMDS-Daten 1/3, Schild 23 TMDS-Takt +
12 TMDS-Daten 3— 24 TMDS-Takt -
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19-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname
1 TMDS-Daten 2+ 11 TMDS-Takt, Schild
2 TMDS-Daten 2, Schild 12 TMDS-Takt
3 TMDS-Daten 2 13 CEC
4 TMDS-Daten 1+ 14 Reserviert (nicht mit Geréat verbunden)
5 TMDS-Daten 1, Schild 15 SCL
6 TMDS-Daten 1 16 SDA
7 TMDS-Daten 0+ 17 DDCI/CEC, Erde
8 TMDS-Daten 0, Schild 18 +5 V Stromversorgung
9 TMDS-Daten 0 19 Hot-Plugging-Erkennung
10 TMDS-Takt +
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Plug-and-Play

Plug & Play/DDC2B-Funktion

Dieser Monitor ist entsprechend dem VESA DDC-Standard mit VESA DDC2B-Fahigkeiten ausgestattet. Sie ermdglichen
dem Monitor, das Host-System Uber seine Identitat zu informieren; zudem kann er je nach verwendetem DDC-Level

zusatzliche Informationen uiber seine Anzeigefahigkeiten kommunizieren.

DDC2B ist ein bidirektionaler Datenkanal, der auf dem 12C-Protokoll basiert. Der Host kann EDID-Informationen tiber den

DDC2B-Kanal abfragen.
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Bestimmungen
FCC-Hinweis

Hinweise zu Funkstérungen — FCC-B: (bei FCC-zertifizierten Modellen)

HINWEIS: Dieses Gerat wurde getestet und als mit den Grenzwerten fiir Digitalgerdte der Klasse B gemal} Teil 15 der
FCC-Regularien tbereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen
Stérungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewahrleisten. Dieses Gerat erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie
ab und kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet — Stérungen der
Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen
kommt. Falls dieses Gerat Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und
Einschalten des Gerétes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere

der folgenden Mafinahmen zu beseitigen:

Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
VergroRern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.
Anschluss des Gerétes an einen vom Stromkreis des Empféangers getrennten Stromkreis.

Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

HINWEIS:

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle
zugelassen sind, kdnnen die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerates erléschen lassen.

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte mussen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern
vorhanden.

Der Hersteller haftet nicht furr jegliche Radio- oder Fernsehstdrungen, die durch nicht autorisierte Modifikation des Gerétes

verursacht werden. Das Abstellen solche Stérungen obliegt dem Anwender. Das Abstellen solche Stérungen obliegt dem

Anwender.
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WEEE-Deklaration

Entsorgung von Altgerdten aus Privathaushalten im Bereich der Europdischen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem reguléren Hausmiill
entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer
Altgerate abgegeben werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeraten tragen zur Bewahrung natirlicher
Ressourcen bei und gewdhrleisten, dass Altgerédte ohne unnétige gesundheitliche Beeintrdchtigungen und Belastungen unserer
Umwelt recycelt werden kdnnen. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung und zum Recycling von Altgeraten erhalten
Sie bei lhrer Stadtverwaltung, bei lokalen Entsorgungsstellen und beim Handler, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

WEEE-Erklarung fir Indien

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem regularen Hausmdill
entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer
Altgeréate abgegeben werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgerdten tragen zur Bewahrung naturlicher
Ressourcen bei und gewahrleisten, dass Altgeréate ohne unnétige gesundheitliche Beeintrachtigungen und Belastungen unserer
Umwelt recycelt werden kénnen.

Weitere Informationen dariiber, wo Sie Ihr Altgerdt zum Recycling in Indien entsorgen konnen, finden Sie unter dem
nachstehenden Link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star

ENERGY STAR

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke. Als ENERGY STAR®-Partner haben AOC International (Europe)
BV and Envision Peripherals, Inc. festgelegt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Richtlinien fiir effektive

Energienutzung erflllt. (bei EPA-zertifizierten Modellen)
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EPEAT-Erklarung

el

R

SILVER

EPEAT ist ein System, das K&ufern in 6ffentlichen und privaten Bereichen hilft, Desktop-Computer, Notebooks und
Monitore basierend auf ihren Umwelteigenschaften zu beurteilen, zu vergleichen und auszuwéhlen. EPEAT bietet auch eine
klare und konsistente Auswahl von Leistungskriterien zum Produktdesign; es liefert Herstellern eine Mdglichkeit, die

Wiedererkennung am Markt zur Reduzierung von Umweltauswirkungen ihrer Produkten zu sichern.

AOQOC glaubt an den Schutz der Umwelt. Mit dem Fokus auf den Erhalt naturlicher Ressourcen sowie den Schutz von
Deponien kiindigt AOC den Start eines Programmes zum Recycling von AOC-Monitorverpackungen an. Dieses Programm
wurde dazu entwickelt, Ihnen bei der ordnungsgeméaRen Entsorgung lhres Monitorkartons und Fillmaterials zu helfen. Falls
kein ortliches Recyclingcenter verfigbar ist, recycelt AOC die Verpackungsmaterialien fiir Sie, inklusive Schaumstoff und

Karton. Die AOC Display-Ldsung recycelt nur die AOC-Monitorverpackung. Bitte beachten Sie folgende Webseite:

Nord- und Stidamerika, ohne Brasilien:

http://us.aoc.com/about/environmental impact

Deutschland:

http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php

Brasilien:

http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?reg=pagina&pgn_id=134
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Service

Garantiebedingungen fur Europa

Eingeschréankte dreijahrige Garantie*

B ei innerhalb Europas verkauften AOC-LCD-Monitoren gewéhrlesitet AOC International (Europe) B.V. Uber einen Zeitraum
von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit
fuhrt AOC International (Europe) B.V. nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz
von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch.
Ausnahmen™ Siehe unten. Falls kein Kaufbeleg vorliegt, beginnt die Garantie 3 Monate nach dem am Produkt angezeigten

Herstellungsdatum.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei Ihrem 6rtlichen Handler oder dem Service- und Support-Bereich

unter www.aoc-europe.com Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in lhrem Land. Die Versandkosten bei einem

Garantiefall werden von AOC bei Ablieferung und Riickgabe im Voraus bezahlt. Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand
folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufhachweis an den zertifizierten oder autorisierten

AOC-Kundendienst zu senden:

e  Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum SChutz
Ihres Monitors wéhrend des Transports den Originalkarton).
e Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

e  Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

AOC International (Europe) B.V. (ibernimmt die Riicksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerklarung
erwdhnten Lander. AOC International (Europe) B.V. haftet nicht fiir jegliche Kosten, die durch den grenziibergreifenden
Transport des Produktes entstehen. Dazu zdhlen auch internationale Grenzen innerhalb der Européischen Union. Falls der
LCD-Monitor bei der Abholung durch einen Kurier nicht bereitsteht, tragen Sie die Kosten.

* Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schéden ab, die aus folgenden Griinden auftreten:

e  Schaden wahrend des Transports aufgrund unsachgemaler Verpackung

e  UnsachgeméRe Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht

e Missbrauch

o  Fahrléssigkeit

e  Einsatz abseits reguldrer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung

e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgefiihrte Reparatur, Modifikation oder
Installation von Optionen oder Teilen

e Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wasserschaden

e Schéaden durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe

o UbermaRige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausflle,
Spannungsspitzen und sonstige Auffalligkeiten

Diese eingeschrankte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von lhnen oder durch jegliche Dritte
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modifiziert oder verandert wurde; Sie (ibernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fir jegliche solche

Modifikationen oder \eranderungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, kdnnen Sie nach wie vor auf alle verfligharen Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die
Servicekosten, einschlieflich Kosten fiir Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte
oder -autorisierte Kundencenter machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur Durchfiihrung von

Servicearbeiten erhalten.

Samtliche ausdriicklichen und impliziten Gewahrleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschliellich Gewdhrleistung von
Markttauglichkeit und Eignung flr einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum beschrankt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche
Gewdbhrleistungen (ob ausdriicklich oder implizit) abgelehnt. Verpflichtungen der AOC International (Europe) B.V. und lhre
Anspriiche werden ausschlieflich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung der AOC International (Europe)
B.V. (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den fiir das
einzelne Gerét gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschadigung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht tiberschreiten. In
keinem Fall haftet die AOC International (Europe) B.V. firr jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von
Einrichtungen oder Ausriistung sowie fiir sdémtliche indirekten, beildufigen oder Folgeschaden. In manchen Staaten oder
Landern sind Einschrdnkungen oder Ausschliisse der Haftung bei beildufigen oder Folgeschéden nicht zulassig; der
vorstehende Ausschluss gilt dabei eventuell nicht zwingend fiir Sie. Obwohl Ihnen diese eingeschrankte Garantie bestimmte
gesetzliche Rechte verleiht, kdnnen Ihnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Land zu Land unterschiedlich ausfallen
kdénnen. Diese eingeschrénkte Garantie gilt ausschlielich fur Produkte, die in Mitgliedstaaten der Européischen Union

erworben wurden.

Die Angaben in diesem Dokument kdnnen sich ohne Ankiindigung andern. Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.aoc-europe.com
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Garantieerklarung fur den Mittleren Osten und Afrika

und

die Gemeinschaft Unabhangiger Staaten (GUS)

Eingeschrénkte ein- bis dreijdhrige Garantie*

Bei im Mittleren Osten und Afrika sowie der Gemeinschaft Unabhéngiger Staaten (GUS) verkauften AOC-LCD-Monitoren
garantiert AOC International (Europe) B.V., dass dieses Produkt fiir die Dauer von einem (1) bis drei (3) Jahren — je nach
Verkaufsland — ab Herstellungsdatum frei von Material- und Verarbeitsungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit bietet AOC
International (Europe) B.V. einen Riickgabe- (Rickgabe an das Servicecenter) Garantiesupport bei einem von AOC
autorisierten Kundencenter oder Handler an und fiihrt nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes
unter Einsatz von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes
Produkt durch. Ausnahmen* Siehe unten. Als Standardrichtlinie wird die Garantiedauer ab dem tber die
Produkt-1D-Seriennummer identifizierten Herstellungsdatum berechnet; die Gesamtgarantiedauer betrdgt jedoch je nach
Verkaufsland fiinfzehn (15) Monate bis neununddreiBig (39) Monate ab Herstellungsdatum. Garantie wird in Ausnahmefallen,
bei denen die Garantiedauer laut Produkt-1D-Seriennummer abgelaufen ist, gewahrt; bei diesen Ausnahmeféllen sind

Originalrechnung/-kaufbeleg obligatorisch.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei IThrem von AOC autorisierten Handler oder dem Service- und

Support-Bereich auf der AOC-Website Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in Ihrem Land.

e Agypten: http://aocmonitorap.com/egypt_eng

e  GUS-Zentralasien: http://aocmonitorap.com/ciscentral

e Mittlerer Osten: http://aocmonitorap.com/middleeast

e  Siidafrika: http://aocmonitorap.com/southafrica

e Saudi-Arabien: http://aocmonitorap.com/saudiarabia

Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis an

den autorisierten AOC-Kundendienst oder -Handler zu senden:

e  Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum SChutz
Ihres Monitors wahrend des Transports den Originalkarton).

o Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

e Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

* Diese eingeschrankte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schaden ab, die aus folgenden Griinden auftreten:

e  Schdden wahrend des Transports aufgrund unsachgemafier Verpackung

e UnsachgeméRe Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht
e Missbrauch

e  Fahrléssigkeit

e  Einsatz abseits regulérer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung
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e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgefiihrte Reparatur, Modifikation oder
Installation von Optionen oder Teilen

e  Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wasserschaden

e Schaden durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe

o UbermaRige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausflle,
Spannungsspitzen und sonstige Auffalligkeiten

Diese eingeschrankte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von lhnen oder durch jegliche Dritte
modifiziert oder verandert wurde; Sie (ibernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fir jegliche solche

Modifikationen oder Verdnderungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, kénnen Sie nach wie vor auf alle verfligharen Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die
Servicekosten, einschlielich Kosten fir Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte
oder -autorisierte Kundencenter bzw. H&ndler machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur

Durchflihrung von Servicearbeiten erhalten.

Samtliche ausdriicklichen und impliziten Gewahrleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschlieRlich Gewahrleistung von
Markttauglichkeit und Eignung flr einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von einem (1) bis drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum beschrénkt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche
Gewabhrleistungen (ob ausdriicklich oder implizit) abgelehnt. Verpflichtungen der AOC International (Europe) B.V. und lhre
Anspriiche werden ausschlieflich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung der AOC International (Europe)
B.V. (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den flir das
einzelne Gerét gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschadigung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht iberschreiten. In
keinem Fall haftet die AOC International (Europe) B.V. flr jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von
Einrichtungen oder Ausriistung sowie fur sémtliche indirekten, beildufigen oder Folgesch&den. In manchen Staaten oder
Landern sind Einschrdnkungen oder Ausschliisse der Haftung bei beildufigen oder Folgeschéden nicht zulassig; der
vorstehende Ausschluss gilt dabei eventuell nicht zwingend fiir Sie. Obwohl Ihnen diese eingeschrankte Garantie bestimmte
gesetzliche Rechte verleiht, kdnnen lhnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Land zu Land unterschiedlich ausfallen
kdénnen. Diese eingeschrénkte Garantie gilt ausschlieRlich fur Produkte, die in Mitgliedstaaten der Européischen Union

erworben wurden.

Die Angaben in diesem Dokument kdnnen sich ohne Ankiindigung &ndern. Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.aocmonitorap.com
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Nnoc

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 504 6962 « Fax: +31 (0)20 5046933

AOC-Pixelrichtlinie
1SO 9241-307-Klasse 1

25. Juli 2013

AOC strebt an, Produkte von hdchster Giite bereitzustellen. Wir verwenden einige der branchenweit fortschrittlichsten
Herstellungsverfahren und praktizieren strengste Qualitatskontrollen. Dennoch sind Pixel- oder Subpixelfehler bei
TFT-Monitorbildschirmen in Flachbildschirmen manchmal unvermeidbar. Kein Herstellen kann garantieren, dass alle
Bildschirme frei von Pixelfehlern sind, doch AOC garantiert, dass jeder Monitor mit einem inakzeptablen Anzahl
Fehlern im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wird. Diese Pixelrichtlinie erklart die verschiedenen Arten von
Pixelfehlern und definiert akzeptable Fehlerstufen der einzelnen Typen. Zur Qualifikation fiir eine Reparatur oder
einen Austausch im Rahmen der Garantie muss die Anzahl Pixelfehler an einem TFT-Monitorbildschirm diese
akzeptablen Stufen berschreiten.

Pixel- und Subpixel-Definition

Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei Subpixeln in den Primérfarben Rot, Griin und Blau. Wenn alle Subpixel
eines Pixels leuchten erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner weiler Pixel. Wenn alle dunkel sind,
erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner schwarzer Pixel.

Subpilxel Subpixel Subpixel
v
G RGBS
Pixel
“

o Heller Punkt: Der Monitor zeigt ein dunkles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer erleuchtet bzw. aktiv

Arten von Pixelfehlern

e  Schwarzer Punkt: Der Monitor zeigt ein helles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer dunkel bzw. inaktiv

1SO 9241-307 Fehlertyp 1 Fehlertyp 2 Fehlertyp 3 Fehlertyp 4
Pixelfehler-Klasse Heller Pixel Schwarzer Pixel Heller Subpixel Schwarzer Pixel
2 + 1
Klasse 1 1 1 1 + 3
0 + 5

AOC International (Europe) B.V.
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Garantiebedingungen fur Nord- und Siidamerika (ausgenommen Brasilien)

Garantiebedingungen
zu AOC-Farbmonitoren

(einschlieBlich wie angegeben in Nordamerika vertriebenen Geréten)

Envision Peripherals, Inc. gewahrleistet iber einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei
von Material- und Herstellungsfehlern ist; in diesem Zeitraum werden Kosten fiir Komponenten und Arbeitslohn
tibernommen. Bei Monitorréhren und LCD-Panels gilt eine Garantiezeit von einem (1) Jahr. Innerhalb dieser Zeit fihrt
Envision Peripherals, Inc. (kurz: EPI) nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz
von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch.

Ausnahmen: Siehe unten. Ausgetauschte Komponenten und Produkte gehen in das Eigentum von EPI Uber.

Wenn Sie in den USA Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschrankten Garantie wahrnehmen mdchten, lassen Sie sich
von EPI Namen und Anschrift des autorisierten Kundendienstes in Ihrer Nahe mitteilen. Senden Sie das Produkt gemeinsam
mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis ausreichend frankiert an den autorisierten EP1-Kundendienst. Sofern Sie das
Produkt nicht persénlich abgeben kdnnen:

Verpacken Sie das Produkt in seiner Originalverpackung (oder gleichwertig)
Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

o \ermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

e \ersichern Sie die Sendung (oder ubernehmen Sie das Risiko flr Verlust oder Transportschaden)

Frankieren Sie die Sendung ausreichend und vollstandig

EPI haftet nicht fur Transportschéden auf dem Hinweg, falls das Produkt nicht ordnungsgeman verpackt wurde.
EPI Gibernimmt die Riicksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerklarung erwahnten Lander. EPI haftet nicht
furr jegliche Kosten, die durch den grenzibergreifenden Transport des Produktes entstehen. Dazu zéhlen auch die

internationalen Grenzen der in dieser Garantieerklarung erwéahnten L&nder.

In den USA und Kanada wenden Sie sich an lhren Handler oder an den EPI-Kundendienst; die RMA-Abteilung erreichen Sie
unter der kostenlosen Rufnummer (888) 662-9888. Sie kdnnen auch online eine RMA-Nummer beantragen:

WWW.a0c.com/na-warranty.

* Diese eingeschrankte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Schaden ab, die aus folgenden Griinden auftreten:

e \ersand, unsachgemale Installation/Aufstellung oder Wartung

e Missbrauch

e Fahrlassigkeit

e Einsatz abseits reguldrer privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung

e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den autorisierten EPI-Kundendienst durchgefiihrte Reparatur, Modifikation oder Installation von Optionen
oder Teilen

e Ungeeignete Einsatzumgebung

e UbermaBige oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausfille,

Spannungsspitzen und sonstige Auffalligkeiten
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Diese eingeschrankte, dreijahrige Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von Ihnen oder durch
jegliche Dritte modifiziert oder verédndert wurde; Sie Gibernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fir jegliche
solche Modifikationen oder Verénderungen.

Samtliche ausdriicklichen und impliziten Gewahrleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschliellich Gewdhrleistung von
Markttauglichkeit und Eignung flr einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von drei (3) Jahren, bei Monitorréhren und LCD-Panels auf eine Zeitspanne von einem (1) Jahr ab Erstkaufdatum
beschrénkt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche Gewéhrleistungen (ob ausdriicklich oder implizit) abgelehnt. In
bestimmten Staaten der USA sind Einschrankungen der Geltungsdauer impliziter Gewéhrleistungen nicht zul8ssig; daher

kann es vorkommen, dass die obigen Einschrankungen nicht fiir Sie gelten.

Verpflichtungen der EPI und Ihre Anspriiche werden ausschlieBlich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung
der EPI (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den flr das
einzelne Gerét gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschadigung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht tiberschreiten. In
keinem Fall haftet die EPI fiir jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von Einrichtungen oder Ausriistung
sowie fiir sémtliche indirekten, beildufigen oder Folgeschéden. In bestimmten Staaten der USA sind Ausschliisse oder
Beschrankungen der Haftung bei beildufigen oder Folgeschdden nicht zuldssig. Daher ist es moglich, dass die obigen
Einschrankungen nicht fiir Sie gelten. Obwohl Ihnen diese eingeschrénkte Garantie bestimmte gesetzliche Rechte verleiht,

kénnen lhnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Staat zu Staat unterschiedlich ausfallen kdnnen.

In den USA gilt diese eingeschrénkte Garantie ausschlielRlich fir Produkte, die in Kontinental-USA, Alaska oder Hawaii
erworben wurden.

AuRerhalb der USA gilt diese eingeschrénkte Garantie ausschlief3lich fir in Kanada erworbene Produkte.

Die Angaben in diesem Dokument kdnnen sich ohne Ankiindigung &ndern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

USA: http://us.aoc.com/support/find_service_center

Argentinien: http://ar.aoc.com/support/find_service_center

Bolivien: http://bo.aoc.com/support/find_service center

Chile: http://cl.aoc.com/support/find_service_center

Kolumbien: http://co.aoc.com/support/find_service center

Costa Rica: http://cr.aoc.com/support/find_service center

Dominikanische Republik: http://do.aoc.com/support/find_service_center

Ecuador: http://ec.aoc.com/support/find_service center

El Salvador: http://sv.aoc.com/support/find_service center

Guatemala: http://gt.aoc.com/support/find_service center

Honduras: http://hn.aoc.com/support/find_service center

Nicaragua: http://ni.aoc.com/support/find_service center

Panama: http://pa.aoc.com/support/find_service center

Paraguay: http://py.aoc.com/support/find_service_center

Peru: http://pe.aoc.com/support/find_service center

Uruguay: http://pe.aoc.com/support/find_service center

Venezuela: http://ve.aoc.com/support/find_service center

Falls Ihr Land nicht erwahnt wurde: http://latin.aoc.com/support/find_service center
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EASE-Programm

EASE
| FROGEAM |

Gilt nur fur AOC-Monitore, die innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verkauft werden.

Alle AOC-Monitore fallen nun unter das EASE Program. Falls Ihr Monitor wahrend der ersten drei Monate
kaputtgeht, stellt AOC innterhalb 72 Stunden nach Teilnahme an unserem Programm einen Ersatzmonitor bereit.
Falls sich IThr Monitor fir EASE Program qualifiziert, trégt AOC die Frachtkosten in beide Richtungen.
Schritt 1: Rufen Sie unsere Technikabteilung unter 888.662.9888 an.

Schritt 2: Fullen Sie die EASE-Registrierungsformulare aus und senden sie per eMail oder Fax zurtiick.

Schritt 3: Wir stellen IThnen bei Verifizierung eine Return Authorization Number aus.

Schritt 4: Ein Monitor wird vorab an Ihre Anschrift versendet.
Schritt 5: Wir beauftragen UPS, das defekte Geréat abzuholen.
Schritt 6: Bitte prufen Sie anhand folgender Tabelle, ob Sie sich fur EASE Program qualifizieren kénnen.

Garantiedauer

Abdeckung ohne Kosten

Kosten fiir den Kunden

Innerhalb der ersten drei Monate ab
Kaufdatum: Durch EASE abgedeckt

Neuer AOC-Monitor
Kostenlose Abholung und
Rickversand via UPS

- Keine*

Zwischen 4 Monaten und 1 Jahr

Teile & Arbeit komplett, inklusive
CRT-Réhre & LCD-Panel

- UPS-Riickversand an AOC

Zwischen 1 Jahr und 3 Jahre: Durch
standardmaRige eingecshrankte
Garantie abgedeckt

Teile & Arbeit (auler CRT-Rdhre &
LCD-Panel)

- UPS-Riickversand an AOC

*A0C bendtigt eine Kreditkartennummer, falls ein neuer AOC-Montior an Ihre Adresse gesendet werden soll, bevor das

defekte Gerét beim AOC-Kundendienst ankommt. Falls Sie keine Kreditkartennummer herausgeben méchten, versendet AOC

den neuen Monitor erst, nachdem das defekte Gerat beim AOC-Kundendienst angekommen ist.

NoC

EYES VALUE
WWW.aocmonitor.com
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TCO-Dokument

I[n DEVELOPMENT

Congratulations!

This product is TCO Certified — for Sustainable IT

TCO Certified 15 an international third party sustainability certification for
IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and
recycling of IT products reflect environmental social and economic
responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an
accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, mcluding:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in mamufacturing country
Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either IS0 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free
products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the mumber of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback
Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance — protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)
Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also
find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the orgamization behind TCO Cerfified, has been an international driver in the
field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaberation with
scientists, experts, users and manufacturers. Organizations arovnd the world rely on TCO Certified
as a tool to help them reach their sustamnable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit
organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm,
Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

(bei TCO-zertifizierten Modellen)
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