SAUTER HDD 100-1

Professionelles Shore-Héarteprifgerat

KERN

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung
Batterie-/Akkuart

Batterie

Batterie-Kapazitat
Batterie-Spannung

Anzahl Batterie-Zellen

Batterie - Einzelgewicht

Batterie - Gesamtgewicht im
Artikel

Batterie - Aufbau/Form
Batterie-Kapazitat (Wh)

Batterie /Akku angeschlossen

Umgebungsbedingungen

Batterie
Alkali(-Mangan)
2x1.5V AAA
1.300 mAh
1,5V

2

23¢g

46 g

Einzelne Zellen
1,95 Wh

nicht angeschlossen,
beiliegend

Umgebungstemperatur [Min] (°C)
Umgebungstemperatur [Max] (°C)
Lagertemperatur [Min]
Lagertemperatur [Max]

Zulassung

0°C

50 °C
-10 °C
40 °C

Marke Sauter
Produktkategorie Hartepriifung
Digitales Shore-
Produktgruppe Harteprifgerat
Produktfamilie HD
Ablesbarkeit Harte [d] (Shore) 0,1
Messbereich Shore 100
Prufobjekt Dicke [Min] 6 mm
Harteskalen Shore D
Einheiten HD
Toleranz (% von [Max]) 1%
Prifkraft Hartemessung 50 N
Messsonde Durchmesser 18 mm

Display

Display-Art

Bauform

LCD

Abmessungen (BxTxH)
Abmessungen Gehause (BxTxH)
Material Gehause

Skala - Anzeigetyp

162x65%38 mm
162x65%38 mm
Kunststoff
Digital

Funktion zur Mittelwertbildung v
Hold-Funktion v

Peak-Funktion

v

CE Zeichen Ve

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d
Abmessungen Verpackun

Bt & packuing 250x197x52 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,20 kg
Bruttogewicht ca. 0,85 kg
Versandgewicht 0,82 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761139596

keine Stoffe tber der

REACH-Einstufung zulassigen Konzentration
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