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Genießen Sie Ihren wunderschönen 

Garten mit Licht
Die Wandleuchte Astilbe von Philips aus Aluminium fügt Ihrer Wand Stil und Stärke 
hinzu. Sie verteilt das Licht in 4 Richtungen für einen erstaunlichen Wandflutungs-
Lichteffekt. Sie müssen nur noch Ihren Garten genießen.

Für den Außenbereich
• Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Besondere Eigenschaften
• Wetterfest

Genießen Sie Ihren Außenbereich
• Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre



 Qualitativ hochwertiges Material
Diese Philips Leuchte wurde speziell für 
Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und 
langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für 
Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem 
Spritzguss-Aluminium und hochwertigen 
Kunststoffen.

Wetterfest

Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für 
feuchte Umgebungen im Freien entworfen und 
strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit 
bestätigen. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern 
festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe 
gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen 
Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart 
IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und 
eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre
Diese Wandleuchte wurde neuesten Trends und 
Lebensstilen nach entwickelt. Sie fügt sich mühelos in 
Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen 
gewünschte Atmosphäre.
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Design und Materialausführung
• Material: Aluminium, Kunststoff
• Farbe: Schwarz

Produktabmessungen und -gewicht
• Höhe: 17,5 cm
• Länge: 17,8 cm
• Breite: 17,8 cm
• Nettogewicht: 0,505 kg

Technische Daten
• Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50-60 Hz
• Anzahl Lichtquellen: 1
• Fassung/Sockel: E27
• Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Leuchte: 

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten
• Maximale Wattage der Ersatzlampe: 42 W
• Leuchte dimmbar
• LED: Nein
• Integrierte LED: NO
• Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen 

Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
• Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: 

A++ bis E
• IP-Code: IP44, Schutz gegen Objekte, die größer 

als 1 mm sind, Schutz gegen Spritzwasser
• Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung

Service
• Garantie: 2 Jahr(e)

Verpackungsmaße und -gewicht
• Höhe: 18,9 cm
• Länge: 18,1 cm
• Breite: 18,1 cm
• Gewicht: 0,650 kg

Verschiedenes
• Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
• Style: Zeitgenössisch
• Typ: Wandleuchte
•

Daten
Wandleuchte
Astilbe Schwarz
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