
Artikelnr./

GTIN
Garantie

68038

4011458680382

Breite Tiefe Höhe

- - - - -

Breite Tiefe Höhe

57,0 29,0 49,0 28 / 30,8 1

Generator Dauerbetrieb:

Kurzfristige max. Leistung:

Motor max. Leistung:

Motor:

Hubraum: 149 ccm

Drehzahl: 5000 U/min

Starter:

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt:

13.05.2016

Lieferant Artikelbezeichnung

Produktinformation
Freibleibend bis Auftragsklarheit

24

MonateT.I.P. 

Technische Industrie Produkte GmbH

Siemensstr. 17

74915 Waibstadt

Tel.: 07263-9125-0

Fax: 07263-9125-25

www.crosstools.de

Verpackungsmaß in cm Gewicht (kg)

net. / brut.
VK-Einheit

Verpackungsmaß in cm Gewicht (kg)

brutto

Masterbox Informationen

Inverter - Stromerzeuger 

CPG 3000 INV

396

 - Kraftvoller Inverter Stromerzeuger mit 2600 Watt Dauerleistung.

 - Ausgestattet mit 2 x 230V und 2 x 12V Anschluss (Zigaretten-

   anzünder) und übersichtlichem LCD-Display zur Anzeige der 

   aktuellen Betriebsparameter.

 - Der CPG 3000 zeichnet sich durch seine Inverter-Technology aus.

 - Der luftgekühlte 4 Takt Einzylindermotor ist das ideale Gerät für 

   den Garten, Camping oder die Baustelle.

 - Mit seinem 7 Liter Tank hat er eine lange Betriebsdauer.

 - Der Generator verfügt über eine Ölmangelsicherung.

Lieferumfang:

Technische Daten:

Kurzbeschreibung:

Prüfzeichen:

VPE

(Stk.)

Artikel Informationen

Inverter - Stromerzeuger 

CPG 3000 INV

Menge / Palette:

Menge / LKW:

12

1 x 12 Volt Polklemmenkabel

1x Zündkerze A7RTC

1x Ölstutzen

1x Öleinfüllkanne

1x Zündkerzenschlüssel, Schraubendreher

GS Hauptzertifikat

7 l

2600 Watt (230 V Ausgang)

Manuell (Seilzug)

luftgekühlt, 4 T, 1 Zylinder

3,9 kW / 5,3 PS

2800 Watt (230 V Ausgang)


