
PRODUKTDATENBLATT

ANSMANN AS10 LED
Profi-Handscheinwerfer aus robustem Kunststoff mit eingebauter High- End LED Technologie für deutlich mehr 
Leuchtkraft.

Features
LED-Handscheinwerfer mit neuester LED-
Technologie aus dem Hause CREE

Zwei Helligkeitsstufen : 100% und 20% 
Energiesparmodus

FUTURE High Efficiency Reflektor System:
extreme Leuchtweite: bis zu 650m bei 100% 
Leuchtkraft, bis zu 300m bei 20% Leuchtkraft

extrem helles und gebündeltes Licht: 330 lm/
105000 lux bei 100% Leuchtkraft, 70 lm/
22000 lux bei 20% Leuchtkraft

Leuchtdauer: ca. 6 Std. bei 100% Leuchtkraft, ca. 
32 Std. bei 20% Leuchtkraft

Mit leichtgängiger Fokussiereinrichtung am 
Scheinwerferkopf

Fest verbauter Lithium-Akkupack mit 3.7V und 
4400mAh, Ladezeit ca. 13 Stunden

Zuschaltbare Netzausfallelektronik

Akku-Kontrollanzeige am Schalter durch DUO-LED

Mit reflektierenden Orientierungspunkten zum 
einfachen Auffinden bei Dunkelheit

USB-Netzteil zum Laden am Stromnetz 
100V-240V; Ladeschale zur Tisch- oder 
Wandmontage

Optional auch über Kfz-Adapter im Kfz aufladbar 
(Kfz-USB Adapter nicht inklusive)
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PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 1600-0237

Lieferumfang: Handscheinwerfer, Ladeschale, USB-
Netzteil, Micro-USB Kabel, Kfz-USB-
Lader, Tragegurt

Zolltarifnummer: 85131000000

Verpackungseinheit: 6 (360 × 250 × 370 mm)

Spezifikationen

Leuchtmittel LED

Leistung Leuchtmittel 5 W

Leuchtweite 650 m

Lichtstrom 328 Lumen

Helligkeit 105.000 Lux

Schutzart IP54

Leuchtdauer 5,5 Std.

Farbe schwarz

Verpackung Karton

Betriebstemperatur -20 - 25 °C

Lagertemperatur -20 - 25 °C
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