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Power over Ethernet  

mUSB Poweradapter 

Produkt Name Power over Ethernet—mUSB Poweradapter 

Artikel-Nr. SBC-PoE-Power 

Anschlüsse 1x Micro USB Netzstecker + 1x Rj45 Ausgang 

Eingangsspannung 36~57V (Standard PoE Spannung 48V, 52V) 

Ausgangsspannung DC 5V 

Ausgangsstrom 2 A 

Übertragungsdistanz 10m ~ 100m 

PoE Protokoll IEEE802.3af 

Netzwerk Bandbreite 10/100 Mbps 

Gewicht 40 g 

Produkt Dimensionen 82 x 28 x 23 mm 

Kabellänge 205 mm 

Betriebstemperatur -50°C  bis zu +75°C 

EAN 4250236817019 

Technische Spezifikationen 
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