SIEMENS

Datenblatt

LZX:PT580730

Produkt-Markenname

Produkt-Bezeichnung

Produkttyp-Bezeichnung

Steckrelais 4 Wechsler, hartvergoldet AC 230 V, fur LZS-Sockel

SIRIUS
Steckrelais
LzX

Allgemeine technische Daten

prozentuale Riickfallspannung bezogen auf die
Eingangsspannung

Schockfestigkeit gemal IEC 60068-2-27

Schwingfestigkeit gemafl IEC 60068-2-6

Schalthaufigkeit ohne Last

Schalthaufigkeit mit Last

Schaltverhalten

Ausfiihrung der Schaltfunktion

Ausfiihrung der Schaltfunktion zwangsgefiihrt

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230
V typisch

thermischer Strom

Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009

RoHS-Richtlinie (Datum)

30 %

5g/11 ms

30 ... 150 Hz: 4g
36 000 1/h

360 1/h
monostabil
Umschalter
Nein

20 000 000

250 000

6A
K
05/01/2012

Steuerstromkreis/ Ansteuerung

Steuerspeisespannung bei AC
e bei 50 Hz Bemessungswert
e bei 60 Hz Bemessungswert

Steuerspeisespannungsfrequenz
o 1 Bemessungswert
e 2 Bemessungswert

Versorgungsspannungsfrequenz fir Hilfs- und
Steuerstromkreis Bemessungswert

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert bei AC bei 50 Hz

e Anfangswert
e Endwert

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert bei AC bei 60 Hz

e Anfangswert
e Endwert

Ausfiihrung des Relaisantriebs

Produktbestandteil Stecksockel

230V
230V

50 Hz
60 Hz
50 ... 60 Hz

0,9
1,1

0,9
1,1
gepolt
Nein

Art des Schaltkontakts

Wechsler
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Material der Schaltkontakte AgNi 90/10

Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte 0
Anzahl der SchlieBer fiir Hilfskontakte 0
Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte 4
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15

e bei 250 V 2A
Betriebsstrom bei DC-13 bei 24 V Bemessungswert 4 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13

e bei 24V 4 A

Hauptstromkreis
Spannungsart AC

Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15 bei 250 2A
V bei 50/60 Hz

Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13
e bei 24V 4 A
Anschliisse/ Klemmen

Produktfunktion abnehmbare Klemme Nein

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage beliebig
Befestigungsart Sockelmontage
Hoéhe 28 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 35 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb -40 ... +70 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +70 °C
e wahrend Transport -40 ... +70 °C
Approbationen/ Zertifikate
allgemeine Produktzulassung Konformitatserklarung
Bestéatigungen ™ Sonstige
b\ WPZ N | N
uR WDE EG-konf,

Marine / Schiffbau  Sonstige

Bestatigungen
@s

(15

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=LZX:PT580730

CAXx-Online-Generator
http://support.automation.

Service&Support (Handbiicher, Betrlebsanleltungen Zertlflkate Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:PT580730
Bllddatenbank (Produktfotos 2D- MalSzelchnungen 3D- Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
. T58

Kennllnlen Deratlng
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:PT580730/manual
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/LZX:PT580730/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=LZX:PT580730
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZX:PT580730
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:PT580730
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:PT580730&lang=de
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:PT580730/manual
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_28986
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29435
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/LZX:PT580730
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