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Produkt PRUEF 3

Beschreibung Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und
Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4
mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit 4
mm Messleitungen

Artikel-Nr. /
*Farbe

9733691xx

00 01
schwarz rot

Zeichnung

Technische Daten

Anschluss ungefederte 4 mm Buchse

Bemessungsspannung(1) 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie lt. IEC61010 O (3)

Bemessungsstrom(1)

(Derating Kurve beachten)
32 A

Werkstoff-Kontaktbuchse Messing, vernickelt

Gehäusematerial PP

Temperaturbereich lt. IEC61010(2) -25 °C bis +70 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
(gilt nur für Gehäusegrundmaterial)

 HB

Norm IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
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(3) Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 22.06.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SKS Kontakttechnik GmbH | Neue Schichtstraße 14 | D-09366 Niederdorf | Telefon +49-37296-930-300 | Telefax +49 37296-930-301 | www.sks-kontakt.de | info@sks-kontakt.de 2/2

http://www.tcpdf.org

