
 

DPS5015 
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Modell  DPS5015  

Artikel Nr.  JT-DPS5015  

Besonderheiten  Fernsteuerbar, programmierbar, schmale Bauform  

Eingangsspannung  6 - 60V (DC) 

Ausgangsspannung  0 - 50V 

Ausgangsstrom  0 - 15A 

Ausgangsleistung  0 - 750W 

Spannungsauflösung  0,01V 

Stromauflösung  0,01A 

Displaygröße  1,44“ 

Display-Modulgröße 80 x 42 x 45 mm  

Leistungsmodulgröße  40 x 67 x 91 mm  

Gewicht  152g 

Lieferumfang  DPS5015, 2x Verbindungskabel, 4x Gabelkabelschuhe  

EAN 4250236817361  
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