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BESCHREIBUNG

= Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss fiir Gerdte mit USB Ladekabel wie = Alle Lichtfunktionen sind stufenlos dimmbar 100 bis 5 %.
Smartphones. m Zusdtzlich SOS- und Blink-Funktion.

= Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivi- = Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V/3,0 Ah mit Ladeanzeige und integriertem
taten. USB Ladekabel.

= Sehr helles blendfreies Flachenlicht mit zusdtzlichem Spot, einzeln schalt- = Befestigungsmaglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.

und kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom 350 Im Anzahl der Batterien 1

Farbtemperatur 4,000 K Batterie Bauart Akku fest eingebaut
Akku-Kapazitat 3Ah Batterie Technologie Lithium-Polymer
Akku-Spannung 37V Schutzklasse 1l

Leuchtdauer 70h Schutzart (IP) P44
Akku-Ladezeit ca. 4h

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1 Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0.26 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.2kg Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 9cmx8,5mx13,5cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 8cmx8,5cmx12cm

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG www.brennenstuhl.com Technische Anderungen und Farbanderungen vorbehalten.
1



