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5624331P0 STAR plate/spiral white 3x4.5W SELV

Schwenkbarer Spotkopf, hochwertiges LED-Licht, energiesparend, click!FIX-System fuer eine leichte Montage, 5 Jahre Philips
Herstellergarantie
Veraendere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die
gewuenschte Lichtintensitaet stufenlos einstellen â€“ von funktional hell bis einladend warm fuer eine gemuetliche Atmosphaere.
Je mehr du dimmst, desto waermer das Licht.

Technische Daten Codes
Technologie LED EAN Artikel 8718696154649
Eingangswattage 4,5
Ersatzwattage 4,5 Bestellnummer (EOC) 5624331P0
Sockel Fest verbaute LED
Lichtfarbe IP20
Lebensdauer 30000 Gewichte
Volt 230 Artikelgewicht / g netto 780
Startzeit Artikel mit Verpackung / g 980
Lumen LED
Kelvin 2700
Schalthäufigkeit
RA-Wert 80

Dimmbarkeit Mengen
Dimmbar WarmGlow Kleinste Bestellmenge 10
Dimmeffekt Ja Anzahl Packs pro VPE 10
Service

Design/Materialausführ. Verpackungsmaße
Material Aluminium Artikel unverpackt in cm (H/B/T)
Grundfarbe Weiss Verpackung in cm (H/B/T) 21,8 21,3 9,3

Energieeffizienz Verschiedenes
Kategorie A+ Typ Spots

 

Ausstellungsdatum: 20.05.2021
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.
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