
nach Norm DIN EN 60715
für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4, 6, 8
für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung
mit Befestigungsschrauben

Höhe Hutprofil 35 mm

Länge 284 mm

Tiefe 15 mm

Gewicht 0,195 kg

nach Norm EN 60715 

Zeichnungen

Maßzeichnung

Tragschiene

Mi TS 30
Tragschiene
Länge 284 mm
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