
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Neoprene cable with earthing contact Schutzkontakt-Zuleitung Neoprene 

Cable 

- H07RN-F3G1.50mm², black, 2.0m 

Kabel: 

- H07RN-F3G1,50mm², schwarz, 2.0m 

Connection: 

S1: German type plug with double earthing system, with 
wather splash protection 

S2: 30m stripped with conectors 

Anschluss: 

S1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem 
Schutzkontaktsystem, angespritzt Stecker mit 
Spritzwasserschutz 

S2: 30mm abgemantelt mit  Aderendhuelsen 

Technical data: 

Umax=250V~ 

Imax=16A 

Pmax=3600W 

50 – 60 Hz 

Technische Daten: 

Umax=250V~ 

Imax=16A 

Pmax=3600W 

50 – 60 Hz 

According: SR CEI 60245 – 1, 

            

Zulassungen: SR CEI 60245 – 1 

            

Packing: 10pcs/bundle,  

50 pcs./kartonbox 

Lieferform: 10 stck./ bundel 

50 Stck./Karton 
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