
 

 

Saugnapfmontage  

Doppel-Saugfuß mit 2D Kippgelenk 70kg Saugkraft 1"-14 UNF-Gewindeaufnahme 

 

Der Doppel-Saughalter ist die ideale 

Lösung für alle, die eine mobile 

Befestigungslösung suchen. Mit dem 

Saugfuß ist die Antenne in Sekunden auf 

allen glatten Oberflächen stabil befestigt. 

Mit der griffigen Drehvorrichtung am 

Halter kann die Antenne zusätzlich 

ausgerichtet oder umgeklappt werden. 

Der Saughalter ist für alle Antennen mit 

Innengewinde 1”-14 UNF kompatibel.  

 

 

 

Eine Aussparung und Vertiefung am Gewinde, ermöglicht das Einlegen von Kabel auch dann, wenn 

schon ein Stecker am Kabel montiert ist. 

 
 
 
Technische Daten: 

Farbe: weiß / grau  

Material: Nylon / ABS / Gummimischung 

Grundfläche / Höhe: 330 x 120 / 146 mm 

Saugnapfdurchmesser: 120 mm 

Tragfähigkeit 70 kg 

Gewinde: 1" 14 Gänge UNF 

Wetter- und UV- beständig 

 

Art. 110123  Lieferung mit Antennen-Kipphalter   


