
Datenblatt 
 
Akku-LED-Stableuchte HH 60  
Art. 42435 
 
 
 
• 60 hellweiße LEDs, Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden. 
• 3W / ca. 200 Lumen 
• 3 Integrierte Ni-MH (Nickel-Metallhydrid)  Akkus 3,6 V 800 mAh, aufladbar über 
Netzstromadapter 
oder 12 V Kfz-Ladekabel. Inklusive Netzladeadapter und Kfz-Ladekabel. 
• Geringer Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung. 
• Handliche Form mit Aufhängehaken. 
• Ein- / Aus-Schalter mit Gummi-Schutzkappe. 
• Abmessungen: 44×Ø 5,5 cm. 
 

 
(Abb. ähnlich) 
 
 
Für die Verwendung im Innenbereich.   
- IP 20 - 
 
                
 
Technische Daten: 
Lichtfarbe: 6400K 
LED Klasse I 
Gewicht:  ca. 0,56 kg 
L/B/H:  440x55x55 
EAN: 4011160424359 
 


