
Datenblatt 
 
4-fach Steckdoseneinsatz  
mit Thermoschutzschalter #10542 
 

 
 
 

IP20       
 
Technische Daten: 
230 V / 16 A 
 
Maße: Ø120,75mm, Höhe 54,4mm 
Lochabstand: 95mm 
 
Passend für as – Schwabe Kabeltrommeln Typ KTM/PTM/KTK/PTK 


