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Erste Schritte
A WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen
Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und
Produktinformationen”, die dem Produkt beiliegt.

« Aktualisieren Sie die Karten und die Software des Geréts
(Karten- und Software-Updates, Seite 21).

» Bringen Sie das Gerat im Fahrzeug an, und schlielen Sie es
an die Stromversorgung an (Montieren der Garmin
DriveSmart im Fahrzeug und Herstellen der
Stromversorgung, Seite 1).

» Erfassen Sie GPS-Signale (Empfangen von GPS-Signalen,
Seite 1).

» Passen Sie die Lautstarke (Anpassen der Lautstéarke,

Seite 2) und die Helligkeit der Anzeige an (Einstellen der
Bildschirmhelligkeit, Seite 2).

» Navigieren Sie zu lhrem Ziel (Starten von Routen, Seite 7).

Ubersicht iiber das Garmin DriveSmart 55/65
Gerat

Einschalttaste

USB-Anschluss fir Stromversorgung und Daten

Steckplatz flir Speicherkarten mit Kartenmaterial und Daten

® e 66

Mikrofon flir Sprachbefehle oder Freisprechfunktion

Montieren der Garmin DriveSmart im
Fahrzeug und Herstellen der Stromversor-

gung
~ AwaRNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-lonen-Akku ausgestattet.
Vermeiden Sie Verletzungen oder Schaden infolge einer
Uberhitzung des Akkus, indem Sie das Gerét so lagern, dass es
vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt ist.

Laden Sie das Gerat auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

1 SchlieRen Sie das KFZ-Anschlusskabel D an den USB-
Anschluss des Geréats an.

2 Driicken Sie die Halterung @ in die Saugnapfhalterung ®,
bis sie einrastet.

3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die
Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel @ in
Richtung der Windschutzscheibe ein.

4 Setzen Sie die Lasche oben an der Halterung in die Kerbe an
der Rickseite des Gerats ein.

5 Dricken Sie die Unterseite der Halterung in das Gerat ein,
bis sie einrastet.

6 SchlieRen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels
an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

Ein- und Ausschalten des Gerits

« Schalten Sie das Gerét ein, indem Sie die Einschalttaste M
drucken oder das Gerat mit der Stromversorgung verbinden.

» Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Gerats, indem Sie
die Einschalttaste driicken, wahrend das Gerat eingeschaltet
ist.

Im Energiesparmodus ist das Display ausgeschaltet und das
Gerat verwendet sehr wenig Strom, ist jedoch sofort wieder
betriebsfahig.

TIPP: Der Aufladevorgang lauft schneller ab, wenn Sie das
Gerat wahrend des Aufladens in den Energiesparmodus
versetzen.

» Schalten Sie das Gerat vollstandig aus, indem Sie die
Einschalttaste so lange gedriickt halten, bis auf dem Display
eine Meldung angezeigt wird. Wahlen Sie die Option Aus.

Die Meldung wird nach fiinf Sekunden angezeigt. Wenn Sie
die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt
wurde, wechselt das Gerat in den Energiesparmodus.

Empfangen von GPS-Signalen

Beim Einschalten des Navigationsgerats muss der GPS-
Empfanger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position
bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit
ist von verschiedenen Faktoren abhangig, u. a. davon, wie weit
Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das
Navigationsgerat zuletzt verwendet haben, ob Sie eine
ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der
letzten Verwendung des Navigationsgerats vergangen ist. Wenn
Sie das Navigationsgerat zum ersten Mal einschalten, kann die
Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

1 Schalten Sie das Gerét ein.
2 Warten Sie, wahrend das Gerat Satelliten erfasst.

3 Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder
hohe Gebaude noch Baume den Empfang storen.

Das Symbol .l in der Statusleiste zeigt die Starke des

Satellitensignals an. Wenn mindestens die Halfte der Balken
ausgefiillt angezeigt wird, ist das Gerat navigationsbereit.

Navigation zum Ziel

Icons der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmeni. Die Icons der
Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Gerats an.
Sie kénnen einige lcons auswahlen, um Einstellungen zu
andern oder zusatzliche Informationen einzublenden.

Erste Schritte



Status des GPS-Signals. Halten Sie die Option gedriickt, um
die GPS-Genauigkeit und erfasste Satelliteninformationen
anzuzeigen (Anzeigen des GPS-Signalstatus, Seite 24).

Bluetooth® Technologie-Status. Wahlen Sie die Option, um
die Bluetooth Einstellungen anzuzeigen (Drahtlose Netzwer-
keinstellungen, Seite 19).

WLAN-Signalstarke. Wahlen Sie die Option, um die WLAN-

Einstellungen zu andern (Drahtlose Netzwerkeinstellungen,

Seite 19).

\ Mit Freisprechfunktion verbunden. Wahlen Sie diese Option,
um einen Telefonanruf zu tatigen (Freisprechfunktion,

Seite 14).

9:109| Aktuelle Zeit Wahlen Sie diese Option, um die Zeit einzu-
stellen (Einstellen der Uhrzeit, Seite 20).

) Ladezustand des Akkus.

>

.)))

@: Verbindungsstatus der Garmin Drive™ App. Ein farbiges
Symbol bedeutet, dass die App verbunden ist (Live-Dienste,
Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 12).

Temperatur. Wahlen Sie die Option, um die Wettervorher-
sage anzuzeigen (Anzeigen der Wettervorhersage,
Seite 17).

53¢

Verwenden der Bildschirmschaltflachen
Mithilfe der Bildschirmschaltflachen konnen Sie auf dem Gerat
durch Seiten, Menls und Menuoptionen navigieren.

«  Wahlen Sie ', um zum vorherigen Menibildschirm
zurlickzukehren.

« Halten Sie  gedrickt, um schnell zum Hauptmeni
zurlickzukehren.

* Wahlen Sie 4 bzw. ¥, um Listen oder Men(s zu
durchblattern.

+ Halten Sie 4 bzw. ¥ gedriickt, um den Bildlauf zu
beschleunigen.

« Wahlen Sie =, um ein Kontextmeni mit Optionen fir die
aktuelle Seite anzuzeigen.

Anpassen der Lautstarke
1 Wahlen Sie Lautstérke.
2 Wabhlen Sie eine Option:
» Passen Sie die Lautstarke mithilfe des Schiebereglers an.

» Wahlen Sie X, um den Ton des Gerats stumm zu
schalten.

« Wahlen Sie %, um weitere Optionen anzuzeigen.

Aktivieren der automatischen Lautstarke

Das Gerat kann die Lautstarke basierend auf der Intensitat der
Hintergrundgerausche automatisch erhdhen oder verringern.

1 Wabhlen Sie Lautstarke > .

2 Wahlen Sie Automatische Lautstérke.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1 Wahlen Sie Einstellungen > Anzeige > Helligkeit.
2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Fahrerassistenzfunktionen und
Alarme

/\ ACHTUNG
Die Funktionen flr Alarme fiir Fahrer und Tempolimits dienen
ausschlief3lich Informationszwecken. Es liegt in lhrer
Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits
einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin® ist nicht fiir BuRgelder
oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das
Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder
entstehen.

Das Gerat bietet Funktionen, die die Sicherheit beim Fahren
sowie die Effizienz erhéhen kénnen, sogar in Gegenden, die
Ihnen gut bekannt sind. Das Gerat gibt einen Signalton oder
eine Nachricht aus und zeigt Informationen fir jeden Alarm an.
Sie kdnnen den Signalton fur einige Arten von Fahreralarmen
aktivieren oder deaktivieren. Nicht alle Alarme sind in allen
Gebieten verfugbar.

Schulen: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt die Distanz
zur und das Tempolimit (sofern verfligbar) fur die nachste
Schule bzw. den nachsten Schulbereich an.

Tempo reduzieren: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt die
nachste Geschwindigkeitsbeschrankung an, damit Sie sich
darauf vorbereiten kdnnen, das Tempo zu reduzieren.

Tempolimit tiberschritten: Das Gerat gibt einen Ton aus und
zeigt einen roten Rahmen um das Tempolimitsymbol an,
wenn Sie das ausgeschilderte Tempolimit fur die aktuelle
Stral3e uberschreiten.

Anderung des Tempolimits: Das Gerét gibt einen Ton aus und
zeigt das nachste Tempolimit an, damit Sie sich darauf
vorbereiten kdnnen, das Tempo anzupassen.

Falsche Richtung auf EinbahnstraBe: Das Gerat gibt eine
Nachricht aus und zeigt eine Vollbildwarnung an, wenn Sie
auf einer Einbahnstralle in die falsche Richtung fahren. Die
Seitenrander werden rot angezeigt, und oben auf der Seite
bleibt ein Alarm eingeblendet, bis Sie die Einbahnstralle
verlassen oder die Fahrtrichtung korrigieren.

Bahniibergang: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt die
Distanz bis zum nachsten Bahniibergang an.

Achtung! Tiere: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt die
Distanz bis zum nachsten Wildwechsel an.

Kurven: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt die Distanz bis
zu einer Kurve in der Stral3e an.

Stockender Verkehr: Das Gerat gibt einen Ton aus und zeigt
die Distanz bis zum stockenden Verkehr an, wenn Sie sich
stockendem Verkehr mit hherem Tempo nahern. Zur
Verwendung dieser Funktion muss das Gerat
Verkehrsinformationen empfangen (Verkehrsfunk, Seite 15).

Midigkeitswarner: Das Gerat gibt einen Ton aus und schlagt
die nachsten Rastplatze vor, wenn Sie mehr als zwei
Stunden ohne Pause unterwegs waren.

Aktivieren oder Deaktivieren akustischer

Alarme fiir Fahrer

Sie kdnnen den Signalton fur einige Arten von Fahreralarmen
aktivieren oder deaktivieren. Der visuelle Alarm wird auch dann
angezeigt, wenn der Signalton deaktiviert ist.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Fahrerassistenz >
Informationen fiir Fahrer.

2 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben
den einzelnen Alarmen.

Ampelblitzer und Radarkontrollen

HINWEIS

Garmin ist nicht flr die Zuverlassigkeit einer Rotlicht- oder
Radar-Info-Datenbank verantwortlich und Gbernimmt auch
keinerlei Verantwortung fiir Folgen, die aus der Verwendung
einer Rotlicht- oder Radar-Info-Datenbank entstehen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht fir alle Regionen oder
Produktmodelle verfugbar.

Fir einige Gebiete und Produktmodelle sind Informationen zu
den Standorten von Ampelblitzern und Radarkontrollen
verfugbar. Das Gerat warnt Sie, wenn Sie sich einer gemeldeten
Radarkontrolle oder einem Ampelblitzer nahern.

* In einigen Gebieten kann das Gerat Live-Daten zu
Ampelblitzern und Radarkontrollen empfangen, wenn es mit
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einem Smartphone verbunden ist, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird.

» Aktualisieren Sie mit der Software Garmin Express™
(garmin.com/express) die auf dem Gerat gespeicherte
Radar-Info-Datenbank. Sie sollten das Gerat regelmafig
aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

» Damit Ihre Datenbank fir Ampelblitzer und Radarkontrollen
auf dem aktuellen Stand ist, muss das Gerat Uber ein aktives
Abonnement verfligen, um Radar-Info-Daten
herunterzuladen und zu speichern. Besuchen Sie
garmin.com/speedcameras, um die Verfiigbarkeit und
Kompatibilitdt zu Gberprifen, ein Abonnement oder ein
einmaliges Update zu erwerben. Sie kdnnen jederzeit ein
Abonnement fir eine neue Region erwerben oder ein
bestehendes Abonnement erweitern.

HINWEIS: In einigen Regionen umfassen einige Produkt-
Bundles vorinstallierte Daten zu Ampelblitzern und
Radarkontrollen mit Updates, fir die kein Abonnement
erforderlich ist.

Suchen und Speichern von Positionen

Die auf dem Gerat geladenen Karten enthalten Points of
Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte
StralReninformationen. Das MenU Zieleingabe bietet
verschiedene Mdglichkeiten zum Durchsuchen, Suchen und
Speichern von Informationen und unterstitzt Sie so bei der
Suche des Ziels.

Wahlen Sie im HauptmenU die Option Zieleingabe.

« Wahlen Sie QSuchen, um schnell nach allen Positionen auf
dem Gerat zu suchen (Suchen von Positionen mit der
Suchleiste, Seite 3).

» Wahlen Sie Adresse, um nach einer Adresse zu suchen
(Suchen von Adressen, Seite 3).

* Wahlen Sie POIs, um vorinstallierte Points of Interest nach
Kategorie zu durchsuchen (Suchen von Positionen,

Seite 4).

« Wahlen Sie neben dem aktuellen Suchgebiet die Option 9,
um in der Nahe einer anderen Stadt oder eines anderen
Gebiets zu suchen (Andern des Suchgebiets, Seite 4).

» Wabhlen Sie Favoriten, um Favoriten anzuzeigen und zu
bearbeiten (Speichern von Positionen, Seite 6).

» Wabhlen Sie Kiirzlich, um Positionen anzuzeigen, die Sie
kirzlich in den Suchergebnissen ausgewahlt haben
(Anzeigen kiirzlich gefundener Positionen, Seite 6).

« Wahlen Sie Foursquare®, um Foursquare® Points of Interest
zu durchsuchen und dort einzuchecken (Suchen nach
Foursquare POls (Points of Interest), Seite 5).

» Wabhlen Sie Koordinaten, um zu bestimmten geografischen
Koordinaten zu navigieren (Suchen von Positionen anhand
von Koordinaten, Seite 5).

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie
eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse
oder eine Stadt eingeben.

1 Wahlen Sie Zieleingabe.
2 Wahlen Sie in der Suchleiste die Option Suchen.
3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.

Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe
vorgeschlagen.

4 Wahlen Sie eine Option:

» Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem
Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. ,Kinos").

* Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie
Namen ganz oder teilweise eingeben.

» Suchen Sie nach einer Adresse in der Nahe, indem Sie
den StralRennamen und die Hausnummer eingeben.

* Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt,
indem Sie den StraRennamen, die Hausnummer, die
Stadt und das Land eingeben.

« Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und
jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land
eingeben.

» Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und
Langengrade eingeben.

5 Wahlen Sie eine Option:

» Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff,
indem Sie den Begriff auswahlen.

« Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie Q
auswahlen.

6 Wahlen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte &ndert sich
maoglicherweise abhangig von den auf dem Gerat geladenen
Kartendaten.

1 Wahlen Sie Zieleingabe.

2 Wahlen Sie bei Bedarf die Option 9 Suche bei:, um in der
Nahe einer anderen Stadt oder eines anderen Gebiets zu
suchen.

3 Wahlen Sie Adresse.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um
Adressinformationen einzugeben.

5 Wahlen Sie die gewiinschte Adresse aus.

Positionssuchergebnisse

StandardmaRig werden die Positionssuchergebnisse in einer
Liste angezeigt, wobei die nachstgelegene Position oben
aufgefuhrt ist. Sie kdnnen nach unten blattern, um weitere
Ergebnisse anzuzeigen.

q) K2

Suchbegriff eingeben

] Neil-Armstrong-Bibliothek 0.1km
Riidesheimer StraRe 14, Berlin - Wilmersdor... NW
LOMCOMO -6
Wolffs Blucherei-Andreas W... 1.0km
Bundesallee 133, Berlin - Friedenau, Berlin NO
E Jugendbicherei Friedenau  1.4km
ﬁ NiedstraBe 1, Berlin - Friedenau, Berlin 0
@ Wahlen Sie eine Position, um das Optionsmenl anzuzeigen.
® @ |\ahlen Sie diese Option, um detaillierte Informationen zur

ausgewahlten Position anzuzeigen.

® ® Wahlen Sie diese Option, um Parkplatze in der Nahe der
Position zu suchen.
O) v Wahlen Sie diese Option, um alternative Routen zu den

Positionen anzuzeigen.

® Los! Wahlen Sie diese Option, um unter Verwendung der
empfohlenen Route die Navigation zur Position zu beginnen.

Wabhlen Sie diese Option, um die Suchergebnisse auf der
Karte anzuzeigen.

GF. \
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http://garmin.com/express
http://garmin.com/speedcameras

Positionssuchergebnisse auf der Karte
Sie kénnen die Ergebnisse einer Positionssuche auf der Karte
anstelle in einer Liste anzeigen.

Wahlen Sie in den Positionssuchergebnissen die Option M. Die
nachstgelegene Position wird in der Mitte der Karte angezeigt.
Grundlegende Informationen zur ausgewahlten Position werden
unten auf der Karte angezeigt.

9 Suchbegriff eingeben o

800 m LJ

L. A IFE 3
p - \
/f "V A \ Tof
Dahlem A~ steglitz, °
N

3 - eil-Armstrong-Bibliothek |
,( tdesheimer StraRe 14, Berlin - Wilm...
- D e ~
@ Verschieben Sie die Karte, um zusatzliche Suchergebnisse
anzuzeigen.
® Zusatzliche Suchergebnisse. Wahlen Sie diese Option, um
eine andere Position anzuzeigen.
® Ubersicht Uber die ausgewahlte Position. Wéhlen Sie diese

Option, um detaillierte Informationen zur ausgewahlten
Position anzuzeigen.

@ Los! Wahlen Sie diese Option, um unter Verwendung der

empfohlenen Route die Navigation zur Position zu beginnen.
®m

Wahlen Sie diese Option, um die Suchergebnisse in einer
Liste anzuzeigen.

Andern des Suchgebiets

Das Gerat sucht standardmafig nach Positionen in der Nahe
der aktuellen Position. Sie kdnnen auch andere Gebiete
durchsuchen. Beispielsweise kénnen Sie in der Nahe des Ziels
bzw. einer anderen Stadt oder entlang der aktiven Route
suchen.

1 Wahlen Sie Zieleingabe.

2 Wihlen Sie neben dem aktuellen Suchgebiet D das Symbol
9.

@l Suchbegriff eingeben |

"\ Nachhause
' Favoriten
‘v * POIs

o ) TripAdvisor

@' Adresse

@ «arziich

B Foursquare®

* Kreuzungen

3 Wahlen Sie ein Suchgebiet aus.

4 Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Display, um
eine bestimmte Position auszuwahlen.

Das ausgewahlte Suchgebiet wird neben 9 angezeigt. Wenn Sie
eine der Optionen im Menu Zieleingabe verwenden, um nach
Positionen zu suchen, erhalten Sie vom Gerat zuerst
Vorschlage fir Positionen in der Nahe dieses Gebiets.

Points of Interest

Ein Point of Interest ist ein Ort, der fir Sie eventuell hilfreich
oder von Interesse ist. Points of Interest sind in Kategorien
eingeteilt und kénnen beliebte Reiseziele wie Tankstellen,
Restaurants, Hotels und Unterhaltungsstatten umfassen.

Suchen von Positionen
1 Wahlen Sie Zieleingabe.

2 Wahlen Sie eine Kategorie, oder wahlen Sie POls.
3 Wabhlen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4 Wahlen Sie ein Ziel aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest
durchgeflihrt haben, wird flr einige Kategorien ggf. eine Liste fiir
die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewahlten Zielen
angezeigt.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > POls.

2 Wahlen Sie eine Kategorie.

3 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie aus der Liste flir die Schnellsuche am rechten
Seitenrand ein Ziel aus.

Die Liste fur die Schnellsuche enthalt die kiirzlich
gefundenen Positionen der ausgewahlten Kategorie.

» Wahlen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie und
anschlieRend ein Ziel.

Suchen nach Nationalparks

Geratemodelle mit Karten fir Nordamerika oder flr die USA
umfassen auch detaillierte Informationen zu Nationalparks in
den USA. Sie kénnen zu einem Nationalpark oder zu einer
Position in einem Nationalpark navigieren.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > Nationalparks.

Es wird eine Liste von Nationalparks angezeigt, wobei der
nachstgelegene Park oben aufgefihrt ist.

2 Wahlen Sie Suchen, und geben Sie den Namen des Parks
ganz oder teilweise ein, um die Ergebnisse einzugrenzen
(optional).

3 Wahlen Sie einen Nationalpark.

Unter dem Namen des Parks wird eine Liste von Kategorien
fur die Positionen von Merkmalen und Einrichtungen im Park
angezeigt.

4 Wahlen Sie eine Option:

»  Wabhlen Sie Los!, um mit der Navigation zum Park zu
beginnen.

« Wahlen Sie @, um weitere Parkinformationen anzuzeigen
oder die Merkmale und Einrichtungen des Parks zu
entdecken.

* Wahlen Sie in der Liste unter dem Namen des Parks eine
Kategorie aus, und wahlen Sie eine Position, um schnell
eine Position im Park zu finden.

Entdecken der Merkmale und Einrichtungen von
Nationalparks

Sie kénnen detaillierte Informationen zu den Merkmalen und
Einrichtungen von Nationalparks entdecken und zu bestimmten
Positionen im Park navigieren. Beispielsweise konnen Sie
Campingplatze, allgemeine und beliebte Sehenswirdigkeiten
sowie Besucherzentren finden.

1 Wahlen Sie in den Positionssuchergebnissen einen
Nationalpark aus und anschlieRend die Option €.

2 Wahlen Sie Diesen Park erkunden.

Es wird eine Liste von Kategorien fur Parkmerkmale und -
einrichtungen angezeigt.
3 Wahlen Sie eine Kategorie.

4 Wahlen Sie eine Position und anschliefend die Option Los!.

Suchen nach HISTORY® POls (Points of Interest)

Das Gerat umfasst HISTORY Points of Interest, die es Ihnen
ermoglichen, Informationen zu Orten mit historischer Bedeutung
und zu Sehenswurdigem auf der ganzen Welt zu finden, z. B.
historische Gebaude, Monumente, Museen und
bemerkenswerte Orte historischer Ereignisse.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > History®.

4
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2 Wabhlen Sie eine Kategorie.
3 Wahlen Sie einen Favoriten.

4 Wahlen Sie H, um ein Foto und eine kurze
Zusammenfassung der Geschichte des Orts anzuzeigen.

Foursquare

Foursquare ist ein positionsabhangiges soziales Netzwerk. Auf
dem Gerat sind Points of Interest von Foursquare bereits
vorinstalliert. Diese sind in den Positionssuchergebnissen durch
das Foursquare Logo gekennzeichnet.

Sie kénnen Uber die Garmin Drive App auf lhrem kompatiblen
Smartphone eine Verbindung mit lhrem Foursquare Konto
herstellen. Auf diese Weise konnen Sie Foursquare
Positionsdetails anzeigen, bei einer Position einchecken und in
der Onlinedatenbank von Foursquare nach Points of Interest
suchen.

Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Foursquare Konto
Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstiitzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

1 Offnen Sie auf dem Smartphone die Garmin Drive App.
2 Wahlen Sie £ > Foursquare® > Anmelden.
3 Geben Sie Ihre Foursquare Anmeldeinformationen ein.

Suchen nach Foursquare POIls (Points of Interest)

Sie kénnen nach Foursquare POls (Points of Interest) suchen,
die auf dem Gerat geladen sind. Wahrend das Gerat Uber die
Garmin Drive App mit lhrem Foursquare Konto verbunden ist,
werden bei der Suche die aktuellsten Ergebnisse aus der
Foursquare Onlinedatenbank sowie benutzerdefinierte
Ergebnisse aus lhrem Foursquare Benutzerkonto ausgegeben
(Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Foursquare Konto,
Seite 5).

Wahlen Sie Zieleingabe > POls > Foursquare®.

Anzeigen von Foursquare Positionsdetails

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat Uber die

Garmin Drive App mit dem Foursquare Konto verbunden sein

(Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Foursquare Konto,

Seite 5).

Sie kénnen detaillierte Foursquare Positionsdaten anzeigen,

beispielsweise Bewertungen von Benutzern, Restaurantpreise

und Geschaftszeiten.

1 Wahlen Sie in den Positionssuchergebnissen einen
Foursquare POI (Point of Interest) aus.

2 Wahlen Sie @.

Einchecken mit Foursquare

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat Uber die
Garmin Drive App mit dem Foursquare Konto verbunden sein
(Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Foursquare Konto,
Seite 5).

1 Wabhlen Sie Apps > Foursquare® > Check-In.

2 Wahlen Sie einen Point of Interest aus.

3 Wabhlen Sie @ > Check-In.

TripAdvisor®

Das Gerat umfasst TripAdvisor POls (Points of Interest) und
Bewertungen. TripAdvisor Bewertungen werden automatisch in
der Suchergebnisliste fir entsprechende Points of Interest
angezeigt. Sie kdnnen auch nach TripAdvisor POls in der Nahe
suchen und sie nach Distanz oder Beliebtheit sortieren.

Suchen nach TripAdvisor POls (Points of Interest)
1 Wahlen Sie Zieleingabe > POls > TripAdvisor.

2 Wabhlen Sie eine Kategorie.

Fir die ausgewahlte Kategorie wird eine Liste von
TripAdvisor POls in der Nahe angezeigt.

3 Wahlen Sie Ergebnisse sortieren, um die Suchergebnisse
nach Distanz oder Beliebtheit zu sortieren (optional).

Navigieren zu Points of Interest an einem Standort
HINWEIS: Diese Funktion ist evtl. nicht in allen Gebieten oder
fur alle Produktmodelle verfligbar.

Sie kdnnen eine Route zu einem Point of Interest (POI) in einem
groReren Komplex erstellen, z. B. zu einem Geschaft in einem
Einkaufszentrum oder zu einem bestimmten Terminal am
Flughafen.
1 Wahlen Sie Zieleingabe > Suchen.
2 Wabhlen Sie eine Option:

» Suchen Sie nach dem Standort, indem Sie dessen Namen

oder Adresse eingeben. Wahlen Sie dann Q, und fahren
Sie mit Schritt 3 fort.

* Suchen Sie nach dem POI, indem Sie den Namen des
POI eingeben. Wahlen Sie dann Q, und fahren Sie mit
Schritt 5 fort.

3 Wahlen Sie den Standort aus.
Unter dem Standort wird eine Liste mit Kategorien angezeigt,
z. B. Restaurants, Autovermietungen oder Terminals.
4 Wahlen Sie eine Kategorie.
5 Wahlen Sie den POI und dann die Option Los!.
Das Gerat erstellt eine Route zum Parkplatz oder Eingang des
Standorts in der Nahe des POI. Wenn Sie am Ziel ankommen,
zeigt eine Zielflagge den empfohlenen Parkplatz an. Ein Punkt
mit entsprechender Bezeichnung kennzeichnet die Position des
POl am Standort.
Erkunden von Standorten
HINWEIS: Diese Funktion ist evtl. nicht in allen Gebieten oder
fur alle Produktmodelle verfligbar.
Sie kdnnen eine Liste aller Points of Interest an einem Standort
anzeigen.
1 Wahlen Sie einen Standort aus.

2 Wahlen Sie @ > Diesen Ort erkunden.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen kénnen Sie nach bestimmten Arten von
Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem
Bildschirm reagieren.

Suchen von Kreuzungen

Sie kdnnen nach Kreuzungen zweier Straen, Autobahnen oder
anderer Stralten suchen.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > POIs > Kreuzungen.

2 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um
StralReninformationen einzugeben.

3 Wahlen Sie die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie kénnen durch die Eingabe von Breiten- und Langengraden

nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim

Geocaching hilfreich sein.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > POls > Koordinaten.

2 Wahlen Sie bei Bedarf die Option ¥, und andern Sie das
Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.

3 Geben Sie die Breiten- und Langengrade ein.

4 Wahlen Sie Auf Karte zeigen.

Parken

Das Garmin DriveSmart Gerat umfasst detaillierte
Parkplatzdaten, damit Sie basierend auf der Wahrscheinlichkeit
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freier Parkplatze, der Art der Parkmdoglichkeit, dem Preis oder
den verflugbaren Zahlungsmadglichkeiten Parkplatze in der Nahe
finden kénnen.

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen
Gebieten oder fir alle Parkmdglichkeiten verfligbar.

Suchen von Parkplatzen in der Nahe der aktuellen

Position

1 Wahlen Sie Zieleingabe > POls > Parken.

2 Wabhlen Sie Parkplatze filtern, und wahlen Sie eine oder
mehrere Kategorien, um die Parkplatze nach Verfugbarkeit,
Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen
Gebieten oder fur alle Parkmdglichkeiten verfiugbar.

3 Wabhlen Sie eine Parkmdglichkeit.
4 Wahlen Sie Los!.

Suchen von Parkplatzen in der Nahe einer

bestimmten Position

1 Suchen Sie nach einer Position.

2 Wabhlen Sie in den Positionssuchergebnissen eine Position
aus.

3 Wabhlen Sie ®.
Es wird eine Liste von Parkplatzen in der Nahe der
ausgewahlten Position angezeigt.

4 Wahlen Sie Parkplatze filtern, und wahlen Sie eine oder
mehrere Kategorien, um die Parkplatze nach Verfugbarkeit,
Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen
Gebieten oder fir alle Parkmdglichkeiten verfligbar.

5 Wahlen Sie eine Parkmoglichkeit.
6 Wahlen Sie Los!.

Informationen zu Farben und Symbolen fiir Parkplatze
Parkmdglichkeiten mit detaillierten Parkplatzdaten sind
farbcodiert, um die Wahrscheinlichkeit eines freien Parkplatzes
anzugeben. Symbole kennzeichnen die Art der verfiigbaren
Parkmadglichkeit (StraRenparkplatz oder Parkplatz), relative
Preisinformationen und die Zahlungsart.

Sie kdnnen die Legende flr diese Farben und Symbole auf dem
Gerat anzeigen.

Wabhlen Sie in den Parkplatzsuchergebnissen die Option €.

Anzeigen kiirzlich gefundener Positionen
Im Gerat wird ein Verlauf der letzten 50 gefundenen Positionen
gespeichert.

Wahlen Sie Zieleingabe > Kiirzlich.

Loschen der Liste kiirzlich gefundener Orte
Wabhlen Sie Zieleingabe > Kiirzlich > = > Léschen > Ja.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen
Position

Auf der Seite "Wo bin ich?" kdnnen Sie Informationen zur
aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich,
falls Sie einer Notrufzentrale lhren Standort mitteilen missen.

Wahlen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen nach schneller Hilfe und Tankstellen
Sie kdnnen die Seite Wo bin ich? verwenden, um nach Kliniken,
Polizeistationen und Tankstellen in der Nahe zu suchen.

1 Wabhlen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2 Wahlen Sie Kliniken, Polizei, Tanken oder Pannenhilfe.

HINWEIS: Einige Servicekategorien sind nicht in allen
Gebieten verfugbar.

In einer Liste werden die Positionen der gewahlten Services
angezeigt, wobei die nachstgelegenen Positionen oben
aufgefiihrt sind.

3 Wahlen Sie einen Favoriten.
4 Wahlen Sie eine Option:
» Navigieren Sie zur Position, indem Sie Los! wahlen.
» Zeigen Sie die Telefonnummer und andere
Positionsdetails an, indem Sie @ wahlen.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen
Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen mochten, wie ihre
aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerat eine
Wegbeschreibung ausgeben.

1 Wabhlen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2 Wahlen Sie = > Weg zu mir von....

3 Wabhlen Sie eine Startposition.

4 Wahlen Sie OK.

Hinzufligen von Kurzbefehlen

Sie kénnen dem Mend Zieleingabe Kurzbefehle hinzufigen. Ein
Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine
Suchfunktion verweisen.

Das Meni Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole fuir Kurzbefehle
umfassen.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > Kurzbefehl hinzufiigen.
2 Wahlen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen
1 Wabhlen Sie Zieleingabe > = > Kurzbefehl(e) entfernen.

2 Wahlen Sie einen Kurzbefehl aus, den Sie entfernen
mochten.

3 Wahlen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu
bestatigen.

4 Wahlen Sie Fertig.

Speichern von Positionen

Speichern von Positionen

1 Suchen Sie nach einer Position (Suchen von Positionen,
Seite 4).

2 Wabhlen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3 Wahlen Sie @ > Speichern.

4 Geben Sie einen Namen ein, und wahlen Sie Fertig.
Speichern der aktuellen Position

1 Wahlen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeug-Icon.
2 Wahlen Sie Speichern.

3 Geben Sie einen Namen ein, und wahlen Sie Fertig.
4 Wahlen Sie OK.

Bearbeiten von Favoriten

1 Wabhlen Sie Zieleingabe > Favoriten.

Wahlen Sie bei Bedarf eine Kategorie.

Wahlen Sie einen Favoriten.

Wabhlen Sie ©.

Wahlen Sie = > Bearbeiten.

Wahlen Sie eine Option:

»  Wabhlen Sie Name.

» Wabhlen Sie Telefonnummer.

* Wahlen Sie POIs, um dem Favoriten Kategorien
zuzuweisen.

o0k~ WN
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+ Wabhlen Sie Icon andern, um das Symbol zu andern, mit
dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.

7 Bearbeiten Sie die Informationen.
8 Wahlen Sie Fertig.

Favoriten Kategorien zuweisen
Sie kénnen benutzerdefinierte POIs hinzufigen, um Favoriten
Zu organisieren.

HINWEIS: POls werden im Favoritenmenu angezeigt, nachdem
Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > Favoriten.
Wabhlen Sie einen Favoriten.

Wabhlen Sie @.

Wabhlen Sie = > Bearbeiten > POls.

Geben Sie einen oder mehrere Kategoriennamen ein.
Trennen Sie diese durch Komma voneinander.

6 Wahlen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
7 Wabhlen Sie Fertig.

a b O

Loschen von Favoriten

HINWEIS: Geldschte Favoriten kénnen nicht wiederhergestellt
werden.

1 Wahlen Sie Zieleingabe > Favoriten.

2 Wahlen Sie = > Favoriten I6schen.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen neben den zu
I6schenden Favoriten, und wéhlen Sie Loschen.

Verfolgen von Routen

Routen

Eine Route ist ein Weg von der aktuellen Position zu einem oder
mehreren Zielen.

» Das Gerat berechnet eine empfohlene Route zum Ziel
basierend auf den festgelegten Praferenzen, darunter
Routenpraferenzen (Andern von Routenpréferenzen,
Seite 9) und Vermeidungen (Vermeiden von
Verzdgerungen, MautstralBen und Gebieten, Seite 9).

» Beginnen Sie schnell mit der Navigation, indem Sie die
empfohlene Route verwenden, oder wahlen Sie eine
alternative Route (Starten von Routen, Seite 7).

* Wenn Sie bestimmte StralRen verwenden oder vermeiden
mussen, kdnnen Sie die Route anpassen (Anpassen der
Route, Seite 8).

» Sie kénnen einer Route mehrere Ziele hinzufigen
(Hinzufiigen eines Zwischenziels zur Route, Seite 8).

Starten von Routen
1 Wahlen Sie Zieleingabe, und suchen Sie nach einer Position
(Suchen und Speichern von Positionen, Seite 3).
2 Wahlen Sie einen Favoriten.
3 Wahlen Sie eine Option:
» Wabhlen Sie Los!, um die Navigation auf der empfohlenen
Route zu beginnen.
» Wahlen Sie ¥ und dann eine Route, um eine alternative
Route zu wahlen.
Alternative Routen werden rechts neben der Karte
angezeigt.

« Wahlen Sie ¥ > Route bearbeiten, und fiigen Sie der
Route Routenpunkte hinzu, um den Verlauf der Route zu
bearbeiten (Anpassen der Route, Seite 8).

Das Gerat berechnet eine Route zum Ziel, und fuhrt Sie mithilfe
von Sprachansagen und Informationen auf der Karte dorthin
(Anzeige der Route auf der Karte, Seite 7). Eine Vorschau der

Hauptverkehrsstralen der Route wird mehrere Sekunden lang
am Rand der Karte angezeigt.

Falls Sie bei weiteren Zielen anhalten missen, kdnnen Sie der
Route diese Positionen hinzufiigen (Hinzufiigen eines
Zwischenziels zur Route, Seite 8).

Starten einer Route unter Verwendung der Karte

Sie kénnen eine Route starten, indem Sie auf der Karte eine

Position auswahlen.

1 Wahlen Sie Karte.

2 Verschieben Sie die Karte, und vergrofRern Sie sie, um das
Suchgebiet anzuzeigen.

3 Wahlen Sie bei Bedarf die Option Q, um die angezeigten
Points of Interest nach Kategorie zu filtern.
Auf der Karte werden Positionsmarkierungen ({1 oder ein
blauer Punkt) angezeigt.

4 \Wahlen Sie eine Option:
» Wahlen Sie eine Positionsmarkierung aus.
»  Wabhlen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Stral3e, Kreuzung

oder Adresse.

5 Wabhlen Sie Los!.

Aufsuchen der ,,Zuhause-Position*

Wenn Sie das erste Mal eine Route nach Hause starten, werden
Sie vom Gerat zum Eingeben der Zuhause-Position
aufgefordert.

1 Wabhlen Sie Zieleingabe > Nachhause.

2 Geben Sie bei Bedarf die Zuhause-Position ein.
Bearbeiten der Zuhause-Position

1 Wabhlen Sie Zieleingabe > = > Zuhause eingeben.
2 Geben Sie die Zuhause-Position ein.

Anzeige der Route auf der Karte

Wahrend der Fahrt fuhrt Sie das Gerat mithilfe von
Sprachansagen und Informationen auf der Karte zu lhrem Ziel.
Anweisungen fur die ndchste Abbiegung oder Anschlussstelle
sowie fur andere Fahrmandver werden oben auf der Karte
eingeblendet.

i

\ A
® 1384
W 151st St F# Ankunft

S)

Nachste Fahrtrichtungsanderung der Route. Zeigt die nachste
Abbiegung, Anschlussstelle oder andere Fahrtrichtungsanderung
an sowie die Fahrspur, auf der Sie sich befinden sollten (sofern
verfugbar).

Distanz zur nachsten Fahrtrichtungsanderung.

Name der StralRe oder Anschlussstelle fir die Fahrtrichtungsande-
rung.

Auf der Karte markierte Route.

Nachste Fahrtrichtungsanderung der Route. Pfeile auf der Karte
kennzeichnen die Position der nachsten Fahrtrichtungsanderungen.

Fahrzeugtempo.

QO ©6 6

Name der StralRe, auf der Sie unterwegs sind.
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Voraussichtliche Ankunftszeit.

TIPP: Sie kénnen auf dieses Feld tippen, um die dort angezeigten
Informationen zu andern (Andern des Kartendatenfelds, Seite 12).

(® | Kartenextras. Bietet Extras zum Anzeigen zusatzlicher Informati-
onen zur Route und zur Umgebung.

Aktiver Fahrspurassistent

Wenn Sie sich Abbiegungen, Ausfahrten oder Anschlussstellen
der Route nédhern, wird neben der Karte eine detaillierte
Simulation der Stralle angezeigt, sofern diese verfiigbar ist.
Eine farbige Linie @ kennzeichnet die fiir die Abbiegung richtige
Fahrspur.

Anzeigen von Abbiegungen und Fahranweisungen
Beim Navigieren einer Route kdnnen Sie die nachsten
Abbiegungen, Fahrspurwechsel oder andere Fahranweisungen
fur die Route anzeigen.

1 Wahlen Sie auf der Karte eine Option:

« Wabhlen Sie : > Abbiegungen, um wahrend der
Navigation die nachsten Abbiegungen und
Fahranweisungen anzuzeigen.

In den Kartenextras werden neben der Karte die nachsten
vier Abbiegungen oder Fahranweisungen angezeigt. Die
Liste wird beim Navigieren der Route automatisch
aktualisiert.

*  Wenn Sie sich die gesamte Liste der Abbiegungen und
Fahranweisungen fiir die ganze Route ansehen méchten,
wahlen Sie oben auf der Karte die Textleiste aus.

2 Wahlen Sie eine Abbiegung oder Fahranweisung (optional).

Es werden detaillierte Informationen angezeigt. Fir
Kreuzungen auf Hauptverkehrsstralen wird evtl. die
Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfiigbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte
1 Wahlen Sie beim Navigieren einer Route eine beliebige
Stelle auf der Karte aus.

2 Wihlen Sie .

Ankunft am Ziel

Wenn Sie sich dem Ziel nahern, stellt das Gerat Informationen
zum Beenden der Route zur Verfligung.

« Das Symbol B kennzeichnet die Position des Ziels auf der
Karte, und per Sprachansage werden Sie darauf
hingewiesen, dass Sie sich dem Ziel nahern.

* Wenn Sie sich einigen Zielen nahern, zeigt das Gerat
automatisch eine Aufforderung an, nach Parkplatzen zu
suchen. Wahlen Sie Ja, um nach Parkplatzen in der Nahe zu
suchen (Parken in der Ndhe des Ziels, Seite 8).

* Wenn Sie am Ziel anhalten, beendet das Gerat automatisch
die Route. Wenn das Gerat die Ankunft nicht automatisch
erkennt, kdnnen Sie Stopp wahlen, um die Route zu
beenden.

Parken in der Nahe des Ziels

Das Gerat kann lhnen bei der Parkplatzsuche in der Nahe des
Ziels behilflich sein. Wenn Sie sich einigen Zielen nahern, zeigt
das Gerat automatisch eine Aufforderung an, nach Parkplatzen
zu suchen.

1 Wahlen Sie eine Option:
» Wabhlen Sie bei der Aufforderung des Gerats die Option
Ja, um nach Parkplatzen in der Nahe zu suchen.
» Falls das Gerat keine Aufforderung anzeigt, wahlen Sie
Zieleingabe > POls > Parken und dann 9 > dem Ziel.

2 Wahlen Sie Parkplatze filtern, und wahlen Sie eine oder
mehrere Kategorien, um die Parkplatze nach Verfiugbarkeit,
Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen
Gebieten oder fir alle Parkmdglichkeiten verfugbar.
Wahlen Sie eine Parkposition und dann die Option Los! >
Als nachsten Stopp hinzufiigen.

Das Gerat fihrt Sie zum Parkplatz.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerat von der Stromversorgung trennen,
wahrend es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als
Parkplatz gespeichert.

Wahlen Sie Apps > Parkposition.

Andern der aktiven Route

Hinzufiigen eines Zwischenziels zur Route

Damit Sie der Route eine Position hinzufiigen kdnnen, missen
Sie auf einer Route navigieren (Starten von Routen, Seite 7).
Sie kénnen Positionen im Verlauf oder am Ende der Route
hinzufiigen. Beispielsweise kdnnen Sie eine Tankstelle als
nachstes Ziel der Route einflgen.

TIPP: Wenn Sie komplexe Routen mit mehreren Zielen oder
zeitlich geplanten Zwischenstopps erstellen méchten,
verwenden Sie die Routenplanung zum Planen und Speichern
der Route (Planen einer Route, Seite 17).

1 Wahlen Sie auf der Karte die Option > Zieleingabe.

2 Suchen Sie nach einer Position (Suchen und Speichern von
Positionen, Seite 3).

3 Wahlen Sie einen Favoriten.
Wabhlen Sie Los!.
5 Wahlen Sie eine Option:

» Wabhlen Sie Als nachsten Stopp hinzufiigen, um die
Position als nachstes Ziel der Route hinzuzufliigen.

* Wahlen Sie Als letzten Stopp hinzufiigen, um die
Position am Ende der Route einzufligen.

» Wahlen Sie Der Route hinzufiigen, um die Position
hinzuzufigen und die Reihenfolge der Ziele in der Route
anzupassen.

Das Gerat berechnet die Route neu, sodass sie die neue
Position enthalt, und flhrt Sie in der entsprechenden
Reihenfolge zu den Zielen.

F-Y

Anpassen der Route
Damit Sie lhre Route anpassen kdénnen, mussen Sie eine Route
starten (Starten von Routen, Seite 7).

Sie kénnen die Route manuell anpassen, um deren Verlauf zu
andern. Dies ermoglicht es Ihnen, die Route zu &ndern, sodass
eine bestimmte Stralle verwendet wird oder sie durch ein
bestimmtes Gebiet flihrt, ohne dass der Route ein Ziel
hinzugefiigt werden muss.

1 Wahlen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
2 Wahlen Sie <.

Das Gerat wechselt in den Modus zur Routenbearbeitung.
3 Wabhlen Sie eine Position auf der Karte.

TIPP: Wahlen Sie 4+, um die Kartenansicht zu vergroRern
und eine genauere Position zu wahlen.

Verfolgen von Routen



Das Gerat berechnet die Route neu, sodass Sie die gewahlte
Position umfasst.

4 Wabhlen Sie bei Bedarf eine Option aus:

* Fugen Sie der Route weitere Routenpunkte hinzu, indem
Sie auf der Karte zuséatzliche Positionen auswahlen.

« Entfernen Sie einen Routenpunkt, indem Sie & wahlen.

5 Wenn Sie die Routenbearbeitung abgeschlossen haben,
wahlen Sie Los!.

Wahlen einer Umleitung

Sie kdénnen eine Umleitung fir eine bestimmte Distanz oder
Stralle der Route wahlen. Dies bietet sich an, wenn eine
Baustelle auf der Route liegt, StralRen gesperrt oder die
Stralenbedingungen schlecht sind.

1 Wahlen Sie auf der Karte die Option : > Route bearbeiten.

TIPP: Wenn die Funktion Route bearbeiten nicht im Men flr
Kartenextras enthalten ist, kdnnen Sie sie hinzufigen.

2 Wabhlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie Umleitung nach Distanz, wenn Sie die Route
fiir eine bestimmte Distanz umfahren mochten.

* Wabhlen Sie Vermeidung von Stralle, wenn Sie eine
bestimmte Stralle der Route umfahren mdchten.

» Wahlen Sie Umleitung, um eine neue Route zu finden.

Andern von Routenpriferenzen
1 Wahlen Sie Einstellungen > Routenpraferenz.

2 Wabhlen Sie eine Option:

« \Wahlen Sie Kiirzere Zeit, um Routen mit der kiirzesten
Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. langer
ist.

» Wabhlen Sie Luftlinie, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne
Stralen) zu berechnen.

* Wahlen Sie Kiirzere Strecke, um Routen mit der
kirzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit
ggf. langer ist.

Anhalten der Route
Wahlen Sie auf der Karte die Option : > Stopp.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen
Damit Sie diese Funktion verwenden kdnnen, missen Sie
mindestens eine Position speichern und die Funktion fiir
Reisedaten aktivieren (Geréte- und Datenschutzeinstellungen,
Seite 20).

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerat |hr Ziel
basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit
vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind,
wird die Position méglicherweise in der Navigationsleiste auf der
Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrtzeit und
Verkehrsinformationen angezeigt.

Wahlen Sie die Navigationsleiste aus, um eine
vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Vermeiden von Verzogerungen, Mautstrallen
und Gebieten

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der
aktuellen Route

Damit Sie Verkehrsbehinderungen vermeiden kdnnen, miissen
Sie Verkehrsinformationen empfangen (Empfangen von
Verkehrsdaten liber das Smartphone, Seite 15).

StandardmaRig optimiert das Gerat die Route, um
Verkehrsbehinderungen automatisch zu vermeiden. Wenn Sie
diese Option in den Verkehrsfunkeinstellungen deaktiviert haben
(Verkehrsfunkeinstellungen, Seite 20), kénnen Sie
Verkehrsbehinderungen manuell anzeigen und vermeiden.

1 Wahlen Sie beim Navigieren einer Route die Option : >
Verkehr.
2 Wahlen Sie Alt. Route, wenn diese Option verfligbar ist.

3 Wahlen Sie Los!.

Vermeiden von MautstraBen
Das Gerat kann bei der Routenflihrung Gebiete vermeiden, in
denen Mautgebihren fallig sind, z. B. Mautstrallen,
Mautbriicken oder Gebiete mit zah flieRendem Verkehr. Falls es
zur aktuellen Route keine vernunftigen Alternativen gibt,
berechnet das Gerat dennoch eine Route, bei der
Mautgebtiihren anfallen.
1 Wahlen Sie Einstellungen.
2 Wahlen Sie eine Option:
HINWEIS: Das Meni andert sich abhangig vom jeweiligen
Gebiet und den Kartendaten auf dem Gerat.
* Wahlen Sie MautstraBen.
» Wahlen Sie MautstraBen > MautstraBen.
3 Wahlen Sie eine Option:
* Wahlen Sie Immer fragen, wenn Sie jedes Mal vor der
Routenflihrung durch ein Mautgebiet zur Bestatigung
aufgefordert werden mochten.

* Wahlen Sie Vermeiden, damit Mautgebiete immer
vermieden werden.

» Wahlen Sie Zulassen, damit Mautgebiete immer
zugelassen werden.

4 Wahlen Sie Speichern.

Vermeiden von Vignetten
Falls die Kartendaten auf dem Gerat detaillierte Informationen
zu Vignetten enthalten, kénnen Sie fir jedes Land Strallen
vermeiden, auf denen Vignetten erforderlich sind.
HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfligbar.
1 Wahlen Sie Einstellungen > MautstraBen > Vignetten.
2 Wahlen Sie ein Land.
3 Wahlen Sie eine Option:

»  Wahlen Sie Immer fragen, damit Sie jedes Mal vor der

Routenfiihrung durch ein Gebiet mit Vignettenpflicht zur
Bestatigung aufgefordert werden.

¢« Wahlen Sie Vermeiden, damit Stral3en mit
Vignettenpflicht immer vermieden werden.

* Wahlen Sie Zulassen, damit StraRen mit Vignettenpflicht
immer zugelassen werden.

4 Wahlen Sie Speichern.

Vermeiden von StraBenmerkmalen

1 Wahlen Sie Einstellungen > Vermeidungen.

2 Wahlen Sie die Strakenmerkmale, die in Routen vermieden
werden sollen, und wahlen Sie OK.

Vermeiden von Umweltzonen

Das Gerat kann Gebiete mit umweltbedingten Beschrankungen
und Emissionsbeschrankungen vermeiden, die evitl. fir lhr
Fahrzeug gelten.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Umweltzonen.
2 Wabhlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie Immer fragen, wenn Sie jedes Mal vor der
Routenfiihrung durch eine Umweltzone zur Bestatigung
aufgefordert werden méchten.

« Wahlen Sie Vermeiden, damit Umweltzonen immer
vermieden werden.

* Wahlen Sie Zulassen, damit Umweltzonen immer
zugelassen werden.

3 Wahlen Sie Speichern.

Verfolgen von Routen



Eigene Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen kdnnen Sie bestimmte
Gebiete und Strallenabschnitte auswahlen, die vermieden
werden sollen. Wenn das Geréat eine Route berechnet,
vermeidet es diese Gebiete und Strallen. Sie werden nur in die
Route aufgenommen, falls es keine verniinftige Alternative zur
aktuellen Route gibt.

Vermeiden von Strallen

1 Wahlen Sie Einstellungen > Eigene Vermeidungen.

2 Wahlen Sie bei Bedarf die Option Vermeidung hinzufiigen.
3 Wahlen Sie StraRe.
4

Wahlen Sie den Startpunkt des Stralienabschnitts, den Sie
vermeiden mochten, und wéahlen Sie Weiter.

5 Wahlen Sie den Endpunkt des Stralenabschnitts, und
wahlen Sie Weiter.

6 Wahlen Sie Fertig.

Vermeiden von Gebieten

1 Wahlen Sie Einstellungen > Eigene Vermeidungen.

2 Wabhlen Sie bei Bedarf die Option Vermeidung hinzufiigen.
3 Wahlen Sie Gebiet.
4

Wabhlen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden
Gebiets aus, und wahlen Sie Weiter.

5 Wabhlen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden
Gebiets aus, und wahlen Sie Weiter.

Das ausgewahlte Gebiet wird auf der Karte schattiert
angezeigt.

6 Wahlen Sie Fertig.
Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie kdnnen eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu
I6schen.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Eigene Vermeidungen.
2 Wahlen Sie eine Vermeidung aus.

3 Wahlen Sie = > Deaktivieren.

Léschen eigener Vermeidungen

1 Wabhlen Sie Einstellungen > Eigene Vermeidungen.
2 Wahlen Sie eine Option:

* Wenn Sie alle eigenen Vermeidungen léschen méchten,
wahlen Sie H.

* Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung léschen
mochten, wahlen Sie die Vermeidung und anschlieRend
die Option = > Léschen.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straf3en folgen, kénnen Sie
den Luftlinien-Modus verwenden.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Navigation.
2 Wabhlen Sie Routenpréaferenz > Luftlinie > Speichern.

Die nachste Route wird als gerade Linie zur Position
berechnet.

Verwenden der Karte

Sie kénnen die Karte verwenden, um auf einer Route zu
navigieren (Anzeige der Route auf der Karte, Seite 7) oder eine
Karte der Umgebung anzuzeigen, wenn keine Route aktiv ist.

1 Wahlen Sie Karte.
2 Wahlen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
3 Wahlen Sie eine Option:

» Verschieben Sie die Karte, um sie nach links, rechts, oben
oder unten zu ziehen.

» VergroBern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie ==
bzw. == wahlen.

*  Wechseln Sie zwischen der Ansicht ,Norden oben” und
,3D“ indem Sie A wahlen.

» Filtern Sie die angezeigten Points of Interest nach
Kategorie, indem Sie Q wahlen.

« Starten Sie eine Route, indem Sie auf der Karte eine
Position und dann die Option Los! wahlen (Starten einer
Route unter Verwendung der Karte, Seite 7).

Kartenextras

Kartenextras bieten direkten Zugriff auf Informationen und
Geratefunktionen, wahrend die Karte angezeigt wird. Wenn Sie
eine Kartenextra-Funktion aktivieren, wird diese in einem Feld
am Rand der Karte (Splitscreen) angezeigt.

Stopp: Stoppt die Navigation der aktiven Route.

Route bearbeiten: Erméglicht es lhnen, eine Umleitung zu
fahren oder Positionen der Route zu tUberspringen (Andern
der aktiven Route, Seite 8).

Stumm schalten: Schaltet die Hauptlautstarke stumm.

Néachste Stadte: Zeigt die ndchsten Stadte und POls entlang
der aktiven Route oder der Autobahn an (Néchste Stadte,
Seite 11).

POI entlang Route: Zeigt die nachsten POls entlang der Route
oder der Straf3e an, auf der Sie unterwegs sind (POl entlang
Route, Seite 10).

Verkehr: Zeigt die Verkehrslage auf der Route oder im aktuellen
Gebiet an (Anzeigen von néchsten Verkehrsereignissen,
Seite 11). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten oder fir
alle Geratemodelle verfugbar.

Reisedaten: Zeigt anpassbare Reisedaten an, beispielsweise
das Tempo oder die Strecke (Anzeigen von Reisedaten auf
der Karte, Seite 11).

Abbiegungen: Zeigt eine Liste der nachsten Abbiegungen der
Route an (Anzeigen von Abbiegungen und
Fahranweisungen, Seite 8).

Telefon: Zeigt eine Liste der letzten Telefonanrufe des
verbundenen Telefons an sowie Optionen wahrend eines
Anrufs, wenn Sie gerade telefonieren (Verwenden von
Optionen wéhrend eines Telefonats, Seite 14).

Wetter: Zeigt die Wetterbedingungen im aktuellen Gebiet an.

photolLive: Zeigt Live-Radar-Informationen des photoLive-
Abonnements an (photoLive Verkehrskameras, Seite 18).

Radar-Info melden: Ermdglicht es lhnen, Radarkontrollen oder
Rotlichtkameras zu melden. Dieses Kartenextra ist nur
verflgbar, wenn Sie auf dem Gerat iber Daten zu
Radarkontrollen oder Rotlichtkameras verfligen und eine
aktive Verbindung zur Garmin Drive App besteht (Live-
Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen,

Seite 12).

Anzeigen von Kartenextras
1 Wahlen Sie auf der Karte die Option :.

2 Wahlen Sie eine Kartenextra-Funktion.

Die Kartenextra-Funktion wird in einem Feld am Rand der
Karte angezeigt.

3 Wenn Sie die Kartenextra-Funktion nicht mehr benétigen,
wahlen Sie ¥X.

POI entlang Route

Die Funktion POI entlang Route liefert Informationen zu den
nachsten POls entlang der Route oder der Strale, auf der Sie
unterwegs sind. Sie kdnnen die nachsten Points of Interest nach
Kategorie anzeigen, z. B. Restaurants, Tankstellen oder
Rastplatze.

10
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Bei der Funktion POI entlang Route kénnen drei Kategorien
angepasst werden.

Anzeigen der nachsten POls
1 Wahlen Sie auf der Karte die Option : > POI entlang Route.
Wahrend der Fahrt wird in den Kartenextras in jeder der drei
Kategorien die nachste Position auf der Stral3e oder Route
angezeigt. Wenn Sie gerade nicht fahren, werden in den
Kartenextras die drei Kategorienamen angezeigt.
2 Wahlen Sie eine Option:
*  Wenn in den Kartenextras Kategorien angezeigt werden,
wahlen Sie eine Kategorie, um eine Liste von
nahgelegenen Positionen in dieser Kategorie anzuzeigen.

*  Wenn in den Kartenextras die nachsten Positionen
angezeigt werden, wahlen Sie eine Position, um
Positionsdetails anzuzeigen oder eine Route zur Position
zu starten.

Anpassen der Kategorien fiir POls entlang der Route
Sie kdnnen die POI-Kategorien anpassen, die in der Funktion
POI entlang Route angezeigt werden.

1 Wahlen Sie auf der Karte die Option : > POl entlang Route.
2 Wabhlen Sie eine Kategorie.

3 Wahlen Sie .

4 Wahlen Sie eine Option:

* Verschieben Sie einen POl in der Liste nach oben oder
nach unten, indem Sie den Pfeil neben dem POI-Namen
auswahlen und verschieben.

« Andern Sie einen POI, indem Sie ihn auswahlen.

» Erstellen Sie einen Benutzer-POl, indem Sie einen POI
und dann die Option Benutzersuche auswahlen. Geben
Sie den Namen eines Unternehmens oder eines POI ein.

5 Wahlen Sie Speichern.
Nachste Stadte

Wenn Sie auf einer Autobahn fahren oder eine Route mit einer
Autobahn navigieren, bietet lhnen die Funktion flr die nachsten

Stadte Informationen zu den nachsten Stadten an der Autobahn.

In den Kartenextras werden fir jede Stadt die Distanz zur
Autobahnausfahrt und die verfigbaren POls angezeigt, ahnlich
der Beschilderung auf der Autobahn.

Anzeigen der niachsten Stadte und Autobahn-POls
1 Wahlen Sie auf der Karte die Option :.
Wenn Sie auf einer Autobahn oder einer aktiven Route

fahren, werden in den Kartenextras Informationen zu den
nachsten Stadten und Ausfahrten angezeigt.

2 Wahlen Sie eine Stadt aus.

Das Gerat zeigt eine Liste der Points of Interest an der
Ausfahrt der ausgewahlten Stadt an, z. B. Tankstellen,
Unterkiinfte oder Restaurants.

3 Wabhlen Sie eine Position und anschlieRend die Option Los!,
um mit der Navigation zu beginnen.

Reiseinformationen

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Damit Sie Reisedaten auf der Karte anzeigen kénnen, missen
Sie dem Menu fur Kartenextras die entsprechende Funktion
hinzufiigen.

Wahlen Sie auf der Karte die Option : > Reisedaten.
Anzeigen benutzerdefinierter Reiseinformationen auf der
Karte

Zeigen Sie mit den Kartenextras fir Reisedaten
benutzerdefinierte Reiseinformationen auf der Karte an.

1 Wahlen Sie auf der Karte die Option : > Reisedaten.

2 Wahlen Sie eine Option:
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« Wahlen Sie in der Reisedatenfunktion @) ein Datenfeld,
und wahlen Sie die Informationen, die im Feld angezeigt
werden sollen.

« Wihlen Sie das anpassbare Kartendatenfeld @, und
wahlen Sie die Informationen, die im Feld angezeigt
werden sollen.

Anzeigen der Reiseinformationsseite
Auf der Reiseinformationsseite werden das Tempo sowie
Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt haufig unterbrechen, lassen Sie
das Gerat eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst
werden kann.

Wahlen Sie auf der Karte die Option Tempo.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerat flihrt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine
Aufzeichnung des von Ihnen zuriickgelegten Wegs.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-
Ebenen.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Reiseaufzeichnung.

Zuriicksetzen von Reiseinformationen
1 Wabhlen Sie auf der Karte die Option Tempo.
2 Wahlen Sie = > Feld(er) zuriicksetzen.
3 Wahlen Sie eine Option:
*  Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wahlen Sie
Alle auswahlen, um mit Ausnahme der

Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten
Seite zurtickzusetzen.

« Wahlen Sie Reset: Reisedaten, um alle Werte des
Reisecomputers zurlickzusetzen.

» Wabhlen Sie Reset: Max. Tempo, um das maximale
Tempo zurtickzusetzen.

* Wahlen Sie Reset: Zdhler B, um den Kilometerzahler
zurlckzusetzen.

Anzeigen von nachsten Verkehrsereignissen
Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat Verkehrsdaten
empfangen (Verkehrsfunk, Seite 15).
Sie kdnnen Verkehrsereignisse auf der Route anzeigen oder auf
der Stral3e, auf der Sie unterwegs sind.
1 Wahlen Sie beim Navigieren einer Route die Option : >
Verkehr.
Das néachste Verkehrsereignis wird in einem Feld auf der
rechten Seite der Karte angezeigt.

2 Wahlen Sie das Verkehrsereignis aus, um zusatzliche Details
anzuzeigen.

Verwenden der Karte
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Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte
Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf
Strallen der naheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1 Wahlen Sie im Hauptmen die Option Apps > Verkehr.

2 Wahlen Sie bei Bedarf die Option = > Legende, um die
Legende fur die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsereignissen

1 Wahlen Sie im Hauptmen die Option Apps > Verkehr.
2 Wahlen Sie = > Ereignisse.

3 Wabhlen Sie ein Element aus der Liste aus.

4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe
der Pfeile an.

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie kénnen anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt
werden, z. B. Symbole fir Points of Interest und
Straflenbedingungen.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > Karten-
Ebenen.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Ebenen, die
auf der Karte angezeigt werden sollen.

Andern des Kartendatenfelds
1 Wahlen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

HINWEIS: Die Anzeige Tempo kann nicht angepasst werden.
2 Wabhlen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.

Andern der Kartenansicht

1 Wahlen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug >
Kartenansicht Auto-Modus.

2 Wabhlen Sie eine Option:

» Wahlen Sie In Fahrtrichtung, um die Karte
zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung
oben befindet.

* Wahlen Sie Norden oben, um die Karte zweidimensional
anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.

*  Wabhlen Sie 3D, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen

Uber die Garmin Drive App kann das Gerét Smart Notifications
und Livedaten erhalten, z. B. Live-Verkehrsdaten und
Wetterinformationen.

Live-Verkehrsdaten: Sendet Verkehrsinformationen in Echtzeit
an das Gerat, z. B. Verkehrsereignisse und Verzdgerungen,
Baustellen und Stralensperrungen (Verkehrsfunk,

Seite 15).

Wetterinformationen: Sendet Wetterlage, StralRenbedingungen
und Wetterradardaten in Echtzeit an das Gerat (Anzeigen der
Wettervorhersage, Seite 17).

Smart Notifications: Zeigt auf dem Geréat
Telefonbenachrichtigungen und Nachrichten an. Diese
Funktion ist nicht fur alle Sprachen verfugbar.

Freisprechfunktion: Ermdglicht es lhnen, mit dem Gerat
Telefonanrufe zu tatigen und anzunehmen und das Gerat als
Freisprechgerat zu verwenden.

Positionen an Gerat senden: Ermoglicht es Ihnen, Positionen
vom Smartphone an das Navigationsgerat zu senden.

Foursquare Check-In: Ermdglicht es Ihnen, mit dem
Navigationsgerat bei Foursquare Positionen einzuchecken
(Einchecken mit Foursquare, Seite 5).

Koppeln mit dem Smartphone (iPhone®)

Sie kénnen das Garmin DriveSmart Gerat mit dem Smartphone
und der Garmin Drive App koppeln, um zusatzliche Funktionen
zu aktivieren und auf Livedaten zuzugreifen (Live-Dienste,
Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 12) .

1 Installieren Sie Uber den App-Shop des Smartphones die
Garmin Drive App.

2 Schalten Sie das Garmin DriveSmart Gerat ein, und achten
Sie darauf, dass das Gerat und das Smartphone nicht weiter
als 3 m (10 Ful3) voneinander entfernt sind.

Offnen Sie auf dem Telefon die Garmin Drive App.
Wahlen Sie Gerat hinzufiigen.
Wahlen Sie DriveSmart 55, 65.

Rufen Sie auf dem Smartphone die Bluetooth Einstellungen
auf, wahlen Sie in der Liste anderer Gerate das Garmin
DriveSmart Gerat, und folgen Sie auf dem Display den
Anweisungen zum Koppeln.

7 Kehren Sie zur Garmin Drive App zurtick.

Die App sucht nach dem Gerat und stellt eine Verbindung mit
ihm her.

8 Wahlen Sie eine Option:

» Falls Sie nicht Uber ein Garmin Konto verfuigen, wahlen
Sie Konto erstellen und folgen den Anweisungen auf
dem Display, um ein Konto zu erstellen und sich
anzumelden.

» Falls Sie bereits tber ein Garmin Konto verfligen, wahlen
Sie Anmelden, geben die Email-Adresse und das
Kennwort ein und wahlen Weiter.

Das App-Hauptdashboard wird angezeigt. Nachdem die Gerate
gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her,
wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

O g h W

Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (iPhone)
Standardmafig sind alle kompatiblen Bluetooth Funktionen
aktiviert, wenn Sie das Telefon koppeln. Sie kdnnen bestimmte
Bluetooth Funktionen deaktivieren, aber weiterhin mit den
anderen Funktionen verbunden bleiben.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.
2 Wabhlen Sie eine Option:

» Wabhlen Sie den Telefonnamen, und deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen Telefonanrufe, um die
Freisprechfunktion zu deaktivieren.

TIPP: Neben dem Telefonnamen fur die
Freisprechfunktion wird das Symbol &, farbig angezeigt.

»  Wahlen Sie Smartphone-Dienste, und deaktivieren Sie
das Kontrollkastchen Smartphone-Dienste, um Garmin
Drive App-Daten und Smartphone-Benachrichtigungen zu
deaktivieren.

TIPP: & und [T werden farbig angezeigt, wenn die Dienste
aktiv sind.

Ein- oder Ausblenden von Benachrichtigungskatego-
rien (iPhone)

Sie kdnnen die auf dem Gerat angezeigten Benachrichtigungen
filtern, indem Sie Kategorien ein- oder ausblenden.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.
2 Wahlen Sie Smartphone-Dienste.

TIPP: [ und * werden farbig angezeigt, wenn die Dienste
aktiv sind.

3 Wahlen Sie Smart Notifications.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen neben den
Benachrichtigungen, die angezeigt werden sollen.
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Koppeln mit dem Smartphone (Android™)

Sie kdnnen das Garmin DriveSmart Gerat mit dem Smartphone
und der Garmin Drive App koppeln, um zusatzliche Funktionen
zu aktivieren und auf Livedaten zuzugreifen (Live-Dienste,
Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 12) .

1 Installieren Sie Uiber den App-Shop des Smartphones die
Garmin Drive App.

2 Schalten Sie das Garmin DriveSmart Gerét ein, und achten
Sie darauf, dass das Gerat und das Smartphone nicht weiter
als 3 m (10 FuR) voneinander entfernt sind.

Offnen Sie auf dem Telefon die Garmin Drive App.
Wahlen Sie Gerat hinzufiigen.
5 Wabhlen Sie DriveSmart 55, 65.

Die App sucht nach dem Gerat und stellt eine Verbindung mit
ihm her.

6 Wahlen Sie eine Option:

 Falls Sie nicht Gber ein Garmin Konto verfligen, wahlen
Sie Konto erstellen und folgen den Anweisungen auf
dem Display, um ein Konto zu erstellen und sich
anzumelden.

» Falls Sie bereits tUber ein Garmin Konto verfligen, wahlen
Sie Anmelden, geben die Email-Adresse und das
Kennwort ein und wahlen Weiter.

7 Wahlen Sie eine Option:

* Wenn Sie Smartphone-Benachrichtigungen an das
Garmin DriveSmart Gerat senden mochten, wahlen Sie
Smart Notifications aktivieren, und wahlen Sie die
Apps, fur die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

* Wenn Sie die Einrichtung von Smartphone-
Benachrichtigungen Uberspringen mochten, wahlen Sie
Vorerst tiberspringen.

Sie kénnen Smartphone-Benachrichtigungen jederzeit
aktivieren, deaktivieren oder anpassen (Smart Notifications,
Seite 13).

Das App-Hauptdashboard wird angezeigt. Nachdem die Gerate
gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her,
wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Hw

Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (Android)
Standardmafig sind alle kompatiblen Bluetooth Funktionen
aktiviert, wenn Sie das Telefon koppeln. Sie kdnnen bestimmte
Bluetooth Funktionen deaktivieren, aber weiterhin mit den
anderen Funktionen verbunden bleiben.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.
2 Wabhlen Sie den Telefonnamen.
3 Wahlen Sie eine Option:

» Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Telefonanrufe, um
die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

» Deaktivieren Sie das Kontrollkédstchen Garmin Drive, um
Garmin Drive Daten und Smartphone-Benachrichtigungen
zu deaktivieren.

Ein- oder Ausblenden von App-Benachrichtigungen
(Android)

Passen Sie Uber die Garmin Drive App an, welche Arten von
Smartphone-Benachrichtigungen auf dem Garmin DriveSmart
Gerat angezeigt werden.

1 Offnen Sie auf dem Telefon die Garmin Drive App.
2 Wahlen Sie £ > Smart Notifications.
Es wird eine Liste der Smartphone-Apps angezeigt.

3 Wahlen Sie den Umschalter neben einer App, um
Benachrichtigungen fur die App zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

Statussymbole fur die Bluetooth Funktion

Statussymbole werden in den Bluetooth Einstellungen neben
den gekoppelten Geraten angezeigt.

Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.

» Ein graues Symbol bedeutet, dass die Funktion fiir das
entsprechende Gerat deaktiviert oder nicht verbunden ist.

» Ein farbiges Symbol bedeutet, dass die Funktion fiir das
entsprechende Gerat verbunden und aktiv ist.

\. Freisprechfunktion

LT Smart Notifications

@: Garmin Drive Funktionen und Dienste

Smart Notifications

Wahrend das Gerat mit der Garmin Drive App verbunden ist,
kénnen Sie auf dem Garmin DriveSmart Gerat
Benachrichtigungen vom Smartphone anzeigen, z. B. SMS-
Nachrichten, eingehende Anrufe und Kalendertermine.

HINWEIS: Moglicherweise missen Sie einige Minuten warten,
um Benachrichtigungen auf dem Navigationsgerat zu erhalten,
nachdem es eine Verbindung mit der Garmin Drive App
hergestellt hat. Das Symbol [T wird in den Bluetooth
Einstellungen farbig angezeigt, wenn Smart Notifications
verbunden und aktiv sind (Statussymbole fiir die Bluetooth
Funktion, Seite 13).

Empfangen von Benachrichtigungen

Wahrend der Fahrt diirfen Sie Benachrichtigungen nicht lesen
oder beantworten.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstlitzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

Auf den meisten Seiten wird eine Popup-Meldung angezeigt,
wenn das Gerat eine Benachrichtigung vom Smartphone
empfangt. Wenn das Gerat nicht stationar ist, missen Sie
bestatigen, dass Sie ein Fahrgast und nicht der Fahrer sind. Erst
dann kénnen Sie Benachrichtigungen anzeigen.

HINWEIS: Wenn die Karte angezeigt wird, werden
Benachrichtigungen in den Kartenextras eingeblendet.

» Wahlen Sie OK, um eine Benachrichtigung zu ignorieren.

Die Popup-Meldung wird geschlossen. Die Benachrichtigung
bleibt auf dem Telefon jedoch weiterhin aktiv.

» Wahlen Sie Anzeigen, um eine Benachrichtigung
anzuzeigen.

* Wahlen Sie Anzeigen > Start, um sich die Benachrichtigung
anzuhdren.

Das Gerat liest die Benachrichtigung unter Verwendung der
Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist nicht fir
alle Sprachen verfugbar.

» Wahlen Sie Anzeigen und anschlieend eine Option, um
weitere Aktionen auszufiihren, beispielsweise die
Benachrichtigung auf dem Telefon zu verwerfen.

HINWEIS: Weitere Aktionen sind nur fiir einige Arten von
Benachrichtigungen verfiigbar und miissen von der App
unterstltzt werden, von der die Benachrichtigung stammt.

Empfangen von Benachrichtigungen bei Anzeige der Karte

Wahrend der Fahrt diirfen Sie Benachrichtigungen nicht lesen
oder beantworten.

Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen
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Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstiitzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefiihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

Wenn die Karte angezeigt wird, werden neue
Benachrichtigungen in den Kartenextras am Seitenrand
angezeigt. Wenn das Gerat nicht stationar ist, missen Sie
bestatigen, dass Sie ein Fahrgast und nicht der Fahrer sind. Erst
dann kénnen Sie Benachrichtigungen anzeigen.

« Wahlen Sie ¥, oder warten Sie, bis die Popup-Meldung
ablauft, um eine Benachrichtigung zu ignorieren.

Die Popup-Meldung wird geschlossen. Die Benachrichtigung
bleibt auf dem Telefon jedoch weiterhin aktiv.

» Wabhlen Sie den Text der Benachrichtigung, um eine
Benachrichtigung anzuzeigen.

* Wabhlen Sie Nachricht wiedergeben, um sich die
Benachrichtigung anzuhdoren.

Das Gerat liest die Benachrichtigung unter Verwendung der
Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist nicht fir
alle Sprachen verfiigbar.

» Sagen Sie Nachricht wiedergeben, um sich die
Benachrichtigung per Sprachbefehl anzuhdéren.

HINWEIS: Diese Option ist nur verfiigbar, wenn die
ausgewahlte Sprache die Sprachbefehlfunktion unterstitzt
und in den Kartenextras das Symbol & angezeigt wird.

» Wabhlen Sie Anzeigen und anschlieRend eine Option, um
weitere Aktionen auszufiihren, beispielsweise die
Benachrichtigung auf dem Telefon zu verwerfen.

HINWEIS: Weitere Aktionen sind nur fiir einige Arten von
Benachrichtigungen verfligbar und missen von der App
unterstitzt werden, von der die Benachrichtigung stammt.

Anzeigen der Liste mit Benachrichtigungen
Sie kénnen eine Liste aller aktiven Benachrichtigungen
anzeigen.
1 Wabhlen Sie Apps > Smart Notifications.
Die Liste mit Benachrichtigungen wird angezeigt. Ungelesene
Benachrichtigungen werden in schwarz angezeigt, bereits
gelesene Benachrichtigungen in grau.
2 Wabhlen Sie eine Option:
» Wahlen Sie die Beschreibung der Benachrichtigung, um
die Benachrichtigung anzuzeigen.
< Wabhlen Sie P>, um sich eine Benachrichtigung anzuhéren.
Das Gerat liest die Benachrichtigung unter Verwendung
der Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist
nicht fur alle Sprachen verfugbar.

Navigieren zu einer Adresse oder Position
mit der Garmin Drive App

Suchen Sie mit der Garmin Drive App nach einer Adresse,
einem Unternehmen oder einem Point of Interest, und senden
Sie diese Daten zur Navigation an das Garmin DriveSmart
Geréat.

1 Wabhlen Sie in der Garmin Drive App die Option Zieleingabe.
2 Wabhlen Sie eine Option:

* Suchen Sie nach einer Adresse in der Nahe, indem Sie
den StraRennamen und die Hausnummer eingeben.

» Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt,
indem Sie den Strallennamen, die Hausnummer, die
Stadt und das Land eingeben.

» Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie
Namen ganz oder teilweise eingeben.

* Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und
jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land
eingeben.

Wahrend der Eingabe werden unter dem Suchfeld
Vorschlage angezeigt.

3 Wahlen Sie ein vorgeschlagenes Suchergebnis aus.
In der App wird die Position auf einer Karte angezeigt.

4 Wahlen Sie Los!, um eine Route zu starten.

Das Garmin DriveSmart Gerat beginnt die Navigation zur

ausgewahlten Position, und die Position wird im Menu Ziel
eingabe den kurzlichen Suchvorgangen hinzugefugt.

Freisprechfunktion

HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone unterstutzt werden und
verwendet werden kdnnen, kann nicht garantiert werden, dass
jedes Telefon genutzt werden kann. Mdéglicherweise sind nicht
alle Funktionen fir lhr Telefon verfligbar.

Das Gerat kann Uber die drahtlose Bluetooth Technologie eine
Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als
Freisprecheinrichtung verwenden kdnnen (Live-Dienste,
Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 12). Wahrend
eine Verbindung besteht, kénnen Sie Uber das Gerat Anrufe
tatigen oder empfangen.

Anrufen

Wahlen von Telefonnummern
1 Wahlen Sie Apps > Telefon > Wahlen.

2 Geben Sie die Nummer ein.
3 Wahlen Sie Wahlen.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerat
geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerat
herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch
verflgbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen
unterstitzt.

1 Wabhlen Sie Apps > Telefon > Telefonbuch.
2 Wahlen Sie einen Kontakt aus.
3 Wabhlen Sie Anruf.

Anrufen von POls
1 Wabhlen Sie Apps > Telefon > POls durchsuchen.

2 Wahlen Sie einen Point of Interest aus.
3 Wahlen Sie Anruf.

Annehmen von Anrufen
Wenn ein Anruf eingeht, wahlen Sie Annehmen oder
Ignorieren.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerat
geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerat
herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste
verfugbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen
unterstitzt.

1 Wahlen Sie Apps > Telefon > Anrufliste.
2 Wahlen Sie eine Kategorie aus.

Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt
geflhrten Anrufe am Anfang der Liste aufgefihrt sind.

3 Wabhlen Sie einen Anruf aus.

Verwenden von Optionen wahrend eines Telefonats
Wenn Sie gerade ein Telefongesprach fihren, kénnen Sie auf
der Karte Optionen wahrend eines Telefonats auswahlen.
+ Ubertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie J
wahlen.
TIPP: Sie kénnen diese Funktion verwenden, wenn Sie das
Gerat ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden méchten,
oder wenn Sie ungestort telefonieren mochten.
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» Verwenden Sie die Wahltasten, indem Sie i wahlen.

TIPP: Sie kdnnen diese Funktion verwenden, um
automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.

» Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie & wahlen.
» Beenden Sie das Gesprach, indem Sie « wahlen.

Speichern einer Telefonnummer fiir Zuhause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer fur Zuhause
gespeichert haben, kdnnen Sie sie bearbeiten, indem Sie in den
Favoriten den Eintrag Zuhause bearbeiten (Bearbeiten von
Favoriten, Seite 6).

1 Wahlen Sie Apps > Telefon > = > Tel.nr. f. Zuhause eing..
2 Geben Sie lhre Telefonnummer ein.

3 Wahlen Sie Fertig.

Anrufen der Zuhause-Position

Bevor Sie bei der Zuhause-Position anrufen kénnen, miissen
Sie eine Telefonnummer fur die Zuhause-Position eingeben.

Wahlen Sie Apps > Telefon > Zuhause anrufen.

Trennen von Bluetooth Geraten

Sie kénnen ein Bluetooth Gerat voriibergehend trennen, ohne
es aus der Liste gekoppelter Gerate zu I6schen. Das Bluetooth
Gerat kann zukunftig automatisch eine Verbindung mit dem
Garmin DriveSmart Gerat herstellen.

1 Wabhlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.
2 Wahlen Sie das Gerat, das Sie trennen méchten.

3 Heben Sie die Auswahl des Kontrollkdstchens neben dem
Namen des gekoppelten Gerats auf.

Loschen eines gekoppelten Telefons

Sie kénnen ein gekoppeltes Telefon I6schen, damit kiinftig nicht
mehr automatisch eine Verbindung mit dem Gerat hergestellt
wird.

1 Wabhlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.

2 Wahlen Sie das Telefon aus, und wahlen Sie dann
Geratekopplung aufheben.

Verkehrsfunk

Garmin ist nicht fir die Zuverlassigkeit oder Aktualitat der
Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerat kann Informationen zum Verkehr auf der
vorausliegenden Route oder auf der Route bereitstellen. Sie
kénnen das Geréat so einrichten, dass Stau beim Berechnen von
Routen vermieden wird und dass eine neue Route zum Ziel
gesucht wird, falls es auf der aktiven Route zu einer grof3en
Verkehrsbehinderung kommt (Verkehrsfunkeinstellungen,

Seite 20). Auf der Stau-Info-Karte kdnnen Sie die Karte nach
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet durchsuchen.

Damit das Gerat Verkehrsinformationen bereitstellen kann,
muss das Gerat Verkehrsdaten empfangen.

* Produktmodelle mit der Endung MT empfangen
Verkehrsdaten von einem OTA-Ubertragungssignal Uber den
integrierten Verkehrsfunkempfanger und das mitgelieferte
KFZ-Anschlusskabel (Empfangen von Verkehrsdaten lber
einen Verkehrsfunkempfénger, Seite 15).

» Alle Produktmodelle kdnnen ohne Abonnement
Verkehrsdaten Uber die Garmin Drive App empfangen
(Empfangen von Verkehrsdaten (ber das Smartphone,
Seite 15).

Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten erhaltlich.
Informationen zu Gebieten, in denen Verkehrsfunk verfligbar ist,
finden Sie unter garmin.com/traffic.

Empfangen von Verkehrsdaten uber das
Smartphone
Das Gerat kann ohne ein Abonnement Verkehrsdaten

empfangen, wenn es mit einem Smartphone verbunden ist, auf
dem die Garmin Drive App ausgefihrt wird.

1 Verbinden Sie das Gerat mit der Garmin Drive App (Live-
Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen,
Seite 12).

2 Wahlen Sie auf dem Garmin DriveSmart Gerat die Option
Einstellungen > Verkehr, und vergewissern Sie sich, dass
das Kontrollkdstchen Verkehr aktiviert ist.

Empfangen von Verkehrsdaten uber einen
Verkehrsfunkempfanger

HINWEIS

Beschichtete (aufgedampfte) Fenster kdnnen die Leistung des
Verkehrsfunkempféangers beeintrachtigen.

Ein Verkehrsfunkempfanger empfangt Verkehrsinformationen
von einem OTA-Ubertragungssignal (wo verfiigbar). Zum
Empfangen von OTA-Verkehrsfunkdaten muss das Gerat mit
einem mit Verkehrsfunk kompatiblen Netzkabel an die
Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein. Ein
Verkehrsfunkempfanger ist im Lieferumfang einiger
Produktmodelle enthalten (Verkehrsfunk, Seite 15). .

Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten erhaltlich.
Informationen zu Gebieten, in denen Verkehrsfunk verfiigbar ist,
finden Sie unter garmin.com/traffic.

Verbinden Sie das Gerat Uber das mit Verkehrsfunk
kompatible Netzkabel mit der Stromversorgung des
Fahrzeugs (Montieren der Garmin DriveSmart im Fahrzeug
und Herstellen der Stromversorgung, Seite 1).
Wenn im Lieferumfang lhres Produktmodells
Verkehrsfunkdaten enthalten sind, unterstitzt das KFZ-
Anschlusskabel des Gerats den Verkehrsfunk.

Wenn Sie sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet

befinden, kann das Gerat Verkehrsinformationen anzeigen und
Ihnen dabei helfen, Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Abonnements fiir Verkehrsfunkempfanger

Im Lieferumfang der meisten Verkehrsfunkempféanger ist ein
Abonnement fiir regionale Verkehrsdaten enthalten. Sie konnen
dem Verkehrsfunkempfanger Abonnements fiir zusatzliche
Regionen hinzufuigen. Weitere Informationen finden Sie unter
garmin.com/traffic.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements
Wahlen Sie Einstellungen > Verkehr > Abonnements.

Hinzufiigen von Abonnements

Sie kénnen Verkehrsfunkabonnements fir andere Regionen
oder Lander hinzufiigen.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Verkehr.

2 Wahlen Sie Abonnements > =.

3 Notieren Sie die Gerate-ID des Verkehrsfunkempfangers.

4 Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein

Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu
erhalten.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements
kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung
des Dienstes mussen Sie einen neuen Code erwerben. Falls
Sie mehrere Verkehrsfunkempfanger besitzen, ist fur jeden
Empfanger ein neuer Code erforderlich.

5 Wahlen Sie auf dem Gerat die Option Weiter.

Geben Sie den Code ein.

7 Wahlen Sie Fertig.

»

Verkehrsfunk
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Aktivieren des Verkehrsfunks

Sie kdnnen Verkehrsinformationen aktivieren oder deaktivieren.
1 Wahlen Sie Einstellungen > Verkehr.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Verkehr.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf
der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf
Strallen der ndheren Umgebung farbcodiert angezeigt.
1 Wahlen Sie im Hauptmeni die Option Apps > Verkehr.

2 Wahlen Sie bei Bedarf die Option = > Legende, um die
Legende fur die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsereignissen

1 Wahlen Sie im Hauptmen die Option Apps > Verkehr.
2 Wahlen Sie = > Ereignisse.

3 Wabhlen Sie ein Element aus der Liste aus.

4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe
der Pfeile an.

Sprachbefehl

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht fiir alle Sprachen und
Regionen und moglicherweise nicht auf allen Modellen
verflgbar.

HINWEIS: In lauten Umgebungen wird mit der Sprachsteuerung
moglicherweise nicht das gewlinschte Ergebnis erzielt.

Mit Sprachbefehlen kénnen Sie das Gerat durch das Sprechen
von Wortern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlmeni
enthalt Sprachansagen und eine Liste verfligbarer
Sprachbefehle.

Einrichten des Aktivierungsbefehls

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, miissen Sie einen
speziell dafiir festgelegten Sprachbefehl sagen. Dieser lautet
standardmaBig OK, Garmin.

TIPP: Sie kdnnen die Gefahr einer versehentlichen Aktivierung
der Sprachbefehlfunktion reduzieren, indem Sie einen starken
Aktivierungsbefehl wahlen.

1 Wahlen Sie Apps > Sprachbefehl > %, >
Aktivierungsbefehl.

2 Geben Sie einen neuen Aktivierungsbefehl ein.

Das Gerat zeigt wahrend der Eingabe die Starke des
Aktivierungsbefehls an.

3 Wahlen Sie Fertig.

Aktivieren von Sprachbefehlen
1 Sagen Sie OK, Garmin.
Das Sprachbefehimenul wird angezeigt.

Sprachbefehl
Karte ansehen

POl suchen Adresse suchen
Kategorie suchen  Stadt suchen

Kreuzung suchen  Favoriten

Kurzlich gefunden

Nach oben Nach unten Beenden

2
3

Sprechen Sie einen im Menu angezeigten Befehl.

Reagieren Sie auf die Sprachansage, um die Suche oder
Aktion abzuschlieRen.

Tipps fur die Verwendung von

S

prachbefehlen

Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Gerats.

Reduzieren Sie Hintergrundgerausche, z. B. Stimmen oder
das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu
erhdhen.

Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm
angezeigt werden.

Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerat ausgegebenen
Sprachansagen.

Verwenden sie einen langeren Aktivierungsbefehl, um die
Gefahr versehentlicher Sprachbefehlaktivierungen zu
reduzieren.

Es werden zwei Tonsignale ausgegeben, um zu bestatigen,
wenn das Gerat den Sprachbefehimodus startet und
beendet.

Starten einer Route unter Verwendung von
Sprachbefehlen

Sie kénnen die Namen bekannter Orte sagen.

1
2
3

4

5

Sagen Sie OK, Garmin.
Sagen Sie POI suchen.

Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den
Namen eines Points of Interest.

Das Gerat zeigt eine Liste mit Suchergebnissen an.

Sprachbefehl @ nn

" 165 E Ontario St, Chicago, IL

2. 633N St Clair St, Chicago, IL
oxc)
" 38 E Ontario St, Chicago, IL

D 3
Zuriick Nach oben Nach unten Beenden

Sagen Sie die Zeilennummer der gewtlinschten Position.
Das Gerat zeigt die Position auf der Karte an.
Sagen Sie Navigieren.

Stummschalten von Anweisungen

Sie kdnnen die Sprachansagen flr Sprachbefehle deaktivieren,
ohne das Gerat stumm zu schalten.

1
2

Wahlen Sie Apps > Sprachbefehl > 9.
Wahlen Sie Stummschaltung > Aktiviert.

Sprachsteuerung

Fir Regionen, in denen die Sprachbefehlfunktion nicht
verfugbar ist, wird die Sprachsteuerung aktiviert. Mit der
Sprachsteuerung kénnen Sie das Gerat mittels lhrer Stimme
kontrollieren. Bevor Sie die Sprachsteuerung verwenden
kénnen, mussen Sie sie fur lhre Stimme konfigurieren.
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Konfigurieren der Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung muss fiir die Stimme eines einzelnen
Benutzers konfiguriert werden und funktioniert nicht fiir andere
Benutzer.

1 Wabhlen Sie Apps > Sprachsteuerung.
2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Befehle
fur die einzelnen Sprachsteuerungsbefehle aufzunehmen.

HINWEIS: Sie missen nicht den Befehl lesen, der auf dem
Display angezeigt wird. Sie kdnnen einen alternativen Befehl
mit derselben Bedeutung sprechen, wenn Sie dies vorziehen.

Zum Verwenden einer Funktion der Sprachsteuerung missen
Sie den Befehl sprechen, den Sie fiir diese Funktion
aufgenommen haben.

Verwenden der Sprachsteuerung

1 Sprechen Sie den Befehl, den Sie fir die Sprachsteuerung
aufgenommen haben.
Das Sprachsteuerungsment wird angezeigt.

2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipps fiir die Sprachsteuerung
» Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Gerats.
* Reduzieren Sie Hintergrundgerausche, z. B. Stimmen oder

das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu
erhéhen.

» Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm
angezeigt werden.

» Wird der Befehl erfolgreich vom Gerat empfangen, wird zur
Bestatigung ein Tonsignal ausgegeben.

Verwenden der Apps

Anzeigen des Benutzerhandbuchs auf dem
Gerat
Sie kénnen das gesamte Benutzerhandbuch in vielen Sprachen
auf dem Display des Gerats anzeigen.
1 Wabhlen Sie Apps > Benutzerhandbuch.

Das Benutzerhandbuch wird in derselben Sprache angezeigt,

die auch fiir die Software verwendet wird (Sprach- und
Tastatureinstellungen, Seite 20).

2 Wahlen Sie Q, um das Benutzerhandbuch zu durchsuchen
(optional).

Anzeigen der Wettervorhersage

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat Wetterdaten
empfangen. Verbinden Sie das Gerat mit der Garmin Drive App,
um Wetterdaten zu empfangen (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

1 Wahlen Sie Apps > Wetter.

Das Gerat zeigt die aktuellen Wetterbedingungen und eine
Vorhersage fur die nachsten Tage an.

2 Wahlen Sie einen Tag.
Die detaillierte Vorhersage fiir diesen Tag wird angezeigt.

Anzeigen von Wetterinformationen fiir eine andere
Stadt
1 Wahlen Sie Apps > Wetter > Aktuelle Position.

2 Wahlen Sie eine Option:

» Zeigen Sie Wetterinformationen fir eine Stadt aus der
Stadteliste an, indem Sie eine Stadt in der Liste
auswahlen.

* Fulgen Sie der Stadteliste eine Stadt hinzu, indem Sie
Stadt hinzufiigen auswahlen und einen Stadtenamen
eingeben.

Anzeigen von Wetterradar

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstitzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

1 Wahlen Sie Apps > Wetterradar.
2 Wahlen Sie P, um die Radarkarte zu animieren.

Anzeigen von Wetterwarnungen

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstltzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfligbar.

Wahrend der Navigation mit dem Gerat werden auf der Karte
moglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie kénnen eine
Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nahe der aktuellen
Position oder in der Nahe einer ausgewahlten Stadt anzeigen.

1 Wahlen Sie Apps > Wetter.
2 Wahlen Sie bei Bedarf eine Stadt.
3 Wahlen Sie = > Unwetterwarnung.

Priifen von StraBenbedingungen

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit einem
unterstlitzten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive
App ausgefihrt wird (Live-Dienste, Verkehrsfunk und
Smartphone-Funktionen, Seite 12).

Sie kdnnen wetterbedingte Strallenbedingungen fir die Stralken
in der Nahe, entlang der Route oder in einer anderen Stadt
anzeigen.

1 Wahlen Sie Apps > Wetter.
2 Wahlen Sie bei Bedarf eine Stadt.
3 Wahlen Sie = > StraBenbedingungen.

Routenplanung

Sie kénnen die Routenplanung verwenden, um eine Route zu
erstellen und zu speichern und spater auf dieser Route zu
navigieren. Dies bietet sich zum Planen von Lieferstrecken,
Urlaubsrouten oder Ausfliigen an. Sie kénnen eine gespeicherte
Reise bearbeiten, um weitere Anpassungen vorzunehmen.
Beispielsweise kdnnen Sie Positionen neu anordnen, die
Reihenfolge der Zwischenziele optimieren, vorgeschlagene
Sehenswiirdigkeiten hinzufligen und Routenpunkte einfligen.

AuRlerdem kdnnen Sie die Routenplanung verwenden, um die
aktive Route zu bearbeiten und zu speichern.

Planen einer Route

Eine Route kann mehrere Ziele enthalten und muss mindestens
eine Startposition und ein Ziel umfassen. Die Startposition ist die
Position, an der Sie die Reise beginnen mdchten. Wenn Sie an
einer anderen Position mit der Navigation der Reise beginnen,
haben Sie die Mdéglichkeit, zunachst zur Startposition zu
navigieren. Bei einer Rundtour kénnen die Startposition und das
endgultige Ziel identisch sein.

1 Wahlen Sie Apps > Routenplanung > Neue Route.
2 Wahlen Sie Startort wahlen.

3 Wabhlen Sie OK, um eine Position zu wahlen, die als
Startpunkt dienen soll.

4 Wahlen Sie Ziel wahlen.

5 Wahlen Sie OK, um eine Position zu wahlen, die als Ziel
dienen soll.

6 Wahlen Sie Zwischenziel hinzufiigen, um weitere
Positionen einzufiigen (optional).

7 Nachdem Sie alle erforderlichen Positionen hinzugefuigt
haben, wahlen Sie Weiter > Speichern.

Verwenden der Apps

17



8 Geben Sie einen Namen ein, und wahlen Sie Fertig.

Bearbeitung und Neuanordnung von Positionen einer

Reise

1 Wahlen Sie Apps > Routenplanung > Gespeicherte
Routen.

2 Wahlen Sie eine gespeicherte Route.

3 Wahlen Sie einen Favoriten.

4 Wahlen Sie eine Option:

» Verschieben Sie die Position nach oben oder unten,
indem Sie ¢ wahlen und die Position an eine neue Stelle
in der Reise ziehen.

» Fulgen Sie nach der ausgewahlten Position eine neue
Position hinzu, indem Sie ® wahlen.

« Entfernen Sie die Position, indem Sie ¥ wahlen.

Optimieren der Reihenfolge der Ziele einer Reise
Das Gerat kann die Reihenfolge der Ziele lhrer Reise
automatisch optimieren, um kurzere, effizientere Routen zu
erstellen. Die Startposition und das Ziel werden bei der
Optimierung der Reihenfolge nicht geandert.
Wahlen Sie wahrend der Bearbeitung einer Reise die Option
% > Reihenfolge optimieren.

Entdecken von Sehenswiirdigkeiten auf Reisen
Das Gerat kann interessante oder beliebte Sehenswiirdigkeiten
vorschlagen, die lhrer Reise hinzugefugt werden kdnnen.

1 Wabhlen Sie wahrend der Bearbeitung einer Reise die Option
= > Routeneinstellungen > Sehenswiirdigkeiten
vorschlagen.

2 Wahlen Sie eine Sehenswirdigkeit aus, um weitere
Informationen anzuzeigen.

3 Wahlen Sie OK, um die Sehenswiirdigkeit der Reise
hinzuzufligen.

Andern von Routingoptionen fiir eine Route

Beim Starten der Route kénnen Sie anpassen, wie das Gerat

die Route berechnet.

1 Wabhlen Sie Apps > Routenplanung > Gespeicherte
Routen.

2 Wahlen Sie eine gespeicherte Route.

3 Wahlen Sie = > Routeneinstellungen.

4 Wahlen Sie eine Option:

* Wabhlen Sie Route dandern, und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Display, um der Route
Routenpunkte hinzuzufigen (Anpassen der Route,

Seite 8).

* Wahlen Sie Routenpriferenz, um die Routenpraferenz
fiir die Route zu andern (Andern von Routenpréferenzen,
Seite 9).

Navigieren nach gespeicherter Route

1 Wabhlen Sie Apps > Routenplanung > Gespeicherte
Routen.

2 Wahlen Sie eine gespeicherte Route.

3 Wahlen Sie Los!.

4 Wahlen Sie die erste Position, zu der Sie navigieren
mochten, und anschlielRend die Option Start.
Das Gerat berechnet eine Route von der aktuellen Position
zur ausgewahlten Position und fuhrt Sie dann in der
entsprechenden Reihenfolge zu den verbleibenden
Routenzielen.

Bearbeiten und Speichern der aktiven Route
Wenn eine Route aktiv ist, kdnnen Sie die Route mit der
Routenplanung bearbeiten und als Reise speichern.

1 Wabhlen Sie Apps > Routenplanung > der Route.

2 Bearbeiten Sie die Route mithilfe der
Routenplanungsfunktionen.

Die Route wird bei jeder vorgenommenen Anderung neu
berechnet.

3 Wahlen Sie Speichern, um die Route als Reise zu
speichern, auf der Sie spater erneut navigieren kdnnen
(optional).

photoLive Verkehrskameras

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerat mit der
Garmin Drive App verbunden sein (Live-Dienste, Verkehrsfunk
und Smartphone-Funktionen, Seite 12).

photoLive Verkehrskameras bieten Livebilder der Verkehrslage
auf HauptverkehrsstralRen und an Kreuzungen.

Der photoLive Dienst ist nicht in allen Gebieten verfugbar.

Anzeigen und Speichern von photoLive Verkehrska-
meras
Sie kdnnen Livebilder von Verkehrskameras in der Nahe
anzeigen. AulRerdem kénnen Sie Verkehrskameras flir Gebiete
speichern, in denen Sie regelmaRig unterwegs sind.
1 Wabhlen Sie Apps > photoLive.
2 Wahlen Sie Zum Hinzufiigen tippen.
3 Wahlen Sie eine Stralte.
4 Wahlen Sie die Position einer Verkehrskamera.

Eine Vorschau des Livebilds der Kamera wird neben einer

Karte mit dem Standort der Kamera angezeigt. Wahlen Sie
die Vorschau aus, um das Vollbild anzuzeigen.

5 Wahlen Sie Speichern, um die Kamera zu speichern
(optional).

Der Hauptseite der photoLive App wird eine Miniaturansicht
der Kamera hinzugeflgt.

Anzeigen von photoLive Verkehrskameras auf der
Karte

Die photoLive Kartenextras zeigen Verkehrskameras auf der
vorausliegenden Route an.

1 Wahlen Sie auf der Karte die Option : > photoLive.

Das Gerat zeigt das Livebild der nachsten Verkehrskamera
auf der vorausliegenden Route an sowie die Distanz zu

dieser Kamera. Wenn Sie an der Kamera vorbeifahren, ladt
das Geréat das Livebild der ndchsten Kamera auf der Route.

2 Falls keine Kameras fir die Route gefunden werden, wahlen
Sie Kameras suchen, um Verkehrskameras in der Nahe
anzuzeigen oder zu speichern (optional).

Speichern von Verkehrskameras

1 Wahlen Sie Apps > photoLive.

2 Wahlen Sie Zum Hinzufiigen tippen.
3 Wahlen Sie eine Stralle.

4 Wahlen Sie eine Kreuzung.

5 Wahlen Sie Speichern.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Damit Sie diese Funktion verwenden konnen, missen Sie die
Funktion fur Reisedaten aktivieren (Geréte- und
Datenschutzeinstellungen, Seite 20).

Sie kénnen auf der Karte vorherige Routen und Positionen
anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wahlen Sie Apps > Wo war ich?.
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Garmin DriveSmart Einstellungen

Karten- und Fahrzeugeinstellungen
Wahlen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug.

Fahrzeug: Richtet das Fahrzeugsymbol ein, mit dem lhre
Position auf der Karte angezeigt wird.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte
ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird.
Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf.
langsamer dargestellt.

Kartendesign: Andert die Farben der Kartendarstellung.

Kartenextras: Richtet die Kurzbefehle ein, die im Men fur
Kartenextras angezeigt werden.

Karten-Ebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte
angezeigt werden (Anpassen der Kartenebenen, Seite 12).

Auto-Zoom: Wahlt automatisch den Zoom-Malstab zur
optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Funktion
deaktiviert ist, missen Sie die Ansicht manuell vergroRern
oder verkleinern.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerat
verwendet.

Aktivieren von Karten
Sie konnen auf dem Gerét installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter http:/buy.garmin.com
erhaltlich.

1 Wabhlen Sie Einstellungen > Karte/Fahrzeug > myMaps.
2 Wahlen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen
Wahlen Sie Einstellungen.

Routenvorschau: Zeigt zu Beginn der Navigation eine
Vorschau der Hauptverkehrsstra3en der Route an.

Routenpraferenz: Richtet die Routenberechnungsmethode ein.

Vermeidungen: Richtet StraRenmerkmale ein, die auf einer
Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermdglicht es lhnen, bestimmte
StralRen oder Gebiete zu vermeiden.

MautstraBen: Richtet Praferenzen zum Vermeiden von
Mautstral3en ein.

MautstraBen: Richtet Praferenzen zum Vermeiden von
MautstralRen und Vignetten ein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten
verfligbar.

Umweltzonen: Legt die Vermeidungseinstellungen fiur Gebiete
mit umweltbedingten Beschrankungen und
Emissionsbeschrankungen fest, die evtl. fur Ihr Fahrzeug
gelten.

Eingeschrankter Modus: Deaktiviert alle Funktionen, die den
Fahrer vom sicheren Flihren des Fahrzeugs ablenken
koénnen.

GPS-Simulation: Das Gerat empfangt kein GPS-Signal mehr
und schont den Akku.

Routenpraferenz-Einstellungen
Wahlen Sie Einstellungen > Navigation > Routenpréferenz.
Die Routenberechnung basiert auf

Geschwindigkeitsbeschrankungen von Stralken sowie auf
Beschleunigungswerten fir die jeweilige Route.

Kiirzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kiirzesten Fahrzeit,
auch wenn die Strecke ggf. langer ist.

Kiirzere Strecke: Berechnet Routen mit der kiirzesten Strecke,
auch wenn die Fahrzeit ggf. langer ist.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen
Position zum Ziel.

Festlegen einer simulierten Position
Wenn Sie sich in einem Gebaude befinden oder keine
Satellitensignale empfangen, kdnnen Sie mithilfe der GPS-
Simulation Routen von einer simulierten Position planen.
1 Wahlen Sie Einstellungen > Navigation > GPS-Simulation.
2 Wahlen Sie im Hauptmen( die Option Karte.
3 Tippen Sie auf die Karte, um ein Gebiet auszuwahlen.

Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
4 Wahlen Sie die Positionsbeschreibung aus.
5 Wahlen Sie Position setzen.

Drahtlose Netzwerkeinstellungen

Uber die drahtlosen Netzwerkeinstellungen kénnen Sie Wi-Fi°
Netzwerke, gekoppelte Bluetooth Gerate und Bluetooth
Funktionen verwalten.

Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Name gekoppelter Gerate: Die Namen gekoppelter Bluetooth
Gerate werden im Menl angezeigt. Sie kdnnen einen
Geratenamen wahlen, um Einstellungen der Bluetooth
Funktion fir dieses Gerat zu andern.

Nach Geraten suchen: Sucht nach Bluetooth Geraten in der
Nahe.

Eigener Name: Ermdglicht es lhnen, einen Namen einzugeben,

mit dem lhr Gerat auf anderen Geraten mit drahtloser
Bluetooth Technologie angezeigt wird.

WLAN: Aktiviert die Wi-Fi Funktion.
Gespeicherte Netzwerke: Ermdglicht es Ihnen, gespeicherte
Netzwerke zu bearbeiten oder zu entfernen.

Nach Netzwerken suchen: Sucht nach Wi-Fi Netzwerken in der
Nahe (Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi
Netzwerk, Seite 21).

Fahrerassistenzeinstellungen

Wahlen Sie Einstellungen > Fahrerassistenz.

Informationen fiir Fahrer: Ermdglicht es lhnen, Alarme flr die
nachsten Zonen oder Stralenbedingungen zu aktivieren oder
zu deaktivieren (Fahrerassistenzfunktionen und Alarme,
Seite 2).

Alarm bei Tempoiiberschreitung: Warnt Sie, wenn Sie das
Tempolimit Gberschreiten.

Annidherungsalarme: Warnt Sie, wenn Sie sich einer
Radarkontrolle oder Ampelblitzern nahern.

Einstellungen fiir Anndaherungsalarme

HINWEIS: Es muissen Benutzer-POls (Points of Interest)
geladen sein, damit Annaherungsalarme angezeigt werden.
HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfligbar.

Wahlen Sie Einstellungen > Fahrerassistenz >
Anndherungsalarme.

Alarmtyp: Andert den Alarmtyp, der ertént, wenn Sie sich
Punkten mit Anndherungsalarmen nahern.

Alarme: Andert die Punkte mit Annaherungsalarmen, fiir die
Alarme erténen.

Ruckfahrkamera-Einstellungen

Uber die Einstellungen fiir die Riickfahrkamera kénnen Sie
gekoppelte Garmin Rickfahrkameras und Kameraeinstellungen
verwalten. Dieses MenU wird nur auf dem Navigationsgerat
angezeigt, wenn das Gerat mit einem drahtlosen
Kameraempfangerkabel verbunden ist. Detaillierte

Garmin DriveSmart Einstellungen
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Informationen zum Koppeln von Kameras und zu
Kameraeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der
Rickfahrkamera. Besuchen Sie garmin.com/backupcamera, um
eine Garmin Ruckfahrkamera zu erwerben.

Wahlen Sie Einstellungen > Riickfahrkamera und
anschlieRend eine gekoppelte Kamera.

Kopplung aufheben: Entfernt die gekoppelte Kamera. Sie
mussen die Kamera erneut koppeln, um das Kamerabild mit
diesem Gerat und Kabel anzeigen zu kénnen.

Umbenennen: Erméglicht es Ihnen, die gekoppelte Kamera
umzubenennen.

Hilfslinien: Blendet Hilfslinien ein oder aus, und ermdglicht es
Ilhnen, die Position der Hilfslinien anzupassen.

Anzeigeeinstellungen
Wahlen Sie Einstellungen > Anzeige.

Farbmodus: Ermdglicht es lhnen, den Farbmodus fir den Tag
oder die Nacht einzurichten. Wenn Sie die Option
Automatisch auswahlen, wechselt das Gerat automatisch
basierend auf der Uhrzeit zwischen den Farben fiir den Tag
oder die Nacht.

Helligkeit: Ermdglicht es Ihnen, die Helligkeit der Anzeige
anzupassen.

Bildschirmabschaltung: Ermdglicht es lhnen, die Zeit der
Inaktivitat einzurichten, bevor das Gerat im Akkubetrieb in
den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermoglicht es Ihnen, ein Abbild des
Geratebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im
Speicher des Gerats im Ordner Screenshots gespeichert.

Verkehrsfunkeinstellungen

Wahlen Sie im Hauptmen die Option Einstellungen >

Verkehr.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Aktueller Anbieter: Richtet den Verkehrsfunkanbieter ein, der
fur Verkehrsinformationen verwendet wird. Mit Automatisch
werden automatisch die besten verfligbaren
Verkehrsinformationen ausgewahlt.

Abonnements: Fihrt die aktuellen Verkehrsfunkabonnements
auf.

Route optimieren: Ermdglicht es dem Gerat, optimierte
alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung zu
verwenden (Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der
aktuellen Route, Seite 9).

Verkehrsmeldungen: Legt den Schweregrad der
Verkehrsbehinderung fest, fiir den das Gerat eine
Verkehrsmeldung anzeigt.

Einstellungen fur Einheiten und Uhrzeit

Offnen Sie die Einstellungen fiir Einheiten und Uhrzeit, indem

Sie im Hauptmend die Option Einstellungen > Einheiten und

Zeit wahlen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Gerats ein.

Zeitformat: Ermdglicht es lhnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-
Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maleinheit fir Distanzen ein.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das

Kartenbezugssystem ein, die fir geografische Koordinaten
verwendet werden.

Einstellen der Uhrzeit
1 Wabhlen Sie im Hauptmen( die Uhrzeit.
2 Wabhlen Sie eine Option:

*  Wenn die Zeit automatisch anhand von GPS-
Informationen eingestellt werden soll, wahlen Sie
Automatisch.

*  Wenn die Zeit manuell eingestellt werden soll, ziehen Sie
die Zahlen nach oben oder unten.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Offnen Sie die Einstellungen fiir Sprache und Tastatur, indem
Sie im Hauptmenu die Option Einstellungen > Sprache und
Tastatur auswahlen.

Ansagesprache: Andert die Sprache fiir Sprachansagen.

Textsprache: Andert die Sprache des auf dem Bildschirm
angezeigten Texts.
HINWEIS: Das Andern der Textsprache wirkt sich nicht auf

Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise
StralRennamen aus.

Tastatur: Aktiviert Tastatursprachen.

Gerate- und Datenschutzeinstellungen
Wahlen Sie Einstellungen > Gerit.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Gerate-ID und Informationen
zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

Aufsichtsrechtliche Daten: Zeigt aufsichtsrechtliche Zeichen
und Informationen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an.

HINWEIS: Diese Informationen werden bendtigt, wenn Sie
die Systemsoftware aktualisieren oder zusatzliche
Kartendaten erwerben mdchten.

Meldung von Geratedaten: Gibt zur Verbesserung des Gerats
anonyme Daten weiter.

Reisedaten: Ermdglicht es dem Gerat, eine Aufzeichnung der
besuchten POls zu speichern. Sie kbnnen dann die
Reiseaufzeichnung anzeigen, die Funktion "Wo war ich?"
verwenden sowie auch von myTrends vorgeschlagene
Routen.

Reset: Ermoglicht es Ihnen, die Reisedaten zu I6schen,

Einstellungen zurlickzusetzen oder alle Benutzerdaten zu
I6schen.

Zuriicksetzen von Daten und Einstellungen

Auf dem Gerét gibt es mehrere Optionen zum L&schen der
Benutzerdaten und Zurlicksetzen aller Einstellungen auf
Werksstandards.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Gerat > Reset.
2 Wahlen Sie eine Option:
» Wabhlen Sie Reisedaten l6schen.

Mit dieser Option werden alle Aufzeichnungen der
besuchten POls geldscht. Favoriten oder installierte
Karten werden nicht geldscht.

* Wahlen Sie Werksstandards wiederherstellen, um alle
Einstellungen auf die Werksstandards zurtickzusetzen.

Mit dieser Option werden keine Benutzerdaten geldscht.

* Wahlen Sie Daten I6schen und Einstellungen
zuriicksetzen, um alle Benutzerdaten zu I6schen und alle
Einstellungen auf die Werksstandards zurlickzusetzen.

Mit dieser Option werden alle Benutzerdaten geldscht,
einschliel3lich Favoriten, kirzlich gefundene Positionen
und die Reisedaten. Installierte Karten werden nicht
geléscht.
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Gerateinformationen

Anzeigen von aufsichtsrechtlichen und
Compliance-Informationen
1 Streichen Sie im Einstellungsmenu nach unten.

2 Wahlen Sie Gerat > Aufsichtsrechtliche Daten.

Technische Daten

Betriebstemperaturbe- |-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
reich

Ladetemperaturbe- 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
reich

Funkfrequenz/Protokoll | 2,4 GHz Wi-Fi
2,4 GHz Bluetooth

Stromversorgung Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des
mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels.
Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehdr (nur
fur die Verwendung Zuhause und im Biiro).
Batterietyp Lithium-lonen-Akku

Aufladen des Geriats

HINWEIS: Dieses Produkt der Klasse Ill muss mit einer
Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Sie haben folgende Mdglichkeiten, den Akku des Gerats
aufzuladen.

» Verbinden Sie das Gerat mit der Stromversorgung des
Fahrzeugs.

» SchlieRen Sie das Gerat an ein optional erhaltliches Netzteil
an.

Sie kénnen einen zugelassenen Garmin AC-/DC-Adapter
erwerben, der fir den Gebrauch in Wohnungen oder Bliros
geeignet ist. Diese Adapter sind bei einem Garmin Handler
oder unter www.garmin.com erhaltlich. Das Gerat wird
moglicherweise langsam aufgeladen, wenn es mit dem
Adapter eines Drittanbieters verbunden ist.

Geratewartung

Garmin Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstltzung und
Informationen, beispielsweise Produkthandblicher, haufig
gestellte Fragen, Videos und Support.

Karten- und Software-Updates

Damit die Navigation optimal ist, sollten Sie die Karten und die
Software auf dem Gerat auf dem aktuellsten Stand halten.

Karten-Updates enthalten die neuesten verfugbaren
Anderungen an Stralen und Positionen in den vom Gerat
verwendeten Karten. Aktuelle Karten sorgen dafir, dass das
Gerat neu hinzugefligte Positionen finden und genauere Routen
berechnen kann. Karten-Updates sind gro3, und die
Aktualisierung dauert u. U. mehrere Stunden.

Mit Software-Updates werden Anderungen und Optimierungen
an den Funktionen und an der Bedienung des Gerats
vorgenommen. Software-Updates sind klein und dauern nur
wenige Minuten.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, das Gerat zu aktualisieren.

» Verbinden Sie das Gerat mit einem Wi-Fi Netzwerk, um die
Daten direkt auf dem Gerat zu aktualisieren (empfohlen). Bei
dieser Moglichkeit kdnnen Sie das Gerat einfach
aktualisieren, ohne es an einen Computer anschlieRen zu
mussen.

» Verbinden Sie das Gerat mit einem Computer, und
aktualisieren Sie es Uber die Anwendung Garmin Express

(garmin.com/express). Bei dieser Moglichkeit konnen Sie
Kartendaten auf einer Speicherkarte installieren, falls die
aktualisierten Karten fir den internen Speicher zu grof sind.

Verbinden Sie das Gerat mit einem Computer, und aktualisieren
Sie es Uber die Anwendung Garmin Express (garmin.com
/express).

Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk
Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal einschalten, werden Sie
aufgefordert, eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk
herzustellen und das Gerat zu registrieren. Sie kénnen auch
Uber das Einstellungsmenu eine Verbindung mit einem Wi-Fi
Netzwerk herstellen.

1 Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.

2 Wahlen Sie bei Bedarf WLAN, um die Wi-Fi Technologie zu
aktivieren.

3 Wabhlen Sie Nach Netzwerken suchen.

Das Gerat zeigt eine Liste von Wi-Fi Netzwerken in der Nahe
an.

4 Wahlen Sie ein Netzwerk aus.

5 Geben Sie bei Bedarf das Kennwort flir das Netzwerk ein,
und wahlen Sie Fertig.

Das Gerat stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her, und das
Netzwerk wird der Liste gespeicherter Netzwerke hinzugefigt.
Das Gerat stellt automatisch eine Verbindung mit diesem
Netzwerk her, wenn es sich in Reichweite befindet.

Aktualisieren von Karten und Software tiber ein Wi-Fi
Netzwerk

HINWEIS

Im Rahmen von Karten- und Software-Updates muss das Gerat
u. U. grof3e Dateien herunterladen. Dabei finden normale
Datenlimits oder Gebuhren fir Ihren Internetanbieter
Anwendung. Wenden Sie sich an lhren Internetanbieter, um
weitere Informationen zu Datenlimits oder Gebuhren zu
erhalten.

Sie kdnnen die Karten und die Software aktualisieren, indem Sie
das Gerat mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden, das Zugriff auf
das Internet ermdglicht. So kdnnen Sie das Gerat auf dem
aktuellen Stand halten, ohne es an einen Computer anschlieflen
zu missen.

1 Verbinden Sie das Gerat mit einem Wi-Fi Netzwerk
(Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk,
Seite 21).

Wahrend die Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk besteht,
sucht das Gerat nach verfligbaren Updates. Wenn ein
Update verflugbar ist, wird im Hauptmen( auf dem Symbol fur
Einstellungen © angezeigt.

2 Wabhlen Sie Einstellungen > Updates.

Das Gerat sucht nach verfugbaren Updates. Wenn ein
Update verfiigbar ist, wird unter Karte oder Software die
Meldung Update verfiigbar angezeigt.

3 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie Alle installieren, um alle verfligbaren
Updates zu installieren.

* Wahlen Sie Karte > Alle installieren, um nur Karten-
Updates zu installieren.

* Wahlen Sie Software > Alle installieren, um nur
Software-Updates zu installieren.

4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen, und wahlen Sie Alle
annehmen, um die Vereinbarungen anzunehmen.
HINWEIS: Falls Sie den Lizenzbedingungen nicht
zustimmen, kénnen Sie Ablehnen wahlen. Damit wird das

Update abgebrochen. Sie kdnnen Updates erst installieren,
wenn Sie die Lizenzvereinbarungen annehmen.

Gerateinformationen
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5 Verbinden Sie das Gerat Uber das mitgelieferte USB-Kabel
mit einer externen Stromversorgung, und wahlen Sie
Fortfahren (Aufladen des Geréts, Seite 21).

Zum Erzielen der besten Ergebnisse wird ein USB-
Steckerladegerat mit einer Leistungsabgabe von mindestens
1 A empfohlen. Viele USB-Netzteile fur Smartphones,
Tablets oder Wechseldatentrager kdnnen kompatibel sein.

6 Lassen Sie das Gerat bis zum Abschluss des Updates mit
der externen Stromversorgung verbunden und in Reichweite
des Wi-Fi Netzwerks.

TIPP: Falls ein Karten-Update unterbrochen oder abgebrochen
wird, bevor es abgeschlossen wurde, fehlen evtl. Kartendaten
auf dem Gerat. Zum Reparieren fehlender Kartendaten missen
Sie die Karten erneut tiber Wi-Fi oder Garmin Express
aktualisieren.

Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin
Express

Sie kénnen mit der Anwendung Garmin Express aktuelle
Karten- und Software-Updates fir |hr Gerat herunterladen und
installieren.

1 Falls Garmin Express nicht auf dem Computer installiert ist,
besuchen Sie garmin.com/express und folgen den
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu
installieren (Installation von Garmin Express, Seite 22).

2 Offnen Sie die Anwendung @ Garmin Express.

3 Schlielken Sie das Gerat mit einem mini-USB Kabel an den
Computer an.

Das schmale Ende des Kabels wird mit dem mini-USB
Anschluss @ des Garmin DriveSmart Geréts verbunden. Das
breite Ende wird mit einem freien USB-Anschluss des
Computers verbunden.

4 Wenn Sie vom Garmin DriveSmart Gerat zum Aktivieren des
Datenlbertragungsmodus aufgefordert werden, wahlen Sie
Ja.

5 Kilicken Sie in Garmin Express auf Gerat hinzufiigen.

Garmin Express sucht nach dem Gerat und zeigt den
Geratenamen und die Seriennummer an.

6 Klicken Sie auf Gerét hinzufiigen, und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerat der
Anwendung Garmin Express hinzuzufiigen.

Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, werden in Garmin
Express die fir das Gerat verfugbaren Updates angezeigt.

Alle installieren

Updates verfiigbar

Letzte Suche: Jetzt &

Voraussichtliche Zeit fir die Installation: 1 Stunde und
18 Minuten

Details anzeigen

7 Wabhlen Sie eine Option:
» Klicken Sie auf Alle installieren, um alle verfligbaren
Updates zu installieren.
» Klicken Sie auf Details anzeigen und neben dem

gewlinschten Update auf Installieren, um ein bestimmtes
Update zu installieren.

Garmin Express |adt die Updates auf das Gerat herunter und
installiert sie. Karten-Updates sind sehr grof3, daher kann der

Vorgang bei langsameren Internetverbindungen langere Zeit
in Anspruch nehmen.

HINWEIS: Wenn ein Karten-Update zu groR fiir den internen
Speicher des Gerats ist, wird in der Software u. U. eine
Aufforderung zum Einlegen einer microSD® Speicherkarte in
das Gerat angezeigt, um Speicherplatz hinzuzufliigen
(Einlegen einer Speicherkarte fiir Karten und Daten,

Seite 24).

Folgen Sie wahrend des Updates den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Installation der Updates abzuschlieRen.

Beispielsweise werden Sie wahrend des Updates von
Garmin Express evtl. aufgefordert, die Verbindung mit dem
Gerat zu trennen und wiederherzustellen.

o

Installation von Garmin Express
Die Anwendung Garmin Express ist fiir Windows® und Mac®
verflugbar.

1 Rufen Sie auf dem Computer die Website garmin.com
/express auf.

2 Wahlen Sie eine Option:

* Wahlen Sie Systemvoraussetzungen, um die
Systemanforderungen anzuzeigen und zu Uberprifen, ob
Garmin Express mit lnrem Computer kompatibel ist.

» Wabhlen Sie fir die Installation unter Windows die Option
Download fiir Windows.

» Wabhlen Sie fir die Installation unter Mac die Option
Download fiir Mac.
Offnen Sie die heruntergeladene Datei, und folgen Sie den

Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation
abzuschliefden.

w

Pflege des Gerits

Lassen Sie das Geréat nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerat nicht an Orten auf, an denen es evitl.
Uber langere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen
ausgesetzt ist, da dies zu Schaden am Gerat fihren kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen
Gegenstanden, da dies zu Schaden am Touchscreen fiihren
kann.

Schiitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit.

Reinigen des Gehauses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder
Losungsmittel, die die Kunststoffteile beschadigen konnten.

1 Reinigen Sie das Gehause des Gerats (nicht den
Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer
milden Reinigungslésung.

2 Wischen Sie das Geréat trocken.

Reinigen des Touchscreens
1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.

2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.

3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie
das Gerét aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.

4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

» Entfernen Sie das Gerat und die Halterung aus dem
einsehbaren Bereich, wenn das Geréat nicht benutzt wird.

Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der
Windschutzscheibe verursachten Spuren.

Bewahren Sie das Gerat nicht im Handschuhfach auf.
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» Registrieren Sie das Gerat Uiber die Software Garmin
Express (garmin.com/express).

Neustarten des Gerats

Sie kdnnen das Geréat neu starten, falls es nicht mehr
funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrickt.

Entfernen von Gerat, Halterung und Saug-
napfhalterung

Entnehmen des Gerits aus der Halterung
1 Driicken Sie auf die Entriegelung an der Halterung.

2 Kippen Sie die Unterseite des Geréts nach oben, und
nehmen Sie das Gerat aus der Halterung.

Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung
1 Drehen Sie die Halterung des Geréts nach rechts oder links.

2 Uben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der
Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung I8st.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Wind-

schutzscheibe

1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre
Richtung.

2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in lhre
Richtung.

Austauschen der Sicherung des KFZ-
Anschlusskabels

HINWEIS
Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung
keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese
wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-
Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemaf
zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerat nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann,
mussen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der
Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1 Drehen Sie das Endstiick @ gegen den Uhrzeigersinn, um
die Sperre zu lésen.

o SRolko;

TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Miinze, um das
Endstlick zu entfernen.

2 Entfernen Sie das Endstiick, die silberne Spitze @ und die
Sicherung ®.

3 Setzen Sie eine neue flinke Sicherung mit derselben
Spannung ein, z. B. 1 oder 2 Ampere.

4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstiick.

5 Driicken Sie das Endstlick ein, und drehen Sie es im
Uhrzeigersinn, um es wieder im KFZ-Anschlusskabel @
einzurasten.

Fehlerbehebung

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der
Windschutzscheibe haften

1 Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit
Reinigungsalkohol.

2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.

3 Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (Montieren der Garmin
DriveSmart im Fahrzeug und Herstellen der
Stromversorgung, Seite 1).

Das Gerat erfasst keine Satellitensignale

» Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert
ist (Navigationseinstellungen, Seite 19).

» Bringen Sie das Gerat ins Freie, abseits von Parkhausern,
hohen Gebauden und Baumen.

» Behalten Sie Ihre Position fir einige Minuten bei.

Das Gerat wird in meinem Fahrzeug nicht

aufgeladen

+ Uberpriifen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel
(Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels,
Seite 23).

* Vergewissern Sie sich, dass die Zindung eingeschaltet und
die Stromversorgung gesichert ist.

» Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug im
Ladetemperaturbereich liegt, der in den technischen Daten
angegeben ist.

» Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle
im Fahrzeug nicht defekt ist.

Mein Akku entladt sich zu schnell

* Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit
(Anzeigeeinstellungen, Seite 20).

* Reduzieren Sie die Zeit fir die Bildschirmabschaltung
(Anzeigeeinstellungen, Seite 20).

» Verringern Sie die Lautstarke (Anpassen der Lautstérke,
Seite 2).

« Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn sie nicht
verwendet wird (Drahtlose Netzwerkeinstellungen, Seite 19).

» Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Gerats, wenn es
nicht genutzt wird (Ein- und Ausschalten des Geriéts,
Seite 1).

« Setzen Sie das Gerat keinen extremen Temperaturen aus.

» Setzen Sie das Gerat nicht Uber langere Zeit direkter
Sonneneinstrahlung aus.

Mein Gerat stellt keine Verbindung mit

meinem Telefon her.

» Wahlen Sie Einstellungen > Drahtlose Netzwerke.
Die Bluetooth Option muss aktiviert sein.

» Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth
Technologie, und bringen Sie es in eine Entfernung von
maximal 10 m (33 Full) vom Gerat.

«+ Uberpriifen Sie die Kompatibilitat Ihres Telefons.
Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com
/bluetooth.

» SchlieRen Sie die Kopplung erneut ab.

Zum Wiederholen der Kopplung miissen Sie die Kopplung
von Telefon und Gerat zunachst autheben (Léschen eines
gekoppelten Telefons, Seite 15) und danach erneut
durchfiihren (Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-
Funktionen, Seite 12).

Fehlerbehebung
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Anhang

Einlegen einer Speicherkarte fur Karten und

Daten

Sie kénnen eine Speicherkarte einlegen, um den auf dem Gerat

verfligbaren Speicherplatz fiir Karten und andere Daten zu

erweitern. Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschaften
erhaltlich. Unter www.garmin.com/maps kénnen Sie

Speicherkarten mit vorinstallierter Kartensoftware von Garmin

erwerben. Das Gerat unterstiitzt microSD Speicherkarten mit 4

bis 32 GB.

1 Identifizieren Sie am Geréat den Steckplatz fiir Speicherkarten
mit Kartenmaterial und Daten (Ubersicht (iber das Garmin
DriveSmart 55/65 Gerét, Seite 1).

2 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz ein.

3 Drlicken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Datenverwaltung

Sie kdnnen Dateien auf dem Gerat speichern. Das Gerat verfligt
Uber einen freien microSD Kartenslot fiir zusatzliche Daten.
HINWEIS: Das Gerét ist nicht mit Windows 95, 98, Me,
Windows NT® und Mac OS 10.3 und friiheren Versionen
kompatibel.

Informationen zu Speicherkarten

Sie kénnen Speicherkarten in Elektronikfachgeschaften
erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen
(www.garmin.com). Auf den Speicherkarten kénnen nicht nur
Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden,
z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und
Benutzer-POls.

Verbinden des Gerats mit dem Computer
Sie kdnnen das Gerat mit einem USB-Kabel an den Computer
anschlielen.

1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den
Anschluss am Gerét.

2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen
Anschluss am Computer.

3 Wenn Sie vom Garmin DriveSmart Gerat zum Aktivieren des
Dateniibertragungsmodus aufgefordert werden, wahlen Sie
Ja.

Auf dem Display des Gerats wird ein Bild eines an den
Computer angeschlossenen Gerats angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Geréat als
tragbares Gerat oder als Wechseldatentrager angezeigt.

Ubertragen von Daten vom Computer
1 Verbinden Sie das Gerat mit dem Computer (Verbinden des
Geréts mit dem Computer, Seite 24).

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Geréat als
tragbares Gerat oder als Wechseldatentrager angezeigt.

Offnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
Wahlen Sie eine Datei aus.

Wahlen Sie Bearbeiten > Kopieren.

Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerét.

HINWEIS: Bei einem Wechseldatentrager sollten Sie keine
Dateien im Ordner ,Garmin“ ablegen.

6 Wahlen Sie Bearbeiten > Einfiigen.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerat als Wechseldatentrager an den Computer
angeschlossen ist, missen Sie es sicher vom Computer
trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das
Gerat unter Windows als tragbares Gerat verbunden ist, muss
es nicht sicher getrennt werden.

a b ODN

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol
Hardware sicher entfernen, und wahlen Sie das Gerat
aus.

« Apple®: Wahlen Sie das Gerat aus und dann die Option
Datei > Auswerfen.

2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie .ull drei Sekunden lang gedriickt.

Erwerben weiterer Karten

1 Rufen Sie unter garmin.com die Produktseite fiir hr Gerat
auf.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Karten.
3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erwerben von Zubehor
Rufen Sie die Website garmin.com/accessories auf.
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