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Vielen Dank, dass Sie sich fiur Midland entschieden haben! Das tragbare
BRO2-Funkgerdat kann in fast allen europaischen Landern kostenfrei einge-
setzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Tabelle ,,Nutzungsein-
schrankungen®.

Dank der Programmiersoftware von Midland mod. PRG-10 entwickelt
wurde, ist es moglich, die Leistung Ihres Funkgerats zu erhchen oder um
seine Funktionalitat durch das Deaktivieren einiger Standardfeatures zu
reduzieren (CTCSS, DCS, Squelch..)

Fur weitere Informationen schlagen Sie bitte im Handbuch fir die Pro-
grammiersoftware nach.

Wenn Sie die Frequenzen des Gerates verandern, erlischt die Zulassung.
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1BRO2 Handfunkgerat

1 Gurtelclip

1 Netzadapter

11800mAh Li-lonen Akkupack
1 Tischladegerat

PMR446 Handfunkgerat

16 Kanalspeicher: 8 PMR446 Kanale + 8 vorprogrammiert
38 CTCSS Tone /104 DCS Tone
Ausgangsleistung: < 5S00mW ERP
Kanalraster: 12,5 kHz

Scan (Suchlauf)

Klangabstimmung
Stromsparfunktion

Monitor

Squelch mit 10 auswahlbaren Stufen
Batterielaufzeit bis zu 21 Stunden
Li-lon Akku 3.7V 1800mAh

PC programmierbar

Die maximale Reichweite ist abhangig von der Gelandeform und wird im
freien Gelande erreicht.

Die maximale Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren, wie Behinde-
rung durch Baume, Gebaude oder andere Hindernisse eingeschrankt sein.
Innerhalb eines Autos oder einer Metallkonstruktion, kann der Empfang
reduziert sein. Normalerweise liegt die Reichweite in der Stadt zwischen
Gebauden oder anderen Hindernissen bei ca.1 bis 2 km. Die maximale Rei-
chweite im Freien mit Hindernissen, wie Baume, Blatter oder Hauser liegt
bei ca. 4-6 km. Im freien Gelande ohne Hindernisse und bei Sichtweite,

z.B.in Bergen, kann der Empfang mehr als 12 km betragen.
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4.

000U

Antenne

Encoder (Kodierungseinrichtung): Zum Wahlen des gewlnschten
Kanals im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Power/Volume - Zum Einschalten und zum Erhohen der Lautstarke
im Uhrzeigersinn drehen, bzw. zum Ausschalten und zum Verringern
der Lautstarke gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon
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6. LED-Anzeige
ROT: TX (Sendemodus)
GRUN: RX (Empfangsmodus)

7. PTT: Dricken Sie diese Taste zum Senden und lassen Sie sie zum
Empfangen los.

8. Funktionstaste 1: Zum Aktivieren der Monitorfunktion halten Sie
diese Taste gedrickt.

9. Funktionstaste 2: Um die SCAN Funktion zu aktivieren, halten Sie
die Taste fur 3 Sekunden gedriickt.

10. Externer Lautsprecher/Mikrofonbuchse — Anschluss externer
Gerate wie Headsets, Mikrofone.

Zum Einschalten des Funkgerats drehen Sie Power/Volume im Uhrzeiger-
sinn.

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, um die
gewlnschte Lautstarke einzustellen. Um das Funkgerat auszuschalten,

drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er horbar klickt.

Zum Kommunizieren mussen alle Funkgerate in lhrer Gruppe auf den glei-
chen Kanal eingestellt werden.

Um sicherzustellen, dass die Frequenz nicht belegt ist, dricken Sie kurz
die Funktionstaste 1 zum Aktivieren der Monitor-Funktion. Anschlie3end
dricken Sie die PTT-Taste.

Zum Empfangen lassen Sie die PTT-Taste los.

Wahrend der Funkkommunikation kann nur ein Benutzer gleichzeitig sprechen.
Daher ist es wichtig, nicht zu senden, wenn Sie einen Funkspruch erhalten und
verwenden Sie den Sendemodus maglichst sparsam, damit andere Benutzer die
Sendefunktion auch nutzen kénnen.

Der Sendemodus hat einen erheblichen Stromverbrauch und er sollte deshalb
sparsam verwendet werden, um die Akkulebensdauer zu erhGhen.
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Wenn Sie eine Station nicht erreichen konnen und Sie keine Empfangspro-

bleme haben, konnte die Station CTCSS-Tone oder DCS-Codes verwenden.

Die Monitorfunktion deaktiviert (6ffnet) die Rauschsperre, damit auch
Signale empfangen werden konnen, die zu schwach sind, um die Rau-
schsperre dauerhaft offen zu halten.

Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie die Funktionstaste 1 getriickt.

1. Die Taste Scan 3 Sekunden gedriickt halten, um den Suchlauf zu
starten.

2. Im Suchlauf werden alle programmierten Kanale durchsucht. Wird
ein Signal gefunden, pausiert der Suchlauf auf diesem Kanal. Wah-
rend des Suchlaufs blinkt die griine LED.

3. Hatder Suchlauf auf einem Kanal angehalten, wird der Suchlauf fort-
gesetzt, wenn auf diesem Kanal 4 Sekunden lang kein Signal mehr
erkannt wird.

4. Soll wahrend des Suchlaufs auf einen empfangenen Funkspruch ge-
antwortet werden, die PTT Taste innerhalb von 4 Sekunden, nachdem
der Funkspruch empfangen wurde, driicken. Nach dem Lésen der
PTT-Taste bleibt das Gerat noch 4 Sekunden auf diesem Kanal.

5. Um wahrend des Suchlaufs auf dem Kanal zu senden, welcher mit
dem Kanalschalter eingestellt wurde, muss darauf geachtet werden,
dass der Suchlauf nicht gerade auf einem Kanal pausiert und dann
die PTT-Taste am Gerat oder Zubehor driicken. Nach dem Losen der
PTT-Taste wird der Suchlauf fortgesetzt.

6. Zum Beenden des Suchlaufs, erneut die Taste Scan 3 Sekunden ge-
driickt halten. Das Beenden wird durch einen Signalton bestatigt.
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Die Rauschsperre unterdrickt das Rauschen auf freien Kanalen und er-
laubt selbst den Empfang von schwachen Signalen.

Das BRO2 besitzt 10 verschiedene Stufen zur Rauschunterdriickung, die
mittels der Programmiersoftware eingestellt werden konnen: Bei Stufe O
ist die Rauschsperre ausgeschaltet. Stufe 1bis Stufe 9 bieten verschiedene
Stufen der Rauschunterdriickung. Je hoher die Stufe ist, desto starker ist
die Rauschunterdruckung.

Standardmafig ist die Rauschsperre des BRO2 auf Stufe 4 eingestellt.
Achten Sie darauf, dass Sie die Rauschsperre nicht zu hoch einstellen, da Sie
in diesem Fall méglicherweise schwachere Signale nicht empfangen kénnen.
Auf der anderen Seite kann ein zu niedriger Wert die Rauschunterdriickung
aktivieren, auch wenn keine Signale vorhanden sind.

Die Rauschsperre muss immer eingestellt werden, wenn keine Signale vorhan-
den sind.

Das BRO2 ist mit einem3,7 V' Lithium-lonen-Akkupack ausgestattet.
Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Steckdose und verbinden den
Netzadapter mit der Tischladestation.

Das vollstandige Aufladen des Funkgerats dauert 4-5 Stunden.

Fur eine maximale Lebensdauer des Akkus empfehlen wir, den Akku erst
aufzuladen, wenn das BRO2 ausgeschaltet und der Akku vollstandig er-
schopft ist.

! Bei der Verwendung von Ladegeraten, die nicht fiir dieses Funkgerat vor-
gesehen sind, kann das Gerdt beschadigt werden oder Explosionen und Ver-
letzungen verursacht werden.

Die Stromsparfunktion des Akkus reduziert den Verbrauch um ca. 50%.
Die Stromsparfunktion wird automatisch aktiviert, wenn das Funkgerat
langer als 5 Sekunden kein Signal empfangt. Die Stromsparfunktion kann
nur Uber die Programmiersoftware deaktiviert werden.
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Ihr BRO2 wurde entwickelt, um jegliche Gewahrleistungsverpflichtungen
zu erfllen und damit Sie dieses Produkt viele Jahre lang geniel3en konnen.
Wie bei allen elektrischen Geraten, raten wir lhnen, die nachstehenden
\/orschlage zu befolgen:
Das Gerat nicht 6ffnen. Durch unsachgemafle Behandlung kann das
Gerat beschadigt werden und/oder fihrt zum Erloschen der Garan-
tieanspriche.
Hohe Temperaturen konnen die Lebensdauer elektronischer Gerate
verringern und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen. Das
Funkgerat nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen aufbewah-
ren.
Lassen Sie das Funkgerat nicht nass werden. Regenwasser oder Feuch-
tigkeit korrodieren die elektronischen Schaltkreise.
Wenn aus dem Funkgerat eigenartige Gerlche oder Rauch austreten,
schalten Sie bitte sofort die Stromversorgung aus und stecken Sie das
Ladegerat oder den Akkupack vom Funkgerat ab.

Nicht ohne Antenne in den Sendemodus gehen.
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Technische Daten

Allgemein

Frequenzbereich:

446,00625- 446,09375 MHz (PMR446)

Betriebstemperatur -20° bis+55° C
Betriebsspannung: 37V

Betriebsart Simplex

Abmessungen 57 x 33 x 117 mm (ohne Antenne)
Gewicht 194 g (einschlief3lich Akkupack)
Antennenimpedanz 500

Tastverhaltnis 5/5/90%

Sender

Frequenzstabilitat +2,5PPM

Ausgangsleistung: <500mW ERP

Max. Frequenzhub <25KHz

Audio-Klirrfaktor <3%

Nachbarkanalleistung <60dB

Stérsignal Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen
Belegte Bandbreite Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen
Kategorie B

Empfanger

RF-Empfindlichkeit

<0,2UV@20 dB SINAD

Audio-Klirrfaktor

<3%

Audio-Frequenzgang

300Hz - 3kHz

Nachbarkanalleistung

Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen

Intermodulationsunter-

driickung

Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen

Storantwort

Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen

Blockieren

Innerhalb der europaischen rechtlichen Bestimmungen

WARNUNG: Um im Bedarfsfall die Funkanlage sicher vom Stromnetz trennen zu kénnen,
ziehen Sie bitte - falls notwendig- den Stecker des Ladeadapters hinaus. Das Ladegerdt muss

sich in der Nahe der Funkanlage befinden und jederzeit leicht zugdnglich sein.
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Storungsbehebung

Problem

Magliche Ursache

Das Funkgerat schaltet sich nicht ein.

Der Akku ist erschépft unc

installiert..

Das Funkgerat schaltet sich aus, kurz nachdem es
eingeschaltet wurde.

Erschopftes Akkupack.

Das Akkupack ladt sich nicht auf.

Dase Akku-Ladegerat wur

angeschlossen oder installi

Das Funkgerat schaltet sich ein, kann aber keine
Signale empfangen.

Der Standort des Funkger:

Lautstarke ist zu gering ein,

Falscher CTCSS oder DCS

Es ist nicht moglich, mit anderen Stationen zu
kommunizieren.

Falscher Funkanal gewahlt.

Das Funkgerat ist in einem
installiert oder zu weit von
der Sie kommunizieren mo

Falscher CTCSS oder DCS

Der Empfang ist verstimmelt und/oder gestort.

Das Signal ist sehr schwact

Der Funkabstand ist zu gro
Hindernisse auf dem Ubert

Andere Stationen verwend

Das Funkgerat sich zu nahe
Stérungen verursachen (Fe

Die Nutzungsdauer des Akkupacks ist zu gering.

Die Gesprachszeit ist zu lar
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Losung

/oder wurde nicht richtig

UberprUFen, ob der Akku geladen ist und sie richtig

installiert wurde.

Laden Sie das Akkupack.

le nicht richtig
ort.

Uberpr(jfen Sie die Anschlusse des Akku-Ladegerats
und die Installation des Akkupacks.

ts ist zu sehr abgeschirmt.

Wechseln Sie den Standort.

sestellt.

Regeln Sie die Lautstarke.

Prifen, ob der CTCSS-Ton oder DCS-Code mit
dem des anderen Gerats identisch ist, mit dem Sie
kommunizieren.

Wahlen Sie den gleichen Funkkanal, der von
den Stationen verwendet wird, mit denen Sie
kommunizieren.

abgeschirmten Raum
Jer Station entfernt, mit
chten.

Wechseln Sie den Standort.

.

Prifen, ob der CTCSS-Ton oder DCS-Code dem

anderen Gerat entspricht, mit dem Sie kommunizieren.

.

Versuchen Sie voriibergehend die Rauschsperre mittels
der Monitorfunktion zu deaktivieren.

3 und/oder es sind
ragungsweg vorhanden.

Bewegen Sie sich naher zu der Station, mit der Sie
kommunizieren oder wechseln Sie den Standort.

en den gleichen Kanal.

Prifen Sie mittels der Monitorfunktion den
Funkverkehr auf dem Kanal und wahlen Sie nétigenfalls
einen anderen Kanal.

> an Geraten, die
rnseher, Computer usw.).

VergrofBern Sie den Abstand zwischen dem Funkgerat
und diesen Geraten.

8.

Verringern Sie die Sendezeit und/oder verwenden Sie
eine geringere Energie,
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