
 

 

Produktinformation 
 

Vario Power wendige Steckdosenleiste mit USB-Charger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlights 
 

• Innovatives, hochwertiges Design zum 
flexiblen Einsatz in Wohnung oder Büro 

• Aus hochbruchfestem Polycarbonat 
• Fünf Schutzkontakt-Steckdosen zur variablen 

Anordnung. 
• Beleuchtete Sicherheitsschalter im Stecker, 

zweipolig ein-/ausschaltbar. 
• Steckdosen mit Kinderschutz 
• 2 USB Ladebuchsen 
• Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles 

Aufladen 
• TÜV GS-geprüft 

 

Technische Daten 
 

• Gesamtleistung                     max. 16 A / 3680 W; USB: 5V 2.100 mA 
• Schutzart  IP 20 
• Kabellänge                            1,4 m 
• Kabelqualität                         H05VV-F 3G1,5 

 
 
 

 
 

 
Lieferumfang/ ArtNr./ EAN Nr.    

• Eingeschrumpft mit POS-Hänger 
• Typenbezeichnung:  WSL USB 05 DE 3516 
• Art.Nr.: 1155350210 
• EAN:  4007123654925 
• VPE: 4 
• Lieferbar ab: KW10/2019 

 

 WSL USB 05 DE 3516 


