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Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Gerade Steckverbinderendgehäuse zur Verwendung mit 

Rundsteckverbindern nach VG
• Exzellenter Schutz vor Umwelteinflüssen 
• Verstärkte Zugenlastung durch Verwendung einer  

zusätzlichen Innnenlippe

Warmschrumpf-Formteil für Stecker, VG-Design

Helashrink Serie 150. 

Helashrink Serie 150 - gerade mit Rippe

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) 
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b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung 
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Helashrink Serie 150 unschrumpft. 

Auf Seite 260, 261 befinden sich 
Material- und Kleberinformationen.
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Bezeichnung nach 
VG-Norm Art.-Nr.

152-41-G 24,0 10,5 24,0 6,0 26,0 9,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 001 A 401-52780

152-42-G 24,0 10,5 24,0 6,0 38,0 21,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 001 A 401-52880

153-41-G 25,0 14,0 9,0 3,5 40,0 13,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T 06A 002 A 401-53780

153-42-G 25,0 14,0 9,0 3,5 55,0 28,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 002 A 401-53880

154-41-G 30,0 14,0 30,0 6,0 43,0 20,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 003 A 401-54780

154-42-G 30,0 14,0 30,0 6,0 55,0 32,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 003 A 401-54880

155-42-G 31,0 18,0 31,0 7,0 67,0 35,0 18,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 004 A 401-55880

156-41-G 36,0 22,5 36,0 8,5 60,0 22,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 005 A 401-56780

156-42-G 36,0 22,5 36,0 8,5 80,0 42,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 005 A 401-56880

157-41-G 43,0 28,0 43,0 10,0 60,0 21,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 006 A 401-57780

157-42-G 43,0 28,0 43,0 10,0 79,0 41,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 006 A 401-57880

157-43-G 43,0 28,0 43,0 10,0 99,0 61,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 001 A 401-57980

158-41-G 60,0 35,0 60,0 16,0 90,0 32,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 007 A 401-58780

158-42-G 60,0 35,0 60,0 16,0 110,0 52,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 007 A 401-58880

158-43-G 60,0 35,0 60,0 16,0 130,0 72,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 002 A 401-58980

159-41-G 66,0 45,0 66,0 17,0 130,0 50,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 008 A 401-59780

159-42-G 66,0 45,0 66,0 17,0 150,0 70,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 008 A 401-59880

159-43-G 66,0 45,0 66,0 17,0 171,0 90,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T18 C 003 A 401-59980

160-41-G 82,0 58,0 82,0 27,0 137,0 37,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 009 A 401-60780

160-42-G 82,0 58,0 82,0 27,0 158,0 58,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 009 A 401-60880

160-43-G 82,0 58,0 82,0 27,0 213,0 113,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 C 004 A 401-60980

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
 

LEA Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.




