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Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

MATERIAL Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe Schwarz (BK)

Schrumpfrate bis 3:1

Min. Schrumpftemperatur +135 °C

Betriebstemperatur -55 °C bis +80 °C

Durchschlagsfestigkeit 15 kV/mm

Brandschutzeigenschaften ASTM D635

Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabeln im Außenbereich.  
Für alle gängigen kunststo¹solierten Kabel mit einer Netzspannung  
von 0,6 - 1 kV. 

Hauptmerkmale
• Schnelle und einfache Verarbeitung
• Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen 
• Sichere und saubere Abdichtung durch den werkseitig  

enthaltenen Innenkleber
• Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich 
• Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte 

Fernmeldekabelanlagen verfügbar

Warmschrumpf-Endkappen für Niederspannung 
mit und ohne Innenkleber

Helashrink Serie 1600 bietet für jeden Kabeldurchmesser die passende Endkappe.

Helashrink Serie 1600, gerade

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung 

TYP
Bündel 
Ø min.

Bündel
Ø max.

ØH 
min. 

a

ØH
max.

b
P ±

10%
HW ±
20% Art.-Nr.

1612-1-B5W2 4,0 8,0 12,0 4,0 40,0 2,6 416-12046

1613-1-B5W2 6,5 16,0 20,0 6,0 55,0 2,8 416-13060

1602-1-B5W2 10,0 20,0 25,0 8,5 65,0 2,8 416-02008

1614-1-B5W2 16,0 32,0 40,0 15,0 75,0 3,3 416-14047

1615-1-B5W2 26,0 51,0 62,0 23,0 132,0 3,8 416-15035

1617-1-B5W2 32,0 61,0 75,0 32,0 140,0 4,0 416-17033

1616-1-B5W2 48,0 80,0 105,0 45,0 135,0 4,0 416-16053

1609-1-B5W2 65,0 110,0 120,0 60,0 150,0 4,2 416-09000

1610-1-B5W2 90,0 135,0 160,0 82,0 135,0 4,5 416-10000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
 

Auf Seite 260, 261 befinden sich 
Material- und Kleberinformationen.




