
Erdspieß

Außen-Steckdose 4-fach

Außen-Steckdose 4-fach

230 V~, 16 A, 50 Hz, max. 3500 W
Feste Gummi-Zuleitung mit 
Schutzkontaktstecker

Zur Montage mit Erdspieß oder 
Befestigungsplatte

Mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit 
Deckel

Robustes, witterungsbeständiges 
Kunststoffgehäuse

Spritzwassergeschützt, IP 44

Zuleitung: 1,4 m, H07RN-F 3G1,5 mm²

0595009555 40082979500971,4 m, grün-schwarz 1
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