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Guarantee

2
jahre

Avidsen Hotline
+352 26 30 23 53

• Kompatibel mit Smartphone (iPhone, Android)
• Ohne Abonnement
• Echtzeitanzeige
• „Push“-Benachrichtigung bei Erkennung

123981

Gencod
3660211239810 

Technische Merkmale

• 1 IP-Außenkamera mit Plug and Play, Anschluss an WLan-Netz
• Bild: bis zu 1280x720 Pixel (720p)
• Optischer Farbsensor CMOS ¼", Blickwinkel 68°
• Nachtsicht per Infrarot-LEDs, die mit einem Helligkeitssensor gekoppelt sind: Reichweite 25m
• Stromversorgung: 12VDC/1A über den mitgelieferten Netzadapter
• Push-Benachrichtung bei Bewegungserkennung mit Videoaufzeichnung auf MicroSD-Karte und mög-

lichem Abruf per Fernzugriff.
• Die Kamera ist witterungsbeständig und kann ohne besondere Schutzvorrichtung im Außenbereich 

installiert werden (Schutzart IP66, Betriebstemperatur -10°C bis +50°C).
• SD-Karte mit 128 GB Speicherkapazität

Die Produktvorteile

• Mit der mit dem Internet verbundenen Kamera können Sie Ihren Wohnort oder einen anderen Ort 
völlig problemlos überwachen.

• Egal, wo Sie sich gerade befinden, über Ihr Smartphone (iOS, Android) können Sie das Video aus 
der Ferne abspielen, ein Livebild aufnehmen oder eine Videoaufzeichnung starten.

• Mithilfe der Funktion Bewegungserkennung werden Sie per „Push“-Benachrichtigung bei einem 
Eindringen gewarnt.

• Keine umständliche Konfiguration erforderlich, „Plug&Play“-Installation, einfach und schnell mithilfe 
eines Smartphones oder Tablets (Android 4.3 oder neuer; iOS 8.0 oder neuer).

• Das Produkt ist auf die reine Nutzung via Smartphone ausgelegt.
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