
Artikelnr./

GTIN
Garantie

31009

4011458310098

Breite Tiefe Höhe

110,0 83,0 120,0 120,0 120

Breite Tiefe Höhe

36,0 28,5 9,8 0,8 1

Kurzbeschreibung:

Länge: 4 m

Material:

Anschlüsse/Ausstattung:

AG 33,25 mm (1")

Ansauggrobfilter mit

Prüfzeichen:

07.05.2018

Produktinformation
Freibleibend bis Auftragsklarheit

Masterbox Informationen

Lieferant Artikelbezeichnung

Verpackungsmaß in cm Gewicht (kg)

brutto

Verpackungsmaß in cm Gewicht (kg)

net. / brut.

Ansaugschlauchgarnitur

4 m Kunststoff

VK-Einheit

VPE        

(Stk.)

Artikel Informationen

T.I.P. 

Technische Industrie Produkte GmbH

Siemensstr. 17

74915 Waibstadt

Tel.: 07263-9125-0

Fax: 07263-9125-25

www.tip-pumpen.de

Ansaugschlauchgarnitur

4 m Kunststoff

Menge / Palette:

Technische Daten:

Menge / LKW:

120

3.960

Die Ansaugschlauchgarnitur aus Kunststoff mit Hart-PVC Spirale 

und 4 m Länge ist ausgerüstet mit einem Fußventil mit Saugkorb 

zur Grobfilterung sowie mit Gewindeanschlussstücken AG 33,25 

mm (1") und IG 30,93 mm (1"). Speziell konzipiert für den 

Einsatz mit Einstiegsgartenpumpen und Hauswasserwerken.

Kunststoff, druckbeständig

IG 30,93 mm (1")

mit Hart-PVC Spirale

integriertem Rückschlag-

ventil


