MY thermaltake
Toughpower PF1 1050W ARGE

Eigenschaften:

e 80 PLUS Platin zertifiziert mit bis zu 92% Effizienz
* 14 cm Riing Duo Lufter und verfiigt Gber A

Seitenwande AURA
e starke +12V Schiene \ :::; ’

Steuern Sie die - Beleuchtung Uber die eigene
Mainboard Software o
* Smart Zero Fan T

S4HNC

* 16,8 Millionen verschiedene Farben
* Vollmodulares Kabelmanagement
* 10 Jahre Herstellergarantie

PLUS
PLATINUM

'I YEAR

Warranty

Artikel Nummer: PS-TPD-1050F3FAPE-1
EAN: 4713227520584
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AN thermaltake

Artikelnummer PS-TPD-1050F3FAPE-1
Max. Output Capacity 1050W

Peak Output Capacity 1026W

Farbe schwarz
Abmessungen (H/B/T) 86mm x 150mm x 180mm
PFC Active PFC

Power Good Signal 100-500 msec
Verzégerungszeit > 16msec at 100% of full load

Eingangsstrom 13A
Eingangsfrequenzbereich 50Hz - 60Hz
Eingangsspannung 100V - 240V

Betriebstemperatur 0 °C to +50°C
Betriebsfeuchtigkeit 20% to 90%,non-condensing
Lagertemperatur -20°Cto +70°C
Lagerfeuchtigkeit 5% to 95%, non-condensing
Kihlungssystem 14cm hydraulic bearing Liifter

Effizienz Meet 80 PLUS Platinum at 115Vac input.
Lebensdauer (MTBF) 120,000 Stunden minimum
Sicherheitszulassung CE/cTUVus/TUV/FCC/BSMI/CCC/EAC/S-Mark

PCI-E 6+2pin 8
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* Qutput Specification

* Total Output Connector
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