
13.S2

EN 60669-1/EN 60669-2-1

13.S2.8.230.B000
UN 230 V AC (50/60 Hz)
Umin 184 V AC
Umax 253 V AC
P 2 VA (50 Hz) / 0.5 W

Ch1   

Ch2   

2 NO (DPST-NO)
6A 230 V AC

AC1 1380 VA
AC15 (230 V AC) 300 VA

(230 V AC) 200 W

(–10…+50)°C

5 (≤1 mA)
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13.S2.8.230.B000
JALOUSIE/ROLLLADEN AKTOR

ANSCHLUSS-SCHALTBILD

Kanal 1: Ch1 - Taster 1 (P1)

Kanal 2: Ch2 - Taster 2 (P2)

FINDER TOOLBOX APPLIKATION
Mit der Finder Toolbox App können Sie:
- Stellen Sie die Timings auf den Kanälen Ch1 - Ch2 ein
- Koppeln mit Funktastern
- Szenarien einstellen
HINWEIS
- Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hinternisse)
- Die Übertragungsreichweite kann, abhängig von der Gebäude-struktur,

variieren
Beispiel:
- Stahlbetonwände und/oder Metallwände
- Trennwände, gefüllt mit Dämmwolle auf einem metallischen Träger
- Decken mit Metall- oder Kohlefaserplatten
- Bleiglas oder Glas mit Metallverkleidung, Stahlmöbel
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