
Hahnanschluss für Innenarmaturen
Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. 

Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz.
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 Fixierung durch Innengewinde aus Messing

 Garantiert Robustheit.

 Gewindeschutz

 Zur leichte Fixierung
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Hahnanschluss für Innenarmaturen

 Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus
 Robuste Fixierung durch Innengewinde aus Messing
 Gewindeschutz zur leichten Fixierung

Technische Daten
Bestell-Nr.  2.645-010.0

EAN-Code  4039784288911

Gewindegröße  G 3/4

Gewicht kg 0

Abmessungen (L × B × H) mm 54 × 34 × 34

--  Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im 
Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.


