
NCVT-6

KONTAKTLOSER SPANNUNGSPRÜFER
mit Laser Entfernungsmesser

2 m IP40 5000573

Multifunktional 
• 12-1000V AC Spannungsprüfung
• 20m Entfernungsmessung

CAT IV
1000V
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Cat. No. EAN 0-92644+ Beschreibung Gesamtlänge

NCVT-6 69225-3 Kontaktloser Spannungsprüfer mit Laser-Entfernungsmesser 164 mm

NCVT-4IR 69061-7 Kontaktloser Spannungsprüfer mit Temperaturmessung 159 mm
NCVT-3 69008-2 Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe 152 mm
NCVT-2 69002-0 Kontaktloser Zweibereichs-Spannungsprüfer 140 mm
NCVT-1 69000-6 Kontaktloser Spannungsprüfer 140 mm

Schraubbare 
Kappe des 
Batteriefachs

Laser-Entfernungs-
messer kann auch
als Laser-Pointer 
verwendet werden

Power 
An/Aus Knopf

Laser-Entfernungs-
messer Kontrollknopf

Spitze für die 
Wahrnehmung der 

kontaktlosen
Stromspannung

Clip für 
einfaches 
Tragen und 
Lagerung

NCVT-6 Kontaktloser Spannungsprüfer
mit Laser Entfernungsmesser
Der Klein Tools NCVT-6 ist ein kontaktloser Spannungsprüfer mit integriertem 
Laser-Entfernungsmesser. Er kann Spannungen über den gesamten Bereich von 
12-1000V AC erfassen und kann Entfernungen von 50 mm bis zu 20 m messen. 
Die Messung der Entfernung funktioniert unabhängig vom NCVT und ist eine 
einfach zu bedienende Schnittstelle. Einfacher Wechsel per Knopfdruck zwischen 
Spannungserkennung und Laser-Entfernungsmessungen.

Alle Prüf- und Messprodukte finden Sie unter 
www.kleintools.com

2 m IP40 5000573

CAT IV
1000V

Referenzpunkte und 
Maßeinheiten ändern

NCV Indikator liefert 
gleichzeitige visuelle 
und akustische 
Anzeigen bei 
Wechselspannung

Gut lesbare 
Kontrastanzeige für
bessere Lesbarkeit bei 
schlechten
Lichtverhältnissen

2x AAA
INCLUDED

Bietet kontaktlose 
Bestimmung der 
Wechselspannung
in Kabeln, Leitungen, Leistungsschaltern, 
Schalter, Steckdosen und Verdrahtungen 
sowie Wechselspannung in Sicherheits-, 
Unterhaltungs-, Kommunikations- und 
Bewässerungssysteme

Komplette Spannungserkennung
12-1000V AC

Misst Länge und Entfernung
mit einzelnen oder kontinuierlichen 
Messungen. Einfaches Umschalten 
zwischen verschiedenen Einheiten 
Maßeinheit: Meter, Zoll oder Fuß

Misst bis 20m mit einer Genauigkeit von 
± 1.6 mm) bei ≤ 30 m
± 3.2 mm)  bei > 30 m

Mehrere Referenzpunkte 
für die Entfernungsmessung

Referenz- 
punkt 2

Referenz- 
punkt 1
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