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1 Wichtig

Nehmen Sie keine Anpassungen und Modifikationen
vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, um den
ordnungsgemdRen Betrieb des Gerdts zu gewdhrleisten.
Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Schaden,
die aus Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen
resultieren.

Sicherheitsanweisungen

- Schutzen Sie das Gerdt vor Regen und Feuchtigkeit,
um Schaden am Gerdt oder einen Kurzschluss zu
vermeiden.

- Schutzen Sie das Gerdt vor UbermdaRiger
Hitzeeinwirkung durch Heizgerdte oder direkte
Sonneneinstrahlung.

- Sorgen Sie dafur, dass die Kabel, insbesondere an
den Steckern und am Ger&teausgang, nicht durch
Quetschen beschadigt werden.

- FUhren Sie nur die WartungsmaBnahmen durch, die
in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden.
Zerlegen Sie das Gerdt nicht in seine Einzelteile, um es
zuU reparieren. Reparaturen am Gerdt durfen nur von
autorisierten Service-Centern durchgefuhrt werden.

- Alle Drahtlosgerdte konnen anfdallig fur Stérungen sein,

was sich negativ auf die Leistung auswirken kann.

- Sichern Sie lhre Daten und Aufnahmen. Die Garantie
des Herstellers erstreckt sich nicht auf den Verlust
von Daten, der auf ein Verschulden des Benutzers
zurUckzufuhren ist.

Integrierter Akku

- Dieses Gerdt ist mit einem integrierten Lithium-
Polymer-Akku ausgestattet, der nicht durch den
Kunden ausgetauscht werden darf. Der Austausch des
Akkus darf nur in einem autorisierten Service-Center
oder durch einen autorisierten Philips Partner fur
Diktierausristung erfolgen.

- Akkus enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten
kédnnen. Verbrauchte Akkus sind daher bei den

kommunalen Sammelstellen zu entsorgen. Sie gehoren

nicht in den Restmull.

Datenriicksetzung

Der Philips VoiceTracer hat einen internen Speicher
mit 8 GB Speicherplatz. Wenn Sie das Gerdt auf
den Werkszustand zuricksetzen, beachten Sie bitte
Folgendes:

- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Beim
Zurlcksetzen auf den Werkszustand werden alle auf
dem Gerdt befindlichen Daten geldscht.

- Das Formatieren des Speichers auf einem Computer
kann zu Inkompatibilitéiten mit dem Gerét fuhren. Der
Speicher darf daher nur im Gerdat selbst formatiert
werden.

Schutz vor Horschédden

Beachten Sie beim Verwenden eines Kopfhorers
Folgendes:

- Stellen Sie die Lautstdrke des Gerdts nicht zu hoch und
verwenden Sie den Kopfhorer nicht UbermaRig lange
ohne Pause.

- Achten Sie insbesondere darauf, die Lautstarke nicht
hoher einzustellen, als es Ihr Gehor vertrégt.

- Stellen Sie die Lautstdrke nur so hoch ein, dass Sie
immer noch hoéren, was um Sie herum geschieht.

- Seien Sie in potenziellen Gefahrensituationen
besonders vorsichtig und setzen Sie den Kopfhorer
gegebenenfalls ab.

- Verwenden Sie den Kopfhorer nicht beim Auto- oder
Fahrradfahren, beim Skateboarden und so weiter.

Sie kdbnnten zu einer Gefahr fur sich selbst oder fur
andere Strallenbenutzer werden. Zudem verstoRRen Sie
mit einem solchen Verhalten méglicherweise gegen
Gesetze.

Kleinkinder

Das Gerdt und dessen Zubehor kbnnen Kleinteile
enthalten. Sowohl Gerdét als auch Zubehor sollten daher
auBerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt
werden.

Storung von Medizinprodukten

Der Betrieb von FunkUbertragungsgerdten kann

die Funktion von unzureichend geschitzten
Medizinprodukten stéren. Bei Fragen zum Schutz lhres
Medizinprodukts vor externer Hochfrequenzenergie
oder anderen Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Arzt
oder den Hersteller des Medizinprodukts. Schalten Sie
das Gerdt in medizinischen Einrichtungen aus, wenn

Sie durch entsprechende Aushdnge dazu aufgefordert
werden. In Krankenhd&usern und anderen medizinischen
Einrichtungen kdnnen Gerdte zum Einsatz kommen, die
auf externe Hochfrequenzenergie empfindlich reagieren.
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Implantierte Medizinprodukte

Der VoiceTracer enthdlt Bauteile, die elektromagnetische
Wellen erzeugen. Elektromagnetische Wellen kbnnen
die Funktion von implantierten Medizinprodukten,

wie Herzschrittmachern oder implantierten

Kardioverter-Defibrillatoren, beeintréchtigen.

Medizinproduktehersteller empfehlen, zwischen einem

Drahtlosgerdt und einem implantierten Medizinprodukt

einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern einzuhalten,

um eine mogliche Stérung des Medizinprodukts zu
vermeiden. Personen mit derartigen Medizinprodukten
sollten:

- das Drahtlosgerdt im eingeschalteten Zustand stets
auf einen Abstand von mehr als 15,3 Zentimetern zum
Medizinprodukt halten;

- das Drahtlosgerdt nicht in einer Brusttasche mit sich
fUhren;

- beim kleinsten Verdacht einer Stérung des
Medizinprodukts das Drahtlosgerdt sofort ausschalten;

- die Anweisungen des Herstellers ihres implantierten
Medizinprodukts lesen und befolgen.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung lhres Drahtlosgerdts durch
Personen mit einem implantierten Medizinprodukt
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden
Arzt.

Horhilfen

Einige digitale Drahtlosgerdte kdnnen die Funktion
mancher Horhilfen beeintréchtigen. Sollte es zu einer
Beeintrédchtigung kommen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Horgerdteakustiker.

Fahrzeuge

Hochfrequenzsignale kbnnen die Funktion von

nicht ordnungsgemaln installierten oder nicht
ausreichend abgeschirmten elektronischen Systemen

in Kraftfahrzeugen, z. B. von elektronisch gesteuerten
Benzineinspritzungen, elektronischen ABS-Systemen,
elektronischen Fahrtgeschwindigkeitsreglern und
Airbagsystemen, beeintréchtigen. Weitere Informationen
dazu erhalten Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeugs

oder etwaiger nachtréglicher Ausristung bzw. beim
entsprechenden Vertreter.

Das Gerat darf nur durch qualifiziertes Personal gewartet
oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter
Einbau oder eine fehlerhafte Wartung kann gefahrlich
sein und jegliche Gewdhrleistungsanspriche in Bezug
auf das Gerdt zum Erléschen bringen.

Uberprifen Sie regelmdRig, dass alle Drahtlosgerdite

in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemdf befestigt sind und
richtig funktionieren. Bewahren Sie das Gerdt, dessen
Teile oder dessen Zubehor weder bei der Lagerung
noch beim Transport in einem Fach mit brennbaren
Flussigkeiten, Gasen oder Explosivstoffen auf. Sollte Ihr
Fahrzeug mit einem Airbagsystem ausgestattet sein,
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beachten Sie bitte, dass sich Airbags mit groem Druck
entfalten.

Nutzung in Flugzeugen

Sender, die drahtlos senden, kbnnen sich negativ auf
den Betrieb anderer elektronischer Gerdte auswirken
und bei diesen zu Fehlfunktionen fuhren. Schalten Sie
daher das Gerdt in Flugzeugen aus.

Gesetzliche Bestimmungen zu
Tonaufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion des Gerdts
unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen lhres
Landes. Beim Aufnehmen von Gespréchen oder
Vortréigen sollten Sie auBerdem die Privatsphare und
Personlichkeitsrechte von Dritten beachten.

- Wenn Sie Telefongespréche aufnehmen méchten,
prufen Sie erst, ob dies in Inrem Land rechtlich zuléssig
ist. In einigen Landern sind Sie moglicherweise
rechtlich dazu verpflichtet, den Gespréchspartner
am Telefon zu informieren, dass Sie das Gesprdch
aufzeichnen.

Reinigung und Desinfektion

- Ziehen Sie séimtliche Kabel vom Gerét ab, bevor Sie es
reinigen.

- Reinigen Sie das Gerdt mit einem weichen trockenen
Tuch.

- Verwenden Sie zum Desinfizieren des Gerdts
Desinfektionsmittel fur klinische Umgebungen und
Gerdate, die zur Patientenversorgung eingesetzt werden,
wie beispielsweise Fldchendesinfektionstiicher.

- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder
scharfen Reinigungsmittel.

- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die
Gerdtedffnungen gelangt.

- Vermeiden Sie es, die Oberfléche des Gerats mit
harten oder scharfen Gegenstéinden zu bearbeiten,
um sie vor Kratzern und dauerhaften Beschddigungen
ZuU schutzen.

Entsorgung des alten Gerdts

Wenn ein Gerdt mit dem Symbol der

durchgestrichenen Abfalltonne auf Raddern

versehen ist, bedeutet dies, dass das Gerdat

unter die Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/

EU fallt. Bitte informieren Sie sich Gber das fur
Ihren Standort geltende System zur getrennten
Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte.
Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen
Vorschriften und entsorgen Sie Altgerdte nicht Uber den
normalen Hausmull. Eine ordnungsgemdRe Entsorgung
von Altgerdten hilft, mogliche negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.



Uber dieses Benutzerhandbuch

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Uberblick
Uber Ihr Gerdt. In den sich daran anschlieBenden
Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs finden Sie
ausfuhrliche Beschreibungen. Lesen Sie sich die
Anweisungen bitte sorgfaltig durch.

Verwendete Symbole

Tipp

- Mit diesem Symbol werden Informationen
gekennzeichnet, die Innen dabei helfen sollen, das
Gerdt effizienter oder einfacher zu nutzen.

Hinweis

- Mit diesem Symbol werden Informationen
gekennzeichnet, die Sie beachten sollten, wenn Sie
mit dem Gerdt umgehen oder es bedienen.

n Achtung

- Mit diesem Symbol werden Warnungen
gekennzeichnet, die Sie beachten sollten, um das
Gerdt vor Beschddigung oder Datenverlust zu
schutzen. Ein unsachgemdaRer Umgang mit dem
Gerdt kann zu Schaden fuhren.

Wichtig
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2 lhr VoiceTracer Packungsinhalt
Audiorecorder

Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Philips Gerét
entschieden haben.

Auf unserer Website finden Sie vielfdltige technische
Unterstltzung, beispielsweise Benutzerhandbucher,

Software-Downloads und Informationen zur Garantie: =
www.philips.com/dictation. m@»
nghllghts N
- Hervorragende Aufnahmequalitat
- Audioszenen QUiCk
- Sprachaktivierte Aufnahme
- Aufnahmen in den Formaten MP3 und PCM start
- GroRes Farbdisplay guide
- 8 GB interner Speicher
- Ausdauernder Akku
DVT7110
i ﬁ DVT7110 DVT7110
DVT8110 DVT8110

P Y.
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http://www.philips.com/dictation
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3 Erste Schritte

n Achtung

- Lesen Sie sich vor dem AnschlieRen lhres VoiceTracer
die Sicherheitsanweisungen durch (siehe
LSicherheitsanweisungen®).

Akku aufladen

Laden Sie den integrierten Akku auf, bevor Sie das Gerat
zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie das Gerdt
ldngere Zeit nicht benutzt haben. Wenn sich das Gerd&t
ausgeschaltet hat, weil der Akku vollstandig entladen
ist, geben Sie dem Gerdt etwas Zeit, sich ausreichend
aufzuladen, bevor Sie es wieder einschalten.

Hinweis

- Das vollsténdige Aufladen des Akkus von Null dauert
etwa 3 Stunden.

- Wenn Sie den Akku Uber einen Computer aufladen
mochten, muss dieser dazu eingeschaltet sein.

- Solange das Gerdt an einen Computer angeschlossen
ist, kann es nicht manuell bedient werden.

- Wenn das Akku-leer-Symbol B angezeigt wird, laden
Sie das Gerat unverzuglich auf.

- Beim Aufladen des Gerdts Uber den Computer statt
Uber ein Netzteil ist der Ladestrom niedriger, sodass
das Aufladen langer dauert. Wenn Sie das Gerdéit
schnell aufladen mochten, verwenden Sie ein USB-
Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

)

VA \N

N
~L

~
~

L» Auf dem Bildschirm wird ein Akkuladesymbol
angezeigt und die Aufnahme-/Status-LED blinkt
einige Sekunden lang orange.
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Gerdt ein- und ausschalten
So schalten Sie das Gerdt ein und aus:
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter rechts am Gerét

nach unten und halten Sie ihn drei Sekunden in dieser
Position.

o

eID)® o@D

o]

Tastensperre

Sie kdnnen das Gerdt sperren, wenn es aktiv ist, um
unbeabsichtigte Aktionen oder die unbefugte Nutzung
zu verhindern.

So sperren Sie das Gerdit:

- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter links am Gerét
nach oben zur Position mit dem Sperren-Symbol.
L» Auf dem Display wird kurz das Sperren-Symbol
angezeigt.
L» Alle Tasten sind jetzt gesperrt.

So entsperren Sie das Gerdit:
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten.

L» Auf dem Display wird kurz das Entsperren-Symbol
angezeigt.



Gerat an einen Computer
anschlieflen

Sie kdnnen den Audiorecorder als USB-Massenspeicher
nutzen und so bequem Dateien speichern, sichern und
transportieren. Schlielfen Sie das Gerdt Uber ein USB-
Kabel an einen Computer an. Der Audiorecorder wird
automatisch als Massenspeichergerat erkannt. Das
Installieren einer Software ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum AnschlieBen des Gerdts an
einen Computer entnehmen Sie bitte der Abbildung
unter ,Akku aufladen®

n Achtung

- Solange Dateien Ubertragen werden, darf das USB-
Kabel nicht vom Gerdt abgezogen werden, da sonst
der Verlust von Daten droht.

Hinweis

- Solange das Gerat an einen Computer angeschlossen
ist, kann es nicht manuell bedient werden.

Datum und Uhrzeit einstellen

Das Datum und die Uhrzeit des Gerdts sowie das
Format, in dem Zeitangaben auf dem Gerdt angezeigt
werden, sind jederzeit édnderbar.

1 Drucken Sie im Stoppmodus die rechte
Funktionstaste * um die Seite mit den Einstellungen
zu offnen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um Alle
Einstellungen auszuwdhlen.

3 Drlcken Sie die rechte Funktionstaste, um die
Gerdateeinstellungen zu 6ffnen.

4 Drucken Sie die Abwdrts-Taste, um zu Datum &
Uhrzeit zu gehen, und driicken Sie zum Bestdtigen
die Aufnahme-Taste.

5 Drucken Sie die Aufwarts- bzw. die Abwarts-Taste,
um zur Einstellung Datum, Datumsformat oder
Zeit zu gelangen. Nutzen Sie die Vorwdrts- bzw.
die Ruckwdrts-Taste, um Anderungen an diesen
Einstellungen vorzunehmen.

6 Drlcken Sie die Aufnahme-Taste, um die gewdhlten
Einstellungen zu bestdatigen.

7 Drucken Sie die Zurick-Taste, um zum Stoppmodus-
Bildschirm zurtckzukehren.

Gerétesprache festlegen

Die Sprache, die das Gerdt verwendet, kann jederzeit
gedndert werden.

1 Drucken Sie im Stoppmodus die rechte
Funktionstaste * um die Seite mit den Einstellungen
zu offnen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um Alle
Einstellungen auszuwdhlen.

3 Drucken Sie die rechte Funktionstaste, um die
Gerdteeinstellungen zu 6ffnen.

4 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um Sprache
auszuwdhlen.

5 Wahlen Sie mithilfe der Abwarts- bzw. der Aufwdarts-
Taste die gewlinschte Sprache aus und drlcken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen.

© Drucken Sie die Zurtck-Taste, um zum Stoppmodus-
Bildschirm zurUckzukehren.
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4 Aufnahme

Datei aufnehmen
Hinweis

- Achten Sie beim Aufnehmen darauf, die Mikrofone
freizuhalten, da sich sonst die Aufnahmequalitat
verschlechtern kann.

- Wenn die Lange lhrer aktuellen Aufnahme die
verfUgbare Speicherkapazitat Ubersteigt, wird die
Aufnahme beendet. Loschen Sie in diesem Fall
Dateien von Ihrem Gerdt, um mehr Speicherplatz zur
Verflgung zu haben.

Vor dem Start der Aufnahme:

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Gerats noch
genugend Strom hat.
Sollte der Akku fast leer sein, wird dies durch das Akku-
leer-Symbol i angezeigt.
L» Das Gerdt schaltet sich ab und die aktuelle
Aufnahme wird automatisch gespeichert.
- Wdhlen Sie als Erstes den Ordner aus, in dem
die Aufnahme gespeichert werden soll. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter ,Neue Aufnahme
starten In den Ordnern A, B, C und D kdnnen jeweils
100 Dateien gespeichert werden.
Wenn ein Ordner voll ist, werden die nachfolgenden
Aufnahmen automatisch im ndchsten Ordner
gespeichert.
- Wir empfehlen, eine Testaufnahme zu machen, um
optimale Voreinstellungen fur Ihre Aufnahme zu finden
und so bestmébgliche Aufnahmeergebnisse zu erzielen.

Neue Aufnahme starten

1 Drucken Sie zum Starten einer neuen Aufnahme im
Stoppmodus die linke Funktionstaste 0
L» Der Bildschirm "Neue Aufnahme" wird angezeigt.

2 Drucken Sie die rechte Funktionstaste, um den
Bildschirm mit den Einstellungen R 2u offnen.

So wdahlen Sie einen Ordner zum Speichern lhrer

Aufnahme aus:

- Wdahlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der
Abwdrts-Taste die Option Ordner aus und dricken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen.

Wdhlen Sie mithilfe der Aufwdéirts- bzw. der
Abwarts-Taste den Ordner aus, in dem lhre neue
Aufnahme gespeichert werden soll, und drucken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen.

Drucken Sie die Zurtck-Taste, um zum
Stoppmodus-Bildschirm zurtickzugelangen.
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So passen Sie die Einstellungen fiir Ihre Aufnahme

an:

- Wahlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der
Abwadarts-Taste die gewlUnschte Einstellung aus und
drlcken Sie dann die Aufnahme-Taste, um lhre
Auswahl zu bestdatigen.

Drucken Sie die Zurlck-Taste, um zum
Stoppmodus-Bildschirm zurtickzugelangen.

3 Drucken Sie zum Starten der Aufnahme die
Aufnahme-Taste.
L» Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
Ly Die Aufnahme-/Status-LED leuchtet rot.

4 Drucken Sie die Aufnahme-Taste noch einmal, um
die Aufnahme zu stoppen.
L» Die Aufnahme wird im zuvor ausgewdhlten Ordner
gespeichert.

Datei bearbeiten

Sie kdnnen bestehende Aufnahmen im Stoppmodus
bearbeiten, indem Sie ihnen Aufnahmen anhéngen oder
indem Sie sie Uberschreiben.

Anhdngen: Mit dieser Option kdnnen Sie an das Ende
einer Aufnahme weitere Aufnahmeteile anhéngen.

Uberschreiben: Mit dieser Option kénnen Sie einen Teil
einer bestehenden Aufnahme ab einer beliebigen Stelle
Uberschreiben.

So hdngen Sie einer Aufnahme einen Aufnahmeteil an:

Drlcken Sie im Stoppmodus einer bestehenden Datei
auf die Aufnahme-Taste.

- Wenn sich der Cursor des Audiofortschrittsbalkens
am Ende der Aufnahme befindet:
L Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt und
am Ende der Datei wird ein neuer Aufnahmeteil
hinzugeflgt.

- Wenn sich der Cursor des Audiofortschrittsbalkens
am Anfang der Aufnahme befindet:

L» Das Bearbeitungsfenster 6ffnet sich.

L» Wdahlen Sie mithilfe der Abwdarts- bzw. der
Aufwdarts-Taste die Option Anhdngen aus und
drlcken Sie dann die Aufnahme-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen.

Ly Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt und
am Ende der Datei wird ein neuer Aufnahmeteil
hinzugefugt.



So liberschreiben Sie einen Aufnahmeteil:

1 Drlcken Sie im Wiedergabemodus an der
gewlnschten Stelle der Aufnahme die Wiedergabe-/
Stopp-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste.
L» Das Bearbeitungsfenster 6ffnet sich.

3 Wadhlen Sie mithilfe der Abwarts- bzw. der Aufwdarts-
Taste die Option Uberschreiben aus und driicken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um lhre Auswahl zu
bestatigen.
L» Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt und an
der Stelle, an der Sie die Wiedergabe gestoppt
haben, wird mit einer neuen Aufnahme begonnen.

Tipp

- Sie kdnnen festlegen, dass die neue Aufnahme
immer an die bestehende angehdngt oder immer
die bestehende Uberschreiben soll, ohne dass
Sie dies erst im Bearbeitungsfenster angeben.
Drlcken Sie dazu die rechte Funktionstaste, um
den Bildschirm mit den Einstellungen & U offnen.
Wdhlen Sie mithilfe der Abwdrts-Taste die Option
Bearbeitungsmodus aus und legen Sie dann die
gewlinschte Option, Anhd&ngen oder Uberschreiben,
fest.

Aufnahme n



5 Wiedergabe

Dateien wiedergeben

Hinweis

- Wenn ein Kopfhoérer an den VoiceTracer

angeschlossen ist, werden die integrierten
Lautsprecher deaktiviert.

Wiedergabe starten und stoppen

1

Driicken Sie im Stoppmodus die Ruckwdrts-Taste

bzw. die Vorwdarts-Taste, um zur gewlnschten

Aufnahme zu gelangen.

Wenn Sie die Wiedergabe starten méchten, driicken

Sie die Wiedergabe-/Stopp-Taste.

L» Die Aufnahme/Wiedergabe-Anzeige leuchtet
grun.

Sie kdbnnen stattdessen auch die Dateiliste-Taste
dricken und dann mithilfe der Aufwérts- bzw. der
Abwarts-Taste zur gewlnschten Aufnahme gehen.
Wenn Sie die Wiedergabe starten méchten, driicken
Sie die Wiedergabe-/Stopp-Taste.

Wenn Sie die Lautstérke anpassen mochten, dricken
Sie die Aufwarts- bzw. die Abwdrts-Taste.

Wenn Sie die Wiedergabe stoppen mochten, dricken
Sie die Wiedergabe-/Stopp-Taste.

Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen mochten,
drlcken Sie erneut die Wiedergabe-/Stopp-Taste.

Schneller Riicklauf und schneller Vorlauf

- Drucken Sie im Wiedergabemodus oder im
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Stoppmodus die Ruckwarts-Taste bzw. die Vorwdarts-
Taste und halten Sie sie, bis Sie zur gewlnschten Stelle
in der Aufnahme gelangen.

Hinweis

- Wenn Sie Lesezeichen gesetzt haben und die

Ruckwarts-Taste bzw. die Vorwdrts-Taste kurz
drucken, springt der Audiofortschrittsbalken zum
vorherigen oder zum néchsten Lesezeichen. Wenn Sie
keine Lesezeichen gesetzt haben, gelangen Sie durch
kurzes Drucken der Vorwdrts- bzw. der RUckwdarts-
Taste zur vorherigen oder zur néchsten Datei.

Wiedergabe

Dateien aus einem ausgewdhlten Ordner wiedergeben

1 Drucken Sie im Stoppmodus die Dateiliste-Taste.
Ly Daraufhin werden alle Sprachaufnahmen
angezeigt.

2 Drucken Sie die linke Funktionstaste . um den
Ordner-Bildschirm zu 6ffnen.

3 Wadhlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der Abwdarts-
Taste den gewlnschten Ordner aus und drucken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen.
L» Jetzt werden nur die Dateien im ausgewdhlten
Ordner angezeigt.

Dateien loschen
Sie kdnnen einzelne Dateien von lhrem Gerdt [6schen.

1 Drucken Sie im Stoppmodus oder im
Wiedergabemodus die rechte Funktionstaste * um
den Bildschirm mit den Einstellungen zu &ffnen.

2 Wadhlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der Abwdrts-
Taste die Option Loschen aus und drlicken Sie dann
die Aufnahme-Taste, um lhre Auswahl zu bestétigen.

Tipp

- Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal l6schen
mochten, verwenden Sie dazu die VoiceTracer-App.
Weitere Informationen finden Sie unter ,Mit der
VoiceTracer-App verbinden®.




6 Einstellungen

Einstellungen-Modus

Im Einstellungen-Modus kénnen Sie verschiedene
Einstellungen dndern und anpassen.

(1) Aufnahmeeinstellungen
(@ Wiedergabeeinstellungen

(3 Gerdateeinstellungen

Einstellungen-Modus starten

1 Drucken Sie im Stoppmodus die rechte
Funktionstaste * um den Bildschirm mit den
Einstellungen zu 6ffnen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um die Option Alle
Einstellungen auszuwdhlen.

Zwischen den Einstellungen wechseln

- Drucken Sie die Aufwdirts- bzw. die Abwdarts-Taste.

Einstellung auswdhlen

- Drilcken Sie die Aufnahme-Taste.

Aufnahmeeinstellungen
\.da ’# n&

Szene

Wdhlen Sie die zur jeweiligen Aufnahmesituation
passende Szene aus, z. B. Vortrag® oder ,Interview*.
Jede Szene hat vordefinierte Einstellungen, wie das
Format oder die Mikro-Empfindlichkeit, die nicht
gedndert werden kdnnen. Wenn Sie die Einstellungen

einer Szene dndern mochten, mussen Sie die Szene
,Benutzerdefiniert* auswdhlen. Bei dieser Szene kbnnen
Sie die Einstellungen frei festlegen.

Format

Wadhlen Sie das zur jeweiligen Aufnahmesituation
passende Format aus.

Mikrofonempfindlichkeit

Sie kdnnen die Empfindlichkeit der
VoiceTracer-Mikrofone an den herrschenden
Hintergrundgerduschpegel, die Zahl der
aufzunehmenden Klangquellen und den Abstand
zwischen Klangqguellen und Mikrofonen anpassen.

Limiter

Aktivieren Sie die Funktion zur Pegelbegrenzung,
wenn Sie das Ubersteuern von Aufnahmen
durch Eingangssignale oberhalb des maximalen
Lautstérkepegels verhindern mdéchten. Wenn

die Aufnahme plotzlich den maximalen
Grenzschalldruckpegel Ubersteigt, wird die
Mikrofonempfindlichkeit automatisch verringert.

Mikrofonauswahl

Legen Sie fest, ob fur Ihre Aufnahmen das Zoom-
Mikrofon oder das 360-Grad-Mikrofon verwendet
werden soll.

Rauschunterdriickung

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die
Hintergrundgerdusche beim Aufnehmen
verringern mochten. So erhalten Sie besonders bei
Sprachaufnahmen einen klareren Klang.

Windfilter

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn bei Aufnahmen
in sehr windigen Umgebungen die Windgerdusche
verringert werden sollen.

Ordner

Wdhlen Sie den Ordner aus, in dem lhre Aufnahme
gespeichert werden soll.

Sprachaktivierung

Bei aktivierter Option ,Sprachaktivierung® startet die
Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn

Sie wahrend der Aufnahme lénger als drei Sekunden
schweigen, wird die Aufnahme automatisch angehalten.
Sobald Sie wieder zu sprechen beginnen, wird auch die
Aufnahme fortgesetzt.
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Bearbeitungsmodus

Hiermit kbnnen Sie festlegen, was passieren soll, wenn
Sie eine Aufnahme bearbeiten.

Voraufnahme

Wenn die Voraufnahme-Funktion aktiviert ist, startet das
Gerdat die Aufnahme schon einige Sekunden vor dem
Ereignis.

Timer

Mit der Timer-Funktion kbnnen Sie vorab festlegen,
wann die Aufnahme automatisch starten soll. Sie
kédnnen auch festlegen, wie lange aufgenommen werden
soll.

Automatisches Teilen

Wenn aktiviert, sorgt die Funktion zum automatischen
Unterteilen daflr, dass die Aufnahme wdhrend des
Aufnehmens automatisch alle 15, 30 oder 60 Minuten
geteilt und abschnittsweise als Datei gespeichert wird.
Automatische Lesezeichen

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn in vorgegebenen
Zeitabstdnden automatisch ein Lesezeichen gesetzt
werden soll.

Externe Eingabe

Sie kbnnen zwischen verschiedenen Eingangsqguellen

wdhlen, um in jeder Aufnahmesituation fur optimale
Aufnahmequalitét zu sorgen.

Wiedergabeeinstellungen

\!JQ ’Q Q o

Wiedergabemodus

Sie kbnnen zwischen verschiedenen
Wiedergabeoptionen wdahlen.

Equalizer

Der Equalizer bietet die Voreinstellungen ,Klassik®, ,Jazz"
,Pop“und ,Rock"

ClearVoice
Zur Verbesserung der Wiedergabequalitat konnen Sie die
Funktion ,ClearVoice“ aktivieren. Leise Passagen werden

dann dynamisch verstarkt, sodass leise Stellen besser
verstandlich sind.
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Gerdteeinstellungen
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Sprache

Wahlen Sie aus der Sprachliste die gewlnschte
Geratesprache aus. Sie kbnnen die Spracheinstellung
jederzeit andern.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms entsprechend
Ihren Anforderungen ein.

Hintergrundbeleuchtung

Um den VoiceTracer-Akku zu schonen, kbnnen Sie die
Zeit bis zur automatischen Abschaltung der Display-
Hintergrundbeleuchtung anpassen.

Datum & Uhrzeit

Sie kdnnen jederzeit das Systemdatum und die
Systemuhrzeit Ihres Gerdats dndern. Die Einstellungen
kdnnen mit der Vorwdrts-Taste, der Ruckwdarts-Taste,
der Aufwdirts-Taste und der Abwdarts-Taste angepasst
werden.

Aufnahmeleuchte

Wenn Sie die Einstellung ,Aufnahmeleuchte* aktivieren,
leuchtet die Aufnahme-/Status-LED beim Aufnehmen
rot.

Auto off

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie lange es dauern
soll, bis das Gerdt bei Nichtbenutzung automatisch
ausgeschaltet wird.

Gerdtetone

Wadhlen Sie aus, ob Gerdtetdone wie z. B. Tastentdone
oder Signalténe beim Ein-/Ausschalten aktiviert oder
deaktiviert werden sollen.

Speichermedium

Legen Sie fest, ob Ihre Aufnahmen im internen Speicher
des Gerdts oder auf der externen Speicherkarte
gespeichert werden sollen.

Speicher formatieren

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den internen Speicher
des Gerdts oder die Speicherkarte formatieren und alle
Daten léschen. Weitere Informationen dazu finden Sie
unter ,Daten zurucksetzen*




Einstellungen zuriicksetzen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Menueinstellungen
auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen, also auf

die Einstellungen, mit denen das Gerdét ausgeliefert
wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
LEinstellungen zurucksetzen®.

Informationen

Uber diese Funktion kdnnen Sie verschiedene
Informationen zum Gerét abrufen, wie beispielsweise die
Angabe des noch verfugbaren Speicherplatzes oder der
Firmware-Version.

Einstellungen
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7 Mit der VoiceTracer-
App verbinden

Sie kdnnen Ihren VoiceTracer Uber WLAN mit der eigens
fur den VoiceTracer entwickelten Philips VoiceTracer-
App verbinden. Die App ermdglicht die Steuerung des

VoiceTracer Uber Ihr Smartphone. AuRerdem kdnnen Sie

mithilfe der App Aufnahmen einfach und bequem vom

VoiceTracer auf Ihr Smartphone Ubertragen und von dort

aus sofort mit anderen teilen.

So verbinden Sie lhren VoiceTracer mit der App:

1 Laden Sie aus dem Google Play Store oder dem
Apple App Store die Philips VoiceTracer-App auf Ihr

Smartphone herunter.

2 Offnen Sie die App auf lhrem Smartphone.

E——

W

PHILIPS

3 Wenn Sie die App zum ersten Mal nutzen, wird ein

Registrierungsbildschirm angezeigt. Zur Registrierung

mussen Sie lhren Vor- und Nachnamen sowie eine
E-Mail-Adresse eingeben.

L» Es erscheint ein Bildschirm mit Anweisungen.

L» Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten

Anweisungen in der vorgegebenen Reihenfolge.

*@IID® oo

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor dem Aktivieren der
WLAN-Funktion Gber den WLAN-Schalter,
dass der VoiceTracer eingeschaltet ist. Der
WLAN-Schalter befindet sich an der rechten
Seite des VoiceTracer.
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4 Der VoiceTracer sucht nach verfugbaren WLANS.

Wdhlen Sie mithilfe der Abwdérts- bzw. der Aufwdarts-
Taste den Hotspot Ihres Smartphones aus und
drtcken Sie die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen.

L» Auf dem VoiceTracer-Display werden Sie zur
Eingabe des Kennworts aufgefordert.

Geben Sie mithilfe der Funktionstasten, der Aufwdrts-
und der Abwdrts-Taste sowie der Vorwdrts- und der
Ruckwarts-Taste das WLAN-Kennwort des Hotspots
Ihres Smartphones ein.

Ly Damit ist Ihr VoiceTracer mit der VoiceTracer-App
auf Ihrem Smartphone verbunden und auf dem
Display des VoiceTracer wird das WLAN-Symbol
angezeigt.



8 Meeting-Mikrofon
verwenden (nur bei
DVT8110)

Das Meeting-Mikrofon kann in Meetings oder in
Konferenzen mit mehreren Teilnehmern eingesetzt
werden. Im Sinne einer optimalen Klanggualitat sollten
sich die Teilnehmer nicht mehr als zwei Meter vom
Mikrofon entfernt befinden.

Fosese
3

| @

1 Stoppen Sie die gerade laufende Aufnahme.

2 SchlieRen Sie das Mikrofon Uber den Anschluss
fur das externe Mikrofon an der linken Seite
des VoiceTracer an. Kontrollieren Sie, dass in
den Aufnahmeeinstellungen fur die externe
Eingangsguelle Mono-Mikrofon ausgewdnhlt ist
(weitere Informationen dazu finden Sie unter ,Externe

Eingabe®).

3 Starten Sie die Aufnahme.

Tipp

- Bei Aufnahmen in groReren Rdumen oder mit
einer groBeren Zahl an Teilnehmern kann der
Aufnahmebereich durch den Anschluss von bis zu
drei Meeting-Mikrofonen erweitert werden.

Meeting-Mikrofon verwenden (nur bei DVT8110) 17



9 Mit einer Video-
Kamera verbinden
(nur bei DVT7110)

Sie kdnnen lhren VoiceTracer als externes Mikrofon
fur eine Video- oder DSLR-Kamera benutzen. Damit
erreichen Sie die beste Audio-Qualitat far Ihre Videos.

So verbinden Sie lhren VoiceTracer mit lhrer Video-
Kamera:

1 Schrauben Sie den Blitzschuhadapter in das
Stativgewinde auf der Ruckseite Ihres VoiceTracer.

PHILIPS

NE 7

N/

? Stecken Sie den Blitzschuhadapter in den Blitzschuh
lhrer Kamera. Achten Sie darauf, die Vorderseite |hres
VoiceTracer in die Aufnahmerichtung auszurichten.

3 Benutzen Sie beide Feststellschrauben des
Blitzschuhadapters um sicherzustellen, dass Ihr
VoiceTracer auf Threr Video- / DSLR-Kamera stabil
fixiert ist.
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4 Schlielen Sie das Audiokabel an die
Kopfhorerbuchse links am Gerdt an.

=

S (Camon )

5 SchlieRen Sie das andere Ende des Audiokabels am
Eingang fur externe Mikrofone |hrer Video-Kamera
an.

© Drucken Sie im Stoppmodus die rechte
Funktionstaste * um die Seite mit den Einstellungen
zu 6ffnen. Wahlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der
Abwdrts-Taste die Option Szene aus und dricken
Sie dann die Aufnahme-Taste, um Ihre Auswahl zu
bestdtigen. Im Anschluss wdhlen Sie aus der Liste
die Option Video und bestdtigen dies erneut mit der
Aufnahme-Taste.

L Der Hauptbildschirm der Video Szene wird in Rot
angezeigt. Zusatzlich sehen Sie auf der unteren
Bildschirmhdlfte den Audiopegel fur beide
Aufnahme-Kandle.

7 Beginnen Sie mit der Videoaufnahme auf Ihrer Video-
Kamera / DSLR-Kamera.

Hinweis

- In der Video Szene agiert der VoiceTracer als externes
Mikrofon, der Ton wird in dieser Szene nicht auf
Ihrem VoiceTracer gespeichert. Der Ton wird von lhrer
Video-Kamera / DSLR-Kamera aufgenommen und
gespeichert..

8 Drlcken Sie die linke Funktionstaste um die Video
Szene zu verlassen.



10 Verwaltung des
Gerats und der
Daten

Daten auf einen Computer
ubertragen

Dateien lassen sich schnell und beguem von

Ihrem VoiceTracer auf Inren Computer Ubertragen.
SchlieRen Sie das Gerdt Uber ein USB-Kabel an einen
Computer an. Der Audiorecorder wird automatisch als
Massenspeichergerdt erkannt. Das Installieren einer
Software ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum AnschlieBen des Gerdts an
einen Computer entnehmen Sie bitte der Abbildung
unter .Akku aufladen®

n Achtung

- Solange Dateien Ubertragen werden, darf das USB-
Kabel nicht vom Gerdt abgezogen werden, da sonst
der Verlust von Daten droht.

Hinweis

- Solange das Gerdt an einen Computer angeschlossen
ist, kann es nicht manuell bedient werden.

Daten vom VoiceTracer auf einen Computer libertragen

1 SchlieRen Sie den VoiceTracer mit dem mitgelieferten
USB-Kabel an Ihren Computer an.
L» Auf dem Bildschirm wird ein Akkuladesymbol
angezeigt und die Aufnahme-/Status-LED blinkt
einige Sekunden lang orange.

2 Offnen Sie Windows Explorer (auf einem Windows-
Computer) oder den Finder (auf einem Mac-
Computer).

Ly |hr VoiceTracer wird als externes Laufwerk erkannt.

3 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk ,VoiceTracer.
L» Daraufhin wird ein neues Fenster mit den auf dem
VoiceTracer gespeicherten Dateien angezeigt.

4 Wadhlen Sie in einem der Ordner die gewlnschten
Dateien aus und verschieben Sie sie durch Kopieren,
Ausschneiden oder Ziehen an den gewlnschten
Speicherort auf Ihrem Computer.

Gerdat und Daten zurilicksetzen

Gerdat zuriicksetzen

Wenn Sie Probleme mit der Software des Gerdts haben,
also wenn das Gerdt beispielsweise einfriert, das Gerdét
langsam arbeitet oder Apps nicht reagieren, kbnnen Sie
es zurlcksetzen und neu starten.

1 Drucken Sie einen Moment lang die in der Offnung
auf der rechten Seite des Gerdts befindliche
Rucksetztaste mit einem kleinen spitzen Gegenstand,
z. B. einer Buroklammer.

s»(Q0000)® ©C0I0)Hd
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2 Um das Gerdt neu zu starten, schieben Sie den Ein/
Aus-Schalter rechts am Gerdt nach unten und halten
Sie ihn drei Sekunden in dieser Position.
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Daten zuriicksetzen

Sie kdnnen den internen Speicher des Gerdts
formatieren und so alle Daten vom Gerdt l6schen.

n Achtung

- Wenn Sie den VoiceTracer formatieren, werden alle
auf dem Gerat befindlichen Daten geldscht. Sichern
Sie daher alle wichtigen Daten, die auf dem Gerdat
gespeichert sind, bevor Sie eine Datenrlcksetzung
durchfuhren.

Hinweis

- Ihre MenuUeinstellungen werden nicht geldscht. Sie
sind auch nach dem Zurucksetzen der Daten weiter
vorhanden.

So setzen Sie lhre Daten zurlick:

1 Drucken Sie im Stoppmodus die rechte

Funktionstaste * um die Seite mit den Einstellungen

zu 6ffnen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um Alle
Einstellungen auszuwdhlen.

3 Drlcken Sie die rechte Funktionstaste, um die
Gerdateeinstellungen zu 6ffnen.

4 Wdhlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der Abwdrts-
Taste die Option Speicher formatieren aus und
drlcken Sie dann die Aufnahme-Taste, um lhre
Auswahl zu bestatigen.

5 Legen Sie fest, ob die Daten im internen Speicher
oder auf der Speicherkarte zurlckgesetzt werden
sollen. Dricken Sie anschlieRend die Aufnahme-
Taste, um lhre Auswahl zu bestdtigen.

6 Wadhlen Sie Léschen.
L» Sdamtliche Daten im ausgewdhlten Speicherort
werden geldscht.

Einstellungen zuriicksetzen

Mit dieser Funktion kbnnen Sie die MenuUeinstellungen
auf die Werkseinstellungen zurlcksetzen, also auf die
Einstellungen, mit denen das Gerdat ausgeliefert wurde.

n Achtung

- Beim Zurlcksetzen der MenUeinstellungen werden
alle Einstellungen gel6scht, die Sie auf dem Gerét
vorgenommen haben. Nach dem Zurlcksetzen
mussen Sie daher alle Einstellungen neu anpassen.
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Hinweis

- lhre Daten werden nicht geldscht. Sie sind auch nach
dem Zurlcksetzen der MenUeinstellungen weiter
vorhanden.

So setzen Sie lhre Einstellungen zuriick:

1 Drucken Sie im Stoppmodus die rechte
Funktionstaste * um die Seite mit den Einstellungen
zu offnen.

2 Drucken Sie die Aufnahme-Taste, um Alle
Einstellungen auszuwdhlen.

3 Drucken Sie die rechte Funktionstaste, um die
Gerdteeinstellungen zu 6ffnen.

4 Wahlen Sie mithilfe der Aufwarts- bzw. der Abwdrts-
Taste die Option Einstellungen zuriicksetzen aus
und dricken Sie dann die Aufnahme-Taste, um lhre
Auswahl zu bestdatigen.

5 Wahlen Sie Zuriicksetzen.
L» Alle Einstellungen auf dem Gerdat werden auf ihre
Standardwerte zurUckgesetzt.

Gerdadt aktualisieren

Das Gerat wird durch ein internes Programm, die
sogenannte Firmware, gesteuert. Diese Firmware wird im
Rahmen der fortlaufenden Produktwartung aktualisiert,
um neue Funktionen bereitzustellen und/oder Fehler zu
korrigieren.

Esist moglich, dass seit dem Kauf des Gerdits eine
neuere Version der Firmware (ein ,Update*) verdffentlicht
wurde. Sollte dies der Fall sein, kbnnen Sie die
Geratefirmware ganz einfach auf die neueste Version
aktualisieren.

n Achtung

- Kontrollieren Sie vor dem Aktualisieren der
Firmware, dass der Akku noch zu mindestens 30 %
geladen ist, um zu verhindern, dass er wihrend des
Aktualisierungsvorgangs leerlduft.

- Solange Dateien Ubertragen werden, darf das USB-
Kabel nicht vom Gerdat abgezogen werden, da sonst
der Verlust von Daten droht.

Hinweis

- Es empfiehlt sich, regelmdaRig auf der Produktwebsite
fur Inr Modell unter
www.voicetracercom/help zu prufen, ob es neue
Firmwareversionen gibt.



http://www.voicetracer.com/help

VoiceTracer aktualisieren

1 SchlieRen Sie den VoiceTracer mit dem mitgelieferten
USB-Kabel an Ihren Computer an.
L» Auf dem Bildschirm wird ein Akkuladesymbol
angezeigt und die Aufnahme-/Status-LED blinkt
einige Sekunden lang orange.

2 Laden Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei fur Ihr
Modell von der Produktwebsite www.voicetracer,

com/help herunter.

3 Entpacken Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei, die
Sie von der Produktwebsite heruntergeladen haben.

4 Offnen Sie Windows Explorer (auf einem Windows-
Computer) oder den Finder (auf einem Mac-
Computer).

5 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk ,VoiceTracer*,
L» Daraufhin wird ein neues Fenster mit den auf dem
VoiceTracer gespeicherten Dateien angezeigt.

6 Kopieren Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei in
das Stammverzeichnis des Gerdts.

L» Wdhrend dieses Vorgangs blinkt die Aufnahme-/
Status-LED orange. Wenn der Vorgang
abgeschlossen ist, hort die Aufnahme-/Status-
LED auf zu blinken.

7 Trennen Sie das Gerdt vom Computer.
L» Die Firmware wird automatisch aktualisiert.
L» Das Fenster Firmware-Aktualisierung erscheint.
Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich
das Gerdt automatisch aus.

Verwaltung des Gerats und der Daten
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11 Fehlersuche und -behebung

Die folgende Tabelle enthdlt eine Ubersicht tber die hdufigsten Probleme, auf die Sie bei der Arbeit mit dem VoiceTracer
stoBen kédnnten. Wenn es Ihnen nicht gelingt, anhand der Informationen unten das Problem zu beheben, wenden Sie sich
bitte an den Philips Partner fur Service und Support, bei dem Sie das Gerdat gekauft haben.

Problem

Das Gerdt lasst sich nicht einschalten.

Ich kann keine Aufnahmen machen.

Das Gerdt reagiert nicht.

Das Gerat gibt keine Aufnahmen wieder.

Aus den Lautsprechern ist nichts zu
horen.

Uber den Kopfhorer ist nichts zu horen.

Die Qualitat der Audioaufnahmen
ist schlecht oder der
Hintergrundgerduschpegel in den
Audioaufnahmen ist zu hoch.
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Ursache

- Der Akku ist leer.

- Die maximal mogliche

Dateianzahl ist erreicht oder

der Speicher des Gerdts ist voll.

- Es liegt ein Problem mit der

Software vor.

- Das Gerdt ist stummgeschaltet

oder der Lautstarkeregler ist zu
niedrig eingestellt.

- Der Kopfhorer ist an das Gerdt

angeschlossen.

- Das Gerdt ist stummgeschaltet

oder der Lautstarkeregler ist zu
niedrig eingestellt.

- Das Ger@t ist stummgeschaltet

oder der Lautstdrkeregler ist zu
niedrig eingestellt.

- Der Kopfhorer ist

nicht ordnungsgeman
angeschlossen.

- Der Kopfhorer ist am falschen

Anschluss (d. h. am Anschluss
fur das externe Mikrofon)
angeschlossen.

- Die Mikrofonempfindlichkeit ist

zU hoch eingestellt.

Losung

- Laden Sie das Gerdt einige Zeit lang

auf und schalten Sie es wieder ein.

- Loschen Sie Dateien oder

verschieben Sie Dateien auf ein
externes Gerdt.

- Versuchen Sie, das Gerdt

auszuschalten und erneut zu starten.

- Wenn sich das Gerdt nicht

ausschalten lasst, setzen Sie es
zurtick, indem Sie die Reset-Taste
drlcken. Weitere Informationen
finden Sie unter ,Gerdt zurucksetzen®
Durch das ZurUcksetzen des Gerdts
werden keine Einstellungen oder
Daten geldscht.

- Schalten Sie den Lautsprecher ein

oder stellen Sie die Lautstéirke hoher.

- Ziehen Sie den Kopfhorer ab.

- Schalten Sie den Lautsprecher ein

oder stellen Sie die Lautstdarke hoher.

- Schalten Sie den Lautsprecher ein

oder stellen Sie die Lautstérke hoher.

- Ziehen Sie den Kopfhorer ab und

schlieBen Sie ihn erneut an die
Kopfhorerbuchse an.

- Ziehen Sie den Kopfhorer ab

und schlieRen Sie ihn an die
Kopfhorerbuchse an.

- Andern Sie die Einstellung fur

die Mikrofonempfindlichkeit in
.Mittel“ oder ,Niedrig®. Weitere
Informationen finden Sie unter
,Mikrofonempfindlichkeit".




12 Technische Daten

Konnektivitat

- Kopfhorer: Stereobuchse, 3,5 mm, Impedanz:
mindestens 16 Ohm

- Mikrofon: Stereobuchse, 3,5 mm, Impedanz: 2 kOhm

- USB: Typ C, High-Speed 2.0

Drahtlose Konnektivitat

- Kostenlose Fernbedienungs- und Teilen-App

- Unterstutzte Betriebssysteme: Android 10/9/8/7/6, i0S
13/12/1

- WLAN-Kommunikationsmodus: personlicher/mobiler
Hotspot auf dem Smartphone (Tethering)

- WLAN-Standard: IEEE 80211 b/g/n/e/i (nur 2,4 GHz)

- WLAN-Sicherheit: WPA/WPA2-PSK, WPS

Audioaufnahmen

- Integriertes Mikrofon: 2 omnidirektionale Mikrofone,
1 gerichtetes Mikrofon fur maximale Aufnahmequalitét
bei groRerer Entfernung
- Aufnahmeformate: MPEGI1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Aufnahmequalitét: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192,
256, 320 kBit/s), PCM (22 kHz/16 Bit, 44,1/16 Bit,
48 kHz/16 Bit), DVT6110-8110: PCM (96 kHz/24 Bit)
- Audioszenen: Notizen, Spracherkennung, Interview,
Vortrag, Besprechung, Musik, Video, Benutzerdefiniert
- Aufnahmedauer (interner Speicher): 2147 h (MP3,

8 kBit/s), 536 h (MP3, 32 kBit/s), 268 h (MP3, 64 kBit/s),

178 h (MP3, 96 kBit/s), 134 h (MP3, 128 kBit/s), 89 h
(MP3, 192 kBit/s), 67 h (MP3, 256 kBit/s), 53 h (MP3,
320 kBit/s), 24 h (PCM, 22 kHz/16 Bit), 12 h (PCM,
441 kHz/16 Bit), 11 h (PCM, 48 kHz/16 Bit),
DVT6110-810: 3 h (PCM 96 kHz/24 Bit)

- Voraufnahmemodus: 5, 10, 15 Sekunden Puffer

- Dateibearbeitungsfunktionen: Uberschreiben,
Anhd&ngen

- Funktion zum automatischen Unterteilen: 15, 30, 60
Minuten

- Funktion fur automatische Lesezeichen: 5, 10, 15, 30,
60 Minuten

- Lesezeichenfunktion: bis zu 32 pro Datei

- Sprachaktivierte Aufnahmen: 25 Stufen

- One-Touch-Sofortaufnahmen

- Funktion zur AufnahmeUberwachung

- Aufnahme-Timer

- Windfilter

- Pegelbegrenzung (Einschwingzeit/Abklingzeit):
langsam (32/128 ms), mittel (16/64 ms), schnell
(8/16 ms)

- Rauschunterdriickung

Lautsprecher

- Ausgangsleistung Lautsprecher: 200 mW
- Lautsprechergrofe: 11 x 15 mm

Speichermedien

- Interner Speicher: 8 GB
- MSC (Mass Storage Class)-konform
- microSD-Kartensteckplatz: bis zu 32 GB

Musikwiedergabe

- Klangoptimierung: ClearVoice

- Equalizer: Klassik, Jazz, Pop, Rock

- Wiedergabemodus: Datei wiederholen, Alle
wiederholen, Zufall

- ID3-Tag-Unterstutzung

- Unterstutzte Dateiformate: MP3, WMA

Stromversorgung

- Akkutyp: integrierter aufladbarer Lithium-lonen-
Polymer-Akku

- Akkulaufzeit: bis zu 36 Stunden im Aufnahmemodus
(MP3, 8 kBit/s)

- Akkukapazitét: 1000 mAh

- Aufladbar: ja

- Ladedauer (vollsténdige Aufladung): 3 Stunden

Design und Oberfldache

- Farbe(n): Silber/Chrom (DVT4110)
Anthrazit/Chrom (DVT6110-8110)

Display

- Typ: LCD-Farbdisplay

- Hintergrundbeleuchtung

- Bildschirmdiagonale: 5 cm (2 Zoll)
- Aufldsung: 240 x 320 Pixel

Produktabmessungen

- 47x129%x19cm
- Gewicht: 93 g

Komfort

- Stativgewinde aus Metall

- Firmware upgradefdhig

- Tastensperre

- Unterstutzte Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch,
[talienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch
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Systemvoraussetzungen

- Freier USB-Anschluss
- Betriebssystem: Windows 10/8/7, macOS, Linux

Umweltspezifikationen

- RoHS 2011/65/EU-konform
- Bleifrei gelotetes Produkt

Betriebsbedingungen

- Temperatur: 1°C bis 45 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
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Open-Source-Software

In diesem Handbuch erwdhnte Produkte kbnnen Open-
Source-Software enthalten.

Speech Processing Solutions GmbH bietet hiermit

auf Nachfrage die Bereitstellung einer vollstéindigen
Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt fur
die in diesem Produkt verwendeten urheberrechtlich
geschutzten Open-Source-Softwarepakete, fur die ein
solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen
angefragt wurde. Dieses Angebot ist bis drei Jahre nach
dem Kauf des Produkts gultig.

Um den Quellcode zu erhalten, schreiben Sie bitte auf
Englisch an folgende Adresse: info@speech.com.



FCC Warning Statement

FC

Changes or modifications not expressly approved by the

party responsible for compliance could void the user’s

authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply

with the limits for a Class B digital device, pursuant

to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed

to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment

generates uses and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If

this equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged

to try to correct the interference by one or more of the

following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and
receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

N EHL

Weder Speech Processing Solutions GmbH noch
angeschlossene Gesellschaften sind gegenltber dem
Kaufer dieses Produkts oder Dritten haftbar in Bezug
auf Schadenersatzanspriiche, Verluste, Kosten oder
Ausgaben, die dem Kdaufer oder Dritten in Folge eines
Unfalls, des falschen Gebrauchs oder des Missbrauchs
dieses Produkts oder infolge nicht autorisierter
Modifikationen, Reparaturen, Veréinderungen des
Produkts oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und
Wartungshinweise von Philips erwachsen.

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Dokument ohne

Vertragscharakter. Irrtiimer, Druckfehler und Anderungen
vorbehalten.
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© 2019 Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Philips und das Philips-
Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden
von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V.
verwendet. Alle Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

www.philips.com/dictation
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