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AS-Interface Zubehör VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V

1Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
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Bestellbezeichnung
VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V
Glühlampe für Dauerlichtelement Sig-
nalsäule

Technische Daten
Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V AC/DC
Leuchtmittel 5 W BA15D

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Mechanische Daten
Anschluss BA15D
Hinweis Ersatzbirne für VAZ-LAMP-70MM-*


