
DATENBLATT - XV100-BOX-E4-UC1

Starterpaket bestehend aus EASY-E4-UC-12RC1, XV-102-A0-35TQRB-1E4,
Ethernet Switch, 3xPatchleitung, Lizenz easySoft 7

Typ  XV100-BOX-E4-UC1
Katalog Nr.  198515
 
 

Lieferprogramm
Sortiment     Steuerrelais easyE4

Grundfunktion     Starterkit

Beinhaltete Geräte

Y7-197211 EASY-E4-UC-12RC1 easyE4 Basisgerät
Y7-198513 XV-102-A0-35TQRB-1E4 Touchdisplay
Y7-197226 EASYSOFT-SWLIC Software-Lizenz

Ethernet-Switch
3 x Patchleitung

Versorgungsspannung     12/24 V DC
24 V AC

Software     EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
SW-GALILEO/Galileo 10

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis      

Verlustleistung statisch, stromunabhängig Pvs W 8

Min. Betriebsumgebungstemperatur   °C 0

Max. Betriebsumgebungstemperatur   °C 50

Bauartnachweis IEC/EN 61439      

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen      

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.5 Anheben     Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.6 Schlagprüfung     Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.2.7 Aufschriften     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Umhüllungen     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.4 Luft- und Kriechstrecken     Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag     Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln     Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9 Isolationseigenschaften      

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwärmung     Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit     Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.13 Mechanische Funktion     Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Approbationen
Product Standards     UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking

UL File No.     E208621

North America Certification     UL recognized, certified by UL for use in Canada

Conditions of Acceptability     The investigated Pollution Degree is: 2
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https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=197211&locale=de_DE&_lt=
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=198513&locale=de_DE&_lt=
https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=197226&locale=de_DE&_lt=


The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.

Specially designed for North America     No

Current Limiting Circuit-Breaker     No

Degree of Protection     IEC: IP20, UL/CSA Type: -
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