
Besonderheiten
EPEAT Gold

Software
Betriebssystem Windows 10 Pro 
AntiViren Software G Data InterneSecurity 1 Jahr
Backup Software Acronis True Image Personal Edition

Netzwerk
Netzwerk Gigabit
PXE-Boot Ja
Wake On Lan Ja

System
Prozessor Intel Core i5 3. Generation         
Prozessor-Modell 3470
Prozessor-Taktrate 4x 3,20 GHz
Prozessor Kerne / Threads 4 / 4
Arbeitsspeicher 8GB
Speicher max. 32GB
Festplatte 240GB SSD
Speicherart DDR3 - 1600 MHz
Festplatte 2
Optisches Laufwerk
Grafikkarte Intel HD Graphics 2500
Integrierte Soundkarte Ja
Fingerprint Reader
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Schnittstellen
DVI 1
Displayport 1
Headset (kombiniert) 1
Kensington Ja
Audio-Ausgang 1
Audio-Eingang 1
RJ45 (LAN) 1
Seriell (RS-232) 2
USB 2.0 8
USB 3.0 4

Allgemein
Formfaktor Desktop Small
Hersteller Fujitsu
Gewicht 6 kg
Breite 26,5 cm
Höhe 8,8 cm
Tiefe 31,5 cm

Zubehoer
Stromkabel 1
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