SMART AUSBAUEN. Jalousieaktor fur Hut-

KOMFORTABEL schienenmontage — 4-fach

JALOUSIEN STEUERN
HmIP-DRBLI4

Steuert bis zu vier Jalousien, Rollladen oder Markisen vom Verteilerschrank
aus: Das robuste Gehausedesign bietet eine fachgerechte und dennoch ein-
fache Installation auf Standard-Hutschienen. Anschlielend stehen vielseiti-
ge Moglichkeiten zum Steuern der Beschattungselemente zur Verflgung —
direkt uber handelsubliche 230 V-Taster, per Funk uber Homematic IP Taster
bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit uber die Smartphone-App.
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Anschluss des Motors (Ausgange):
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BESCHATTUNGSELEMENTE INTELLIGENT STEUERN

Individuelles Hoch- bzw. Runterfahren von bis zu vier
angeschlossenen Jalousien, Rollladen oder Markisen
uber unabhangige Kanale fur mehr Komfort und Si-
cherheit im Smart Home.

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Durch einstellbare Zeitprofile fahren Jalousien auto-
matisch hoch oder runter und lassen sich so an die
Tagesablaufe der Bewohner anpassen. Die Steuerung
kann flexibel von unterwegs per Smartphone, manuell
uber die bereits installierten Taster oder bequem per
Sprachsteuerung erfolgen.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der
folgenden Losungen:

8 Homematic IP Access Point mit kostenloser
Smartphone-App und gebuhrenfreiem
Cloud-Service

® Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler
Bedienoberflache WebUI

® Partnerlésungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 230 V~/50 Hz

Leistungsaufnahme Ruhebetrieb 280 mW typ
(Displaybeleuchtung aus)

Lastart Motorlast (w)

Relais Wechsler, y-Kontakt

Schaltspannung 230 V~

Strombelastbarkeit (Kanal) 2,2 A

Leitungsart und -querschnitt starre und gex“bte Leitung,
1,5-2,5 mm

Installation

Schutzart
Umgebungstemperatur
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Funk-Frequenzband

Typ. Funk-Freifeldreichweite

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG

auf Tragschiene (Hutschiene,
DIN-Rail) gemaR EN 60715
P20

-5 bis +40 °C

72 x 90 x 69 mm (4 TE)

256 g

868,0-868,6 MHz
869,4-869,65 MHz

190 m

Anderungen vorbehalten

Anschluss von Tastern/Schaltern (Eingange)
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JALOUSIESTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder
eine Sicherung des Zuhauses in der Dammerung: Ja-
lousien kdnnen automatisch in Abhangigkeit von Son-
nenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der
intelligente Warmeschutz verhindert ein Uberhitzen
der Raume im Sommer durch die automatische Be-
schattung.

KOMFORTBALE INSTALLATION

Der Anschluss an starre oder flexible Leitungen ist
durch die Federkraftklemmen besonders einfach. Je-
der Kanal kann auf eine unterschiedliche Phase ge-
legt werden. Das Gerat ermoglicht eine unabhangige
Steuerung jedes einzelnen Kanals. Auch ohne Pro-
grammierung konnen die Funktion und Verkabelung
dank des beleuchteten Displays und der Geratetasten
bereits wahrend der Installation direkt am Gerat Uber-
pruft werden.

DER MEHRWERT FUR EIN SMARTES ZUHAUSE

Ebenso fur Ausbauten (z. B. Dachgeschoss) als auch
zum Nachrusten geeignet. Kann problemlos im Ver-
teilerschrank verbaut werden. Kein Eingriff in die Ins-
tallation auf Raumebene notig. Vorhandene Schalter
und Taster kbnnen einfach weiter verwendet werden.
Geeignet fur alle gangigen Rohrmotoren.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 154362A0
EAN-Code 4047976543625
Kurzbezeichnung HmIP-DRBLI4
Verpackungseinheit 45

Male Verpackung 122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung 427,39

LIEFERUMFANG

Homematic IP Jalousieaktor fur Hutschienenmontage — 4-fach

Bedienungsanleitung

www.homematic-ip.com Version 1.4 DE



