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Die neue Generation der MAG PEN 3 ist eine verbesserte Version 
unseres Verkaufsschlägers, der MAG PEN 2 Stiftarbeitsleuchte 
(03.5108). Unentbehrlich für den professionellen Anwender - 
immer Einsatzbereit!

MAG PEN 3 bietet bedeutend höhere Lichtleistung, verbessert-
es Design und mehr Funktionalität zum gleichen Preis wie der 
Vorgänger.

Die MAG PEN 3 bietet ein sehr kräftiges Licht von sowohl dem 
Leuchtenkopf als auch dem Präzisionsspotlicht oben. Und der 
seitlich angebrachte Knopfschalter ermöglicht mühelose Ein-
handbedienung. 

Die robuste Gummioberfläche und solide Konstruktion bieten 
einen angenehmen Griff und das schlanke Design ermöglicht 
Zugang zu den unzugänglichsten und engsten Stellen.

Die MAG PEN 3 wird mit eingebauten Magneten im Clip (verbes-
sert auf MAG PEN 3) und unten auf der Leuchte für Aufhängung 
oder Aufbewahrung geliefert. Der drehbare Clip erhöht die 
Anwendungsmöglichkeiten für den eingebauten Magneten bei 
verschiedenen Winkeln.

MAG PEN 3 wird einfach mit USB-Kabel aufgeladen und dadurch 
erübrigt sich der lästige und zeitraubende Batteriewechsel.

MAG PEN 3
LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte - mit 80 Lumen Lichtstrom

EU DESIGN PATENT
NO. 4070035

TECHNISCHE DATEN

Hauptlicht: 7 SMD LED / Spotlicht: CREE XP-G2 R5

110/1500 Lux@0.5m

80/60 Lumen

2 Std./2 Std. Betriebsdauer

1,5 Std. Ladedauer

3.7V/750 mAh Li-ion

Inkl. 1.8M USB-Ladekabel

98  g 

IP20
Exkl. Ladegerät

MAG PEN 3
Art. no. 03.5116


