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SCHNAPPFUSS FÜR HUTSCHIENE

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

Schnappfuß M4 1030-020 mit Gewindebohrung M4 25

Schnappfuß 4 1030-021 mit Loch 3,9 mm 25

Schnappfuß M5 1030-022 mit Gewindebohrung M5 25

Schnappfuß doppelt M4 1030-025 doppelt mit Gewindebohrung M4 25

Schnappfuß doppelt M5 1030-026 doppelt mit Gewindebohrung M5 25

Schnappfuß für Hutschiene 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schnappfuß kann werkzeuglos auf eine 35-mm-
Hutschiene aufgeschnappt werden. Mit Hilfe eines 
Schlitzschraubendrehers kann er leicht wieder gelöst 
werden.
Der Schnappfuß dient als universeller Geräteträger zur 
Hutschienenmontage. Er ist in einfacher und doppelter 
Ausführung und mit verschiedenen Bohrungen und 
Gewinden verfügbar. 

VORTEILE

// hohe Leitfähigkeit
// für jede Anwendung den passenden Schnappfuß

TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl vernickelt
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