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PRODUKTBESCHREIBUNG

Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten eignet 
sich zum Schutz von Leitungen und Kabeln vor  
den störenden Einwirkungen von elektrischen Feldern.

VORTEILE

// großer Bedeckungsgrad
// gute Abschirmwirkung

TECHNISCHE DATEN

Material: Kupfer verzinnt
Temperaturbereich: –50 °C bis 200 °C

Abschirmgeflecht

ABSCHIRMGEFLECHT

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. AUSDEHNUNG MIN –  MAX VE

Abschirmgeflecht 2050-001 6–12 mm 100 m

Abschirmgeflecht 2050-002 8–16 mm 100 m

Abschirmgeflecht 2050-003 15–30 mm 100 m

Abschirmgeflecht 2050-004 24– 48 mm 100 m


