
Produktdatenblatt

Einbauprofil P36-20
Artikel-Nr. 53654260
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Einbauprofil P36-20, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53010000 53011000 
53012000 . Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53013000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabde-
ckungen 53402000 53402070 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtver-
teilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53066260 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Ecker-
binder 53069260 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. Montageart: Einbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: 
L: 2000 mm x B: 30 mm x H: 20,4 mm .

Artikel-Nr.

Stand:
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13.02.2021 21:32

Farbe silber  

Länge 2000 mm

Material Aluminium  

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 20,4 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der  Farbtemperatur beträgt +/- 
150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/
allgemeine-verkaufsbedingungen/.


