
Packungsinhalt:
1 x Klassische Türklingel,

Datenblatt E2609
Fu?r Unterputzmontage
Mit viereckiger weißer Abdeckkappe
Lieferung erfolgt ohne Unterputzdose
8 V AC bei 5 Ohm fu?r Unterputzdose 60 mm Ø,
Einbautiefe: 37 mm
Lautstärke ca. 84 dB(A), 820 mA



Technische Daten:

Klassische Türklingel

Farbe Weiß

Wandmontage Ja

Hörbereich (Lautstärke) (84dB)

Melodien 1

Spannungsversorgung Spannungsversorgung : /Optionale, externe Spannungsversorgung 
(Transformator) 8 V / 12 V AC

Material Kunststoff

Maße (mm) / Gewicht (g) 80 (h) x 80 (b) x 10 (t) / 115 (g)

Befestigungen Ja

Packung

EAN-Code Verpackungseinheit (VE) 5004100350237
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