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Produktdetails

AF26Z-30-00-21

AF26Z-30-00-21 Schutz 24-60V 50/60Hz / 20-
60V DC Low Power Consumption

Allgemeine Informationen

Typ AF26Z-30-00-21
Bestellnummer 1SBL236001R2100
EAN 3471523114111
Beschreibung AF26Z-30-00-21 Schiitz 24-60V 50/60Hz / 20-60V DC Low Power Consumption

Die 3-poligen Schiitze AF26Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren,
leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine
elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren
kann. Dadurch kénnen auch groBe Steuerspannungsschwankungen bewaltigt werden.
Die Schiitze mit Spulencode -21 erméglichen die direkte Ansteuerung durch 224V DC
500mA SPS-Ausgange und bendtigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur
1,7W. AFZ-Schitze kénnen kurzen Spannungseinbriichen und Spannungsabfillen
(gemaB SEMI F47-0706) widerstehen. Alle nachtraglich anbaubaren
Hilfs6ffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgefiihrt.
Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Uberspannungsschutz und benétigen keine
zusatzlichen Loschglieder. Weiteres Zubehor wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie
Verriegelungsglieder u.a. erganzen das Sortiment.

Langbeschreibung

Bestelldaten

Mindestbestellmenge 1 Stiick
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AF26Z-30-00-21

Zolltarifnummer 85364900
Hauptdokumente

Montage- und 1SBC101027M6801
Betriebsanleitung

CAD MaBzeichnung 2CDC001079B0201
Abmessungen

Breite 45 mm
Tiefe 86 mm
Hoéhe 86 mm
Gewicht 0.35kg
Technische Daten

Anzahl Hauptkontakte 3
SchlieBer

Anzahl Hauptkontakte 0
Offner

Anzahl Hilfskontakte 0
SchlieBer

Anzahl Hilfskontakte 0

Offner

Normen

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1

Bemessungsbetriebsspa
nnung

Hauptstromkreis 690 V

Bemessungsfrequenz (f)

Steuerstromkreis 50 / 60 Hz
Hauptstromkreis 50 / 60 Hz

Konventioneller
thermischer Dauerstrom
in freier Luft (Itnh)

(nach IEC 60947-4-1, offene Schiitze g = 40 °C) 50 A

Bemessungsbetriebsstr
om AC-1 (le)

(690V,40°C)45A
(690V,60°C)40 A
(690V,70°C)32A

Bemessungsbetriebsstr
om AC-3 (le)

(415V, 60 °C) 26 A
(440 V, 60 °C) 26 A
(500V, 60 °C) 23 A
(690 YV, 60 °C) 17 A
(380/400V, 60 °C) 26 A

(220/230/240V, 60 °C) 26 A

Bemessungsbetriebsstr
om AC-3e (le)

(415V,60°C) 26 A
(440V,60°C)26 A
(500V,60°C)23A
(690V, 60 °C) 17 A
(380/400V,60°C)26 A

(220/230/240V, 60 °C) 26 A

Bemessungsbetriebsleis
tung AC-3 (Pe)

(400 V) 11 kW

(415 V) 11 kW

(440 V) 15 kW

(500 V) 15 kW

(690 V) 15 kW

(380/400 V) 11 kW
(220/230/240 V) 6.5 kW

Bemessungsbetriebsleis
tung AC-3e (Pe)
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(220/230/240V) 6.5 kW

Bemessungskurzzeitstro
mfestigkeit (Icw)

(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 350 A
(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 50 A
(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 150 A

(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 700 A

(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 225 A

Maximales
Ausschaltvermdégen

(cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei le > 100 A) bei 440 V) 500 A
(cos phi=0.45 (cos phi=0.35 bei le > 100 A) bei 690 V) 200 A

Maximale elektrische
Schaltfrequenz

(AC-1) 600 Schaltspiele/Std
(AC-2 / AC-4) 150 Schaltspiele/Std
(AC-3) 1200 Schaltspiele/Std

Bemessungsbetriebsstr
om DC-1 (le)

(110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 45 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 45 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(72 V) 1-polig, 40 °C 45 A

(72 V) 1-polig, 60°C 40 A

(72 V) 1-polig, 70 °C 32 A

(72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A

Bemessungsbetriebsstr
om DC-3 (le)

(110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 45 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 45 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(72 V) 1-polig, 40 °C 45 A

(72 V) 1-polig, 60°C 40 A

(72 V) 1-polig, 70 °C 32 A

(72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A

Bemessungsbetriebsstr
om DC-5 (le)

(110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 45 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 20 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 20 A
(220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 20 A
(72 V) 1-polig, 40 °C 20 A

(72 V) 1-polig, 60°C 20 A

(72 V) 1-polig, 70°C20 A

(72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 32 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 45 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 40 A
(72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 32 A

Bemessungsisolationssp
annung (Uj)

gemaB IEC 60947-4-1690 V
(nach UL / CSA) 600V

BemessungsstoBspannu
ngsfestigkeit (Uimp)

6 kv
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Maximale 3600 Schaltspiele/Std
Schalthaufigkeit

Bemessungssteuerspan 50Hz24..60V
nung (Uc) 60Hz24..60V

Gleichstrombetrieb 20 ... 60 V

Betriebszeit

zwischen Spulenentregung und SchlieBen des Offnerkontakts 13 ... 98 ms
zwischen Spulenentregung und Offnen des SchlieBerkontakts 11 ... 95 ms
zwischen Spulenerregung und Offnen des Offnerkontakts 38 ... 90 ms
zwischen Spulenerregung und SchlieBen des SchlieBerkontakts 40 ... 95 ms

Montage auf DIN-
Schiene

TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715

Schraubmontage (nicht
enthalten)

2 x M4 oder Schrauben diagonal angeordnet

Anschlussméglichkeit-
Hauptstromkreis

flexibel mit Aderendhiilse 1/2x 1.5 ... 10 mm?
flexibel mit isolierter Aderendhiilse 1x 1.5 ... 10 mm?
flexibel mit isolierter Aderendhiilse 2x 1.5 ... 4 mm?
starr massiv1/2x 2.5 ... 4 mm?

starr mehrdrahtig 1/2x 2.5 ... 10 mm?

Anschlussméglichkeit-
Steuerstromkreis

flexibel mit Aderendhiilse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm?
flexibel mit isolierter Aderendhiilse 1x 0.75 ... 2.5 mm?
flexibel mit isolierter Aderendhiilse 2x 0.75 ... 1.5 mm?

starr massiv1/2x1...2.5 mm?
starr mehrdrahtig 1/2x 1... 2.5 mm?

Abisolierlange

Steuerstromkreis 10 mm
Hauptstromkreis 14 mm

Schutzart

(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) 1P20
(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20

Anschlussart

Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

NEMA GroBe 1
Dauerstrombewertung 27TA
NEMA

Nennleistung NEMA

(115 V AC) einphasig 2 Hp

(200 V AC) dreiphasig 7-1/2 Hp
(230 V AC) einphasig 3 Hp

(230 V AC dreiphasig) 7-1/2 Hp
(460 V AC dreiphasig) 10 Hp
(575 V AC dreiphasig) 10 Hp

Maximale
Betriebsspannung
UL/CSA

Hauptstromkreis 600 V

Allgemeine
Gebrauchsklasse
UL/CSA

(600 VAC)45A

Nennleistung UL/CSA

(120 V AC einphasig) 2 hp

(200 ... 208 V AC dreiphasig) 7-1/2 hp
(220 ... 240 V AC dreiphasig) 7-1/2 hp
(240 V AC einphasig) 3 hp

(440 ... 480 V AC dreiphasig) 15 hp
(550 ... 600 V AC dreiphasig) 20 hp

Anschlussmdoglichkeit-
Hauptstromkreis
UL/CSA

starr massiv 1/2x 14-10 AWG
starr mehrdrahtig 1/2x 14-8 AWG

Anschlussmaoglichkeit-
Steuerstromkreis

starr massiv 1/2x 18-14 AWG
starr mehrdrahtig 1/2x 18-14 AWG

UL/CSA
Anzugsdrehmoment Steuerstromkreis 11 in:lb
UL/CSA Hauptstromkreis 22 in-lb

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

4/7

2024,/05/30 Anderungen vorbehalten



AF26Z-30-00-21

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

(in Schiitzndhe bei Betrieb mit thermischem Uberlastrelais) -25 ... 60 °C
(in Schiitzndhe bei Betrieb ohne thermisches Uberlastrelais) -40 ... 70 °C
(in Schiitzndhe bei Lagerung) -60 ... +80 °C

Klimafestigkeit

nach IEC 60947 - 1 Annex Q Kategorie B

Hochstzuldssige
Betriebshoéhenlage

ohne Derating 3000 m

Schockfestigkeit nach
IEC/EN 60068-2-27

geschlossen, Schockrichtung B1: 25 g
gedffnet, StoBrichtung B1: 5 g
StoBrichtung A: 30 g

StoBrichtung B2: 15 g

StoBrichtung C1: 25 g

StoBrichtung C2: 25 g

Vibrationsfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

49 (geschlossen) & 2g (offen) 5 ... 300 Hz

Material Compliance

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

9AKK108467A5658

REACH Erklarung

2CMT2021-006202

RoHS Information

2CMT2021-006277

ROHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Gefahrstoff-
Uberwachungsgesetz -
TSCA

2CMT2023-006525

WEEE B2C / B2B

B2B

WEEE Kategorie

5. Gerdte, bei denen keine der duBeren Abmessungen mehr als 50 cm
betragt (Kleingerate)

Oko Transparenz

Umweltprodukterklarun
g-EPD

1SBD250584E4000
2TFP200036A1001

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat

ABS_20-2060694-PDA

BV Zertifikat

BV_2634H24898C0

CB Zertifikat

CB_SE-112316

CCC Zertifikat

CCC_2010010304445623

CQC Zertifikat CQC2010010304445623
CQC2020010304294316
Konformitatserklarung - 2020980304001254
Cccc 2020980304001052
Konformitatserklarung - 1SBD250000U1000
CE
Konformitatserklarung - 1SBD250031U1000
UKCA

DNV Zertifikat

DNV_TAEOOOO1AF-4

EAC Zertifikat

EAC_RU_FRME77B03447

GOST Zertifikat

GOST_POCCFR.ME77.B0O7175.pdf

KC Zertifikat

KC_HW02016-15001C

LR Zertifikat

LRS_LR23403517TA-02

RINA Zertifikat

RINA_ELE240318XG

RMRS Zertifikat

RMRS_1802705280

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

2024/05/30

5/7

Anderungen vorbehalten



AF26Z-30-00-21

UL Zertifikat

UL-US-2150887-5
UL-CA-2142658-5

UL Zulassung

E312527

Verpackungsinformationen

Menge Karton 1 Stick
Verpackungseinheit 1

Breite 87 mm
Verpackungseinheit 1

Lange 87 mm
Verpackungseinheit 1

Hoéhe 47 mm
Verpackungseinheit 1

Bruttogewicht 0.35kg
Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit 3471523114111
1

Menge Karton 21 Stlick
Verpackungseinheit 2

Breite 250 mm
Verpackungseinheit 2

Lange 300 mm
Verpackungseinheit 2

Hoéhe 315 mm
Verpackungseinheit 2

Bruttogewicht 15.75 kg
Verpackungseinheit 2

Menge 1080 Stiick
Verpackungseinheit 3

Klassifizierungen

Kennbuchstabe Q

(elektrische
Betriebsmittel)

ETIM 4 EC000066 - Leistungsschiitz, AC-schaltend
ETIM5 ECO00066 - Leistungsschiitz, AC-schaltend
ETIM6 EC000066 - Leistungsschiitz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM7 EC000066 - Leistungsschiitz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM8 ECO00066 - Leistungsschiitz zum Schalten von Wechselstrom
eClass V11.0 : 27371003
UNSPSC 39121529
IDEA Granular Category 4758 >> |ec Contactors
Code (IGCC)

E-Nummer (Finnland) 3706273
E-Nummer (Schweden) 3211376
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Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme — Schalt- und Steuerungstechnik — Schiitze — Blockschiitze — AF Schiitze — AF26
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